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Homologuée UL, ULC*

Appareils de notification adressables TrueAlert
Dispositifs d'avertissement a haut-parleur (SO) adressable monté au plafond

Introduction

Les dispositifs d'avertissement a haut-parleur (SO) adressable
monté au plafond sont alimentés, adressés et commandés
individuellement en utilisant le circuit de signalisation (SLC) IDNAC du
module de commande d'alarme incendie Autocall. Laudio est fournie

en utilisant ''DNAC audio du module de commande dalarme incendie
Autocall. Le cablage est contrdlé électroniquement pour permettre aux
cables audio et IDNAC détre taraudé en T pour le cablage de classe B, ce
qui réduit les colts et distances de cablage.

S'installe sur une bofte électrique carrée standard de 4 po ou 101,6 mm
d'une profondeur de 2 1/8 po ou 53,97 mm, fournie par dautres, pour
une installation encastrée. Pour une installation sur un boitier de
surface/étanche, voir Tableau 6, pour les installations de surface ou
étanches (WP).

Les dispositifs sont offerts en 400 Hz a 4 000 Hz et 200 Hz a 10 000 Hz
haute fidélité. Sélectionner le dispositif et le couvercle séparément pour
simplifier la commande et la procédure d'installation. * Les numéros de
modele se terminant par BA sont assemblés aux Etats-Unis.

Pour plus d'informations, consulter la fiche technique AC49SWC-0001.

Illustration 1: Dispositifs d'avertissement a
haut-parleur adressable monté au plafond

Sélection du haut-parleur adressable monté au
plafond

Tableau 1: Dispositifs SO a montage au plafond

Tableau 3: Couvercles So a montage au plafond
(requis lors de la commande des modéles APPLC)

UGS Couleur |Lettrage

A49SOC-CK Noir

A49SOC-CR Rouge Aucun logo, aucune étiquette
A49S0C-CW Blanc

A49SOC-CRALT Rouge

A4950C-CWALT Blanc  \LERT (alerte)
A49SOC-CRFIRE Rouge ) .
A49SOC-CWFIRE Blanc | e (incendie)

A49SOC-CRS Rouge Autocall

A4950C-CWS Blanc utoca

Instructions

ek LRt d’installation

Dispositif SO seulement.
Au besoin, sélectionner le
couvercle et e boitier de
surface/WP séparément.

A49SO-APPLC 579-1203AC

A49SO-APPLC-BA

Tableau 2: Dispositifs SO haute fidélité a montage au plafond

Instructions

2t Ut d’installation

Dispositif So haute
fidélité seulement. Au
besoin, sélectionner le
couvercle et e boitier de
surface/WP séparément.

579-1203AC
A49HF-APPLC

A49HF-APPLC-BA

* D'autres homologations peuvent étre applicables; communiquez avec votre fournisseur local de produits pour obtenir les renseignements les plus récents.
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Sélection de produits étanches

Tableau 4: Dispositifs SO étanche adressable a montage au plafond

UGS

Description

Instructions d’installation

A49S0O-APPLC-O
A49S0-APPLC-O-BA

Dispositif S/O haute fidélité seulement. Au besoin,
sélectionner le couvercle et le boitier de surface/

étanche séparément.

579-1241AC

Tableau 5: Couvercles S/0 (requis lors de la commande des modéles APPLC-O)

UGS Couleur Lettrage

AA950CCRO Rouge Aucun logo, aucune étiquette
A49S0C-CW-O Blanc 80 q
A49SOC-CRALT-O Rouge

A49SOC-CWALT-O Blanc ALERT (alerte)
A49SOC-CRFIRE-O Rouge . .
A495SOC-CWFIRE-O Blanc FIRE (incendie)
A49SOC-CRS-O Rouge Autocall

A49S0C-CWS-0O Blanc

Tableau 6: Boitier de surface/WP

UGS Couleur Description Instructions d'installation
A49WPBB-SOCR Rouge Boitier de surface/WP rouge. 579-1240AC
A49WPBB-SOCW Blanc Boitier de surface/WP blanc.

Tableau 7: Protecteurs de fils et boitier de protecteur de fils

UGS Description
49WG-SOCR-O Boitier de protecteur de fils, au plafond, rouge, WP.
49WG-SOCR Protecteur de fils, au plafond, rouge.

Spécifications du haut-parleur 3 montage au plafond

Tableau 8: Spécifications générales du dispositif

Spécification

Caractéristiques nominales

Dimensions

71/8 poHxXx71/8poLx11/4poPou180mmx 180 mm x 32 mm

Contraintes environnementales

32°Fa120°Fou0°Cad49°C 10 % a 93 %, sans condensation a 104 °F ou 40 °C

Connexions

Borniers pour 18 AWG a 12 AWG (0,82 mm? 3 3,31 mm? deux cables pour chaque borne
pour le cablage entrée/sortie. Utiliser le cable non blindé (UTP) pour le cablage IDNAC et audio.

Tableau 9: Spécifications audio du haut-parleur

Spécification

Caractéristiques nominales

Tension d'entrée

25 VRMS ou 70,7 VRMS

Prises de puissance

1AW, 1/2W, 1T Wet2W

Réponse en fréquence

400 Hz a 4 000 Hz (SO), 200 Hz a 10 000 Hz (H/F)

Signalisation générale =
125kHz a 12 kHz

Tableau 10: sortie du haut-parleur

Prise de puissance en watt 1/4 W 1/2W 1w 2W

UGS SO H/F SO H/F SO H/F SO H/F
I;eétA;jencemte de réverbération, conformément au UL 1480 79 77 83 81 86 84 90 87
Test de chambre anéchoique, conformément au ULC-S541 (dBA) 81 78 85 82 88 85 91 88

Tableau 11: Dispersion polaire

Atténuation Angle
-3dB 70°
-6 dB 80°

Tableau 12: Cablage SLC IDNAC

Spécification

Caractéristiques nominales

Plage de tension de fonctionnement typique

23V c.c.a30Vcc, application spéciale

Référence de conception de la tension de I'appareil

23V c.c (avec chutede 6V c.c)

Consommation de courant

9 mA

Exigences de supervision

1 charge d'unité (courant dunité de commande = 0,8 mA)

Charge du SLC IDNAC

Maximum de 127 adresses pour chaque SLC, 139 charges d'unité. Voir les instructions
dinstallation de I'appareil et de la commande d'incendie compatibles pour obtenir les limites de
charge de courant du circuit.
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Tableau 12: Cablage SLC IDNAC

Spécification

\Caractéristiques nominales

Caractéristiques du cablage du SLC IDNAC
consulter les instructions d'installation du module
de contrble pour de plus amples informations.

UTP, paire torsadée non blindée recommandée

Longueur de cable maximale autorisée avec des connexions T pour cablage de classe B par CLS
=10000 pi ou 3048 m

Longueur de cable maximale jusquau dispositif =4 000 pi (1 219 m). Cette longueur peut étre
doublée a 8 000 pi ou 2 438 m en utilisant un répéteur IDNAC 40009.

Tableau 13: Références de compatibilité de I'équipement

Equipement compatible

Référence de la fiche
technique

4100ES avec source dalimentation EPS+ ou EPS

AC4100-0100

4009 Répéteur IDNAC

AC4009-0004

4100ES Flex 35 et amplificateurs 50 W

Amplificateur 100 W 4100ES

AC4100-0034

Supervision constante et NAC audio 4100ES

Référence d’'installation des haut-parleurs a installation au plafond

Points d’;sszi e
I'appareil, prises de

Appareil avec couvercle (avant) 4 pox 4 pox 2 1/8poen utilisant Appareil (arriére)

IWontage & un boltier électrique de

des vwis 8-32.

Remarque :Montage au
plafond seulement

puissance du circuit
audio et comm utateur
d'adresse

Régler les prises de
puissance du circuit
audio et 'adresse de
I'appareil avant de
remettre le couvercle

pour retirer le couvercle

en place e i
Emplacement de |'essai T creg
magnétique indiqué par la zone
non textures
- . . _/‘ Les connexions des bornes de cablage pour
Utiliser un tournevis plet ici le haut-parleur et le stroboscope acceptent

les cébles no 2 12218 AWG

Illustration 2: Référence d'installation
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© 2020 Johnson Controls. Tous droits réservés Toutes les spécifications et autres informations présentées étaient valides a la date de révision du document et sont sujettes
a modification sans préavis. D'autres homologations peuvent étre applicables; contacter votre fournisseur local de produits Autocall® pour les renseignements les plus
récents. Les homologations et les certifications visées par Tyco Fire & Security GmbH, et les noms de produit mentionnés dans le présent document sont des marques ou
des marques déposées. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Les codes NFPA 72 et National Fire Alarm Code des marques déposées de la National Fire

Protection Association (NFPA). ACA9SOC-0001 Rév. 7 10/2020
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