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Homologués ULC*

Appareils d’avertissement

Module de distribution pour appareil Insuite A4905-9996CA

Caractéristiques

« Prise en charge de |'opération « entiérement supervisée »

« Assure l'isolation contre les courts-circuits

* Prise en charge des NAC 24 VDC ou 25 VAC

« Entierement compatible avec les NAC standards (non dédiés a
Insuite)

» Compeatibilité les NAC du style Z (classe B)

» Compatible avec les dispositifs silencieux de la série A4901 ; voir la
fiche technique AC4901-0015 pour plus d'informations

« Pour montage surface dans un boitier électrique de 11,91 cm
(4 11/16 po), couvercle est inclus

Description

Le module de distribution Insuite A4905-9996CA fait partie intégrante
d'une solution robuste et rentable pour répondre aux exigences en
matiére d'appareils audibles pour les logements, tel que spécifié dans
divers codes du batiment.

L'unité est congue pour satisfaire aux exigences qui garantissent que
toute manipulation des dispositifs de la suite (y compris un circuit
ouvert, un circuit mis a la terre ou un court-circuit) n'affectera pas le
fonctionnement de tout autre dispositif situé dans d'autres suites.

Le A4905-9996CA accepte les données d'entrée d'un NAC d'alarme
incendie, se connecte aux dispositifs silencieux de la série Autocall
A4901 situés dans les suites, et posséde une sortie de retour vers le
NAC d'alarme incendie. Le A4905-9996CA est généralement monté
sur le terrain, car il est logé dans des boitiers électriques carrés de
11,91 cm (4-11/16 po). En fonction de la conformité au code du
batiment requise, les circuits des dispositifs internes sont exploités a
partir du A4905-9996CA dans des configurations de classe "A" ou de
classe "B".

Le A4905-9996CA se connecte a un NAC audio de 24 VDC ou de 25V
et assure une supervision compléte au-dela du module de
distribution.
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Boitier et anneau d'extension fournis séparément

Figure 1 : Référence de linstallation du module de
distribution de I'appareil Insuite A4905-9996CA

Note : Le boitier et I'anneau d'extension sont fournis séparément.

Exigences

Tableau 1 : Exigences générales

par NAC d'alarme incendie

Charge maximale par suite

Exigences pour le boitier électrique

Dimensions du couvercle

Connexion des cables

Tension DC 24 VDC, régulé
Courant DC 250 mA
Tension RMS 25 VRMS
Courant RMS 170 mA
Nombre d‘appareils Insuite

Silencieux par module de 2

distribution

Nombre de modules de distribution 10

2 Watts a 25 VRMS ou 80 mA a
24 VDC

Boitier carré de 1191 cm (4
11/16 po), 5,40 cm de profondeur (2
1/8 po) avec anneau d'extension de
3,81 cm (1 2 po)

Carré de 12,54 cm (4 15/16 po)

Bornes a vis pour le cablage
d'entrée et de sortie, cable de 18 a
14 AWG (0.82 mm? & 2.08 mm?)

*D’'autres homologations peuvent étre applicables; communiquez avec votre fournisseur local de produits pour obtenir les renseignements les plus

récents.
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Figure 2 : Application audio 25V utilisant la supervision en classe B avec modules de distribution et de silence Insuite
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Figure 3 : Application DC utilisant la supervision en classe B avec modules de distribution et de silence Insuite

Référence de figure
(A) — A4905-9996CA/A4901-9839CA (B) — A4901-9839CA

Note :

1. Lorsque l'interrupteur de répétition d'alarme A4901-9839CA est utilisé avec des haut-parleurs esclaves, cette source d'alimentation de 24 VDC fournie
par le panneau de commande d'alarme incendie doit étre interrompue lors de I'utilisation du microphone d'alarme incendie.
2. Ce diagramme donne une vue d'ensemble des applications, tous les cablages ne sont pas représentés.

3. Le A4905-9996CA n'accepte pas d'entrée provenant d'un NAC audio de 70 V.
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