
Module de commande SmartSync et modules de synchronisation stroboscopique
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Caractéristiques

Illustration 1 : Module de commande SmartSync A4905-9938

Illustration 2 : Module flash
synchronisé de classe A A4905-9922

Convertit les circuits de l'appareil de notification conventionnel
(NAC) en circuits SmartSync ou circuits stroboscopiques
synchronisés :
• Les modules de commande SmartSync Autocall combinent des

entrées NAC d'avertisseur sonore et de stroboscope séparées dans
une commande à 2 fils qui peut neutraliser les avertisseurs sonores
tout en maintenant un fonctionnement stroboscopique synchronisé

• Les modules flash synchronisés fournissent une sortie stroboscopique
synchronisée à 2 fils qui actionne également des appareils de
notification à polarité inverse conventionnels 24 V c.c. compatibles

Le module de commande SmartSync (SCM) fournit une
commande à deux fils pour activer séparément les avertisseurs
sonores et les stroboscopes :
• Le fonctionnement permet un fonctionnement « activé jusqu’à la mise

en sourdine » et « activé jusqu’à la réinitialisation » sur la même paire
de fils tout en maintenant la continuité de la supervision

• Les avertisseurs sonores SmartSync sonnent comme un modèle
temporel ou de marche, ou continu, contrôlé séparément par les
stroboscopes du même circuit

• Les stroboscopes du même circuit fonctionnent à une fréquence de
clignotement synchronisée de 1 Hz

• La sortie est de classe B ou de classe A.

Modèles de synchronisation stroboscopique conventionnels :
• Le boîtier encapsulé avec des fils à code couleur fournit une

synchronisation stroboscopique de 1 Hz et maintient la continuité de
la supervision

• Les avertisseurs sonores classiques et les autres appareils c.c.
fonctionnent sur le même circuit à 2 fils

• Les modèles sont disponibles avec une sortie de classe B ou de classe
A.

• La petite taille permet un montage pratique

Homologation UL selon la norme 1971

Module de commande SmartSync (SCM)
Le module de commande SmartSync (UGS A4905-9938 ) convertit
deux entrées NAC conventionnelles en une sortie NAC à deux fils
SmartSync. Un NAC peut être programmé pour fonctionner comme
« activé jusqu’à la mise en sourdine » et serait désigné comme
commande d'avertisseur sonore (non codé, activé en continu pendant
l'alarme). Un second NAC serait programmé pour permettre un
fonctionnement « activé jusqu’à la réinitialisation » et pour la commande
de l'appareil visible (stroboscope) (également non codé, activé en
continu pendant l'alarme). L'alimentation est fournie par la commande
NAC du stroboscope.
Sortie d'avertisseur sonore sélectionnable et stroboscopes
synchronisés. En plus de faire fonctionner le stroboscope et
l'avertisseur indépendamment, le SCM peut être sélectionné pour faire
fonctionner les avertisseurs sonores avec un code temporel, un code
en temps de marche (60 battements/minute) ou un code continu. Les
stroboscopes sont activés avec des flashs synchronisés de 1 Hz.

Autres caractéristiques SCM
Mode Multi-Sync. Il est possible d'interconnecter jusqu'à huit modules
de commande du système pour synchroniser la notification du système.
Les modules de commande du système interconnectés sont surveillés
pour assurer une connexion appropriée du circuit. L'entrée d'avertisseur
sonore NAC alimente la fonction Multi-Sync.
Entrées NAC isolées. Les deux entrées NAC sont isolées les unes des
autres et peuvent être alimentées à partir de différents panneaux de
commande.
Les opérations de sortie de classe B (style Y) et de classe A (style
Z) sont toutes deux prises en charge.
La détection de défaut à la terre est assurée par le NAC de
commande du stroboscope en mode supervision.
Se reporter aux instructions d'installation 574-719AC pour plus de
renseignements.

Modules flash synchronisés
UGS A4905-9914 et A4905-9922 ajoutent le contrôle requis pour
activer les stroboscopes synchronisés Autocall pour les NAC qui ne
fournissent pas ce contrôle. Les avertisseurs sonores conventionnels ou
autres appareils de notification 24 V c.c. compatibles sur le même circuit
ignorent la synchronisation du stroboscope et fonctionnent lorsque le
NAC est en état d'alarme.
Se reporter aux instructions d'installation 579-232AC pour plus de
renseignements.

Homologué UL, ULC, CSFM, FM*

Appareil de notification TrueAlert
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Fiche technique



Sélection des produits

UGS Description Détails de la trousse

A4905-9938 Module de commande SmartSync, sortie
classe A ou classe B

Dimensions : 102 mm x 105 mm x 105 mm x 32 mm P (4 po x 4 1/8 po x 1 1/4 po);
montage dans une boîte carrée de 102 mm (4 po)

A4905-9914 Module flash synchronisé de classe B

A4905-9922 Module flash synchronisé de classe A

Dimensions : 35 mm x 62 mm x 20 mm P (1 3/8 po x 2 7/16 po x 13/16 po); encapsulé
dans de l'époxy avec des fils 18 AWG (0,82 mm 2) d'entrée/sortie de 203 mm (8 po),
conçu pour NAC 2 A, nécessite une alimentation de 5 mA

A4090-9813 Plaque d'adaptation pour boîte électrique carrée de 119 mm (4 11/16 po)

Spécifications
Tableau 1 : Caractéristiques générales

Plage Spécifications
Plage de température 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Plage d’humidité 10 % à 93 %, sans condensation à 38 °C (100 °F)

Tableau 2 : Modules NAC SmartSync A4905-9938

Modules NAC SmartSync A4905-9938 (à utiliser avec les appareils compatibles SmartSync)
Plage de tension d’entrée 16 V c.c. à 33 V c.c.; avec une ondulation maximale de 2 V crête à crête

2 A maximum; peut être câblé en classe A ou en classe B.
Jusqu'à 35 appareils SmartSync maximum avec stroboscopesCaractéristiques nominales de sortie
Jusqu'à 40 appareils SmartSync à avertisseur sonore maximum

Courant d'entrée NAC de commande de
stroboscope Courant de sortie NAC, plus 30 mA à 24 V c.c. pour la puissance de fonctionnement du SCM

Courant NAC de commande d'avertisseur sonore 4 mA à 24 V c.c.
Exigences de montage de fonctionnement classe A Montez le SCM à moins de 6 m (20 pi) du panneau de commande, utilisez un conduit métallique

Tableau 3 : Modules de synchronisation A4905-9914 et A4905-9922

Modules de synchronisation A4905-9914 et A4905-9922
Plage de tension d’entrée 16 V c.c. à 33 V c.c.

2 A de sortie maximum; nécessite 5 mA pour l'alimentation
Jusqu'à 35 stroboscopes maximum par circuit synchroniséCaractéristiques nominales de sortie
Montage dans le panneau de commande ou dans une boîte électrique carrée distincte de 51
mm (4 po), profondeur minimale de 38 mm (1 1/2 po)

Référence de capacité NAC
Tableau 4 : Référence de capacité NAC

Panneaux de commande d'alarme/
Source NAC Sortie disponible Module supplémentaire requis/fonction

Synchronisation de stroboscope de classe A ou
de classe B. Aucun4007ES hybride, 4010ES, panneaux de

commande d’alarme incendie 4100ES; et
appareils d’extension NAC IDNet 4009 Fonctionnement SmartSync de classe A ou de

classe B. Aucun

A4905-9914 pour les stroboscopes synchronisés de
classe B.
A4905-9922 pour les stroboscopes synchronisés de
classe A.

; ZAM de signaux série 4009; appareils
d’extension NAC classiques série A2190

Les modules supplémentaires à polarité
inversée conventionnelle sont nécessaires pour
contrôler les stroboscopes synchronisés et/ou
les appareils SmartSync

A4905-9938 pour le contrôle SmartSync

Tableau 5 : Référence du module

UGS Description
A4905-9938 Module de commande SmartSync, fonctionnement SmartSync sortie

classe A ou classe B
A4905-9914 Module de synchronisation de stroboscopes de classe B
A4905-9922 Module de synchronisation de stroboscope de classe A

Référence de l'appareil compatible Autocall

Remarque : Se reporter aux fiches techniques spécifiques de l'appareil pour plus d'informations sur la compatibilité et sur le produit
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Tableau 6 : Référence du module

Type du dispositif UGS Référence du module*
Avertisseur sonore Montage mural; pour le

fonctionnement SmartSync
A4901-9820 A4905-9938

Carillon Montage mural, fonctionnement
SmartSync uniquement

4902-9210 A4905-9938

Avertisseur sonore à tonalités
multiples, avec tonalité de 520
Hz

Montage mural, pour le
fonctionnement SmartSync

A49CMT-APPLW A4905-9938

Montage mural; synchronisé;
également compatible avec le
fonctionnement SmartSync

A4906-9106
A4906-9105
A4906-9103
A4906-9101
A4906-9107
A4906-9108
A4906-9109
A4906-9111

Stroboscopes

Montage au plafond; sélectionnable
pour le flash synchronisé; également
compatible avec le fonctionnement
SmartSync

A4906-9102

A4905-9914
A4905-9922
A4905-9938 pour le fonctionnement
SmartSync

Montage mural; fonctionnement
SmartSync uniquement

A4906-9127
A4906-9129

Avertisseur/stroboscope A/V

Montage au plafond;
fonctionnement SmartSync
uniquement

A4906-9128
A4906-9130
A4906-9140
A4906-9142

A4905-9938

Avertisseur sonore à tonalités
multiples/stroboscope A/V

520 Hz, montage mural;
fonctionnement fonctionnement
SmartSync

A49CMTV-APPLW A4905-9938

Montage mural; les stroboscopes
peuvent être sélectionnés pour le
flash synchronisé

A4906-9151
A4906-9153

Haut-parleur/stroboscope S/V

Montage au plafond; les
stroboscopes peuvent être
sélectionnés pour le flash
synchronisé

A4906-9154

A4905-9914
A4905-9922

* Les modules homologués sont nécessaires si le panneau de commande NAC ou l’appareil d’extension NAC ne fournit pas de sortie stroboscopique
synchronisée ou de sortie de commande SmartSync comme requis pour le bon fonctionnement de l'appareil.
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Référence d’installation du SCM

Remarque : La figure présente le module de commande SmartSync (SCM) A4905-9938
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