
Funda antipolvo A4098-9848 para bases de detectores y sensores TrueAlarm® Autocall

Características
• Protege las bases de los sensores y detectores del polvo y la

humedad en lugares donde el montaje requiere una protección
adicional.

• Se fija a la parte trasera de una base y forma un sello tanto con la
base como con el cableado.

• Incluye una lengüeta de bloqueo para un ajuste seguro.
• Color coordinado con base.

Bases compatibles
Tabla 1: Bases compatibles

Base Descripción

A4098-9682

Detectores de humo: base de cuatro hilos con contactos
de relé y conexiones para LED remoto.
Detectores de calor: base de cuatro hilos con salida de relé
de alarma auxiliar.

A4098-9683
Detectores de humo: base de dos hilos con relé y
conexiones para LED remoto.
Detectores térmicos: base de dos hilos con relé

A4098-9684 Solo detectores térmicos: base de dos hilos con conexión a
LED remoto.

A4098-9788

Detectores de humo: base de dos hilos con conexiones
para indicador LED de alarma remoto, detectores de humo
fotoeléctricos e iónicos.
Detector térmicos: base de dos hilos, sin opciones

A4098-9789 Base de sensor con conexiones a indicador LED remoto o
relé sin supervisión.

A4098-9791
Base de sensor con conexiones para relé remoto
supervisado y conexiones para indicador de alarma
remoto o relé no supervisado.

A4098-9792 Base de sensor, estándar, sin opciones.
A4098-9793
A4098-9777

Base de aislador direccionable IDNet™

A4098-9766
A4098-9767

Base IDNet Isolator2

A4098-9796
Base de dos direcciones para multisensor A4098-9754 con
conexiones para LED indicador de alarma remoto o relé
sin supervisión.

Figura  1: A4098-9848 Funda antipolvo, se muestra en la
base con la lengüeta insertada en el chavetero de bloqueo

Figura  2: A4098-9848 Funda antipolvo,
se muestra en la base con cables

Descripción
La funda antipolvo A4098-9848 se inserta en la parte posterior de la
base de un sensor o detector Autocall y crea un sellado contra el polvo y
el agua alrededor de la base del cableado. La funda tiene la clasificación
IP51, protección contra la entrada limitada de polvo, sin depósitos
nocivos y contra la caída vertical de gotas de agua, condensación.

Especificaciones
Tabla 2: Especificaciones

Especificación Detalles
Diámetro total 122 mm (4 13/16 in)
Altura 8 mm (5/16 in)
Material Neopreno
Color Blanco nieve
Instrucciones de
Instalación 579-912AC 

Accesorios del sistema
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