
 

 

Homologué UL, ULC  

 

Introduction 
Les appareils d’avertissement adressables avec haut-parleur (S/O) 

pour montage mural en intérieur ou en extérieur sont alimentés, 

adressés et contrôlés individuellement à partir d'un panneau de 

commande d'alarme incendie IDNAC (SLC). L'audio est fourni à partir 

d'un CAS audio d'un panneau de commande d'alarme d'incendie 

Simplex compatible. La supervision du câblage est surveillée 

électroniquement, ce qui permet de brancher en T le câblage audio et 

IDNAC pour le câblage de classe B, afin de réduire les coûts de câblage 

et les distances de câblage. 

L'installation s'effectue dans des boîtes électriques américaines normales 

carrées de 10,16 cm (4 pouces) et de 5,40 cm (2 1/8 pouces) de 

profondeur pour les installations encastrées (fournies par d'autres) ou 

dans des boîtes arrière en surface/WP (commander ci-dessous) pour les 

installations en surface ou WP. 

Les appareils sont disponibles en modèles haute fidélité de 400 - 4000 

Hz et 200 - 10000 Hz. Le choix séparé de l'appareil et du couvercle 

simplifie grandement le processus de commande et d'installation. Les 

numéros de modèle se terminant par -BA sont assemblés aux É.-U. Pour 

de plus amples informations, veuillez consulter la fiche technique 

AC49SWC-0001. 

 

 

Appareils d’avertissement adressables TrueAlert  
Appareils d’avertissement adressables muraux avec haut-

parleur (S/O) 

Tableau 2 : Appareils haute-fidélité 

SKU Description 
Instruction 

d’installation  

A49HF-APPLW 
A49HF-APPLW-BA 

Appareil S/O haute fidélité 

seulement. Sélectionner un 

couvercle, une plaque de 

montage et un boîtier en 

surface/WP (si nécessaire), 

séparément. 

579-1190AC 

 

 

Tableau 3 : Couvercles S/O (nécessaire lors de la commande de 

modèles APPLW) 
SKU Couleur Lettrage 
A49SOC-WRBLANK Rouge 

Aucun lettrage 
A49SOC-WWBLANK Blanc 
A49SOC-WRBA Rouge حريق/FIRE 
A49SOC-WWBA Blanc 
A49SOC-WRBC Rouge 

火警/FIRE ALARM 
A49SOC-WWBC Blanc 
A49SOC-WRBF Rouge 

FEU/FIRE 
A49SOC-WWBF Blanc 
A49SOC-WRFEU Rouge 

FEU 
A49SOC-WWFEU Blanc 
A49SOC-WRFIRE Rouge 

FIRE 
A49SOC-WWFIRE Blanc 
A49SOC-WRS Rouge 

Logo seulement 
A49SOC-WWS Blanc 
A49SOC-WRALT Rouge 

ALERT 
A49SOC-WWALT Blanc 

Figure 1: Appareil d’avertissement  

avec haut-parleur adressable pour montage au mur 
 

Sélection de produits pour haut-parleur  
adressable, montage au mur 
Tableau 1 : Appareils avec haut-parleur adressable S/O, montage au mur 

SKU Description 
Instruction 

d’installation 

A49SO-APPLW 
A49SO-APPLW-

BA 

Appareils S/O seulement. 

Sélectionner séparément un 

couvercle, une plaque de montage 

et un boîtier pour montage en 

surface /WP (si nécessaire). 

579-1190AC 

 
* D’autres homologations peuvent être applicables; communiquez avec votre fournisseur local de produits pour obtenir les renseignements les plus récents. 
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Appareils d’avertissement adressables muraux avec haut-parleur (S/O) 

Sélection de produits résistants aux intempéries 

Tableau 4 : Appareils S/O adressables avec haut-parleur résistants aux intempéries pour montage au mur  
SKU Description Instruction d’installation  
A49SO-APPLW-O 
A49SO-APPLW-O-BA 

Appareil S/O seulement. Sélectionner un couvercle, une plaque 

de montage et un boîtier arrière en surface/WP (si nécessaire), 

séparément  
579-1237AC 

Tableau 5 : Couvercles S/O (nécessaire lors de la commande de modèles APPLW-O) 
SKU Couleur Lettrage 
A49SOC-WRBLANK-O Rouge 

Aucun lettrage 
A49SOC-WWBLANK-O Blanc 
A49SOC-WRBA-O Rouge حريق/FIRE 
A49SOC-WWBA-O Blanc 
A49SOC-WRBC-O Rouge 

火警/FIRE ALARM 
A49SOC-WWBC-O Blanc 
A49SOC-WRBF-O Rouge 

FEU/FIRE 
A49SOC-WWBF-O Blanc 
A49SOC-WRFEU-O Rouge 

FEU 
A49SOC-WWFEU-O Blanc 
A49SOC-WRFIRE-O Rouge 

FIRE 
A49SOC-WWFIRE-O Blanc 
A49SOC-WRS-O Rouge 

Logo seulement 
A49SOC-WWS-O Blanc 
A49SOC-WRALT-O Rouge 

ALERT 
A49SOC-WWALT-O Blanc 

Tableau 6 : Plaque de montage au mur S/O (non résistante et résistante aux intempéries) 
SKU Description Instruction d’installation 
A49MP-SOWR Plaque arrière de montage en rouge. 

579-1193AC 
A49MP-SOWW Plaque arrière de montage en blanc. 

Tableau 7 : Boîtiers arrière en surface /WP 
SKU Couleur Description Instruction d’installation 
A49WPBB-SOWR Rouge Boîtier arrière en surface/WP en rouge. 

579-1239AC 
A49WPBB-SOWW Blanc Boîtier arrière en surface/WP en blanc. 

Tableau 8 : Boîtier arrière avec grille de protection et grille de protection 
SKU Description 
49WGBB-SOWR-O Boîtier arrière avec grille de protection, au mur, rouge, WP 
49WG-SOWR Grille de protection, au mur, rouge 
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Appareils d’avertissement adressables muraux avec haut-parleur (S/O) 

Spécification des haut-parleurs muraux 
Tableau 9 : Spécifications générales de l’appareil 

Spécification Classement 
Dimensions 139 mm H x 128 mm l x 38 mm P (5 ½ po x 5 po x 1 ½ po) 
Environnement 0° à 49° C (32° à 120° F); 10 % à 93 %, sans condensation à 40° C (104° F) 

Connexion 
Borniers pour 18 AWG à 12 AWG (0,82 mm2 à 3,31 mm2); deux fils par borne pour le câblage 

d'entrée/sortie. Utiliser une paire torsadée non blindée (UTP) pour le câblage IDNAC et audio. 
Tableau 10 : Spécifications audio des haut-parleurs 

Spécification Classement  

Tension d’entrée 25 ou 70.7 Vrms  

Prises de courant ¼, ½, 1 et 2 W  

Réponse en fréquence 400 à 4000 Hz (S/O), 200 à 10000 Hz (H/F) Signalisation générale = 125 à 12 kHz 
Tableau 11 : Puissance nominale des haut-parleurs 25 ou 70,7 Vrms à 3 m (10 pi) 

Prise de puissance ¼ W ½ W 1 W  2 W  

SKU S/O H/F S/O H/F S/O H/F S/O H/F 
Test de la chambre réverbérante, selon UL 1480 (dBA) 79 76 83 80 87* 83 90* 86* 
Test en chambre anéchoïque, selon ULC-S541 (dBA) 80 76 84 79 88* 82 91* 85* 
* Choisir les prises comme indiqué pour satisfaire à l'exigence d'un minimum de 85 dBA pour les applications 

d'alarme incendie ULC. 
    

Tableau 12 : Référence de dispersion polaire (selon le test en chambre anéchoïque, ULC-S541) 
Attenuation Angle Atténuation Angle 
-3 dB 70° -6 dB 80° 

Tableau 13 : Spécification SLC IDNAC 
Spécification Classement 
Plage de tension de fonctionnement typique 23 VDC à 30 VDC, Application particulière 
Référence de conception de la tension de l'appareil 23 VDC (avec chute de 6 VDC) 
Consommation de courant à 23 VDC sur SLC adressable IDNAC 9 mA 
Exigences en matière de surveillance 1 unité de chargement (= 0,8 mA courant du panneau de commande) 

Chargement SLC IDNAC 
Maximum de 127 adresses par SLC, 139 charges unitaires. Voir les instructions d'installation de 

l'appareil et des panneaux d'incendie compatibles pour connaître les limites de charge de courant 

du circuit. 

Spécifications de câblage SLC IDNAC (voir les 

instructions d'installation du panneau de 

commande pour plus d'informations) 

UTP, paire torsadée non blindée recommandée 
Longueur de câble maximale autorisée en « T-Taps » pour câblage de classe B par SLC = 3048 m 

(10,000 pi) 
Longueur maximale de fil vers tout appareil = 1219 m (4000 pi). Peut être doublé à 2438m 

(8000 pi) en utilisant un répéteur 4009 IDNAC. 
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Appareils d’avertissement adressables muraux avec haut-parleur (S/O) 

Référence de compatibilité de l'équipement 
Équipement compatible Fiche technique 
4100ES avec EPS+ ou alimentation EPS  AC4100-0100 
Répéteur 4009 IDNAC AC4009-0004 
4100ES Flex 35 et amplificateurs 50 Watts 

AC4100-0034 Amplificateur 100 Watts 4100ES 
4100ES Supervision constante et CAS audio 
 
Référence d’installation murale S/O  

 

 

Figure 2 : Référence d’installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2019 Johnson Controls. Tous droits réservés. Toutes les spécifications et autres informations présentées étaient valides à la date de révision du document et sont 

modifiables sans préavis. D'autres homologations peuvent être applicables; contacter votre fournisseur local de produits Autocall® pour les renseignements les plus récents. 

Les homologations et les certifications visées par Tyco Fire & Security GmbH, et les noms de produit mentionnés dans le présent document sont des marques ou des marques 

déposées. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Les codes NFPA 72 et National Fire Alarm Code des marques déposées de la National Fire Protection 

Association (NFPA). 

Emplacement test magnétique 

Adresse commutateur DIP  

Régler une adresse unique 

pour un appareil avec le 

commutateur DIP à huit 

positions (ADDR1) situé à 

l'arrière de l'appareil. 

L'appareil et le couvercle 

peuvent être retirés de la 

plaque arrière en utilisant 

un tournevis à tête fendu 

ou à tête plate (Philips). 

Les bornes de câblage 

et pinces de connexion 

pour les connexions de 

haut-parleurs et de 

strobes acceptent les 

câbles 2#12-18 AWG 

Installer dans 

un boîtier 

électrique de 

10,16 x 10,16 x 

5,40 cm avec 

des vis 8-32 

Appareil (arrière) Plaque arrière montage mural 

Régler la tension 

du circuit audio et 

la prise 

d'alimentation ici 

RÉFÉRENCE DE HAUTEUR, AU MUR 

152 mm (6 po) 

minimum 

Boîtier électrique  

10,16x10,16 cm  

(profondeur 

minimal 5,40 cm) 

La norme NFPA 72 

exige que le dessus 

de l'appareil 

audible soit à au 

moins 228,6 cm au-

dessus du plancher 

fini et à au moins 

15,24 cm au-

dessous du plafond 

(vérifier vos 

normes locales) 


