Fiche technique
Appareil de notification a candela multiple TrueAlert

Fonctionnement SmartSync avec notification sonore/visible avec avertisseur sonore et flash
synchronisé, non adressable

autocaLL

Homologué UL, ULC et CSFM,
approuve FM*

Caractéristiques

Appareils de notification sonores/visibles (A/V) avec avertisseur

sonore électronique efficace et stroboscope au xénon a sortie

élevée, disponibles pour montage mural ou au plafond

+ Le fonctionnement est compatible avec les exigences ADA (reportez-
vous aux informations d'installation importantes a la page 3)

- Les boltiers thermoplastiques robustes, résistants aux chocs et
ignifuges sont disponibles en rouge ou blanc avec objectif transparent

Fonctionne sur un circuit SmartSync a deux fils pour fournir :
+ Avertisseurs sonores commandés séparément a partir des
stroboscopes sur le méme circuit a deux fils

+ Fonctionnement « activé jusquia la mise en sourdine » et « activé
jusguia la réinitialisation » sur la méme paire de fils

- Activation de l'avertisseur sonore SmartSync du modéle temporel, en
temps de marche (a 60 BPM) ou en continu

+ Les stroboscopes du méme circuit fonctionnent a une fréquence de
clignotement synchronisée de 1 Hz

- Le fonctionnement de classe B nécessite une connexion a un NAC
SmartSync compatible ou a un module de commande SmartSync
(SCM) A4905-9938

- Fonctionnement de classe A lorsqu'il est connecté au SCM A4905-9938
ou aux NAC du panneau de commande d'alarme incendie compatible

Caractéristiques des A/V a montage mural :
- Les bornes de cablage sont accessibles depuis I'avant du boiftier, ce qui
facilite l'installation, I'inspection et les tests

- Des couvercles sont offerts séparément pour convertir la couleur du
logement

+ Registre acoustique homologué UL disponible pour les emplacements
nécessitant une atténuation de 5 a 6 dBA (cages d'escalier, petites
pieces, zones a haute réverbération, etc.)

Adaptateurs et grilles de protection en option :

+ Des adaptateurs pour A/V a montage mural sont disponibles pour
couvrir les boitiers montés en surface et pour s'adapter aux boitiers
Autocall 2975-9145

- Les grilles de protection rouges homologuées UL sont disponibles
pour le montage mural ou au plafond

Appareil de notification visible (stroboscope) :

- Stroboscope xénon a 24 V c.c,; intensité sélectionnable entre 15, 30, 75
ou 110 candelas avec connexion de sélection sécurisée visible derriére
le logement du stroboscope

+ Homologation UL selon la norme 1971

- Conception de circuit régulé qui assure une sortie de clignotement
constante et offre un appel de courant constant

Appareil de notification sonore (avertisseur sonore) :

+ Avertisseur sonore électronique 24V c.c. a faible courant avec sortie
audio riche en harmonie, adapté pour un fonctionnement régulier ou
codé (temporel ou marche 60 BPM)

+ Homologation UL selon la norme 464

Trueatert Trueatert

lllustration 1 : A/V pour montage mural et au plafond

Description

Les appareils A/V TrueAlert a candela multiples avec avertisseur
sonore et stroboscope synchronisé

permettent une installation pratique sur les boites électriques standard.
La conception du boitier le rend a la fois résistant aux coups et

au vandalisme, et propose une pratique sélection de lintensité du
stroboscope. Puisque l'intensité de la sortie stroboscopique de chaque
modele peut étre sélectionnée, le stock a maintenir sur le site peut étre
maintenu au minimum et les modifications pendant la construction
peuvent étre facilement traitées.

Montage au mur

Les boitiers A/V sont un ensemble monobloc (y compris la lentille) qui
se monte sur un boitier électrique standard carré de 4 pouces a prise
simple ou double. Le couvercle peut étre rapidement enlevé (un outil
est requis) et des couvercles sont offerts séparément pour changer la
couleur.

Montage au plafond

Les appareils A/V s'installent a l'aide de boites électriques standard de 4
po. Le choix de la couleur est déterminé par le numéro de modele.

Sélection de I'intensité du stroboscope

Pendant l'installation, une prise de sélection a larriere du logement
indique lintensité de stroboscope souhaitée. Un drapeau a lettres
noires fixé sur un arriere-plan jaune tres visible permet de sélectionner
lintensité a afficher sur le c6té de l'objectif du stroboscope.

Ce produit a été approuvé par la CSFM (California State Fire Marshal) en vertu de la section 13144.1 du code de la santé et de la sécurité de I'Etat de la Californie. Consultez les homologations CSFM
7125-2269:0532 et 7125-2269:0527 pour connaitre les valeurs admissibles et/ou les conditions relatives au matériel dans le présent document. D'autres homologations peuvent étre applicables;
communiquez avec votre fournisseur local de produits pour obtenir les renseignements les plus récents.
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Fonctionnement SmartSync avec notification sonore/visible avec avertisseur sonore et flash synchronisé, non adressable

Sélection de 'application du stroboscope

La sélection correcte d'un avertisseur visuel dépend du taux
doccupation, de 'emplacement, des codes locaux et de I'application
des codes pertinents tels que le National Fire Alarm Code (NFPA 72),
la norme ANSI A117.1; le code des batiments du modéle approprié tel
que : BOCA, ICBO ou SBCCI; et les directives de 'ADA (Americans with
Disabilities Act) pertinentes pour Iapplication.
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Stroboscopes synchronisés

Plusieurs stroboscopes. Lorsque plusieurs stroboscopes et leurs réflexions peuvent étre vus d'un emplacement, la synchronisation des
clignotements peut réduire le risque d'une réaction photosensible, ainsi que le désagrément et les distractions possibles causés par le clignotement
aléatoire. Les stroboscopes a candela multiples de ces A/V sont synchronisés par le NAC de fonctionnement SmartSync.

Commande SmartSync a deux fils

Le mode de fonctionnement SmartSync permet a un circuit a deux fils d'activer |'avertisseur sonore et le stroboscope sur le méme NAC, puis de
désactiver l'avertisseur sonore pendant que le stroboscope continue de clignoter. L'avertisseur sonore fonctionne comme « activé jusqua la mise en
sourdine » tandis que le stroboscope est « activé jusqua la réinitialisation ».

Sources de commande SmartSync

- Panneau de commande d'alarme incendie 4007ES hybride, 4010ES, 4100ES (reportez-vous aux fiches techniques de chaque produit pour plus
d'informations)

+ 4009 Répéteur NAC IDNet (voir fiche technique AC4009-0002)
+ Module de commande SmartSync (SCM) A4905-9938 (reportez-vous a la fiche technique AC4905-0003)

Les appareils de notification compatibles SmartSync supplémentaires comprennent des avertisseurs sonores distincts et des appareils de
notification combinés avertisseur sonore/stroboscope.

Sélection des produits

Tableau 1: A/V a candela multiples

UGS Montage (LTI Lettrage FIRE Description
logement
A4906-9127 Mur Rouge Blanc averti b . del iples: | o
A4906-97129 Blanc Rouge vertisseur avec stroboscope a candela multiples; intensite
A4906-9128 R B sélectionnable du stroboscope : 15, 30, 75 ou 110 cd; fonctionne avec la
§ Plafond ouse anc commande SmartSync a deux fils
A4906-9130 Blanc Rouge
Tableau 2 : Accessoires A/V a montage mural
UGS Description Dimensions

A4905-9937  Rouge 136 mmMHXx 133 mmLx41T mmP(53/8

Jupe d'adaptation pour montage en surface; a utiliser pour couvrir les

po x5 1/4 pox 1 5/8 po), profondeur avec
stroboscope =111 mm (4 3/8 po)

Plague d'adaptation rouge pour montage sur le boitier 2975-9145 (généralement pour 211 mm x 146 mm x 1,5 mm d‘épaisseur (8
la mise a niveau, montage vertical ou horizontal possible) 5/16 po x-5 3/4 po x 0,060 po)
200mmx 130 mm x 70 mm P (7 7/8 po x 5
1/8 po x 2 3/4 po)

A4905-9940 Blanc boitiers montés en surface de 38 mm (1 1/2 po) de profondeur

A4905-9931

2975-9145 Boitier de montage rouge, nécessite une plaque d'adaptation A4905-9931

Registre acoustique en option; paquet de 20; atténuateur de sortie d'avertisseur
sonore a dos adhésif installé sur le terrain; réduit la sortie de 5 a 6 dBA

Diameétre 44,5 mm (13/4 po) avec ouverture

K R :
A4905-9838 emarque acoustique de 8 mm (0,31 po)

Apres l'installation du registre acoustique, mesurer le niveau sonore pour vous assurer
de la conformité aux exigences du code en vigueur

Tableau 3 : Module de commande SmartSync

UGS Description Dimensions
Module de commande SmartSync avec sortie de classe B ou de classe A; se monte
A4905-9938 | dans un boitier carré de 102 mm (4 po); se reporter a la fiche technique AC4905-0003
pour en savoir plus.

102 mmx 105 mmx32mm P (4 pox41/8
po x 1 1/4 po)

Tableau 4 : Couvercles de remplacement pour A/V a montage mural

UGS Description Dimensions
A4905-9994  |Couvercle rouge avec lettrage « FIRE » blanc 130 mmH x 127 mm L x 38 mm P (5 1/8 po x
A4905-9995  |Couvercle blanc avec lettrage « FIRE » rouge 5pox11/2 po)
Tableau 5 : Grille de protection et adaptateur A/V pour montage au plafond

UGS Description Dimensions

Grille de protection rouge avec plaque de montage pour montage mural, compatible 154 mm H x 154 mm L x 79 mm P (6 1/16 po
4905-9961* o , . N

avec les boftiers semi-encastrés ou a montage en surface x 6 1/16 po x 3 1/8 po)
4905-9927* Grille de protection rouge pour montage sur boitier électrique encastré 216 mm x 156 mm x 76 mm (8 1/2 po x 6 1/8

Montage au po X 3 po)

lafond ! i i [ '
4905.992g+  Plafon Plague dAada,ptatpn rouge, requise pour monter la grille de protection 229 mm x 178 mm (9 po x 7 po)
sur la boflte électrique montée en surface
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Tableau 5 : Grille de protection et adaptateur A/V pour montage au plafond

UGS Description Dimensions

A4905-9915 Montage au Blanc \Exterpon de bomer.d adaptfapon pour r/'nontage en surface, 121 mm x 175 mm x 38 mm P (4 3/4 po x 6
a utiliser pour couvrir les boftiers montés en surface de 1 1/2

A4905-9916  |plafond Rouge 7/8 pox 1 1/2 po)
po de profondeur

* Homologué UL par Space Age Electronics Inc.

Spécifications A/V

Tableau 6 : Montage mural ou au plafond, spécifications communes

Spécification

Service nominal

Homologation UL

24V c.c. régulée; voir laremarque 1 ci-dessous

Plage de tension

Homologation ULC

20V cca30Vc.c selon ULC S526-M878

Chargement du taux de clignotement et NAC
synchronisé

1 Hz; avec jusqua 35 stroboscopes synchronisés par NAC

Environnement; température et humidité

0°Ca50°C(32°Fa122°F); 10 % a 93 %, sans condensation a 38 °C (100 °F)

Connexions

Borniers pour 18 AWG a 12 AWG (0,82 mm? & 3,31 mm?); deux fils par borne pour le cablage
d'entrée/sortie

Caractéristiques de la sortie de I'avertisseur
sonore

Balayage de 2400 a 3700 Hz, modulé a un taux de 120 Hz

Puissance Tension 16Vcc 24V c.c 33Vee
nominale Type de son (voir Note 2) Fixe Codes Fixe Codes Fixe Codes
de sortie de Enceinte de réverbération UL 464 86 dBA 82 dBA 88 dBA 84 dBA 90 dBA 86 dBA
l'avertisseur
sonore a o
3'm (10 pi) (voir Chambre anéchoique 92 dBA 91 dBA 94 dBA 95 dBA 96 dBA 96 dBA
Note 2)
Dimensions du logement (avec objectif)y 130 mm H x 127 mm L x 70 mm P (5 1/8 po x 5 po x 2 3/4 po)
Courant nominal maximum RMS par 15 cd 30 cd 75cd 110 cd
Montage reglage de stroboscope (Voir la remarque 75 mA 116 mA 291 mA 285 mA
mural 3 ci-dessous)
Courant RMS de référencea |18V c.c. |67 mA 103 mA 196 mA 253 mA
dautres tensions 24V c.c. |50 mA 77 mA 147 mA 190 mA
Dimensions du logement (avec objectif) 1217 mm L x 175 mm I x 67 mm P (4 3/4 po x 6 7/8 po x 2 5/8 po)
Courant nominal maximum RMS par 15 cd 30 cd 75cd 110 cd
Montage reglage de stroboscope (Voir la remarque 36 mA 132 mA 250 mA 320 mA
au plafond 3 ci-dessous)
Courant RMS de référencea  |18Vc.c. |76 mA 117 mA 222 mA 284 mA
dautres tensions 24Vcc |57 mA 88 mA 167 mA 213 mA

Remarque :

1. *24Vc.c régulé indique une tension de 16 a 33 V c.c. selon la norme UL 1971, appareils de signalisation pour les malentendants. Cette plage
de tension représenta la plage de fonctionnement absolue. Utiliser lappareil a I'extérieur de cette plage peut causer des dommages permanents
a lappareil. Veuillez noter qu'une tension de 16 V c.c. représente le minimum permis au dernier appareil du NAC dans les pires conditions

d'utilisation.

2. Lesvaleurs codées sont typiques de la sortie mesurée avec une impulsion a code temporel ou une impulsion codée en temps de marche et
avec une lecture de l'indicateur de niveau sonore sur un réglage « rapide ». Dans les mémes conditions d'essai, les relevés de niveau sonore «
créte » de sortie de 'avertisseur sonore codé sont généralement supérieurs de 4 dBA. Les valeurs nominales de sortie de l'avertisseur sonore
anéchoique sont généralement plus représentatives de la sortie sonore réellement installée.

3. Les courants sont avec l'avertisseur sonore allumé en continu. Le courant RMS maximum est indiqué sur la plaque signalétique de lappareil. Le
stroboscope est congu pour produire des Watt constants et le courant RMS maximum se produit a la tension de fonctionnement la plus basse

permise. (RMS veut dire moyenne quadratique et signifie la valeur réelle de la variation de la forme d'onde du courant).
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Fonctionnement SmartSync avec notification sonore/visible avec avertisseur sonore et flash synchronisé, non adressable

Référence d'installation, montage en surface ou semi-encastré

Le montage est compatible avec les

DU U

IMPORTANT! REFERENCE DE HAUTEUR

boites & une ou deux prises ou les boites N S D'INSTALLATION DU SUPPORT MURAL
carrées de 102 mm (4 po), de \"38 mm ﬁ / \ o / \ [‘ Le fond de
(1 1/2 po) de profondeur, fournies par I — L 7’ l'objectif est égal
Cy— C— I~ (o — o] ou |égérement Contour
Registre sonore en option, J 0 L@JL D 0 au-dessus du de la boite
fixé sur place pour atténuer le fond des boTtes\ électrique
bruit de 5 a 6 dBA - - \ - compatibles _T L
Troud'acces au = == NG [ La norme NFPA 72 exige 203 m (80
cablage ~ @ U H ) que I'ensemble de I'objectif 0o M (80 po)
o | = = ne soit pas & moins de minimun
La terminaison de | 80 po et pas plus de 96 po
N A
cablage permet I ol O Jo au-dessus du plancher fini
le fonctionnement ,
M; ) - Trous de montage :
4 po carrée (4) l
Tresnler Prise simple (2)

Prise double (3) . g

Boitier transparent et objectif

Fiche de sélection de
lintensité, accessible
uniquement a partir de
I'arriere du boitier; réglage
en usine de 15 cd

FIRE

Couvercle amovible
(outil requis)

Fente d’apergu de l'intensité du
stroboscope
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Référence d'installation de la grille de protection et de I'appareil A/V pour montage au plafond
lllustration 2présente l'installation de l'appareil A/V a montage au plafond avec l'adaptateur A4905-9915/A4905-9916 en option, la plaque d'adaptation
4905-9928 en option et la grille de protection 4905-9927.

Plaque d'adaptation en option, requise pour la

Référence plafond Boitier carré de 102 mm (4 po),
’ boite électrique montée en surface

boitier monté en surface 38 mm (1 1/2 po) de profondeur minimum
Quatre colliers de montage inclus, deux de chaque coté

—
DU
| I—

N 7 Référence plafond, I I I I
= = boitier encastré — = T/

\ Adaptateur en option, recommandé pour boitier )

k.S

a montage en surface

Les bornes de cablage sont Grilles de protection
situées derriére le boitier rouges en option

FIRE ~

Vue de I'extrémité

/ “—— Fente d'apercu de lintensité du stroboscope

Prise de sélection de l'intensité, accessible
seulement de I'arriére du logement, réglée
en usine a 15 cd

_______________________________________

Illustration 2 : Référence d'installation de la grille de protection et de I'appareil A/V pour montage au plafond

Référence d'installation montage mural; plaque d'adaptation, grille de protection et jupe d'adaptation
Lillustration présente le montage de A4905-9931 la plaque d'adaptation, de 4905-9961 de la grille de protection en option, du 2975-9145 boitier et de
la jupe d'adaptation pour montage en surface en option, disponible en rouge (A4905-9937) et en blanc (A4905-9940).

Référence de montage en surface
avec jupe d'adaptation en option et

Boitier

— // grille de protection en option
| ] o1 A Conduit 4 montage en surface et
| [ boitier illustrés & titre de référence
o Boitier carré de
[— — — 102 mm (4 po), 38 mm __ |
F”__”__”_”._—|ﬂ Tromatere N (1 1/2 po) de profondeur
e =
‘ S T

f — Grilede—" [ |
—- }EE,U—-US (o] o protection

| 1 AV -

JE” - ) _FIRE J |,

Pl d’adaptati
aque dadapiation Jupe d'adaptation pour montage en surface en
o 4 ™~——  Gile de protection en option (illustrée ici  titre de option, 1 1/2 po profond (les passe-cébles sont
référence uniquement, peut étre utilisée sur d'autres présents sur les quatre cotés)

Plaque d'adaptation S options de montage)

\

lllustration 3 : Référence d'installation pour montage au mur

© 2021 Johnson Controls. Tous droits réservés Toutes les spécifications et autres informations présentées étaient valides a la date de révision du document et sont sujettes
a modification sans préavis. D'autres homologations peuvent étre applicables; contacter votre fournisseur local de produits Autocall® pour les renseignements les plus
récents. Les homologations et les certifications visées par Tyco Fire & Security GmbH, et les noms de produit mentionnés dans le présent document sont des marques ou
des marques déposées. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Les codes NFPA 72 et National Fire Alarm Code des marques déposées de la National Fire

Protection Association (NFPA). AC4906-0002 Rév. 8 03/2021
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