
Centre de commande InfoAlarm distant 4100 pour le panneau de commande d'alarme
incendie 4010ES

* D'autres homologations peuvent être applicables; communiquez avec votre fournisseur local de produits pour obtenir les renseignements les plus récents.

Caractéristiques

Interface d’affichage de contenu étendu à distance sur plusieurs
lignes pour les unités de commande d’alarme incendie de la série
4010ES Autocall :
• Centres de commande InfoAlarm à distance montés dans une armoire

dédiée
• Les modules de commande 4010ES prennent en charge les centres de

commande InfoAlarm distants indépendamment du type d'affichage
du panneau hôte

• Homologation UL selon la norme 864

Les centres de commande InfoAlarm offrent une commodité de
fonctionnement personnalisée :
• Les choix d'affichage primaires « Activité dans le système » incluent :

Premier et plus récent, Premiers 5 et Plus récent, Premiers 8, Plan du
site avec icônes d’état d’activité, Alarme générale, ou Direct à la liste;
sélectionnable individuellement par type d’événement

• Les rapports de système sont faciles à consulter; les journaux peuvent
être lus avec un minimum de défilement

• Jusqu'à six « touches programmables » par écran offrent des fonctions
qui varient en fonction des informations de l'écran, ce qui aide les
opérateurs à déterminer comment procéder

• Jusqu’à deux langues sont disponibles par système, facilement
sélectionnables par pression de touches programmables (les systèmes
avec IMS/GCC/NPU ou panneaux LCD 2 x 40 ou annonciateurs
nécessitent une langue pour la police par défaut)

• Les modèles internationaux permettent la personnalisation de la
langue des légendes pour les touches de l’opérateur et les DEL de
statut

• Les renseignements envoyés aux centres de commande distants
InfoAlarm peuvent être transmis par vecteur par point

Propriétés d’affichage :
• L'écran matriciel 320 x 240 points (QVGA) offre une surface active

de 115 mm x 86 mm (4,53 po L x 3,4 po H) affichant jusqu'à 854
caractères en utilisant une police de caractères ASCII standard

• Le rétroéclairage DEL blanc éclatant assure un éclairage efficace et
durable; le fonctionnement peut être défini pour être continu ou
désactivé, avec défaillance électrique ou sans touche à enfoncer

Introduction
Affichage de renseignements supplémentaires Le Centre de
commande InfoAlarm offre un contenu élargi, une interface ACL
multiligne qui nécessite peu d'appui sur les touches pour accéder à des
informations détaillées. Étant donné qu'il est alimenté par le système,
ses renseignements détaillés sont fournis sans nécessiter d'équipement
supplémentaire distinct.
Panneau de commande du centre de commande InfoAlarm En
utilisant un format de zone plus grand au lieu d'un affichage de ligne
de texte individuel, l'écran LCD fournit des informations textuelles
pour Alarme, Priorité 2, Supervision ou Trouble. Le format peut
être personnalisé par application, ce qui permet de présenter des
informations supplémentaires en fonction de l'application spécifique.

Illustration 1: Centre de commande
InfoAlarm dans une armoire distante

Description
Les centres de commande InfoAlarm distants pour systèmes d'alarme
d'incendie 4100ES sont dotés d'un grand affichage avec contenu
informatif étendu, prennent en charge deux langues, incluant des
langues à caractères de 2 bits, et sont dotés d'une interface à touches
de commandes intuitives conforme aux caractéristiques suivantes :
• Le module de commande 4100ES peut prendre en charge jusqu'à

10 centres de commande distants InfoAlarm; capacité du centre
de commande InfoAlarm de prendre le contrôle et de désigner des
niveaux d'accès pour les interfaces qui ne sont pas en contrôle;
possibilité de programmer les DEL pour des indications de statut en
contrôle

• Le format orienté sur le menu dirige les opérateurs de manière
commode pour qu’ils exécutent les prochaines actions requises

• Les touches permettent de sélectionner l’entrée en surbrillance, de
charger le prochain écran de renseignements ou de passer au bas ou
au haut des listes d’activité

• La demande directe de point permet d’afficher les points individuels
par ordre alphabétique et de se diriger vers le choix le plus logique à
mesure que d’autres renseignements de points sont saisis

• Une table de bits du plan du site peut être affichée pour fin de
référence; des icônes peuvent être ajoutées pour indiquer le statut du
système

• Il est possible de générer jusqu’à 50 messages de détail de point
personnalisés

• La date est affichée soit en format MM/JJ/AA ou en format JJ/MM/AA
• L’heure est affichée en format de 24 heures ou de 12 heures avec

mention AM/PM
• L’écran Système normal prend en charge une table de bit en niveaux

de gris (filigrane) pour afficher le nom de l’emplacement, le logo de la
société ou le plan du site

Homologué UL, ULC*

Panneaux de commande d'alarme incendie 4010ES
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Référence de fonctionnement de l'interface utilisateur

Remarque : Voir Détails pour l’affichage international pour l’information de référence sur l’interface utilisateur du panneau InfoAlarm international.

Illustration 2: Référence de fonctionnement de l'interface utilisateur
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Référence de la fonction d’affichage

Illustration 3: Référence de la fonction d’affichage

Page 3 AC4010-0008 Rév. 6 11/2019

Centre de commande InfoAlarm distant 4100 pour le panneau de commande d'alarme incendie 4010ES



Plan du site avec icônes d’événement

Table de bit du plan du site. Le centre de commande InfoAlarm
prend en charge une image de table de bit monochrome du plan du site
(image d’une taille de 281 pixels de large par 192 pixels de haut) pouvant
également afficher des icônes indiquant l’activité et l’emplacement. Ci-
contre à droite se trouve un exemple de plan de site avec des icônes
affichées pour chaque zone de l’édifice. Dans cet exemple, chaque zone
affiche un « A » pour un dispositif d'initiation en état d'alarme; un « WF »
est affiché pour le débit d'eau actuel et une icône qui indique les appareils
en alarme. (les icônes peuvent être créées pour correspondre à ceux
utilisés spécifiquement sur le site; ceux-ci ne sont montrés que pour fin
d’exemple).
Sélection de plan de site et détails. Si désiré, le plan du site peut
être présent sur l'écran d'affichage principal de l'activité du système
ou être affiché en référence et disponible en enfonçant la touche de
raccourci « Site ». Selon la disposition des installations, le plan du site
peut également être un emplacement commode pour retrouver tous
les renseignements de référence communs, comme les numéros de
téléphone principaux, les adresses, etc. afin d’aider les opérateurs dans
leur réponse attribuée.
Écran Système normal. Le plan du site (ou une autre image de table de
bit) peut être affiché sur l’écran Système normal sous forme d’une filigrane
grise derrière le texte de l’écran. (la taille et le type de l’image sont les
mêmes que pour la table de bit du plan du site). Cela peut être utilisé pour
identifier l’emplacement spécifique du 4010ES ou pour afficher le logo ou
autre renseignement spécifique au site. (Un exemple est présenté à Vue
avant du centre de commande distant InfoAlarmla .)

Illustration 4: Alarme incendie dans l’écran Système

Emphase personnalisée

Illustration 5: Écran de menu intuitif

L’illustration d’écran de Menu principal ci-contre à gauche démontre
comment les énoncés d’impression/affichage apparaissent pour les
renseignements de statut ou pour la demande d’actions à exécuter par
l’utilisateur. Ce format est également utilisé, entre autres, pour le réglage
de la date et de l’heure, la saisie d’un mot de passe ou l’identification d’un
changement de statut, comme l’activation ou la désactivation d’un point.
Cette fonction d’affichage aide l’utilisateur à se concentrer clairement sur
les renseignements ou les actions requis.
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Examen des renseignements

L’écran Historique de journal des troubles montré ci-contre à droite
démontre la capacité de voir plusieurs entrées d’événement avec un
minimum de défilement. Pour accéder à des informations spécifiques,
l'appui sur Next ou Previous [Suivant/Précédent] sur le clavier met en
évidence l'élément suivant ou précédent sélectionné dans la liste comme
indiqué par la flèche et la première ligne en gras de l'entrée 6.
Pour accéder à l'écran complet suivant ou précédent de l'information,
utiliser les touches Page Dn ou Page Up (page bas/page haut) situées à
droite des touches programmables, à droite de l'écran.

Illustration 6: Écran Historique du journal des troubles

Écrans d’affichage principal supplémentaires
Ci-dessous se trouvent des exemples de Premier affichage principal et d’Affichage principal le plus récent d’un affichage d’Alarme générale.

Illustration 7: Option d’affichage principal pour
Premier affichage et Affichage le plus récent

Illustration 8: Option d’affichage
principal pour l’Alarme générale

Page 5 AC4010-0008 Rév. 6 11/2019

Centre de commande InfoAlarm distant 4100 pour le panneau de commande d'alarme incendie 4010ES



Détails pour l’affichage international

Sélection de produit du centre de commande distant InfoAlarm
Tableau 1: Ensemble de commande du centre de commande distant InfoAlarm avec armoire pour montage de surface

SKU/Couleur de l’armoire
Rouge Platine

Type
d’application

Homologatio
n

Description

A100-9401 A100-9403 Anglais UL et ULC
4100-9421 4100-9423 Français/

Canada
ULC

A100-9441 A100-9443 International UL

Centre de commande distant InfoAlarm avec armoire; pour montage en
saillie; comprend le boîtier de montage et la porte avec panneau en verre; utilise
les communications RUI; nécessite une tension système 24 V c.c. externe ; voir les
illustrations ci-dessous et les instructions d'installation 579-687AC pour plus de détails.
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Vue avant du centre de commande distant InfoAlarm

Référence de montage du centre de commande distant InfoAlarm

Spécifications
Tableau 2: Caractéristiques générales de l’affichage

Spécification Description
Taille de la matrice
à points

320 x 240

Zone d’affichage
actif

115 mm (l) x 86 mm (H) (4,53 po x 3,4 po), comprend l'en-tête, le pied de page et la zone des
touches fonctionnelles; mesure diagonale de 144 mm (5,66 po)

Caractères Jusqu’à 854 caractères au total en utilisant la police de caractères ASCII standard

Référence de taille

Désignation QVGA; un quart d’affichage VGA (ensemble graphique vidéo) normal
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Tableau 2: Caractéristiques générales de l’affichage

Spécification Description
Type de polariseur
d’affichage

Transréflectif avec rétroéclairage arrière

Réglage de l’affichage Le réglage de contraste se trouve sur le module du contrôleur
Rétroéclairage Des DEL blanches avec réglage de l’intensité et fonctionnement c.a. en cas d’arrêt du système pouvant être sélectionné;

le réglage de l’intensité se trouve sur le module du contrôleur
Options de fonctionnement
avec rétroéclairage

En marche en continu; Éteint avec dysfonctionnement de l’alimentation c.a. en cas d’arrêt du système jusqu’à ce qu’un
commutateur soit enfoncé; arrêt après délai à sélectionner sans actionnement de commutateur

Tableau 3: Annonciateurs distants avec centre de commande InfoAlarm; alimenté par le panneau de commande

Spécification Description
Tension 19 à 33 V c.c. (24 V c.c. nominale), fournie par le système; nécessite un câblage distinct

Supervision 186 mA à 24 V c.c.Courant
Alarme 214 mA à 24 V c.c.; rétroéclairage et tonalité activés

Détails de montage; ’modèles d’armoires autonomes Voir Référence de montage du centre de commande distant InfoAlarm pour l’illustration
de référence

Type Circuit de ligne de signalisation (CLS) pour les communications de l'avertisseur externe
avec l'interface de l'unité à distance (RUI)

Capacité 4010ES, sortie RUI

Capacité Jusqu'à 10 périphériques du centre de commande distant InfoAlarm, jusqu'à 20 adresses
de carte interne et externe par 4010ES

Données Câblage à paire torsadée non blindé, 18 à 12 AWG (0,82 mm 2 à 3,31 mm 2)
Alimentation Câbles de 18 à 12 AWG (0,82 mm2 à 3,31 mm2) pour l'alimentation du système de 24 VCC
Mise à la terre Une connexion de mise à la terre dédiée au boîtier électrique est requise pour une

protection ESD et EMI appropriée; procéder au câblage conformément à l'article 250 de
la norme NFPA 70 (Code national de l'électricité)

Exigences de câblage

Résistance et capacité
électrique

Capacité électrique maximale de 0,58 µF (580 nF) entre les conducteurs; résistance de
ligne totale maximale de 35 Ω

Câblage de classe X Jusqu'à 2500 pieds (762 m)Distance
Câblage avec adaptateurs en
T (« T-Tap ») pour circuits de
classe B

Longueur totale de câblage allant jusqu'à 10 000 pieds (3048 m); jusqu'à 2500 pieds
(762 m) du dispositif le plus éloigné

Tableau 4: Messages de détail de point personnalisé

Spécification Description
Message de détails d’emplacement Sélectionner la touche de raccourci « More Info » (plus de renseignements) pour en

savoir plus sur les points et défiler jusqu’au bas des renseignements; les messages
normalement affichés comprennent les coordonnées (numéros de téléphone, numéros
de téléavertisseur, etc.) et autres renseignements de contact ou de référence

Nombre de messages Jusqu’à 50
Détails sur les caractères 120 caractères; caractères visibles = 116; (les lignes 1 et 2 nécessitent un caractère de

retour chariot et un caractère de saut de ligne)
Taille des messages

Détails de ligne 3 lignes au total; 40 caractères maximum par ligne; la ligne 3 peut être limitée à 36
caractères visibles selon les caractères des lignes 1 et 2.

Tableau 5: Contraintes environnementales

Spécification Description
Température de fonctionnement 0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F)
Humidité d'exploitation Jusqu'à 93 % HR, sans condensation à 90°F (32°C) maximum

Fiche de données supplémentaires - Référence
Tableau 6: Référence de la fiche technique

Fiche technique Sujet
AC4010-0004 Modules de commande de base 4010ES
AC4010-0005 Dispositif de libération de l’agent extincteur 4010ES
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