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Acessorios do sistema, Anunciadores de LED

Aprovagdo da UL, ULC, CSFM* Modulos Graphic Annunciator série 4100; mddulos de LED/chave e mdodulo de grafico de

E/S de 24 pontos

Recursos

Médulos de interface para controle de LED e chave de painéis

anunciadores graficos personalizados, incluindo:

+ A100-7401, modulos graficos de E/S de 24 pontos com pontos
selecionaveis como entradas de chave ou saidas de LED

+ A100-7402, modulo de chave 64 e driver de LEDs 64 com 32 drivers
de LED integrados

- A100-7403, Mddulo de driver de LED de 32 pontos

- A100-7404, Mddulo de entrada de chave de LED de 32 pontos

Compatibilidade do médulo:

+ Para uso com as unidades de controle de alarme de incéndio série
Autocall 4007ES, 4010ES, e 4100ES

Estdo disponiveis varias op¢des de montagem:

+ Gabinetes semiembutidos ou de superficie em bege ou vermelho, com
ou sem porta de vidro

-+ Os médulos de interface podem ser montados no mesmo gabinete
que o painel grafico ou nas proximidades

- Montado em placa para montagem em gabinete por terceiros

+ Os modulos de interface sdo listados pela UL para uso em painéis
anunciadores graficos personalizados listados pela agéncia

Supervisado de operacao e status:

+ As comunicac8es de interface da unidade remota (IUR)
supervisionadas exigem um Unico par de fios trangado (algumas
aplicacbes podem exigir blindagens) para a unidade de controle de
alarme de incéndio (a energia é fornecida através de um segundo par
de fios)

- Varios tipos de médulos anunciadores podem ser conectados a
mesma fiagdo de comunicagdo

+ As convenientes conexdes de fiagdo sdo feitas através de bloco de
terminais conectaveis

UL listado em Padrao 864 para:
- Detecgdo e controle de incéndio (UOJZ)
- Servico de controle de fumaca (UUKL)

Introducao

Controle do anunciador:

Esses médulos de controle do anunciador remoto complementam

o Autocall 4007ES, 4010ES e 4100ES (e outros painéis instalados
herdados) fornecendo drivers de LED/lampada/relé e entradas de
chave para permitir que displays graficos personalizados sejam
projetados para requisitos especificos da instalagdo, como para
sistemas de controle de fumaga (UUKL). A fiagdo é minimizada pelas
comunicagdes do circuito de linha de sinalizagdo (SLC), que também
fornece supervisdo.

No caso de perda de comunicagdo, um problema sera exibido no painel
de controle de alarme de incéndio e também pode ser identificado no
anunciador remoto, se desejado.

Flexibilidade de embalagem.

Para flexibilidade de empacotamento, esses médulos sdo montados em
placa, permitindo compatibilidade com conjuntos graficos fornecidos.
Esses médulos também fornecem convenientes conexdes de fiagdo do
bloco de terminais e usam conectores compactos de cabos de fita para
interconexdo de multiplos médulos.

Para anunciadores adicionais

Indicador LCD 4603-3101 (mostrado para referéncia, consulte o
painel de controle especifico para indicadores de IUR compativeis)

Modulos de interface grafica montados internamente

Painel anunciador gréafico personalizado

Afiagdo de alimentacéo
e comunicagdes de IUR

Painel de controle do alarme de incéndio 4100ES
(mostrado para referéncia)

Figura 1: Unidade de controle de alarme de
incéndio 4100ES conectada a um anunciador
grafico remoto e um anunciador LCD remoto

* Este produto foi aprovado pelo California State Fire Marshal (CSFM - Corpo de Bombeiros da Califérnia) conforme a Se¢do 13144.1 do California Health and Safety Code (Cédigo de Satde e
Seguranga da Califérnia). Consulte o registro 7120-2269:0546 do CSFM para saber os valores e/ou as condigdes referentes ao material apresentado neste documento. Outras listagens podem ser

aplicaveis, entre em contato com o fornecedor local do produto para saber do status mais recente.
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Mddulos Graphic Annunciator série 4100; mddulos de LED/chave e médulo de grafico de E/S de 24 pontos

Descricoes do médulo de controle de graficos

A100-7401, médulos de E/S graficos de 24 pontos:
+ 24 pontos, selecionaveis como entrada de chave ou saida do driver da lampada/relé

+ O monitoramento de chave inclui: ndo supervisdo, supervisdo de aberturas ou curtos e monitoramento supervisionado de chaves HOA (manual/
desativada/automatico)

+ As chaves podem ser momentaneas ou mantidas, 2 posi¢8es ou 3 posi¢des, a distancia maxima é de 2500 pés (762 m) ou 65 Q do médulo

+ Cada driver de LED/Iampada/relé é classificado em 150 mA a 24 VCC por ponto, a irrupgdo € limitada por corrente para compatibilidade com
lampadas incandescentes (0s relés precisam ser suprimidos por diodo na bobina do relé) a distancia maxima é de 183 m (600 pés) ou 2 Q do
maodulo

+ As safdas de LED/Iampada/driver de relé sdo supervisionadas para circuitos abertos e podem ser definidas como continuas ou pulsadas a uma taxa
lenta ou rapida

+ Entradas adicionais estdo incluidas para comunicar um problema na fonte de alimentagdo remota e para testar a lampada, o médulo também pode
ser configurado para fornecer indicagdo local de perda de comunicagdo

A100-7402, médulo controlador com 64/64 LED/chave

- Suporte para até 64 chaves e 64 LEDs (as chaves sdo sem supervisdo)

+ Inclui 32 safdas de driver de LED integradas para conexdo direta com LED

- A capacidade total é alcancada usando um A100-7403, médulo de driver de LED de 32 pontos, e dois A100-7404, médulos de chave de 32 pontos

- Os drivers de LED multiplexados fornecem pico de 40 mA, média de 5 mA, taxa de 60 Hz, ciclo de trabalho de 12,5% para acionamento direto por
LED e podem permanecer estaveisou com pulso lento ou rapido

+ Os LEDs sdo supervisionados para circuitos abertos, as conexdes de LED e mddulo de chave sdo supervisionadas
+ Os LEDs ou chaves podem ter até 25 pés (7,6 m) ou 3 Q do médulo

A100-7403, Médulo de driver de LED de 32 pontos:

+ Fornece 32 drivers LED adicionais para uso com o controlador A100-7402
+ A saida de LED é a mesma para A100-7402

A100-7404, Médulo de chave de 32 pontos:

- Monitora interruptores de 2 ou 3 posi¢des momentaneos ou mantidos
- A amostragem da posicdo da chave é multiplexada a uma taxa de 60 Hz, méximo de 40 mA, média de 1 mA
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Mddulos Graphic Annunciator série 4100; mddulos de LED/chave e médulo de grafico de E/S de 24 pontos

Referéncia de montagem do maédulo
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com: 1, 4100-7402, controlador de 5112 pol. x — — ]
(¢] o
chave LED 64/64, 1,4100-7403, | —  1012po. [ [ ]
driver de LED de 32 pontos e 2, (140 mmx
4100-7404, modulos de chave de 32 267 mm)
(] (@]
o o o N F 45 T

Dimensdes da placa de montagem: 12-3/8 pol. A x 21-1/2 L (314 mm x 546 mm
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Figura 2: Referéncia de montagem do médulo

Nota: Placa de montagem do anunciador 1.

1. A100-7402 - Controlador de chave de LED
2. A100-7403 - Driver de LED de 32 pontos
3. A100-7404 - Mddulos de chave de 32 pontos

Placa de montagem do anunciador 2.

A100-7401 - Mddulos de E/S grafico de 24 pontos

Sele¢ao do produto

Tabela 1: Tipo de sistema (selecione um)

SKU Descricao

A100-8401 Maodulos graficos montados no gabinete
A100-8402 Modulos graficos somente, montado na placa
A100-8904 Adigdo pds-venda, médulos somente
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Mddulos Graphic Annunciator série 4100; mddulos de LED/chave e médulo de grafico de E/S de 24 pontos

Tabela 2: Médulos graficos*

SKU Descricdo Informagdes de montagem

A100-7401 Mdédulos de E/S graficos de 24 pontos A montagem é feita em placas de montagem dedicadas, até 3 por placa

A100-7402 Controlador de 64/64 chaves de LED |Regras de montagem:

A100-7403 Médulo de driver de LED de 32 Um A100-7402, controlador de 64/64 LEDs/chaves montado por placa; a mesma placa
pontos pode montar um A100-7403, um mdédulo de driver de LED de 32 pontos e dois A100-7404,
Médulo de entrada de chave de 32 maodulos de entrada de chave de 32 ppntos .

A100-7404 Cada placa de montagem requer 2 unidades de espaco; 1 placa por gabinete de 2

pontos

unidades, 2 placas por gabinete de 4 unidades, 3 placas por gabinete de 6 unidades

* Selecione conforme a necessidade, consulte Referéncia de montagem do médulo para obter as dimensdes de montagem do painel.

Esses médulos graficos série 4100 estdo disponiveis montados internamente e listados pela UL nos painéis anunciadores graficos personalizados e
anunciadores graficos personalizados de controle de fumaca da Space Age Electronics Inc., site:www.1sae.com

Tabela 3: Tamanho do pacote, acabamento e op¢des de guarnigdo (selecione conforme necessario se A100-8401)

SKU Descricao
2

AT00-2401 unidades

A100-2402 4 . Conjunto do gabinente, caixa com porta de vidro e retentor
unidades
6

A100-2403 unidades
2

AT00-2404 unidades

A100-2405 4 . Caixa somente, sem porta
unidades
6

AT00-2406 unidades

A100-22071 Opgdo de acabamento vermelho

Referéncia da dimensao do gabinete Autocall

Tabela 4: Dimensdes do gabinete*

Tamanhos Altura

Largura do gabinete

Profundidade do gabinete

Largura da porta

2 unidades 20-3/4 pol. (527 mm)

4 unidades 36-1/4 pol. (921 mm)

6 unidades 52-1/8 pol. (1324 mm)

25-3/4 pol. (654 mm)

4-1/4 pol. (108 mm)

26-9/16 pol. (675 mm)

* Consulte Referéncia do gabinete do anunciador Autocall para obter informagdes adicionais.

Especificacdes

Tabela 5: Especifica¢gdes do anunciador

Especificacdo

Classificacado

Tensdo 18,9 a 32 VCC; 24 VCC nominal da unidade de controle de alarme de incéndio
Em espera e alarme = 78 mA + todas as correntes de LED/lampada/relé conectadas e todas as
correntes do interruptor
Modo ndo supervisionado = 12 mA quando fechado, por chave
Modulo de E/S de 24 pontos, Supervisionado para o modo de circuito aberto = 5 mA aberto, 12 mA fechado,
A100-7401 Corrente da por chave
Corrente chave Supervisionado para o modo aberto ou curto = 4 mA aberto, 8 mA fechado, por
chave

Modo HOA =12 mA "ativada”, 8 mA "desativada", posicdo central de 4,5 mA

Controlador de chave LED 64/64,
A100-7402

Standby = 67 mA + todas as cargas de chave

Alarme = 285 mA com 64 LEDs totais em mais de todas as cargas de chave

Corrente de chave = 1 mA média, posi¢do "para cima", 0,5 mA média, posicdo "para baixo"

Comunicagdes

SLC de linha de comunicag6es do anunciador externo de IUR

Até 31 dispositivos de IUR remotos no

4100ES
Capacidade total.
por saida de 40710ES Até 20 enderecos de placas internas e
IUR externas

4007ES Até 10 dispositivos de IUR remotos.

Consulte as folhas de dados individuais do painel de
controle e do anunciador para obter informacdes
adicionais sobre compatibilidade com IUR
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Mdodulos Graphic Annunciator série 4100; mddulos de LED/chave e mddulo de grafico de E/S de 24 pontos

Tabela 5: Especificagdes do anunciador

Especificacdo

Classificacao

Requisitos de fiagdo

Par de cabo monotrancado (algumas aplicacbes podem precisar de

Dados blindagens)

18 AWG (0,82 mm?) Conexdes com fio sdo

) 2 3 ) - bloco de terminais

Alimentacio F!os de 18 212 AWG (0,82 mm* a 3,31 mm®) para a alimentac¢do do conectaveis

sistema de 24 VCC
Entradas/saidas 0,82 mm?a 2,08 mm? (18 AWG a 14 AWG)

Uma conexdo de aterramento dedicada a caixa elétrica é necesséria para uma prote¢do
Terra apropriada de ESD e EMI; coloque a fiagdo de acordo com a NFPA 72 e o NEC (National Electrical

Code)

Temperatura operacional

32°Fa120° F(0°Ca49° Q)

Umidade operacional

Até 93% de RH, sem condensacdo @ 90° F (32° C) maximo

Informagdes adicionais

Consulte o diagrama de fiagdo em campo 841-802

Referéncia do gabinete do anunciador Autocall

Referéncia de Tamanho

Referéncia de instalagao, vista lateral

51/4 pol.

’ (133 mm)

A caixa se estende a
11/2 pol. (45 mm)

da parede

Espessura da porta
1.3/4 pol. (64 mm)

2 unidades

4 unidades

6 unidades

AN

Superficie da
parede acabada

Figura 3: Referéncia do gabinete

«—

» [—— 2 3/4 pol. (70 mm)

Nota: Esses desenhos mostram armérios com portas de vidro e painéis de retencdo. O gabinete de 2 unidades é mostrado com acabamento
semiembutido. Consulte Referéncia da dimensdo do gabinete Autocall para obter as dimensdes do gabinete.
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Mddulos Graphic Annunciator série 4100; mdédulos de LED/chave e médulo de grafico de E/S de 24 pontos

© 2020 Johnson Controls. Todos os direitos reservados. Todas as especificaces e outras informagdes apresentadas estavam atualizadas na data de revisdo do documento
e estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. Outros registros podem ser aplicaveis, entre em contato com o fornecedor local do produto Autocall para saber do status

mais recente. As listagens e as aprovagoes referentes a Tyco Fire & Security GmbH, e os nomes de produtos listados neste material sdo marcas e/ou marcas registradas. O
uso ndo autorizado é estritamente proibido. NFPA 72 e National Fire Alarm Code sdo marcas registradas da National Fire Protection Association (NFPA).
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