
Appareils de notification à DEL sonores/visibles, avertisseur/stroboscope à DEL à candela
multiples à montage mural, série 59AV

* D’autres homologations peuvent être applicables; communiquez avec votre fournisseur local de produits pour obtenir les renseignements les plus récents.

Caractéristiques

Les DEL des appareils de notification TrueAlert ES à candela
multiples A/V(sonores et visibles) sont adressées et contrôlées
individuellement
• Stroboscope à DEL à candela multiples disponible en modèles candela

de gamme basse (15, 30 et 75 cd) et haute (110, 135 et 185 cd)
• Conception compacte et faible consommation de courant grâce aux

DEL stroboscopiques écoénergétiques
• Avertisseur adressable avancé contrôlé par des SLC IDNAC qui

fournissent un courant de 29 V c.c. régulé, ce qui permet aux
stroboscopes de fonctionner à plus faible courant, même sur la
batterie de secours

• L'intensité du stroboscope peut être programmée à partir du panneau
de commande ou le périphérique

• Supervision du câblage vers chaque appareil permettant des
connexions de dérivation « avec branchement en T » pour les circuits
de classe B afin de simplifier le câblage (les circuits de classe A
nécessitent un câblage d'entrée/sortie)

• Le mode d'auto-test permet aux capteurs intégrés de détecter la sortie
du stroboscope et de l'avertisseur sonore, puis de signaler leur état au
panneau de commande

• Les rapports de périphérique TrueAlert sur le panneau de commande
détaillant l'ID du point de l'appareil, l'étiquette personnalisée, le type et
le paramètre de candela

• Diagnostic par test à l’aimant facilitant les vérifications ainsi que les
tests des dispositifs et du câblage

• Compatibilité avec les exigences ADA
• Le fonctionnement du stroboscope est conforme à la norme UL 1971

et à la norme ULC S526; le fonctionnement de l'avertisseur sonore est
conforme à la norme UL 464 et à la norme ULC S525

• Fonctionnement stroboscopique à DEL et piézo synchronisé sur le
même IDNAC

Voyant DEL et test à l’aimant
• Le voyant DEL indique l'acquittement du test à l'aimant, l'adresse

IDNAC à 3 chiffres et la valeur nominale de candela
• Le voyant DEL peut être configuré pour clignoter à chaque cycle

d'interrogation pour indiquer la supervision de l'appareil
• Lorsque le contrôleur est en mode de diagnostic, le test à l'aimant

envoie une impulsion à la DEL pour indiquer l'adresse de l'appareil et
peut être réglé pour faire clignoter brièvement les DEL du stroboscope
et retentir l’avertisseur sonore

Caractéristiques mécaniques
• Boîtier thermoplastique robuste, résistant aux chocs et ignifuge, rouge

ou blanc
• Diverses options de couvercles sont disponibles - rouge avec des

lettres blanches et blanc avec des lettres rouges
• Disponible avec la mention FIRE en anglais
• Les couvercles peuvent être facilement retirés sans perturber le boîtier

connecté et en évitant les problèmes
• Bornes de câblage entrée/sortie pour câbles de 18 AWG à 12 AWG
• Montage boîte électrique US 1 prise
• Plaque d'adaptation de montage en option pour s'adapter aux boîtes

électriques européennes

Illustration 1 : Les A/V adressables TrueAlert ES
série A59AV sont disponibles en rouge avec des

lettres blanches et en blanc avec des lettres rouges.

Appareil de notification sonore (avertisseur sonore)
• Un son de sortie riche en harmonie pour un fonctionnement codé ou

stable
• Les avertisseurs sonores fonctionnent en mode temporel 3, en

temps de marche, en continu ou en code temporel 4, commandés
séparément des appareils visibles sur le même circuit à deux fils

• Fréquence de marche rapide - 20, 60 ou 120 BPM
• Sortie « haute » ou « basse » (différence d'environ 5 dBA) sélectionnable

sur l'appareil ou à partir du contrôleur avec FACP sélectionné sur
l'appareil

Description

TrueAlert ES série 59 avec DEL
Les appareils A/V adressables sont des dispositifs de notification
audible/visible adressés individuellement qui sont alimentés, supervisés
et commandés par un panneau de commande d’alarme incendie
Autocall offrant des circuits de signalisation (SLC) IDNAC (Référence de
compatibilité des commandes SLC IDNAC).

Référence d’application du stroboscope
La sélection correcte d’un avertisseur visuel dépend du taux
d’occupation, de l’emplacement, des codes locaux et de l’application
des codes pertinents tels que le National Fire Alarm Code (NFPA 72),
la norme ANSI A117.1; le code des bâtiments du modèle approprié tel
que : BOCA, ICBO ou SBCCI; et les directives de l’ADA (Americans with
Disabilities Act) pertinentes pour l’application.

Homologué UL, ULC; approuvé FM*

Appareils de notification adressables TrueAlert LED
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Avantage de fonctionnement TrueAlert ES

Intégrité accrue du circuit
Les appareils adressables à DEL TrueAlert ES A/V sur les SLC IDNAC fournissent une notification visible à l'aide d'un seul circuit à deux fils qui confirme
également la connexion au circuit électronique de chaque appareil de notification. Cela permet une supervision qui s'étend au-delà des connexions de
câblage de l'appareil.

Réduction de l'utilisation de courant sur les SLC IDNAC
Une source constante de tension de 29 V.c.c. est maintenue, même lors de la mise en veille. Ceci permet aux stroboscopes de fonctionner à une
tension plus élevée avec un courant plus faible, puis d’assurer un appel de courant constant et une marge de chute de tension sous l’alimentation
primaire et l’alimentation de secours secondaire de la batterie. Les aspects pratiques comprennent des distances de câblage de 2 à 3 fois supérieures
aux appareils de notification conventionnels, du soutien pour un plus grand nombre d’appareils par SLC IDNAC et un câblage de plus petit calibre, ou
une combinaison de ces avantages.

Temps d'installation et de test réduit
Le temps et les dépenses d'installation pour la mise à niveau ou la nouvelle construction sont considérablement réduits grâce à des commandes
distinctes sur le même SLC à deux fils. Lorsque le filage en Classe B est utilisé, il peut être en “T”, ce qui permet encore plus d’économie sur la distance,
le filage, le conduit (dimension et utilisation) et sur l’efficacité d’installation en général. L'utilisation des fonctions d'auto-test et de test magnétique
améliore l'efficacité de l'installation. Les rapports des dispositifs TrueAlert sont également pratiques pour identifier les informations de chaque
dispositif connecté.

Diagnostic des dispositifs TrueAlert ES

Test magnétique
Le test à l'aimant permet de tester des appareils individuels lorsque les SLC IDNAC sont en mode diagnostic.

Auto-test
L’auto-test permet aux périphériques sélectionnés de détecter leur propre signal stroboscopique et/ou avertisseur sonore, puis de signaler leur
état au panneau de commande. Le fonctionnement est effectué par des groupes d'appareils VNAC sélectionnés et est activé automatiquement ou
individuellement par l'application d'un aimant. Reportez-vous à la fiche technique du panneau de commande pour plus d'informations sur la fonction
d'auto-test.

Test à l’aimant du dispositif en mode silencieux
Le test à l'aimant de l'appareil en mode silencieux envoie une impulsion séquentielle au voyant DEL de l'appareil en réponse à un aimant appliqué
pour indiquer l'adresse de l'appareil.

Test à l'aimant de l'appareil opérationnel
Le test à l'aimant de l'appareil opérationnel indique l'emplacement de l'appareil en émettant brièvement une impulsion sur le voyant DEL, puis en
faisant clignoter les voyants DEL du stroboscope et en faisant retentir l'avertisseur sonore pour indiquer un fonctionnement correct.

TrueStart Instrument Two (TSIT).
TrueStart Instrument Two (TSIT) peut être utilisé pour tester le câblage SLC IDNAC et les communications IDC, NAC et IDNet de l'appareil TrueAlert ES
avant la connexion au panneau de commande. Contacter votre représentant local Autocall pour obtenir des informations supplémentaires.

Isolateur de câblage adressable TrueAlert
L’isolateur modèle A4905-9929 est disponible pour un montage à distance sur les circuits adressables TrueAlert afin d'isoler le câblage en court-circuit
du câblage en état de fonctionnement.
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Sélection des produits

Appareils sonores/visibles adressables à montage mural TrueAlert ES à DEL
Tableau 1 : Appareil uniquement (sélectionner le couvercle et la plaque de montage séparément)

UGS Couleur Description Candela nominale
A59AV-APPLWR Rouge
A59AV-APPLWW Blanc

Faible

A59AV-APPLWRH Rouge
A59AV-APPLWWH Blanc

Intérieur

Élevée

Tableau 2 : Couvercles séparés (requis pour la commande d'appareils uniquement)

UGS Couleur Lettrage
A59AVC-WRF Rouge
A59AVC-WWF Blanc

FIRE

A59AVC-WRA Rouge
A59AVC-WWA Blanc

ALERT (alerte)

A59AVC-WRS Rouge
A59AVC-WWS Blanc

Logos uniquement

Référence d’installation

Référence de compatibilité des commandes SLC IDNAC

Contrôleurs compatibles
Référence
de la fiche
technique

Sortie du contrôleur Tension de sortie du
SLC IDNAC

Référence de tension
du dispositif

4100ES avec source d’alimentation EPS+ ou EPS AC4100-0100
Répéteur IDNAC 4009 AC4009-0004
4007ES avec avertisseur IDNAC AC4007-0002
4010ES avec ESS (Enhanced System Supply) AC4010-0011

SLC IDNAC 29 V c.c. (régulée)
23 V c.c.
(avec chute de 6 VCC)
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Spécifications

Caractéristiques électriques
Plage de tension de fonctionnement
typique

23 à 29,5 V.c.c., application spéciale

Exigences de supervision 1 charge d'unité (= courant du panneau de contrôle de 0,8 mA)
Charge du SLC IDNAC Maximum de 127 adresses par SLC, 139 charges unitaires

Tableau 3 : Puissance nominale de sortie sonore à 3 m (10 pi) à 23 V c.c. (avec les SLC IDNAC)

Type de sonorité/Réglage Constant/élevé Stable/faible Codé/élevé Codé/faible
Enceinte de réverbération, test UL 464 85,2 dBA 80,4 dBA 81,5 dBA 77,3 dBA
77,3 dBA 91,5 dBA 86,2 dBA 91,2 dBA 85,9 dBA

Tableau 4 : Dispersion de la sortie sonore selon les tests anéchoïques ULC S541

Horizontale -3 dBA à 50° ; -6 dBA à 63°; à gauche et à droite du centre
Verticale -3 dBA à 20° au-dessus, 48° au-dessous; -6 dBA à 65° au-dessus, 60°

au-dessous; par rapport au centre
Réglage des candelas 15 cd 30 cd 75 cd 110 cd 135 cd 185 cd
Courant nominal de 23 V c.c. RMS, avec avertisseur sonore allumé en continu à
réglage élevé

51 mA 63 mA 81 mA 143 mA

Tableau 5 : Pourcentage du taux d’éclairage à température de la pièce

Sur l'axe Vertical, sous l'axe Horizontal, gauche/droite de l'axeAngle
0° 45° 90° 45° 90°

Sortie UL requise 100 % 34 % 12 % 75 % 25 %
Sortie typique 145 % 84 % 21 % 102 % 47 %

Tableau 6 : Caractéristiques générales

Spécifications Détails
Caractéristiques sonores Balayage de 2400 à 3700 Hz, modulé à un taux de 120 Hz
Plage de température 0 à 49 °C (32 à 120 °F)
Plage d’humidité 10 % à 93 %, sans condensation à 40 °C (104 °F)
Connexions Borniers sur plaque de montage pour 18 AWG à 12 AWG (0,82 mm 2 à 3,31 mm 2);

deux fils par borne pour le câblage d'entrée/sortie
UTP, paire torsadée non blindée recommandée
Longueur de câble maximale autorisée avec des connexions « T-Tap » pour câblage
de classe B par SLC = 3 048 m (10 000 pieds)

Caractéristiques du câblage du SLC IDNAC (se reporter aux
directives d'installation du panneau de commande pour en
savoir plus)

Longueur de câble maximale pour tout appareil = 1 219 m (4 000 pieds)
Remarque : Les valeurs codées des tests UL 464 sont typiques de la sortie mesurée avec une impulsion à code temporel ou une impulsion codée
en temps de marche et avec une lecture de l'indicateur de niveau sonore sur un réglage « rapide ». Dans les mêmes conditions d'essai, les relevés de
niveau sonore « crête » de sortie de l'avertisseur sonore codé sont généralement supérieurs de 4 dBA. Les valeurs nominales de sortie de l'avertisseur
sonore anéchoïque sont généralement plus représentatives de la sortie sonore réellement installée.

Remarque : Pour plus de renseignements, consultez les directives d’installation 579-1162AC.
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