
A4090-9117 Isolateur d’alimentation adressable avec contrôle de communications IDNet

*Ce produit a été approuvé par la CSFM (California State Fire Marshal) en vertu de la section 13144.1 du code de la santé et de la sécurité de l'État de la Californie. Consultez les homologations CSFM
7300-2269:0506 et 7300-2269:0567 pour connaître les valeurs admissibles et/ou les conditions relatives au matériel dans le présent document. D'autres homologations peuvent être applicables;
communiquez avec votre fournisseur local de produits pour obtenir les renseignements les plus récents.

Caractéristiques
• Isolateur de puissance bidirectionnel à double port
• Compatibilité avec les modules de commande d'alarme incendie des

séries 4007ES, 4010ES et 4100ES et 4100U(FACU)
• Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre port comme entrée ou sortie.

Les ports sont automatiquement séparés en cas de court-circuit du
câblage d'alimentation ou de faible tension

• Vous pouvez activer l'isolation du FACU pour le diagnostic du système
• Utiliser l'alimentation du système FACU, d'une capacité maximale de

2 A à 32 V c.c.
• Les isolateurs communiquent leur adresse et leur état spécifiques

à l'emplacement et acceptent d'être contrôlés par le biais des
communications IDNet

• S'insère dans un boîtier électrique carrée de 10,16 cm (4 po) pour un
montage pratique là où une protection est nécessaire

• Un voyant DEL visible clignote pour indiquer des communications.
Des couvercles sont disponibles en option et n'entravent pas la
visibilité des DEL

Isolation contre les défauts à la terre
Les diagnostics FACU intégrés peuvent activer l'isolateur de puissance
adressable. Vous pouvez l'utiliser pour localiser les défauts à la terre, le
problème de câblage d'installation le plus courant, et réduire le temps
passé à résoudre les problèmes de câblage.

Câblage électrique de classe B ou de classe A
• L'alimentation est surveillée à partir de l'un ou l'autre des ports
• Vous pouvez connecter deux isolateurs pour produire un

câblage d'alimentation de classe A. Cela permet d'optimiser le
fonctionnement en maintenant la connexion avec les appareils situés
en dehors de la section de câblage isolée

Homologation UL selon la norme 864

Description

Isolation contre les courts-circuits
Dans des conditions normales, A4090-9117 l'isolateur d'alimentation
adressable fournit une continuité entre les ports. En cas de court-
circuit, ou à la demande du FACU, l'isolateur ouvre un commutateur
électronique à deux pôles, isolant les deux conducteurs du circuit
d'alimentation.

Fonctionnement
Les isolateurs sont mis sous tension en mode d'isolation et le FACU
leur demande de se connecter. Si le câblage de sortie est acceptable, le
sectionneur se connecte au reste du circuit. Si le câblage de sortie est
court-circuité, le sectionneur reste isolé.

Suivi du statut
L'isolateur signale au FACU qu'il est en mode d'isolation et que l'étendue
du câblage court-circuité est disponible au FACU en identifiant les
adresses des dispositifs non communicants. Les isolateurs sont
attribués séquentiellement à des adresses de faible numéro afin
d'accélérer la mise sous tension du circuit de ligne de signalisation (SLC).
Se reporter aux instructions d'installation 574-873AC pour plus de
renseignements.

Défauts à la terre
Lors de l'installation du système, des défauts de mise à la terre se
produisent fréquemment et une déconnexion étendue du câblage
est souvent nécessaire pour les trouver. Avec l'isolateur de puissance
adressable, vous pouvez rapidement localiser les défauts de terre sur le

câblage d'alimentation du système d'alarme incendie afin d'accélérer la
réparation.

Illustration 1 :  A4090-9117 Isolateur d’alimentation
adressable avec contrôle de communications IDNet

Homologué UL, ULC et CSFM,
approuvé FM*

Périphériques adressables

                                                                                                                                                                                                AC4090-0006       Rév. 10       08/2023

Datasheet



Sélection des produits
Tableau 1 : Sélection des produits

SKU Description
A4090-9117 Isolateur d’alimentation adressable
A4090-9801 Pour boîte semi-encastrée
A4090-9802 Pour une boîte installée en surface

Plaque de finition en option avec affichage pour DEL, avec vis
de montage; acier galvanisé

Spécifications
Tableau 2 : Caractéristiques électriques

Spécification Caractéristiques nominales
Courants nominaux 2 A maximum à 32 V c.c.
Puissance d'entrée 10 mA maximum à 24 V c.c., alimentation
Communications Communications IDNet, 1 adresse, une unité de charge

Connexions de câblage
Bornes à vis pour câbles d’entrée et de sortie, de 18 à 14 AWG (0,82 mm2 à 2,08 mm2),

deux fils/terminal; jusqu'à 12 AWG (3,31 mm2), un fil/terminal

Tableau 3 : Référence de câblage

Spécification Caractéristiques nominales
Se référer à chaque appareil pour les distances de câblage

Câblage d'alimentation
Compatibilité avec A2081-9028 les protecteurs de circuit
Jusqu'à 762 m (2 500 pi) du panneau de commande d’alarme incendie
Jusqu’à 3 048 m (10 000 pi) de distance de câblage totale (incluant les adaptateurs en T)Référence de câblage des

communications IDNet
Compatible avec les protecteurs contre les A2081-9044 surtensions

Tableau 4 : Mécanique

Spécification Caractéristiques nominales
Dimensions 105 mm x 105 mm x 35 mm (4-1/8 po H x 4-1/8 po L x 1-3/8 po P)
Température 0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F), utilisation à l’intérieur uniquement
Plage d’humidité 10 à 90 % HR, sans condensation à 32 °C (90 °F)
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Exemple 1 d'isolateur de puissance multi-étages
Isolation des courts-circuits. Illustration 2 montre un exemple de plusieurs étages avec des communications IDNet de classe B et un câblage
électrique conventionnel de classe B. Le câblage de chaque étage commence par un isolateur. Si n’importe quel câblage d’étage au-delà du
sectionneur expérimente un court-circuit, chaque étage est séparé individuellement du suivant, ce qui évite que le court-circuit ne mette hors service
l'ensemble du câblage.
Isolation contre les défauts à la terre. En cas de défaut de câblage à la terre, vous pouvez utiliser les diagnostics FACU pour isoler individuellement
le câblage d'alimentation de chaque étage. Cela permet de déconnecter la section de câblage isolée afin de réduire la zone de recherche et de
diminuer le temps nécessaire pour localiser et corriger le défaut de mise à la terre.

Illustration 2 : Exemple 1 d'isolateur de puissance multi-étages

Tableau 5 : Figure clé

Icône Produit
A4090-9117 Isolateur IDNet d’alimentation adressable.

Capteur TrueAlarm avec base de relais.

A4090-9116 Isolateur adressable IDNet ou A4090-9122 Isolateur2 IDNet. Les isolateurs IDNet sont illustrés à titre de
référence standard, mais ne sont pas obligatoires.

Remarque :

1. Il s’agit d’un dessin unifilaire montrant uniquement le câblage des communications et d’alimentation IDNet.
2. L’utilisation de l’A4090-9117 Alimentation adressable IDNet nécessite une connexion à un canal de communication 4100ES, 4010ES, ou 4007ES.
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Exemple 2 d'isolateur de puissance multi-étages
Câblage classe A. Illustration 3 est une modification de Exemple 1 d'isolateur de puissance multi-étages. Chaque boucle de câblage d'étage se
connecte à l'étage suivant dans une connexion de classe A. À partir du dernier appareil, le câblage retourne à la FACU et forme un chemin secondaire
que la FACU surveille. Le câblage d'alimentation de classe A est disponible à partir d'un FACU 4100ES, 4010ES, ou 4007ES FACU programmé pour cette
application à l'aide de deux A4090-9117 isolateurs de puissance montés à proximité du FACU.
Assistance au diagnostic. Pour localiser facilement les défauts de câblage à la terre, pour un câblage de classe A, placez les isolateurs comme
premier et dernier dispositif de la boucle, voir Illustration 3.

Illustration 3 : Exemple 2 d'isolateur de puissance multi-étages

Tableau 6 : Figure clé

Icône Produit
A4090-9117 Isolateur IDNet d’alimentation adressable.

Capteur TrueAlarm avec base de relais.

A4090-9116 Isolateur adressable IDNet ou A4090-9122 Isolateur IDNet2. Les isolateurs IDNet sont illustrés à titre de
référence standard, mais ne sont pas obligatoires.

Remarque :

1. Illustration 3 est un dessin d'une ligne qui ne montre que le câblage d'alimentation et les communications IDNet. L'alimentation de classe A
nécessite l'utilisation de deux A4090-9117 isolateurs de puissance situés à proximité du FACU, l'opération de classe A étant réalisée par le
contrôle des isolateurs par le FACU.

2. L’utilisation de l’A4090-9117 Alimentation adressable IDNet nécessite une connexion à un canal de communication IDNet 4100ES, 4010ES, ou
4007ES.

3. Les isolateurs IDNet sont illustrés à titre de référence standard, mais ne sont pas obligatoires. Pour les SLC IDNet de classe A, placer les isolateurs
comme premier et dernier dispositif sur le SLC pour faciliter l'entretien.
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Renseignements sur l’installation
Illustration 4 : Référence de montage, couvercle sans lettrage double

Remarque : L’ A4090-9117 isolateur d’alimentation adressables est illustrée dans Illustration 4.

Illustration 5 : Plaques de finition en option pour DEL visible

Remarque : Les A4090-9801 plaques de garniture sont également illustrées à la Illustration 5 pour les boîtes semi-encastrées et la plaque de
garniture A4090-9802 pour les boîtes installées en surface.
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© 2023 Johnson Controls. Tous droits réservés. Toutes les spécifications et tous les autres renseignements présentés étaient à jour à compter de la date de révision
du document et sont sujets à modification sans préavis. Des homologations supplémentaires pourraient être applicables; contactez votre fournisseur local de produits
Autocall pour obtenir le statut le plus récent. Les homologations et les certifications visées par Tyco Fire & Security GmbH, et les noms de produit mentionnés dans le
présent document sont des marques ou des marques déposées. Leur utilisation non autorisée est strictement interdite. Les codes NFPA 72 et National Fire Alarm Code des
marques déposées de la National Fire Protection Association (NFPA).
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