Fiche technique

(“AUTOCALL Appareil de notification a candela multiple TrueAlert

Homologué UL, ULC et CSFM,
approuve FM*

Appareils de notification visible avec flash synchronisé; non adressables, compatibles avec

le fonctionnement SmartSync

Caractéristiques

Illustration 1 : Stroboscopes a montage mural

FIRE
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Illustration 2 : Stroboscopes a montage au plafond

Appareils de notification 24 V c.c. visibles uniquement (V/0) avec

stroboscope au xénon a sortie élevée, disponibles pour montage

mural ou au plafond :

+ Lintensité peut étre réglée sur 15, 30, 75 ou 110 candela avec un
cavalier de sélection visible fixé derriere le boitier du stroboscope

- Le fonctionnement est compatible avec les exigences ADA (voir
Référence d'installation, montage mural en surface ou semi-encastré)

- L'entrée polarisée permet une connexion a un circuit d'appareil de
notification supervisé (NAC) a polarité inversée compatible

+ Conception de circuit régulé qui assure une sortie de clignotement
constante et offre un appel de courant constant

- Les boltiers thermoplastiques robustes, résistants aux chocs et
ignifuges sont disponibles en rouge ou blanc avec objectif transparent

* Homologué UL 1971 et ULC S526

- Homologué NEMA 1. Consultez Sélection des produits pour de plus
amples détails.

Les stroboscopes fournissent un flash synchronisé pour une
utilisation avec:

+ Panneaux de commande d'alarme incendie Autocall avec NAC
sélectionnés pour fournir une synchronisation du stroboscope ou une
commande SmartSync a deux fils

+ Appareils d'extension NAC IDNet 4009

+ Modules de synchronisation stroboscopique distincts disponibles pour
un fonctionnement classe B ou classe A.

- Modules de commande SmartSync distincts (SCM) qui fournissent
une sortie de classe B ou de classe A a partir des entrées NAC
conventionnelles

Les boitiers de stroboscope offrent un montage mural semi-
encastré ou en surface flexible, facile et pratique :
- L'arriere du boitier ne se trouve pas dans la boite

- Les stroboscopes a montage mural se montent facilement sur un
boitier de sortie carré de 4 po ou sur un boitier a une ou deux prises

+ Les stroboscopes a montage au plafond sont montés sur des boitiers a
une prise
Caractéristiques des stroboscopes a montage mural :

- Les bornes de cablage sont accessibles depuis I'avant du boiftier, ce qui
facilite I'installation, I'inspection et les tests
+ Des couvercles sont offerts séparément pour convertir la couleur du

logement

Adaptateurs et grilles de protection en option :

+ Des adaptateurs pour stroboscopes a montage mural sont disponibles
pour couvrir les boitiers montés en surface et pour s'adapter aux
boitiers 2975-9145

- Les grilles de protection rouges homologuées UL sont disponibles
pour le montage mural ou au plafond

Description

Les stroboscopes synchronisés TrueAlert a candela multiple
permettent une installation pratique sur les boites électriques standard.
La conception du boitier le rend a la fois résistant aux coups et

au vandalisme, et propose une pratique sélection de l'intensité du
stroboscope. Puisque lintensité de la sortie de chaque modele peut étre
sélectionnée, le stock a maintenir sur le site peut étre au minimum et les
modifications pendant la construction peuvent étre facilement traitées.
Les boitiers des stroboscopes a montage mural sont un ensemble
monobloc (y compris la lentille) qui se monte sur un boitier électrique
standard carré de 4 pouces simple ou double. Le couvercle peut étre
rapidement enlevé (un outil est requis) et des couvercles sont offerts
séparément pour changer la couleur.

Les stroboscopes montés au plafond s'installent a l'aide de boitiers
électriques simples standard. Le choix de la couleur est déterminé par le
numéro de modele.

Sélection de l'intensité du stroboscope

Pendant l'installation, une prise de sélection a larriere du logement
indique lintensité de stroboscope souhaitée. Un drapeau a lettres
noires fixé sur un arriere-plan jaune tres visible permet de sélectionner
lintensité a afficher sur le c6té de l'objectif du stroboscope.

Référence d’application du stroboscope

La sélection correcte d'un avertisseur visuel dépend du taux
doccupation, de l'emplacement, des codes locaux et de I'application
des codes pertinents tels que le National Fire Alarm Code (NFPA 72),
la norme ANSI A117.1; le code des batiments du modéle approprié tel
que : BOCA, ICBO ou SBCCI; et les directives de 'ADA (Americans with
Disabilities Act) pertinentes pour l'application.

Stroboscopes synchronisés

Plusieurs stroboscopes. Lorsque plusieurs stroboscopes et leurs
réflexions peuvent étre vus d'un emplacement, la synchronisation des
clignotements peut réduire le risque d'une réaction photosensible,
ainsi que le désagrément et les distractions possibles causés par le
clignotement aléatoire. Ces stroboscopes a candela multiples sont
synchronisés sur un circuit a deux fils lorsgu'ils sont connectés a des
NAC compatibles, a des modules flash synchronisés compatibles ou a
des modules de commande SmartSync.

Commande SmartSync a deux fils

Certaines applications exigent que les appareils de notification sonore
puissent étre neutralisées avant la réinitialisation de la condition
d'alarme (activé jusqua la mise en sourdine) tandis que les appareils
de notification visibles restent activés jusqu'a la réinitialisation de

la condition d'alarme (activé jusqua la réinitialisation). Le mode de
fonctionnement SmartSync fournit cette fonction en utilisant un seul
circuit (fonctionnement a deux fils).

Sources de commande SmartSync
La commande SmartSync a deux fils est disponible de :

Ce produit a été approuvé par la CSFM (California State Fire Marshal) en vertu de la section 13144.1 du code de la santé et de la sécurité de I'Etat de la Californie. Voir les listes CSFM 7125-2269:0524,
7125-2269:0525 et 7125-2269:0527 pour connaitre les valeurs admissibles et/ou les conditions relatives aux matériaux présentés dans ce document. D'autres homologations peuvent étre applicables;
communiquez avec votre fournisseur local de produits pour obtenir les renseignements les plus récents.
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Appareils de notification visible avec flash synchronisé; non adressables, compatibles avec le fonctionnement SmartSync

Panneaux de commande d'alarme incendie 4007ES hybride, 4010ES,
47100ES (reportez-vous aux fiches techniques de chaque produit pour
plus d'informations)

4009 Répéteurs NAC IDNet (reportez-vous a la fiche technique
AC4009-0002)

Module de commande SmartSync (SCM) modele A4905-9938 (reportez-
vous a la fiche technique AC4905-0003)

Les appareils de notification compatibles SmartSync
supplémentaires comprennent des avertisseurs sonores distincts et
des appareils de notification combinés avertisseur sonore/stroboscope.
Reportez-vous aux instructions d'installation 579-548AC pour plus de
renseignements.
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Appareils de notification visible avec flash synchronisé; non adressables, compatibles avec le fonctionnement SmartSync

Sélection des produits

Tableau 1: Appareils de notification visibles a candela multiples (stroboscopes)

UGS Montage (I Lettrage Description
logement

A4906-9101* Mur Rouge FIRE (blanc)

A4906-9103 * Blanc FIRE (rouge)

A4906-9102 * Rouge FIRE (blanc) Strob 3 candela multiples; intensité sélectionnable : 15, 30, 75

AI906-9104 * Blanc FIRE (rouge) troboscope a candela multiples; |vnt,en5|te sélectionnable : 15, 30,
ou 110 cd; clignotement synchronisé; compatible avec la commande

A4906-9114 * Rouge ALERT (blanc) N )

Plafond SmartSync a deux fils

A4906-9115 * Blanc ALERT (rouge)

A4906-9116 * Rouge Sans lettrage (blanc)

A4906-9117 * Blanc Sans lettrage (rouge)

* Homologué NEMA 1 lorsqu'il est utilisé avec la plaque d'adaptation 4095-9931 et le boitier arriere 2975-9145.

Tableau 2 : Adaptateurs stroboscopiques a montage mural
UGS Description Dimensions
A4905-9937 Rouge , . e . 136 mmHx 133 mm L x 41 mm P (5 3/8 po
Jupe d'adaptation pour montage en surface; a utiliser pour couvrir les %5 1/4 po x 1 5/8 po), profondeur totale avec
A4905-9940  Blanc boitiers montés en surface de 38 mm (1 1/2 po) de profondeur P po). p

stroboscope = 111 mm (4 3/8 po)

A4905-9931 **

Plague d'adaptation rouge pour montage sur le boitier Autocall 2975-9145
(généralement pour la mise a niveau, montage vertical ou horizontal possible)

211 mm x 146 mm x 1,5 mm d'épaisseur (8 5/16
po x 5 3/4 po x 0,060 po)

2975-9145 **

Boitier de montage rouge, nécessite une plaque d'adaptation A4905-9931

200 mm x 130 mm x 70 mm P (7 7/8 po x 5 1/8
po X 2 3/4 po)

** Homologué NEMA 1.

Tableau 3 : Adaptateur stroboscopique a montage au plafond

UGS Description Dimensions

Plaque d'adaptation pour montage en surface; galvanisée; requise pour le
4905-9910 montage sur boite en tole; non requise lors de l'utilisation de la grille de protection l%AOrg(;n 2)79 mm x 1,5 mm P (4 7/8 po x 3 1/8 po

4905-9926 o0 P

Tableau 4 : Modules de synchronisation (se reporter a la fiche technique AC4905-0003 pour en savoir plus)
UGS Description Dimensions
A4905-9914  |Classe B Module flash synchronisé; encapsulé dans de I'époxy avec des fils 18
AWG (0.82 2 dentrée/sorti NAC 2 A né ite 5 35 mmx 62 mm x 20 mm (1 3/8 po x 2 7/16 po x
A4905-9927  |Classe A (O, : mm ) entrée/sortie, congus pour , Nécessite 13/16 po)
mA pour l'alimentation

Module de commande SmartSync avec sortie de classe B ou de classe A; se monte|102 mm x 105 mm x 32 mm P (4 po x 4 1/8 po x 1
A4905-9938 - .

dans un boitier carré de 102 mm (4 po) 1/4 po)

Tableau 5 : Couvercles et grilles de protection de remplacement
UGS Description Dimensions
A4905-9992  |Couvercle rouge avec lettrage « FIRE » blanc Pour les stroboscopes a 130 mmHXx 127 mm Lx38 mm P (5 1/8 pox5
A4905-9993 | Couvercle blanc avec lettrage « FIRE » rouge montage mural pox 11/2 po)
154mmHXx154mmLx79 mmP (6 1/16 pox6
4 _ *
9059961 Montage au mur Grille de protection rouge avec plaque de montage, compatible|1/16 po x 3 1/8 po)

Montage au avec les boitiers semi-encastrés ou a montage en surface 156 mmx 111 mmx 73 mm P (6 1/8 po x 4 3/8
4905-9926*

plafond po x 2 7/8 po)

* Homologué UL par Space Age Electronics Inc.
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Spécifications de stroboscope

Tableau 6 : Montage mural ou au plafond, spécifications communes

Spécification Service nominal

Plage de tension 24V c.c. régulée; voir la remarque 1 ci-dessous

Vitesse de flash 1Hz

Chargement NAC synchronisé Jusqu'a 35 stroboscopes synchronisés maximum par NAC

Plage de température 323122 °F(0a50°Q)

Plage d'humidité 10 % a 93 %, sans condensation a 100 °F (38 °C)

Connexions Borme:rs pour 18 AWG 3 12 AWG (0,82 mm 3 3,31 mm ?); deux fils par borne pour le cablage

d'entrée/sortie

Dimensions du logement (avec objectif)  [130 mm Hx 127 mm L x 70 mm P (5 1/8 po x 5 po x 2 3/4 po)
Courant nominal maximum RMS par 15 cd 30 cd 75cd 110 cd

m::\;?ge ;egljjgeesgsusst)roboscope (Voir la remarque 60 mA 94 mA 186 mA 250 mA
Courant RMS de référencea [18Vcc. |53 mA 84 mA 165 mA 224 mA
dautres tensions 24Vcce.  4A0mA 63 mA 124 mA 168 mA
Dimensions du logement (avec objectif) 121 mm Ix 75 mm Hx 67 mm P (4 3/4polx25/16 poLx25/8poP)
Courant nominal maximum RMS par 15cd 30 cd 75 cd 110 cd

Montage |réglage de stroboscope (Voir la remarque

au plafgond chifdgessous) pe Y€ 175 ma 125 mA 233 mA 316 mA
Courant RMS de référencea [18Vcc. |67 mA 111 mA 207 mA 281 mA
dautres tensions 24Vce. |50 mA 83 mA 155 mA 271 mA

Remarque :

1. *24V c.c régulé indique une tension de 16 a 33 V c.c. selon la norme UL 1971, Signaling Devices for the Hearing Impaired (appareils de
signalisation pour les malentendants). Cette plage de tension représenta la plage de fonctionnement absolue. Un fonctionnement a l'extérieur de
cette plage peut endommager définitivement le stroboscope. Veuillez noter gu'une tension de 16 V c.c. représente le minimum permis au dernier
appareil du NAC dans les pires conditions d'utilisation.

2. Le courant RMS maximum est indiqué sur la plaque signalétique de I'appareil. Le stroboscope est con¢u pour produire des Watt constants et
le courant RMS maximum se produit a la tension de fonctionnement la plus basse permise. (RMS veut dire moyenne quadratique et signifie la
valeur réelle de la variation de la forme donde du courant).

Référence d'installation, montage mural en surface ou semi-encastré
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deux prises ou les boites / nl > . L IMPORTANT! REFERENCE DE HAUTEUR
camées de 102 mm (4 o), : [ 3 D'INSTALLATION DU SUPPORT MURAL
de 38 mm (1 112 po) de ,
Erd?ugw fournies par Le fond de Fobjectit
'a | est égal ou
1)1 Iégérement Contour de la
| au-dessus du fond boite électrigue
Trou d'accés au cblage [ A — des bn;::
Bornes de cablage \@:rv/ T )
Trous de montage - La norme NFPA 72 exi
- - . Hge 03m (80
i \ 4 po carre (4) que l'ensemble de % m::rE"“pOJ
Trmeiers Prise simple (2) Fobjectif ne soit pas 4
4 plus de 96 po au-dessus
du plancher fini

Boitier transparent et
( akject
Prise de sélection de
\ _____J [intensité, accessible v
—— seulement de ['arridre du \ =
= o = boitier, le réglage &'usine
— E’ H Q ["_:JJ P est 15 cd
— R
Couvercle amovible Fente d'apercu de
(outil requis) Fintensité du stroboscope
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Référence d'installation au plafond du stroboscope

Boitier pratique, 38 mm (1 1/2 po) de profondeur (RACO
Boite a une prise (Wiremold 650 ou équivalent) ou boite prise simple, 64 mm (2 1/2 po)

V57448) 57 mm (2 1/4 po) de de profondeur (RACO 519 ou équivalent), autres

profondeur, autres fournisseurs fournisseurs

Peut également étre fixé a des boitiers montés

sur une barre en T de plafond suspendu avec

des agrafes (ERICO 512 ou équivalent)

Q O Q Plague d'adaptation, nécessaire pour

montage en surface avec boitier pratique,
= = sauf si la grille de protection est utilisée

Stroboscope a montage au plafond

Grille de protection en option avec
plaque de montage

—_— | Fente d'apercu de lntensité du |
| / stroboscope

Prise de sélection de l'intensité,
accessible seulement de l'arriére
du boitier de I'objectif, le réglage
d'usine est 15 cd :

(Ol

Remarque :

1. Lafigure montre la plaque d'adaptation 4905-9910.
2. ** Protege-fils 4905-9926 illustré
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Référence d'installation montage mural; plaque d'adaptation, grille de protection et jupe d'adaptation

[ Référence de montage en surface ave: jupe
- Buitier \\ " adaptation en option et rille de protection

¥ &n option
| ] e / . Condut & montage en suface et

kaitier illustrés Atitre de référence

Boitier caré de
— 102 mm @ pa), ———d i
I T ! Emmtzpode | [ TS
profondewr

Protecteur de fil |

E_‘d~“—-_u_ :EIJ: I o ‘r’ S aptionnel JL |
P I :

_ _// Sh'UtIJSCDFIE % - e

'\_.

.-" (- F .-_-’
W —"~.=' — H R [_:'_,,.-—""" ‘ )1
""--. S iy - K #fr J
'} Flacie of adaptation Jupe dfadaptation en option, montage en
o I~ Protecteur defil optionnel surface, 1142 po de profonder - Rouge; Blanc
/4 (lustré ici pour référence seulement, peut étre utilisé pour (iles ahignles défong dles sort fournies sur
M anue ofadaptation ofautres options e mortage) tous les chtés)

lllustration 3 : Référence d'installation montage mural; plaque d'adaptation, grille de protection et jupe d'adaptation

Remarque :

lllustration 3illlustre :

- A4905-9931 Plaque d'adaptation

-+ 2975-9145 Boitier

+ 4905-9961 Grille de protection en option

- Jupe d'adaptation pour montage en surface en option :

- Rouge : A4905-9937
- Blanc : A4905-9940
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© 2021 Johnson Controls. Tous droits réservés Toutes les spécifications et autres informations présentées étaient valides a la date de révision du document et sont sujettes
a modification sans préavis. D'autres homologations peuvent étre applicables; contacter votre fournisseur local de produits Autocall® pour les renseignements les plus
récents. Les homologations et les certifications visées par Tyco Fire & Security GmbH, et les noms de produit mentionnés dans le présent document sont des marques ou
des marques déposées. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Les codes NFPA 72 et National Fire Alarm Code des marques déposées de la National Fire
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