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Datasheet
Dispositivos Direccionables IDNet

Tabla de Compatibilidad de Comunicaciones de los Dispositivos

Tabla de compatibilidad de comunicaciones de los dispositivos

Tabla 1: Dispositivos compatibles con comunicaciones de IDNet 4007ES, 4010ES, y 4100ES

N.° de ref. Descripcion N.° de ref. Descripcion
A4090-9101 ZAM IDC clase B A4098-9789, A4098-9775 Base para sensor ¢/LED/salida de
relé
A4090-9106 ZAM IDC clase A A4098-9791 Base para sensor de cuatro cables ¢/
relé superv.
A4098-9750 Carcasa de sensor en ducto sin relé |A4098-9792, A4098-9776 Base para sensor estandar
A4098-9751 Carcasa de sensor en ducto con relé |A4098-9794 Base sonora
A4098-9755 Carcasa de sensor en ducto sin relé [4099-9001, A4099-9004 Estacion direccionable, estandar
A4098-9756 Carcasa de sensor en ducto con relé 4099-9002, A4099-9005 Estacion direccionable, rompe
vidrios
A4098-9780 Base para sensor de dos cables ¢/ |4099-9003, A4099-9006 Estacion direccionable, empuje
relé supervisado
4098-XAD-100, Las carcasas para sensor de 4099-9020, A4099-9021 Estacion direccionable de accion
4098-XAD-100-110, aspiracion de aire; -100y -110 simple NO-GRIP
4098-XAD-100-200, poseen una entrada simple; -200 y
-210 poseen entrada doble
4098-XAD-100-210
Tabla 2: Dispositivos con consideraciones especiales
N.° de ref. Descripcién Compatibilidad
A4090-9001 IAM supervisados; A4090-9051 esté encapsuladoy sin |Los IDNet 4007ES, 4010ES, y 4100ES proporcionan
A4090-9051 LED detecciéon T
A009-9401 Controlador direccionable TrueAlert 4010ES y 4100ES usan RUI
Base de receptor acustico de dos parasensor  |4007ES, 4010ES y 4100ES IDNet; dos direcciones
A4098-9795 . . . , 2
direcciones A4098-9754  |consecutivas, no proporciona operacion TrueSense;
A4098-9796 Base estandar de dos direcciones consulte a continuacién para conocer las
A4098-9754 Sensor multiple foto/térmico para las bases anteriores  aplicaciones de direccion tnica de A4098-9754
4007ES, 4010ES y 4100ES IDNet; usa solo una
direccion; use con bases para sensor: A4098-9770,
, Sensor multiple foto/térmico, una direccion por A4098-9771, A4098-9780, A4098-9789,
A4098-9754 operacién para foto, temperatura y TrueSense A4098-9791, A4098-9792, A4098-9793,
A4098-9775, A4098-9776, A4098-9777,
A4098-9794, 4098-9797 y 4098-9798
A4098-9734 " Sensor térmico de alta temperatura 4007ES, 4010ES y 4100ES
A4098-9019 ', i
Detector de haz direccionable 4007ES, 4010ES y 4100ES
A4098-9020 '
4099-9012, - R .
A4099-9015 Estacion de descarga direccionable, Empuje Use solo con paneles de descarga IDNet
A4090-9116 2 Aislador de comunicaciones IDNet IDNet 4007ES, 4010ES,y 4100ES
~ IDNet 4007ES, 4010ES,y 4100ES requiere una
1,3
A4090-9007 AM de sefial IDNet direccion pero consume dos unidades de carga
3 .
A190-9050 Firmware revision 2.01 4-20 mA AMZ IDNet 4007ES, 4010ES y 4100ES, IDNet requiere
A190-9051 2 dos unidades de carga
A4090-9008 IAM relé de doble contacto IDNet 4007ES, 4010ES y 4100ES
A4090-9010 IAM relé de 8 A Operacion IDNet 4007ES, 4010ES, y 4100ES
VLC-600 TrueAlarm LaserCOMPACT IDNet 4007ES, 4010ES y 4100ES
Tabla 3: Dispositivos compatibles solo con comunicaciones de IDNet 4007ES, 4010ES, 4100ES (salvo que se indique otra cosa)
N.°deref. |Descripcién N.° de ref. Descripcién
A009-9201 A4090-9002 IAM relé
. 4009 Expansor de NAC de IDNet (4009 A) A4098-9793 y 5 <lad
- ase aisladora
A009:9301 A4098-9777 *
A4090-9105“  Clase B : ) o Periférico de descarga de agentes extintores (SRP) sin
Transmisor de fibra ¢ptica de IDNet - ! :
A4090-9707  |Clase A P A4030-5005 caja (usa A2975-9227)

* Este producto cuenta con la aprobacién de California State Fire Marshal (CSFM) en conformidad con la Seccién 13144.1 del Cédigo de salud y seguridad de California. Consulte las homologaciones
CSFM 3240-2269:0526, 3240-2269:0539, 7150-2269:0515, 7150-0026:0224, 7165-0026:0251, 7165-2269:0514, 7165-2269:0542, 7260-2269:0572, 7270-2269:0512, 7272-2269:0509, 7272-2269:0537,
7300-2269:0508, 7300-2269:0538, 7300-2269:0560, 7300-2269:0503, 7300-2269:0506, 7300-2269:0507, 7300-2269:0505, 7300-2269:0555, 7300-2269:0552, 7300-2269:0553, 7300-0026:0324,
7300-0026:0330, 7300-0026:0223 y 7300-0026:0182 respecto a los valores permitidos o las condiciones relativas al material presentado en este documento. Es posible que se apliquen
homologaciones adicionales; comuniquese con su proveedor local de productos Autocall para obtener el estado mas reciente.
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Tabla de Compatibilidad de Comunicaciones de los Dispositivos

Tabla 3: Dispositivos compatibles solo con comunicaciones de IDNet 4007ES, 4010ES, 4100ES (salvo que se indique otra cosa)

N.°deref. |Descripcién N.° de ref. Descripcion
A009-9809 Repetidor IDNet A4090-9006 SRP con caja
4907-9001 Panel de mensajes LED

Tabla 4: Dispositivos compatibles solo con comunicaciones de IDNet 4007ES, 4010ES, y 4100ES (salvo que se indique otra cosa)
N.° de ref. Descripcién N.° de ref. Descripcién
A4090-9117 Aislador de alimentacion direccionable | A4090-9120 Maodulo de 6 puntos, 4 entradas T-Sense, 2 relés
710909118 " IAM relé con entrada T-Sense A4090-97121 ZAOI\(/I);iEeSmomtoreo de seguridad, dos unidades de carga; No con
A4090-9119 IAM relé con entrada no supervisada A100-1274" Micréfono Mux. Médulo (IAM interno); solo 4100ES
A4098-9770 ', , A4098-9771 ", -
) Bases estandar para sensor de CO ) Bases con receptor acUstico para sensor de CO

4098-9797 4098-9798
A4098-9772",  |Base para sensor de CO con receptor
A4098-9773 acustico de 520Hz

1. Elfuncionamiento depende de la revisién del software, consulte
para conocer los detalles de compatibilidad de la revision del
software para estos productos.

2. Los aisladores IDNet y bases aisladoras no son compatibles
con el aislador cuadruple de montaje en panel A100-3103. El
funcionamiento es compatible con otros médulos del panel que
proporcionan SLC IDNet, IDNet+, IDNet 1+, IDNet 2 o IDNet 2+2.

3. Paralas comunicaciones IDNet, se asigna una direccién pero el
conteo de direcciones SLC disponibles se reduce en 2 debido a los
actuales requisitos de supervision.

Nota: Consulte las hojas de datos de cada producto para obtener
informacion sobre las homologaciones.

Tabla 5: Dispositivos compatibles con comunicaciones de IDNet 4007ES, y 4010ES; con 4100ES
con médulos IDNet 2 e IDNet 2+2 y con 4100ES con 4100-3106 médulo de expansién IDNet

N.° de ref. Descripcion
A4098-9757 Sensor QuickConnect? (usa base multipropdsito A4098-9788)
4098-9710 Sensor QuickConnect
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Tabla de Compatibilidad de Comunicaciones de los Dispositivos

Compatibilidad de Comunicaciones de Dispositivos con otros Dispositivos en Orden Numérico

Tabla 6: Compatibilidad de comunicaciones*

4007ES, 4010ES y 4100ES IDNet

N.° de ref. Descripcién

(consulte las notas)
2099-9135 Estacion direccionable, empuje de doble accidn, sin logo Autocall
2099-9761 Estacion direccionable, empuje de doble accion
2099-9795 Estacion direccionable, accion simple
2099-9796 Estacion direccionable, de doble accién rompe vidrio
2099-9797 Estacion direccionable, accion simple, LOCAL
2190-9153 Monitor ZAM, Clase A, IDC, montaje en superficie
2190-9154 Monitor ZAM, Clase A, IDC, montaje empotrado
2190-9155 Monitor ZAM, Clase B, IDC, montaje en superficie
2190-9156 Monitor ZAM, Clase B, IDC, montaje empotrado
2190-9157 Detector ZAM de cuatro cables, Clase B IDC, montaje en superficie
2190-9158 Detector ZAM de cuatro cables, Clase B IDC, montaje empotrado —
2190-9159 ZAM de sefial, NAC Clase A, montaje en superficie
2190-9160 ZAM de sefial, NAC Clase A, montaje empotrado
A2190-9161 ZAM de sefial, NAC Clase B, montaje en superficie
2190-9162 ZAM de sefial, NAC Clase B, montaje empotrado
2190-9163 Relé de control ZAM, contactos DPDT, montaje en superficie
2190-9164 Relé de control ZAM, contactos DPDT, montaje empotrado
2190-9169 Aislador alimentado por linea, no direccionable; montaje en superficie
2190-9170 Aislador alimentado por linea, no direccionable; montaje empotrado
2190-9172 Maodulo direccionable individual (IAM), incluye paquete 2190-9172A (mas grande)
2190-9173 Maédulo de E/S de 2 puntos
A009-9201 4009 Expansor de NAC de IDNet (4009A); entrada de 120 VCA Si
A009-9301 4009 Expansor de NAC de IDNet (4009A); entrada de 240 VCA consulte
A009-9401 Controlador direccionable TrueAlert (4009T) use RUI, no con 4007ES
A009-9809 Repetidor IDNet (se monta solo en 4009A o 4009T) St
A4090-9001 IAM supervisado con LED c/T-sense
A4090-9002 IAM relé St
A4090-9005 Periférico de descarga de agentes extintores (SRP) sin caja .
A4090-9006  |SRP con caja 510 40075, consulte

~ o Sf, 2 unidades de carga
A4090-9007 IAM de sefial IDNet; una direccién
consulte
A4090-9008 IAM relé de doble contacto Si, consulte
A4090-9010 IAM relé de 8 A St
A4090-9051 IAM supervisados; encapsulado sin LED c/T-sense
A4090-9101 ZAM IDC clase B
A4090-9105 Transmisor de fibra éptica IDNet Clase B
A4090-9106 ZAM IDC clase A <
A4090-9107 Transmisor de fibra dptica IDNet Clase A
A4090-9116 Aislador de comunicaciones de IDNet; consulte la nota
A4090-9117 Aislador de alimentacion direccionable
A4090-9118 IAM relé con entrada T-Sense Si
A4090-9119 IAM relé con entrada no supervisada
A4090-9120 Maodulo de 6 puntos, 4 entradas T-Sense, 2 relés consulte
A4090-9121 IAM de monitor de seguridad, 2 unidades de carga >
No con 4007ES

4098-9702 Sensor de ductos para 4098-9701 cabeza de sensor de 4 cables
4098-9703 Sensor de ductos para -9701 Cabeza de sensor de 2 cables (2120 CDT)
4098-9704 Sensor en ducto para 4098-9701 cabeza de sensor de 4 cables
4098-9705 Sensor en ducto para -9701 Cabeza de 2 cables (2120 CDT)
4098-9706 Sensor de ductos para 4098-9701 cabeza de 4 cables con base de 4 pulg. B
4098-9707 Sensor de ductos para -9701 Cabeza de 2 cables con base de 4 pulg. (2120 CDT)
4098-9708 Sensor en ducto para 4098-9701 cabeza de 4 cables con base de 4 pulg.
4098-9709 Sensor en ducto para -9701 Cabeza de 2 cables con base de 4 pulg. (2120 CDT)

*Esto incluye los dispositivos antiguos no enumerados en Tabla de compatibilidad de comunicaciones de los dispositivos; para productos
actualmente disponibles, consulte Tabla de compatibilidad de comunicaciones de los dispositivos y las hojas de datos de productos para obtener
informacion adicional
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Tabla de Compatibilidad de Comunicaciones de los Dispositivos

Nota: Los aisladores IDNet y bases aisladoras no son compatibles con el aislador cuadruple de montaje en panel A100-3103.

Tabla 7: Compatibilidad de comunicaciones*

4007ES, 4010ES y 4100ES IDNet (consulte

N.° de ref. Descripcién b e,
A4098-9734 Sensor térmico de alta temperatura o
consulte

A4098-9750 Carcasa de sensor en ducto sin relé
A4098-9751 Carcasa de sensor en ducto con relé <
4098-9752 Carcasa de ducto antiguo para A4098-9714 sin relé (2120 CDT)
4098-9753 Carcasa de ducto antiguo para A4098-9714 con relé
4098-9710 Sensor QuickConnect Si, consulte Tabla de compatibilidad
A4098-9757 Sensor QuickConnect2 (usa base A4098-9788) de comunicaciones de los dispositivos
A4098-9780 Base para sensor de dos cables c/relé superv. Si, consulte
4098-9781 Base para sensor de 6-3/8"
4098-9782 Base para sensor de 6-3/8" con receptor acUstico —
4098-9783 Base para sensor de 6-3/8" ¢/controlador de relé remoto
4098-9784 Base para sensor estandar de 4"
4098-9785 Base para sensor de 4" ¢/conexion Para alarma remota ind. o relé
4098-9786 Sjsée con receptor acustico de 6-3/8" c/conexion. Para alarma remota ind. o
4098-9787 Base para sensor de 4" c/relé remoto superv. y remoto ind. o relé
A4098-9789, , )

Base para sensor; LED remoto o relé no supervisado
A4098-9775
A4098-9791 Base para sensor de cuatro cables; LED remoto o relé; y relé remoto superv. Sf
A4098-9792, 5 nd
ALO9B-9TT6 ase para sensor estandar
A4098-9793, ) ) . .
AL098-9TTT Base aisladora; consulte la nota 4100ES a continuacion
A4098-9794 Base sonora
A4098-9795 Base sonora de dos direcciones para A4098-9754
A4098-9796 Base estandar de dos direcciones para A4098-9754
A4098-9770, ,
4098-9797 Bases estandar para sensor de CO
A4098-9771, 5 et de CO Si
4098-9798 ases con receptor acustico para sensor de consulte
A4098-9772, P
AL098-9773 Base para sensor de CO con receptor acustico de 520Hz
A4098-9019, N .
A4098-9020 Detector de haz direccionable Si, 4007ES, 4010ES y 4100ES
4099-9001, S . .

Estacién direccionable, estandar
A4099-9004
4099-9002, Ectacién direccionabl idri <
A 4099-9005 stacion direccionable, rompe vidrios |
4099-9003, Estacién direccionabl .
A4099-9006 stacion direccionable, empuje
4099-9012, - R . .
AL099-9021 Estacion de descarga direccionable, Empuje Sf, no 4007ES
4099-9020, o P ‘
A4099-9015 Estacion direccionable de accion simple NO-GRIP Si
A100-1274 Maddulo Multiplex de micréfono (IAM interno) Si, solo 4100ES, consulte
A190-9050 Firmware revision 2.01, 4-20 mA AMZ; montaje en superficie 2 unidades de carga
A190-9051 Firmware revision 2.01, 4-20 mA AMZ; montaje empotrado
4907-9001 Panel de mensajes LED S
VLC-600 TrueAlarm LaserCOMPACT; emula 4-20 mA AMZ

*Esto incluye los dispositivos antiguos no enumerados en Tabla de compatibilidad de comunicaciones de los dispositivos; para productos
actualmente disponibles, consulte Tabla de compatibilidad de comunicaciones de los dispositivos y las hojas de datos de productos para obtener
informacion adicional
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Tabla de Compatibilidad de Comunicaciones de los Dispositivos

Nota: Los aisladores IDNet y bases aisladoras no son compatibles con el aislador cuadruple de montaje en panel A100-3103.

Asignaciones de punto de dispositivos multipunto 4100ES/4010ES/4007ES

Nota: Los puntos y/o subpuntos que deben ser mapeados en la red son designados como "Publicos" en el programador. Para la Tabla 8 a Tabla 13
consulte las notas al pie al final de la Tabla 13 para el uso de puntos de E/Sy las pautas de uso de puntos publicos.

Tabla 8: 4009 Expansor de NAC de IDNet (4009A)

N.° de ref. Descripcién Tipo de punto Uso de puntos de E/5 iblicos?

. . P P P 4007ES, 4010ES, y 4100ES ' Uso de puntos publicos
A009-9201 4009 Expansor NAC IDNet, entrada de 120 VCA ) Hasta 5; 1 por NAC, 1 para
AO09-0301 14009 Expansor NAC IDNet, entrada de 240 VCA | 009A 41 por NAC problemas

) 4 NAC de circuito adicionales, agregados a . Hasta 9; 1 por NAC, 1 para
A009-9807 11009-9201 0 AD09-9301 4009A8 8.1 por NAC problemas
Tabla 9: Dispositivos de E/S direccionables
A Tipo de Uso de puntos de E/S
N.° de ref. Descripcién iblicos?
P punto 4007ES, 4010Es, y 4100Es ' USC de puntos pablicos
A4090-9118  |IAM relé con entrada T-Sense TRIAM 2; 1 pararelé, 1 para entrada )
IAM de relé con retroalimentacién (entrada Hasta 3; 1 para relé, 1 para entrada, 1
A4090-9119 ) FRIAM 1; 1 punto por IAM de relé para problemas
no supervisada)
A4090-9120 !\/Io'dulo de 6 puntos, 4 entradas T-Sense, 2 MLPTIO 6: 1 por relé, 1 por entrada Hasta 7; 1 por relé, 1 por entrada, 1 por
relés problema
Tabla 10: Bases para sensor TrueAlarm con sensor multiple TrueSense, foto/térmico, A4098-9754
Uso de punto de E/S de
Modelo Descripcién Tipo de punto panel1 Uso de puntos ptjblicos2
4007ES, 4010ES y 4100ES
A4098-9792, . . .
AL098-9776 Base para sensor estandar, sin salidas
COMBO Hasta 4; 1 para humo, 1 para temperatura, 1
A4098-9789, |Base para sensor con LED remoto o para correlacion, 1 para problemas
ALO98-9TTS relé no supervisado; encendido con
) alarma
A4098-9780 Base para sensor de |Admite LED . Hasta 5; 1 para humo, 1 para temperatura,
2 cables remoto o relé; -
s RCOMBO 1 para correlacién, 1 para problemas, 1 para
A4098-9791 Base para sensor de |y relé remoto 1 relé
4 cables supervisado
A4098-9793, ‘ Hasta 5; 1 para‘humo, 1 para temperatura,
Base aisladora ICOMBO 1 para correlacién, 1 para problemas, 1 para
A4098-9777 .
aislador
Hasta 5; 1 para humo, 1 para temperatura,
A4098-9794 |Base sonora SCOMBO 1 para correlacién, 1 para problemas, 1 para
receptor acustico
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Tabla de Compatibilidad de Comunicaciones de los Dispositivos

Tabla 11: Base estandar para sensor de CO TrueAlarm A4098-9770 y 4098-9797 con sensores compatibles

Uso de puntos plflblicosz

Uso de punto de E/S de
SKU de sensorl Descripcion Tipo de punto panel‘
4007ES, 4010ES y 4100ES
A4098-9714, )
h f 1é MCOP
A4098-9774 Sensor de humo fotoeléctrico COPS
A4098-9754, Sensor multiple, deteccién 1
- S MCOPH
A4098-9779 fotoeléctrica y térmica
A4098-9733, —
Sensor térmico (temperatura) MCOHS
A4098-9778
4098-9717 Sensor de humo de ionizacion MCOI

Hasta 6; 1 para informe de problemas, 1
para receptor acUstico (MSOUND) 1 para
foto (MPHQOTO), 1 para gas CO (MCOGAS),

1 para incendios de CO (MACOFIRE), 1 para
seleccionar correlacion de puntos multiples:
reduccién de alarmas falsas (MACOFALSE),
o deteccién mas rapida (MACOFAST), o
correlacién apagada (MAOFF)

Hasta 6; 1 para informe de problemas, 1
para foto (MPHOTO), 1 para temperatura
(MHEAT), 1 para gas CO (MCOGAS), 1

para incendios de CO (MACOFIRE), 1 para
seleccionar correlacion de puntos multiples:
reduccion de alarmas falsas (MACOFALSE),
o deteccién mas rapida (MACOFAST), o
correlacion apagada (MAOFF)

Hasta 5; 1 para informe de problemas, 1
para receptor acUstico (MSOUND), 1 para
térmico (MHEAT), 1 para gas CO (MCOGAS),
1 para incendios de CO (MACOFIRE),

Hasta 4; 1 para informe de problemas, 1
para iones (MION), 1 para gas CO (MCOGAS),
1 para incendios de CO (MACOFIRE)

Asignaciones de punto de dispositivos multipunto 4010ES/4100ES

Tabla 12: Base con receptor acustico para sensor de CO TrueAlarm A4098-9771, 4098-9798 con sensores compatibles

Modelo del
sensor

Descripcién

Tipo de
punto

Uso de punto de E/S de
panel’

Uso de punto de E/S?

4007ES, 4010ES y 4100ES

A4098-9714,
A4098-9774

Sensor de humo fotoeléctrico

MCOPS

A4098-9754,
A4098-9779

Sensor multiple, deteccion fotoeléctricay
térmica

MCOPHS

A4098-9733,
A4098-9778

Sensor térmico (temperatura)

MCOHS

4098-9717

Sensor de humo de ionizacién

MCOIS

Hasta 6; 1 para informe de problemas, 1
para receptor acustico (MSOUND) 1 para
foto (MPHOTO), 1 para gas CO (MCOGAS),
1 para incendios de CO (MACOFIRE), 1
para seleccionar correlacion de puntos
multiples: reduccion de alarmas falsas
(MACOFALSE), o deteccién mas rapida
(MACOFAST), o correlacién apagada
(MAOFF)

Hasta 7; 1 para informe de problemas,
1 para receptor acustico (MSOUND) 1
para foto (MPHOTO), 1 para térmico
(MHEAT), 1 para gas CO (MCOGAS), 1
para incendios de CO (MACOFIRE), 1
para seleccionar correlacion de puntos
multiples: reduccién de alarmas falsas
(MACOFALSE), o deteccién mas rapida
(MACOFAST), o correlacion apagada
(MAOFF)

Hasta 5; 1 para informe de problemas,
1 para receptor acustico (MSOUND),

1 para térmico (MHEAT), 1 para gas
CO (MCOGAS), 1 para incendios de CO
(MACOFIRE),

Hasta 5; 1 para informe de problemas, 1
para receptor acustico (MSOUND), 1 para
iones (MION), 1 para gas CO (MCOGAS), 1
para incendios de CO (MACOFIRE),
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Tabla de Compatibilidad de Comunicaciones de los Dispositivos

Tabla 13: Base para sensor de CO TrueAlarm con receptor actstico A4098-9772 y A4098-9773 con sensores compatibles

Modelo del
sensor

Descripcion

Tipo de
punto

Uso de punto de E/S de
paneﬂ

4007ES, 4010ES y 4100ES

Uso de punto de E/S?

A4098-9714,
A4098-9774

Sensor de humo fotoeléctrico

MCOPS

A4098-9754,
A4098-9779

Sensor multiple, deteccién fotoeléctricay
térmica

MCOPHS

A4098-9733,
A4098-9778

Sensor térmico (temperatura)

MCOHS

4098-9717

Sensor de humo de ionizacién

MCOIS

Hasta 6; 1 para informe de problemas, 1
para receptor acustico (MSOUND) 1 para
foto (MPHOTO), 1 para gas CO (MCOGAS),
1 para incendios de CO (MACOFIRE), 1
para seleccionar correlacién de puntos
multiples: reduccion de alarmas falsas
(MACOFALSE), o detecciéon mas rapida
(MACOFAST), o correlacién apagada
(MAOFF)

Hasta 7; 1 para informe de problemas,
1 para receptor acustico (MSOUND) 1
para foto (MPHOTO), 1 para térmico
(MHEAT), 1 para gas CO (MCOGAS), 1
para incendios de CO (MACOFIRE), 1
para seleccionar correlacién de puntos
multiples: reduccion de alarmas falsas
(MACOFALSE), o detecciéon mas rapida
(MACOFAST), o correlacién apagada
(MAQOFF)

Hasta 5; 1 para informe de problemas,
1 para receptor acustico (MSOUND),

1 para térmico (MHEAT), 1 para gas
CO (MCOGAS), 1 para incendios de CO
(MACOFIRE),

Hasta 5; 1 para informe de problemas, 1
para receptor acustico (MSOUND), 1 para
iones (MION), 1 para gas CO (MCOGAS), 1
para incendios de CO (MACOFIRE),

Notas al pie de pagina:

1. Uso de puntos de E/S 4100ES = 2500 max.; Uso de puntos de E/S 40T0ES = 1000 max. Note gue el punto de E/S y la capacidad del dispositivo
pueden ser diferentes. Consulte con su proveedor de productos Autocall para obtener asistencia con las aplicaciones. El uso de puntos 4007ES
depende de las opciones seleccionadas, 100, 175 o 250, consulte la documentacion de 4007ES para obtener mas detalles.

2. Uso de puntos publicos 4100ES = 2500 méax por 4100ES a otros nodos. Uso de puntos publicos 4007ES y 4010ES; todos los puntos 4007ES y
4010ES podrian ser publicos para otros nodos.

* UT = Transpondedor universal
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Tabla de Compatibilidad de Comunicaciones de los Dispositivos

Comunicaciones de IDNet

¢Qué significa?

IDNet es el acronimo de Individual Device Network (red de dispositivos individuales). El disefio de IDNet es la Ultima generacion de comunicaciones de
dispositivos direccionables .

;Donde se usa?

Las comunicaciones de IDNet son proporcionadas por las unidades de control de alarma de incendios (FACU) Autocall 4007ES, 4010ES y 4100ES.
Ademas de los dispositivos direccionables IDNet, las comunicaciones de IDNet agregan nuevos dispositivos como la base para IDNet Isolator, IDNet
NAC Extender 4009 y el IAM de seguridad. 4007ES, 4010ES, 4100ES también se comunican con los relés multipunto y el multisensor. Las diferentes
FACU pueden proporcionar una compatibilidad de dispositivos diferente.

;Qué hace?

El protocolo IDNet y las mejoras de hardware admiten hasta 250 dispositivos direccionables en un par de cables simples y pueden admitir tipos de
dispositivos adicionales y diferentes operaciones. 4007ES es estandar con 100 dispositivos y opcionalmente hasta 250

:Qué es el funcionamiento de IDNet 2 e IDNet 2+2?

IDNet 2 describe las FACU 4100ES y 4010ES que proporcionan un canal IDNet aislado eléctricamente de 250 puntos con un médulo de lazo de
salida aislado de dos cortocircuitos. Este médulo proporciona una inmunidad al ruido mejorada y permite a los circuitos IDNet utilizar el cableado
sin apantallar y sin trenzar existente en el conducto con otros circuitos de alarma contra incendios. El esquema de comunicaciones es el formato
estandar de IDNet. La salida de IDNet 2 es compatible con los sensores QuickConnect y QuickConnect2, las bases de los aisladores y los aisladores
IDNet.

IDNet 2+2 describe las FACU 4100ES y 4010ES que proporcionan un canal IDNet aislado de 250 puntos con un médulo de lazo de salida aislado
de cuatro cortocircuitos. El esquema de comunicaciones es el formato estandar de IDNet. La salida de IDNet 2 +2 es compatible con los sensores
QuickConnect y QuickConnect2, las bases de los aisladores y los aisladores IDNet.

¢:Qué es el funcionamiento de IDNet+?

IDNet+ describe un SLC IDNet aislado eléctricamente con un solo lazo de salida y con una inmunidad al ruido mejorada como la que proporciona el
4007ES y las FACU 40710ES sin un SLC IDNet 2.

IDNet+ se us6 originalmente para describir el SLC IDNet aislado proporcionado por el médulo 4100-3107 para las FACU 4100ES . 4100-3107
proporcionaba cuatro lazos de salida aislados con una capacidad de 246 puntos direccionables. Este mddulo no es necesario para las FACU 4100ES
con médulos SLC IDNet 2 o IDNet 2+2.

¢:Qué es el funcionamiento de IDNet 1+?

IDNet 1+ describe la salida de lazo simple del SLC IDNet aislada eléctricamente original del 4100ES con EPS. IDNet 2+2 se sustituyd por los médulos
IDNet 2 e IDNet 2+2

Consulte las hojas de datos especificas de FACU para obtener mas informacion.

© 2023 Johnson Controls. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones y otros datos mostrados aqui estan actualizados a la fecha de revisién de este
documento y estan sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden aplicar homologaciones adicionales; contacte a su proveedor local de productos Autocall para conocer la
situacién mas reciente. Las homologaciones y aprobaciones bajo Tyco Fire & Security GmbH y los nombres de productos que aparecen en este documento son marcas
comerciales o marcas registradas. Se prohibe estrictamente el uso sin autorizacién. NFPA 72 y National Fire Alarm Code son marcas comerciales registradas de la National

Fire Protection Association (NFPA). AC4090-0011 Rev. 28 10/2023
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