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Homologué UL, ULC*

Appareils d'avertissement adressables TrueAlert

Appareils d'avertissement adressables muraux, haut-parleur visible (S/V)

Introduction

Les appareils d’avertissement adressables avec haut-parleur visible
(S/V) pour montage mural en intérieur ou en extérieursont
alimentés, adressés et controlésindividuellementa partir d'un panneau
de commande d'alarmeincendie IDNAC (SLC). L'audio estfoumi a partir
d'un CAS audiod'un panneau de commande d'alarme d'incendie
Autocall compatible. La supervision du cablageest surveillée
électroniquement, ce qui permet debrancher en Tle cablage audioet
IDNAC pour le cablage declasse B, afin de réduire lescolts de cablage
etles distancesde cablage.

L'installation s'effectue dans desboites électriques américainesnormales
carréesde 10,16 cm (4 pouces) et de 5,40 cm (2 1/8 pouces) de
profondeurpour lesinstallations encastrées (fournies par d'autres) ou
dans des boitesarriére en surface/WP (commanderci-dessous) pourles
installations en surface ou WP.

Les appareilssont disponiblesen modéles haute fidélité de 400 - 4000
Hz et 200 - 10000 Hz. Le choix séparéde |'appareil et du couvercle
simplifiegrandement le processus de commande et d'installation. Les
numérosde modéle se terminantpar -BA sontassemblésaux E.-U. Pour
de plus amples informations, veuillezconsulter lafiche technique
AC49SWC-9001 .
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Figure 1: Appareil d'avertissement
avec haut-parleur/visible adressable pour montage au mur

Sélection de produits
Tableau 1: Appareils adressables TrueAlert ES
our montage mural avec haut-parleur S/V

A49SV-APPLW
A49SV-APPLW-BA

Sélectionner un couvercle,
une plaque de montage et
un boitier en surface/WP (si
nécessaire), séparément.

579-1190AC

Tableau 2

: Appareils haute fidélité H/F

A49HFV-APPLW
A49HFV-APPLW-BA

Appareil S/V hautefidélité
seulement. Sélectionner un
couvercle,une plaque de
montageetun boitier en
surface/WP (si nécessaire),
séparément.

579-1190AC

Tableau 3 : Couvercles S/O (nécessaire lors de la commande de

modéles APPLW)

A49SVC-WRALT Rouge

A49SVC-WWALT Blanc Alert
A49SVC-WRBA Rouge .
A49SVC-WWBA Blanc = /FIRE
A49SVC-WRBC Rouge R IRE ALARM
A49SVC-WWBC Blanc

A49SVC-WRBF Rouge FEUJFIRE
A49SVC-WWBF Blanc

A49SVC-WRFEU Rouge

A49SVC-WWFEU Blanc FEU
A49SVC-WRFIRE Rouge R
A49SVC-WWFIRE Blanc

A49SVC-WRS Rouge

A49SVC-WWS Blanc Logo seulement

Tableau 4: Lentilles murales S/V

A49LENS-AMBER Ambre

A49LENS-BLUE Bleu 570-1192AC
A49LENS-GREEN Vert

A49LENS-RED Rouge

Note: Utilisezdes lentillesde couleur avec desappareils
d'intérieur seulement.

* D'autres homologations peuvent étre applicables; communiquez avec votre fournisseur local de produits pour obtenir les renseignements les plus récents.
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Appareils d'avertissement adressables muraux, haut-parleur visible (S/V)

Spécifications montage mural S/V

Tableau 5 : Spécifications générales de I'appareil

Dimensions 139mmH x 128 mm | x 42mm P (7 3/8 po x5 pox1 % po)
Environnement 0°a49°C(32°a120°F); 10 % a 93 %, sans condensation a 40° C (104° F)
Connexion Borniers pour 18 AWGa 12 AWG (0,82 mm?2 a 3,31 mm?2); deux fils par bome pour le cablage d'entrée/sortie.
Utiliser une paire torsadée non blindée (UTP) pour le cablage IDNACet audio.
Tableau 6 : Spécifications audio des haut-parleurs
Tension d’entrée 25Vrmsou 70,7 Vrms
Prise de puissance aW,2W, TW et2W
Réponse en fréquence 400 Hz a 4000 Hz (S/V), 200 Hz a 10000 Hz (H/F) Signalisation générale = 125Hz a 12 kHz

Tableau 7 : Puissance nominale des haut-parleurs S/V 25 ou 70,7 Vrms a 3 m (10 pi)

Testdelachambre
réverbérante, selon

UL 1480 (dBA) 79 76 83 80 86* 82 89* 86*
Test en chambre
anéchoique, selon

81 78 84 81 88* 84 90* 87*

ULC-S541 (dBA)

** Choisir les prises comme indiqué poursatisfaire a I'exigenced'un minimum de 85 dBA pour lesapplications
d'alarmeincendieULC.

Tableau 8 : Référence de dispersionpolaire (selonle test en chambre anéchoique, ULC-S541)

75° -6 dB 85°

Tableau 9 : Pourcentage de la puissance lumineuse nominale a température ambiante

Sortie requise parUL 100 % 34 % 12 % 75 % 25%

Sortie habituelle 194 % 90 % 45 % 121% 41 %
Tableau 10 : Spécifications SLC IDNAC

Plage de tension de fonctionnement typique 23VDC - 30 VDC, Application particuliére

Référence de conception de la tension de I'appareil 23 VDC (avecchute de 6 VDC)

Exigences en matiére de surveillance 1 unité dechargement (= 0,8 mA courant du panneau actuel)

Fréquence de clignotement et chargement synchronisé du SLC 1 Hz; jusqu’'a 63 stroboscopes synchronisés pour chaque CAS

Maximum de 127 adresses par SLC, 139 charges unitaires. Voir les
Chargementdu SLCIDNAC instructionsd'installation de I'appareil et des panneaux d'incendie
compatiblespourconnaitre leslimites de chargede courantducircuit.

UTP, paire torsadée non blindée recommandée

Longueur de cable maximaleautorisée en « T-Taps » pour cablage de
classe B par SLC = 3048 m (10,000 pi)

Longueur maximale de fil vers toutappareil = 1219 m (4000 pi). Peut étre
doublé a 2438m (8000 pi) en utilisantun répéteur 4009 IDNAC.

Spécifications de cablage SLC IDNAC (voir les instructions d'installation
du panneau de commande pour plusd'informations)
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Appareils d'avertissement adressables muraux, haut-parleur visible (S/V)

Tableau 11 : Consommation de courant ***

Lentille 47 mA 57 mA 100 mA 132mA 160 mA 208 mA
transparente/blanche

Lentille teintée 54 mA 78 mA 128 mA 184 mA 211 mA N/A
Mode extérieurprivé |5g N/A 240 mA 300 mA N/A 445 mA

*** Mesuré a 23 VDC surSLC adressable IDNAC

représentatives de la puissance sonoreréelle installée.

Note: Les haut-parleurs sontdestinés a étre connectésa des circuits audio d'alarme incendie compatibles. Les valeurs anéchoiques sont

Référence d'installation murale S/V

4
Emplacement test magnétique

Appareil (arriere)

Réglage du drapeau
Candela. Régler le
drapeau a FACP pour
contrdler la cote Candela
a partir d'un panneau de
commande offrant un
avertissement IDNAC.
Pour manuellement
régler la candela, régler
le drapeau a la candela
désirée.

Adresse

commutateur DIP et de la prise de puissance ici

Régler une adresse unique pour un appareil L'appareil et le couvercle peuvent étre

Régler latension du circuit audin

avec le commutateur DIP & huit positions
(ADDR1) situé a I'arriére de I'appareil.

retirés de la plaque arriére en utilisant un
tournevis a téte fendu ou a téte plate
(Philips).

\.

i N
Plaque arriére 49MP S/V montage 1 REFERENCE DE HAUTEUR,
AU MUR
Boftier électrique
10,16x10,16 cm
(profondeur
minimal 5,40 cm)
O, (¢]
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Les bornes de cablage et 243,84 cm
lIjns:te.nller dans. un pinces _de connexion pour les sous le plafonc (vérifier vos
oftier électrique connexions de haut-parleurs
de 10,16 x10,16 x et de strobes acceptent les normes locales)
5,40 cm avec des cables 2#12-18 AWG
vis 8-32
g\ v

Figure 2 : Référence d'installation

Sélection de produits résistants aux intempéries
Tableau 12 : A

areils S/V adressables résistants aux intempéries pour montage mural

A49SV-APPLW-O
A49SV-APPLW-O-BA
A49SV-APPLW-CO

Appareil S/V seulement. Sélectionner un couvercle, une plaque de
montageet un boitier arriereen surface/WP séparément.

579-1237AC
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Appareils d'avertissement adressables muraux, haut-parleur visible (S/V)

Tableau 13 : Couvercles S/V (nécessaire lors de la commande de modeéles APPLC-0)

A49SVC-WRBA-O Rouge & _>/FIRE
A49SVC-WWBA-O Blanc
A49SVC-WRBC-O R
ouge KE/FIRE ALARM

A49SVC-WWBC-O Blanc
A49SVC-WRBF-O Rouge

FEU/FIRE
A49SVC-WWBF-O Blanc
A49SVC-WRFEU-O Rouge FEU
A49SVC-WWFEU-O Blanc
A49SVC-WRFIRE-O Rouge FIRE
A49SVC-WWEFIRE-O Blanc
A49SVC-WRALT-O Rouge

ALERT
A49SVC-WWALT-O Blanc
A49SVC-WRS-O Rouge

Logo Autocall seulement
A49SVC-WWS-O Blanc

Tableau 14 : Boitiers arriéres en surface/WP

A49WPBB-SVWR Rouge Boitierarriére en surface/WP enrouge
A49WPBB-SVWW Blanc Bofitierarriére en surface/WP en blanc

Tableau 15 : Boitier arriére avecgrille de protection et grille de protection

579-1239AC

i

A49WGBB-SVWR-O Boitierarriére avec grille de protection, au mur, rouge, WP
A49WGBB-SVCR-O Boftierarriére avec grille de protection, au plafond, rouge, WP
A49WG-SVWCR Grille de protection, au mur, rouge

Tableau 16 : Plaque arriére au mur S/V

A49MP-SVWR Plague de montage arriereen rouge
A49MP-SVWW Plaque de montage arriereen blanc
Spécification des appareils S/V résistants aux intempéries, montage au mur

Tableau 17 : Spécifications environnementales

579-1193AC

Plage de tension nominale commande CC/stroboscope 23VDC - 30 VDC Application particuliere

En extérieur privé : -40°C a 66°C (-40°F a 150.8°F)

Mode public, enintérieur, humidité non contrélée: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Températurenominale FM -40°C a 49°C (-40°F a 120°F)

Plage d'"humidité UL/ULC 95 %, sans condensation a 60°C (140°F)

Borniers pour 18 AWGa 12 AWG

(0,82 mm2 a 3,31 mm2)

ATTENTION : Les boitiers des appareils sontdisponiblesen rouge etblanc. Ne pas peindre ou modifier de quelque maniére que ce soitles
finitions d‘usine.

Températurenominale UL/ULC

Connexion
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Appareils d'avertissement adressables muraux, haut-parleur visible (S/V)

Tableau 18 : Unités adressables TrueAlert S/V et S/O a montage mural - réglage du cavalier de haut-parleur et de puissance de sortie (25 V ou 70 V audio)

E 1/4 78 80
F 172 1
25V / 8 83
G 1 84 86
H 2 87 89
A 1/4 76 79
B 1
70.7V /2 80 83
C 1 84 86
D 2 87 89

Note:

« Les mesures réverbérantes dBA sontune cote UL minimale selon les mesures de niveau sonore effectuées dansla chambre de testréverbérante de
UL.

+ Les mesures anéchoiques dBA sont une cote minimale ULC selon lesmesuresdu niveau de pression acoustique effectuées dansla chambrede test
anéchoique de ULC.

* Le niveau de pression sonore diminue de 3 dB a un déplacementangulaire de 25° parrapport a la ligne perpendiculaire au centre du haut-parleur.
Le niveau de pression acoustique diminue de 6 dB a un angle de 35° par rapport a cettelign

Tableau 19 : Pourcentage de la puissance lumineuse nominale a 15 et 75 candelas (mode public - température ambiante)

AngleplanY Sortie requise UL Sortie habituelle Angle plan X Sortie requise UL Sortie habituelle
0 100 % 194 % 0 100 % 194 %
5 90 % 192 % +5 90 % 203 %
10 90 % 132% +10 90 % 168 %
15 90 % 129 % 15 90 % 155%
20 90 % 145 % +20 90 % 166 %
25 90 % 150 % +25 90 % 169 %
30 90 % 112% +30 75% 164 %
35 65 % 124 % +35 75 % 151 %
40 46 % 114 % +40 75 % 145 %
45 34% 90 % +45 75% 121%
50 27% 91% +50 55% 97 %
55 22 % 78 % +55 45 % 83 %
60 18 % 72 % +60 40 % 79 %
65 16 % 68 % +65 35% 70 %
70 15% 75% +70 35% 59 %
75 13% 74 % +75 30% 50 %
80 12% 68 % +80 30% 51%
85 12% 63 % +85 25% 45 %
90 12% 45 % +90 25% 41%

Tableau 20 : Cote candela (CD) en mode extérieur irivé iour W15/W75/W110/W185
Candela 0° 45° 920° 45° 920°
WP15 CD habituel a 25 °C (77 °F) 69 25 18 32 12
WP75 CD habituel a 25 °C (77 °F) 240 100 60 119 47
WP110 CD habituela 25 °C (77 °F) 300 118 74 160 58
WP185 CD habituela 25 °C (77 °F) 445 169 105 228 75
Page 5
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Appareils d'avertissement adressables muraux, haut-parleur visible (S/V)

Tableau 21 : Courant de fonctionnement efficace maximum

(CD4)15 cd SV 47 mA
(CD3)WP15cd SNV 81mA
(CD2)75 cd SNV 100 mA
(CD1)WP75 cd SV 187 mA
(CD6)WP110 cd SV 230 mA
(CD7)WP185 cd SV 298 mA
Haut-pareurseulement SO 15mA
*Pour connexionau SLC IDNAC.

Références de compatibilité d’équipement

Tableau 22 : Références de compatibilité d’équipement

4100ES avec EPS+ ou alimentation EPS AC4700-0700
Répéteur 4009 IDNAC AC4009-0004
4100ES Flex 35 et amplificateurs 50 Watts

Amplificateur 100 Watts 4100ES AC4100-0034
4100ES Supervision constante et cartesde signaux

© 2019 Johnson Controls. Tous droits réservés. Toutes les spécifications et autres informations présentées étaient valides a la date de révision du document et
sont modifiables sans préavis. D'autres homologations peuvent étre applicables; contacter votre fournisseur local de produits Autocall® pour les
renseignements les plus récents. Les homologations et les certifications visées par Tyco Fire & Security GmbH, et les noms de produit mentionnés dans le
présent document sont des marques ou des marques déposées. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Les codes NFPA 72 et National Fire
Alarm Code des marques déposées de la National Fire Protection Association (NFPA).
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