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Périphériques de déclenchement du systéme

Homologués UL, ULC* Appareils de communication IDNet; Poste manuel adressable pour application de déclenchement

Caractéristiques

Postes d'alarme incendie manuels adressables individuellement

pour le déclenchement d'applications avec :

« Alimentation et données fournies par des communications
adressables IDNet utilisant une seule paire de fils

« Fonctionnement conforme aux exigences de I'ADA

« Voyant DEL visible qui clignote pendant les communications et est
allumé lorsque le poste est activé

« Tirez le levier qui dépasse en cas d'alarme

« Tige de bris fournie (utilisation en option)

« Fonctionnement a double action : poussée et traction

* L'ensemble d'étiquettes offre six variétés d'applications de
déclenchement (a commander séparément)

Compatible avec les panneaux de commande de systeme de
déclenchement d'Autocall suivants équipés de communications
IDNet :

» Modeéles des 4100ES, 4010ES, 4007ES

Construction compacte :

« Boitier du module électronique minimise l'infiltration de poussiere
« Permet le montage dans des boitiers électriques standard

« Bornes a vis pour les connexions de cablage

Serrure a clé inviolable pour la réinitialisation
* Les serrures sont verrouillées de la méme maniére que les cabinets
d'alarme incendie Autocall

Multiples options de montage :

« Surface ou semi-encastrée avec des boitiers standard ou des boitiers
Autocall assortis

* Ensemble d'adaptation pour montage encastré

- Des adaptateurs sont disponibles pour un montage ultérieur sur des
boitiers existants courants

Homologué UL selon la norme 38

Description

Ces postes manuels adressables de la série A4099 combinent les
fonctions familieres de boitier Autocall avec module de communication
compact permettant une installation facile pour les applications de
déclenchement. Le module adressable individuel (IAM) intégré surveille

I'état et communique les modifications au panneau de commande
connecté par le cablage de communication IDNet.

Une zone vierge a I'avant du poste permet de choisir I'étiquette qui
correspond a l'application de déclenchement spécifique (I'ensemble
d'étiquettes est commandé séparément). (Se reporter a la fiche
technique AC4099-0005 pour les postes manuels standard adressables
par appel automatique).

Figure 1 : A4099-9015 Poste manuelle adressable pour les
applications de déclenchement

Fonctionnement

L'activation exige qu'une plaque d'interférence a ressort (marquée
PUSH) soit repoussée vers l'arriére pour accéder au levier de traction
de du poste avec une traction ferme vers le bas qui active le
commutateur d'alarme. En complétant I'action, une tige de bris interne
en plastique est cassée (visible sous le levier de traction, son utilisation
est optionnelle). L'utilisation d'une tige de bris peut étre un moyen de
dissuasion contre le vandalisme sans interférer avec les exigences
minimales de traction nécessaires pour une activation facile. La tige de
bris s'enclenche en position d'alarme et reste sortie du boitier pour
fournir une indication visible. La réinitialisation du poste nécessite
I'utilisation d'une clé pour réinitialiser le levier manuel du poste et
désactiver l'interrupteur d'alarme. (Si la tige de bris est utilisée, elle doit
étre remplacée.)

L'essai du poste s'effectue par activation physique de la tige de bris. Un
test électrique peut également étre effectué en déverrouillant le boitier
du poste pour activer l'interrupteur d'alarme.

*D'autres homologations peuvent étre applicables; communiquez avec votre fournisseur local de produits pour obtenir les renseignements les plus récents.
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Appareils de communication IDNet; Poste manuel adressable pour application de déclenchement

Sélection de produits pour poste manuel adressable

Double action, fonctionnement par poussée, poste manuel adressable; boitier rouge avec lettrage blanc et levier de tirage blanc;
A4099-9015 i . .
ensemble d'étiquettes A4099-9802 nécessaires

Tableau 1 : Postes manuels adressables

A4099-9802 Ensemble d'étiquettes, lettrage blanc sur fond rouge; sélectionner I'étiquette appropriée pour l'application de déclenchement
particuliere; types inclus : agent nettoyant, extinction, dioxyde de carbone, systéme par mousse, gicleur et manuel

Tableau 2 : Accessoires

2975-9178 Boitier en acier pour montage en surface, rouge o . .

o . . Voir Figure 2 pour les dimensions
2975-9022 Boitier en fonte d'aluminium pour montage en surface, rouge
2099-9813 Plaque de finition semi-encastrée pour boitier de commutation

double, rouge En général, pour la modernisation, voir Figure 4.
2099-9814 Plaque de finition en surface pour boitier Wiremold V5744-2, rouge
2099-9819 Ensemble d'adaptation pour montage encastré, noir o . .
. . I Voir Figure 5 pour plus d'information.

2099-9820 Ensemble d'adaptation pour montage encastré, beige
2099-9804 Tige de bris de remplacement
Exigences

Alimentation et Communications

Tableau 3 : Exigences

Communications IDNet, 1 adresse par poste, jusqu'a 762 m (2500 pi) du panneau de commande d'alarme
incendie, jusqu'a 3048 m (10 000 pi) en distance totale de cablage (y compris le cablage en « T »)

Moyen d'adressage

Interrupteur a positions multiples, 8 positions

Connexions des fils

Bornes a vis pour cablage entrée/sortie, pour cable entre 18 AWG et 14 AWG (0,82 mm? a 2,08 mm?)

Plage de température homologuée UL

0°C a 49°C (32°F a 120°F), pour une utilisation en intérieur

Plage d'humidité

Jusqu'a 93 % H.R. a 38°C (100°F)

Couleur du boitier

Rouge avec lettrage en relief blanc

Matériel

Le boitier et le levier de tirage sont en polycarbonate Lexan ou équivalent

Couleur du levier de tirage

Blanc avec lettrage en relief rouge

Dimensions du boitier

127 mm H x 95 mm | x 25 mm P (5 po x 3 3/4 po x 1 po)

Instructions d'installation

579-1135AC
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Appareils de communication IDNet; Poste manuel adressable pour application de déclenchement

Installation semi-encastrée du poste manuel adressable

Montage dans un boitier simple

Boitier simple de 64 mm de

profondeur (2-1/2 po), RACO #500
ou éaquivalent (fourni par d'autres)

Voyant DEL

—

Montage dans un boitier carré de 102
mm (4 po)

Boitier carré de 102 mm (4 po), profondeul
minimale de 54 mm (2-1/8 po), RACO #23
ou équivalent (fourni par d'autres)

Montage encastré ou

\

avec une extension
/7 maximale de 2 mm

(1/16 po) NE PAS

‘Q;, 3 ENCASTRER

Boitier carré de 102 mm (avec
plaque de recouvrement)

—

FIRE |(1) ALARM
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= / Vue de cote *
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Figure 2 :

1 :_] du poste /

Plaque de recouvrement simple,
extension de 19 mm (3/4 po), RACO

#773 ou équivalent (fourni par d'autres)

g E——

Surface murale

Montage semi-encastré du poste manuel adressable

| Contour du boitier

g
P S
2

simple

Vue de c6té du montage
semi-encastré
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Appareils de communication IDNet; Poste manuel adressable pour application de déclenchement

Montage en surface des postes manuels adressables

Boitier 2975-9178 Boitier moulé 2975-9022
132 mm H x 102 mm | x 56 mm P 127 mm Hx 98 mm | x 56 mm P
(5-3/16 po x 4 po x 2-3/16 po) 5 po x 3-7/8 po x 2-3/16 po)
(@ commander séparément) (& commander séparément)
B
P — — R
o o o | <
Entrées enfoncables | —
situées en haut et
en bas
el
l -
._\:\\ i
FIRE |(( 4 ) ALARM

y PUSH —l @ /

_ PIJLI_riliJDWM S S

127 mm Accés pour conduit fileté de
* 19 mm (3/4 po) situé en
(5 po) |- | haut et en bas

/ £
?_25,4 mm (1 po)

e osmm

(3-3/4 po)

Poste manuel adressable

Figure 3 : Montage en surface du poste manuel adressable A4099-9015

Montage a privilégier. Pour le montage en surface de ces postes manuels adressables, les boitiers électriques recommandés sont indiqués sur
I'illustration. Se référer a la Figure 4 pour la compatibilité de montage du boitier Wiremold.
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Appareils de communication IDNet; Poste manuel adressable pour application de déclenchement

Vue de c6té du montage en surface avec détail intérieur

32 mm 1-1/4 po Boitier

Cablage sur le terrain ) L. .
(illustré a titre de référence)

(illustré a titre de référence)

Réglage de I'adresse sous
étiquette refermable “-‘"“-:"u
(accessible avec le ™y
couvercle ouvert) 67 mm

(2-5/8 po)

Charniéres du
couvercle de la C
station s'ouvrent
pour un acces lors
de l'installation

Céblage de l'interrupteur
(précablé)
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Appareils de communication IDNet; Poste manuel adressable pour application de déclenchement

Poste manuel adressable, information de montage supplémentaire

Pour les installations de modernisation et les nouvelles installations, les boitiers de montage compatibles supplémentaires et les plaques d'adaptation
nécessaires sont illustrés a la Figure 4.

Note : La figure 4 illustre la finition de surface 2099-9814 pour le boitier Wiremold et la finition semi-encastrée 2099-9813 pour le boitier de
commutation double.

T

=

Boitier de réception
Wiremold modele V5744-2

%

Finition de surface pour = =

boitier Wiremold de (fourni par d'autres)
130 mm H x 127 mm |
(5-1/8 po x 5 po)

Boitier de commutation
double, chacun mesurant
76 mm Hx 51 mm|x70 mm P
' (3 pox2pox2pox2-3/4po)
() ‘/ (fourni par d'autres)

[

Finition semi-encastrée pour \/ O = =

boitier de commutation ==
double, 152 mm H x 114 mm |
(6 po x4-1/2 po)

Figure 4 : Information pour montage de modernisation

Poste manuel adressable, information de montage encastré
L'ensemble d'adaptation encastré illustré a la figure 5 est disponible en noir (2099-9819) et en beige (2099-9820).

Ensemble d'adaptation pour montage encastré

Le boitier doit étre encastré de
254 mm a 29 mm (1 po a 1-1/8 po)

Le trou doit étre d'au
moins

152 mm H x 127 mm |

(6 po x 5 po).

Boitier carré de 119 mm (4-11/16 po),

54 mm (2-1/8 po) de profondeur
minimale (par d'autres)

Surface
murale

121 mm (4-3/4 po) ~——
171 mm (6-3/4 po)
Vue de face Vue de coté

Figure 5 : Information pour montage encastré

© 2019 Johnson Controls. Tous droits réservés. Les spécifications et autres informations contenues dans cette publication sont a jour a la date de publication. Des
homologations supplémentaires peuvent s'appliquer, contactez votre fournisseur local de produits Autocall pour connaitre I'état actuel. Les homologations et approbations
de Tyco Fire & Security GmbH, ainsi que les noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques et/ou des marques déposées. Toute utilisation non
autorisée est strictement interdite. NFPA 72 et National Fire Alarm Code sont des marques déposées de la National Fire Protection Association (NFPA).
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