(“AUTOCALL Périphérique pour systéme de déclenchement

Homologués ULC * Interrupteur d'arrét du systéme de suppression d'incendie

Caractéristiques

Les interrupteurs d'arrét fournissent une fonction d’arrét du déclenchement manuel du systéme de suppression d‘incendie :
* L'interrupteur momentané par bouton-poussoir est situé sur une plaque simple bleue

« La plaque est ignifuge avec une résistance améliorée aux chocs et a la chaleur

* Une collerette en saillie protege I'interrupteur d'un contact accidentel (la collerette est amovible si nécessaire)

» Montage en surface disponible

* Le montage en surface comprend un boitier de montage rouge

» Homologué ULC selon la norme S527

Description
Les systemes de déclenchement nécessitent souvent des interrupteurs d'arrét. Ces interrupteurs d'arrét sont clairement étiquetés, ont une plaque bleue
qui attire le regard et combinent la facilité d'utilisation avec une construction robuste pour un fonctionnement de haute qualité.

®

FIRE SUPPRESSION
SYSTEM ABORT

PUSH AND HOLD
®

Figure 1: Interrupteur d’arrét

Sélection de produits

Tableau 1 : Interrupteurs d’arrét

Montage en surface; inclus un , Boitier simple; comprend un boitier de bloc de contact a 3 positions avec
Homologué ULC

boitier de montage rouge un bloc de contact installé

Tableau 2 : Accessoire pour installation sur le terrain

Bloc de contact supplémentaire pour interrupteur d'arrét; 1 contact de forme C; composant reconnu par UL pour a
utiliser avec ces interrupteurs; les homologations et les approbations ne s'appliquent pas

*D'autres homologations peuvent étre applicables; communiquez avec votre fournisseur local de produits pour obtenir les renseignements les plus
récents.
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Spécifications

Tableau 3 : Puissances électriques

Interrupteur d'arrét; un bloc de contact ‘Contacts argent; 1 N.O. & 1 N.F.; résistifs 2 A a 30 VDC

Tableau 4 : Connexions de cablage

Interrupteur d'arrét Bornes pour le cablage d'entrée/sortie; cable entre 18 et 14 AWG (0,82 mm? & 2,08 mm?)

Information supplémentaire 579-416AC, Instruction d'installation
Table 5: Environmental ratings

Plage de température 0°C a49°C (32°F a 120°F)
Plage d'humidité Jusqu'a 93 % a 32°C (90°F)

Boitier rouge fourni avec interrupteur
d'arrét pour montage en surface*

Largeur du boitier

[<—— 76 mm (3 po) —> 56 mm (2-1/4 po) dans le boitier
o A
<|D 13 mm
FIRE SUPPRESSION (1/2 po)
SYSTEM ABORT Hauteur de
I'interrupteur
d'arrét, 114 mm
(4-1/2 po) Hauteur du boitier,
122 mm (4-13/16 po)
Profondeur
du creux de
PUSH AND HOLD l'interrupteur,
4 mm
<[D (5/32 po)
Collerette
amovible
I
A4
LargeAur de l'interrupteur ___ 70 mm (2-3/4 po)
d'arrét, 70 mm —
(2-3/4 po)

Le joint d'étanchéité fourni se fixe au
boitier; installé sur le terrain pour
montage encastré; préattaché pour
montage en surface.

Figure 2 : Référence d'installation de I'interrupteur d'arrét
*A2080-9072

Note : Pour le montage encastré, utiliser un boitier simple d'une profondeur de 70 mm (2-3/4 po).
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