autocaLL

Homologué UL, ULC et CSFM,
approuve FM*

Fiche technique
Accessoires du systéme, avertisseurs ACL

Avertisseur ACL A4606-9102 pour module de commande d'alarme incendie 4010ES

Caractéristiques

Avertisseur ACL distant pour une utilisation avec les panneaux
de commande d’alarme incendie Autocall modéle 4010ES

L'affichage ACL fournit :

+ Deux lignes de 40 caracteres chacune

- Grand angle de vue, design ultra-torsadé
- Rétroéclairage DEL

Commutateurs de commande et voyants d'état DEL pour :

- Acquittement d'alarme, de priorité 2, de supervision ou de trouble
(acces par clé de contact controlé)

+ Neutralisation alarme, réinitialisation systeme

+ Trois commutateurs de commande programmables avec DEL jaunes et
dispositions pour étiquetage personnalisé

Autres caractéristiques :

+ Les informations sont transmises sur une seule paire torsadée non
blindée ; un cablage distinct est nécessaire pour l'alimentation 24 V c.c.
du panneau de commande (consultez A4606-9102 Caractéristiques de
I'avertisseur ACL pour plus d'informations)

- L'avertisseur sonore émet un signal sonore local

- Le fonctionnement de la lampe et de |'écran ACL est testé a chaque
fois que l'interrupteur a clé est activé

+ Se monte dans une boite électrique carrée standard a 6 prises

+ Jusqu'a 20 adresses de carte internes et externes par panneau de
commande d'alarme incendie 4010ES

Options de montage et de garniture (2 commander séparément,
consultez Tableau 4 pour plus de détails) :

- Modele de boftier pour montage en surface 2975-9206
+ Garniture en acier inoxydable brossé modele A4603-9111

Description

Avertissement au niveau local.

L'avertisseur ACL A4606-9102 permet aux panneaux de commande
d'alarme incendie 4010ES de fournir des informations et de controler
des commutateurs a des emplacements pratiques distants du panneau
de commande. L'écran ACL est un écran alphanumérique rétroéclairé
de 80 caracteres, avec des informations en anglais clair et descriptif.

Le contenu type comprend : I'état du point (alarme, trouble, etc.), le
type d'alarme (détecteur de fumée, station manuelle, etc.), le nombre
d'alarmes systéme, les conditions de supervision, les troubles et les
étiquettes d'emplacement personnalisées comportant jusqu'a 40
caracteres.

Communications.

Les communications de données nécessitent une paire torsadée non
blindée unique qui prend en charge d'autres avertisseurs sur le méme
canal de communication.

Indications.

Les conditions d'alarme, de priorité 2, de supervision et de trouble
sont également indiquées par des DEL dédiées et une tonalité
d'alerte sonore. Chaque condition est dotée d'un bouton-poussoir
d'acquittement dédié qui neutralise la tonalité d'alerte mais laisse
le voyant DEL allumé jusqu'a ce que toutes les conditions de cette
catégorie soient rétablies a la normale.

Défilement des activités.

L'utilisation répétée du commutateur d'acquittement approprié fait
défiler 'écran ACL indiquant l'activité dans la séquence d'occurrence.
Le signal sonore interne retentit également pour indiquer le
fonctionnement de I'un des boutons-poussoirs.
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lllustration 1 : Avertisseur ACL A4606-9102

Fonctionnement

Accés par clé de contact. Tous les commutateur de l'avertisseur sont
commandés par le contacteur a clé dACTIVATION avec une clé qui ne
peut étre retirée qu'en position désactivée. Un bref test de la lampe/
de I'écran ACL est effectué chaque fois que le contacteur a clé passe de
activé a désactivé.

Opérations activées. Lorsqu'il est activé, les dispositifs de notification
peuvent étre désactivés en appuyant sur le commutateur « SILENCE
ALARME » (neutralisation de I'alarme). Appuyez sur le commutateur de
réinitialisation du systeme pour rétablir le fonctionnement normal du
systeme. Lorsque l'activité du systeme est normale, I'écran ACL affiche
I'heure, la date et le message « LE SYSTEME EST NORMAL ».

Ce produit a été approuvé par la CSFM (California State Fire Marshal) en vertu de la section 13144.1 du code de la santé et de la sécurité de I'Etat de la Californie. Voir les listes CSFM 7300-2269:0569,
7300-2269:0557 et 7300-2269:0567 pour connaitre les valeurs admissibles et/ou les conditions relatives aux matériaux présentés dans ce document. D'autres homologations peuvent étre applicables;
communiquez avec votre fournisseur local de produits pour obtenir les renseignements les plus récents.
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Avertisseur ACL A4606-9102 pour module de commande d'alarme incendie 4010ES

Sélection des produits

UGS Description

Avertisseur ACL a distance avec finition beige pour utilisation avec les panneaux de
A4606-9102 , , ‘

commande d'alarme incendie 4010ES ) o

Voir A4606-9102 Caractéristiques de

A4003 9111 Garniture en acier inoxydable brossé en option I'avertisseur ACL pour plus de détails
A4610-9111CA Y P pour p
2975-9206 Bofltier de montage en surface agencé; finition ivoire
A2081-9044 Protecteur contre les surtensions; requis a lendroit ou les communications de l'avertisseur et le cablage sortent et entrent dans

un batiment; se reporter a la fiche technique AC2087-0016 pour plus de détails.

Renseignements pour l'opérateur du A4606-9102

ECRAN ACL DE LECTURE 2 x 40, le voyant DEL
vert rétro-éclairé dans des conditions normales et - —
dans des conditions de fonctionnement anormales 6 VOYANTS D’ETAT DU SYSTEME A DEL Fournissent des indications
d'état du systéme en plus des informations affichées a I'écran; les voyants
DEL clignotent pour indiquer la condition, puis, une fois RECO, ils restent
allumés jusqu'a la réinitialisation; I'alarme d'incendie et I'alarme de priorité
2 sont rouges; la supervision du systéme, les troubles du systéme et la
neutralisation de I'alarme sont jaunes; la mise sous tension est verte

TROIS VOYANTS DEL PROGRAMMABLES (jaunes),

chacun avec interrupteur & bouton-poussoir et zone

d'étiquetage personnalisée

1 /
\ \ I

(| AFFICHAGE DE L'HEURE |

SYSTER TS NORMAL affiche 'heure de la derniére
: 122515 am TUE 12-JUL-12 oceurrence de  fste dos
! événements affichée ou
1 PRIORITY2 _ SYSTEM SYSTEM affiche I'heure actuelle lors
1 ALARM SUPERVISORY TROUBLE "
1 PY ® de l'affichage des
i informations d'état du
E systéme
: \ 7
1 ACK
' Vol
\
7 7 7 v T 1 L]
RECO D'ALARME/ALARME INCENDIE permet d'accepter \
un état d’alarme incendie et de neutraliser le panneau et REINITIALISATION DU SYSTEME
toutes les alertes sonores de l'avertisseur permet de restaurer I'état du
panneau de commande & la normale
- CONTACTEUR D'ACTIVATION DE lorsque toutes les entrées en alarme
RECO D'ALARME/PRIORITE 2 permet d’accepter un état COMMANDE sont revenues a la normale
d'alarme de priorité 2 et de neutraliser le panneau et toutes commande toutes les fonctions du
les alertes sonores de I'avertisseur commutateur; la ¢lé est amovible
uniquement en position désactivée
RECO. SUPV permet d'accepter les conditions de
supervision du systéme et de neutraliser le panneau NEUTRALISATION DE L’ALARME permet de
et toutes les alertes sonores de l'avertisseur désactiver les appareils de notification sonores et
visibles (le fonctionnement par défaut peut étre
RECO. TROUBLE permet d accepler un état de modiiié via la programmation du panneau pour s

trouble du systéme et de neutraliser le panneau et conformer aux exigences locales)

toutes les alertes sonores de I'avertisseur
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Avertisseur ACL A4606-9102 pour module de commande d'alarme incendie 4010ES

A4606-9102 Caractéristiques de l'avertisseur ACL

Tableau 1 : Spécifications générales de fonctionnement (se reporter aux instructions d'installation 579-977AC pour plus de renseignements)

Spécification

Détails

Tension

18 a 32V c.c, systéeme alimenté

Courant de fonctionnement normal

110 mA (avec rétroéclairage DEL activé)

Courant de réserve de la batterie

65 mA (pendant l'utilisation de la batterie de réserve, le rétroéclairage DEL s'éteint au bout de 30
secondes sans activité du commutateur)

Courant de l'alarme

140 mA maximum (le rétroéclairage DEL est allumé et 'alerte sonore retentit)

Plage de températures de fonctionnement

0a49°C(32a120°F)

Plage d'humidité de fonctionnement

Jusqu'a 93% HR, sans condensation a 38° C (100 °F)

Tableau 2 : Communications

Pour les panneaux 4010ES*

Type

Circuit de ligne de signalisation (SLC) pour les communications de l'avertisseur externe avec l'interface de
['unité a distance (RUI)

Capacité

Jusqu'a 20 adresses de cartes internes et externes

Tableau 3 : Exigences de cablage

Spécification

Détails

Type de cablage standard

Paire torsadée non blindée (UTP), 18 AWG (0,82 mm?) pour la plupart des applications, voir ci-dessous

Caractéristiques de cablage

Capacité électrique maximale de 0,58 puF (580 nF) entre les conducteurs; résistance de ligne totale
maximale de 35 Q

Applications de cablage
nécessitant une paire

Données RUI 'torsadée blindée (STP)

Cablage qui sort du batiment. Nécessite également des protecteurs de circuit de boucle isolés a chaque
extrémité, se reporter a la fiche technique AC2081-0007 pour A2081-9027 (200 mA), ou S20817 -0008
pour A2081-9028 (5 A)

Cablage dans un conduit de 152 m (500 pi) ou plus.

Cablage étroitement regroupé pour les communications IDNet standard ou les communications
adressables TrueAlert (non requis lorsqu'elles sont exécutées avec des communications IDNet+).

Distance de cablage avec
adaptateurs en T (« T-Tap »)
de classe B

Longueur totale de cablage allant jusqua 3 048 m (10 000 pieds); jusqu'a 762 m (2 500 pieds) du
dispositif le plus éloigné

Distance de cablage de
classe X

Jusgu'a 762 m (2 500 pi)

Cablage d'alimentation

Cables de 18 3 12 AWG (0,82 mm? & 3,31 mm?) pour l'alimentation du systéme de 24 Vc.c.

Cablage de mise a la masse

Une connexion de mise a la terre dédiée au boltier électrique est requise pour une protection ESD et
EMI appropriée; procéder au cablage conformément a l'article 250 de la norme NFPA 70 (Code national
de l'électricité)

Tableau 4 : Informations d'installation

Spécification

Détails

Dimensions de la garniture de finition

114 mm H x 300 mm L (4 % po x 11 /46 po)

Profondeur de lensemble

33 mm (1 5/16 po), 38 mm (1 % po) a l'emplacement du bornier

Garniture de finition standard

Acier, peint beige

A4603-9111, garniture en option

Acier inoxydable brossé (a commander séparément); fourni avec des vis fendues et inviolables

Boitiers pour Boitiers de maconnerie Boitier a six prises, Steel City GW-635-G, 89 mm (3 2 po) de profondeur ou I'équivalent

montage Boitiers a prise simple | Six boitiers a une prise de 89 mm (3 %2 po) de profondeur minimum, RACO # 590 ou équivalent
encastré (fournis  |Note de sélection du L'entrée de conduit dépend du boitier. Se reporter aux instructions d'installation 579-977AC pour plus
séparément) boitier d'informations sur le montage et les exigences d'entrée de conduit

2975-9206, option boitier a montage en surface (a commander séparément)

Dimensions

305mmLx 117 mmHx70mmP (12 po x4 % po X 2 3% po)

Fini

Acier peint, fini ivoire

Remarque : Pour plus de renseignements, consulter les fiches techniques des panneaux de commande 40710ES.
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Avertisseur ACL A4606-9102 pour module de commande d'alarme incendie 4010ES

Informations d'installation

Remarque : Passer en revue le choix de boitier et la disposition de 'assemblage
avant de sélectionner le point d'entrée du conduit pour faciliter l'accés aux bornes

Boitiers a prises a montage encastré :

Boite a 6 prises requise, (89 mm (3 1/2 po) minimum . — — - -

de profondeur, utiliser (6) RACO no 590 ou 7 - I_ﬁ T ﬂ_ﬁ - ol jj@’]_ﬁ“@

I'équivalent (fournie séparément) ( () L) ) ) )

Boitier de magonnerie 4 montage encastré : | ' o o o o '

Utiliser Sleel City GW-635-G ou I'équivalent, —
89 mm (3 1/2 po) de profondeur ou I'équivalent
(fourni séparément)

—

5citier monté en surface :
Epaisseur 70 mm (2 3/4 po)
(commandé séparément) ~—a

Ensemble avertisseur ACL —— |

Plaque de finition

Accés au bornier a
l'arriére de I'ensemble,
de ce coté

(o]
o]

Référence de cablage

Se reporter aux notes de cablage d'interconnexion

8 - ers dautres
périphériques RUI

Panneau de contréle d'alarme Avertiszeurs ACL
incendie 4010ES

Notes relatives au cablage d'intercnnexion :
1. Les communications nécessitent une paire torsadée non blindée de 18 a 12 AWG.

2. Lalimentation nécessite deux fils de 18 a 12 AWG pour l'alimentation du systeme de 24 V c.c,, plus la mise a la terre de chaque boite électrique.
3. Sereporter aux instructions d'installation 579-977AC pour connaitre les spécifications de cablage supplémentaires.

© 2021 Johnson Controls. Tous droits réservés Toutes les spécifications et autres informations présentées étaient valides a la date de révision du document et sont sujettes
a modification sans préavis. D'autres homologations peuvent étre applicables; contacter votre fournisseur local de produits Autocall® pour les renseignements les plus
récents. Les homologations et les certifications visées par Tyco Fire & Security GmbH, et les noms de produit mentionnés dans le présent document sont des marques ou
des marques déposées. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Les codes NFPA 72 et National Fire Alarm Code des marques déposées de la National Fire

Protection Association (NFPA). AC4606-0002 Rév. 9 03/2021
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