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Homologué UL, ULC et CSFM,
approuve FM*

Fiche technique
Détection analogique TrueAlarm

Montage dans le conduit du capteur de fumée photoélectrique A4098-9714 TrueAlarm

Caractéristiques

Installez le capteur photoélectrique analogique TrueAlarm
A4098-9714 directement a l'intérieur des conduits d'air** :

+ Prend en charge le débit d'air de la conduite de 0 a 1 220 m/min (0 a
4000 pi/min), ce qui permet de détecter la fumée de la conduite CVC
lorsque la conception des tubes d'échantillonnage n'est pas appropriée
(consultez Spécifications pour plus d'informations)

- Pour les applications avec poussiere et humidité controlées

- Les modeéles standard sont destinés aux conduits rectangulaires de
152 mm (6 po). carré a 914 mm (36 po) carré

- Les adaptateurs en option permettent d'utiliser des conduits ronds de
152 mm (6 po), 203 mm (8 po), 254 mm (10 po) ou 305 mm (12 po) de
diametre

- Les communications analogiques TrueAlarm peuvent étre IDNet

- Le capteur modéle A4098-9714 est requis et commandé séparément

Voyant d'alarme rouge dans le boitier :
- Visible a travers le couvercle transparent du boitier

+ L'impulsion indigue la mise sous tension, l'allumage continu indique
une alarme ou un trouble, comme indiqué sur le panneau de
commande d'alarme incendie

L'UGS A4098-9750 offre un fonctionnement a deux fils (pas de
sortie de relais)

L'UGS A4098-9751 offre un relais local :

- Le fonctionnement du relais est programmable a partir du panneau de
commande d'alarme incendie et est évalué comme suit: 1 Aa 28V c.c,
alimentation limitée; ou 1/2 Aa 120 V c.a., sans alimentation limitée

+ Lalimentation 24 V c.c. est fournie par le systeme d'alarme incendie
(fonctionnement a 4 fils)

Options :

- Adaptateurs pour conduits ronds de 152 mm (6 po), 203 mm (8 po),
254 mm (10 po) ou 305 mm (12 po)

- Station de test a distance (A2098-9806)

- Voyant d'alarme a DEL distant (A2098-9808)

Homologation UL selon la norme 268A

** \euillez noter que la détection de fumée dans les conduits d'air est
destinée a signaler la présence de fumée dans le conduit. Cela ne vise
pas a remplacer, et ne remplace pas, les exigences de détection de
fumée pour les zones ouvertes ou autres applications sans conduit.
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lllustration 1 : Boitier dans le conduit avec capteur A4098-9714
(monté dans un conduit carré de 8 po pour référence)

Description

Conduits d'air CVC

Les conduits d'air CVC dans les batiments fournissent de l'air frais et
expulsent de l'air vicié. Selon les exigences générales de détection
d'incendie, la détection de fumée peut étre nécessaire dans les conduits
d'air. Pour les applications ou la détection de conduit de type tube
d'échantillonnage n'est pas appropriée en raison d'une faible vitesse

de l'air ou d'une petite taille de conduit, les boitiers Autocall modele
A4098-9750 et A4098-9751 peuvent étre utilisés pour installer le
capteur analogique Autocall modéle A4098-9714 TrueAlarm directement
dans le conduit. (Reportez-vous a la fiche technique AC4098-0030 pour
les boitiers de détecteur de fumée avec tubes d'échantillonnage.)

Application.

Ces boftiers permettent de monter un détecteur de fumée de type spot
directement dans le conduit d'air. Une application appropriée nécessite
une humidité et une poussiere contrélées.

Veuillez noter

Notez qu'en cas de perte de débit d'air dans le conduit, le détecteur
A4098-9714 détecte la fumée Sl elle atteint le capteur. Toutefois, en
I'absence de circulation d'air dans le conduit, la fumée peut ne pas
atteindre le capteur selon l'emplacement de la source de fumée par
rapport a ce dernier.

Fonctionnement TrueAlarm.

Le positionnement d'un capteur A4098-9714 dans un conduit d'air
offre les performances de haute fiabilité de la détection analogique
TrueAlarm, qui offre une sensibilité programmable, une précision
constante, une compensation environnementale, des tests d'état et
une surveillance de l'accumulation de saleté dans le capteur. Ces
boitiers communiquent numériguement leurs informations de capteur
analogique au panneau de commande d'alarme incendie a l'aide de
communications a deux fils IDNet .

Ce produit a été approuvé par la CSFM (California State Fire Marshal) en vertu de la section 13144.1 du code de la santé et de la sécurité de I'Etat de la Californie. Voir les listes CSFM 3240-2269:0539,
7272-2269:0537 et 7300-2269:0551 pour connaitre les valeurs admissibles et/ou les conditions relatives aux matériaux présentés dans ce document. D'autres homologations peuvent étre applicables;
communiquez avec votre fournisseur local de produits pour obtenir les renseignements les plus récents.
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Montage dans le conduit du capteur de fumée photoélectrique A4098-9714 TrueAlarm

Modéle de relais.

Le modele A4098-9751 fournit un relais qui peut étre programmé pour
suivre le fonctionnement du capteur local ou qui peut étre controlé
indépendamment par le panneau de commande d'alarme incendie
pour exécuter des actions de réponse a I'incendie telles que l'arrét du
ventilateur et la commande du registre.
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Tableau de sélection de capteur dans le conduit

UGS Description Compatibilité
A4098-9750 Logement de capteur dans le sans relais  |4007ES, 4010ES, 4100ES
conduit avec boitier de montage
A4098-9751 beige (capteur A4098-9714 requis)
A4098-9714 Téte de capteur photoélectrique A commander séparément, requis pour A4098-9750 ou A4098-9751

avec relais  |Comme ci-dessus

Options de capteur dans le conduit, a commander séparément selon les besoins, compatibles avec A4098-9750 et A4098-9751
A4098-9819 Adaptateur pour conduit rond de 152 mm (6 po), beige

A4098-9824 Adaptateur pour conduit rond de 203 mm (8 po), beige

A4098-9852 Adaptateur pour conduit rond de 254 mm (10 po), beige

A4098-9853 Adaptateur pour conduit rond de 305 mm (12 po), beige

A2098-9806 Poste de test a distance sur plaque en acier inoxydable simple

A2098-9808 Voyant d'alarme DEL a distance monté sur un seul module en acier inoxydable

Options d'indicateur distant

La station de test a distance A2098-9806 fournit un indicateur d'état ~ A2098-9808, indicateur d'alarme a DEL distant, fournit un indicateur

a DEL rouge distant et un interrupteur a clé de test a distance monté d'état a DEL rouge distant monté sur une plaque en acier inoxydable a une
sur une plaque en acier inoxydable a une prise. Le fait de tourner le prise.

commutateur de test sur « TEST » déclenche une alarme et permet de

vérifier les réponses du systeme qui en résultent.
I\
N
ALARM
ALARM
@)
TEST
NORM
I\
I\

Illustration 3 : Voyant d'alarme a DEL distant A2098-9808

lllustration 2 : Station de test a distance A2098-9806 Montage d'indicateur distant. Les indicateurs d'état distants
A2098-9806 et A2098-9808 sont tous deux montés dans des boitiers
standard a une prise, 51 mm L x 76 mm H (2 po x 3 po) avec une
profondeur minimale de 2 po, fournis séparément.

Référence de I'emplacement

Considérations a prendre quant a I'emplacement du capteur dans le conduit :
1. Un emplacement approprié de détection de fumée dans le conduit doit assurer un débit d'air adéquat dans le logement du conduit.
2. Assurer |'accessibilité pour les tests et l'entretien.

3. Emplacements appropriés : coté aval des filtres pour détecter les incendies dans les filtres; dans les conduits de retour, a 'avant des zones de
mélange; en amont de I'humidificateur d'air et du serpentin de refroidissement.

4. D'autres emplacements peuvent étre nécessaires pour une détection correcte de la fumée dans les conduits, selon l'acces aux conduits, la
conception du systeme et le test du débit d'air dans les conduits. Communiguer avec votre fournisseur local de produits Autocall pour en savoir
plus.

Emplacements a éviter :

1. Laou les registres fermés pour plus de confort peuvent perturber le débit d'air.

2. Pres des entrées d'air extérieures (sauf si l'intention est de surveiller I'entrée de fumée a partir de cette zone).

3. Dans les conduits de dérivation de registre d'air de retour et les zones de mélange ou le débit d'air peut étre restreint.

Informations supplémentaires. Se reporter a la norme NFPA 90A, Standard for the installation of Air Conditioning and ventilation Systems; NFPA 72,

National Fire Alarm and Signaling Code; et au Guide NEMA pour l'utilisation appropriée des détecteurs de fumée dans les applications de conduits, et aux

instructions d'installation, 574-711AC.
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Référence d'emplacement du capteur dans le conduit
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Spécifications

capteur ici

Tableau 1 : Spécifications

Spécification

Service nominal

Plage de vélocité de I'air homologuée
UL

0-1 220 m/min (0-4 000 pi/min) avec une sensibilité minimale du capteur de 3,0 % par pied
0-610 m/min (0-2 000 pi/min) avec une sensibilité minimale du capteur de 3,7 % par pied

Remarque : Consultez la discussion sur l'application dans Caractéristiques.

Communications de données

Format IDNet, sélection automatique, 1 adresse par logement

Courant de la DEL distante

0,6 mA, aucun impact sur le courant de l'alarme

Plage de températures homologuée UL

322100 °F(0a38°0C)

Plage de températures de
fonctionnement

15a122°F(-9a50°Q)

Plage d’humidité

10% a 90 % HR de 32 °Fa 122 °F (0 °C a +50 °C)

Connexions du cablage

Borniers pour fils de 18 3 14 AWG (0,82 mm? & 2,08 mm?)

Dimensions

Reportez-vous aux schémas de montage des conduits ronds et carrés

Tableau 2 : Alimentation relais (A4098-9751 uniquement)

Spécification

Service nominal

Tension

18a32Vcec

Courant de réserve

240 pAa 24 Ve

Courant de l'alarme

30mAa24Vecec

Puissance nominale de contact limitée

Forme simple « C», 1 Aa 28V c.c. (pour les charges supprimées)

Valeurs nominales de contact sans
limitation de puissance

Forme simple « C», 1/2 Aa 120 V c.a., résistive (pour les charges supprimées)

© 2021 Johnson Controls. Tous droits réservés Toutes les spécifications et autres informations présentées étaient valides a la date de révision du document et sont sujettes
a modification sans préavis. D'autres homologations peuvent étre applicables; contacter votre fournisseur local de produits Autocall® pour les renseignements les plus
récents. Les homologations et les certifications visées par Tyco Fire & Security GmbH, et les noms de produit mentionnés dans le présent document sont des marques ou
des marques déposées. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Les codes NFPA 72 et National Fire Alarm Code des marques déposées de la National Fire

Protection Association (NFPA).
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