
Dispositifs d’avertissement à haut-parleur/visible (S/V) adressable monté au mur

* D’autres homologations peuvent être applicables; communiquez avec votre fournisseur local de produits pour obtenir les renseignements les plus récents.

Introduction
Les dispositifs d’avertissement à haut-parleur/visible (S/V)
adressable intérieur et extérieur monté au mur sont alimentés,
adressés et commandés individuellement à partir d’un circuit de
signalisation (SLC) IDNAC du module de commande d’alarme incendie
Autocall. L’audio est fournie à partir de l’IDNAC audio du module
de commande d’alarme incendie Autocall. Le câblage est contrôlé
électroniquement pour permettre aux câbles audio et IDNAC d’être
taraudé en T pour le câblage de classe B, ce qui réduit les coûts et
distances de câblage.
S’installe sur un boîtier électrique américain carré standard de 4 po et
2 1/8 po de profondeur pour une installation encastrée (fournie par
d’autres) ou d’un boîtier de surface/WP (commander ci-dessous) pour
une installation en surface ou dans un environnement étanche.
Les dispositifs sont offerts en 400 Hz à 4 000 Hz et 200 Hz à 10 000 Hz
haute fidélité. La sélection d’un dispositif et d’un couvercle séparément
simplifie grandement la commande et la procédure d’installation. * Les
numéros de modèle se terminant par BA sont assemblés aux États-Unis.
Pour plus d’informations, consulter la fiche technique AC49SWC-0001.

Illustration 1: Dispositifs d’avertissement à
haut-parleur/visible adressable monté au mur

Sélection de produits
Tableau 1: Dispositifs d’avertissement à haut-

parleur S/V TrueAlert ES monté au mur

UGS Description Instructions
d’installation

A49SV-APPLW
A49SV-APPLW-BA

Sélectionner le
couvercle, la plaque de
montage et le boîtier
de surface/WP (au
besoin) séparément.

579-1190AC

Tableau 2: Dispositifs H/F haute fidélité

UGS Description Instructions
d’installation

A49HFV-APPLW
A49HFV-APPLW-BA

Dispositif S/V haute
fidélité seulement.
Sélectionner le
couvercle, la plaque de
montage et le boîtier
de surface/WP (au
besoin) séparément.

579-1190AC

Tableau 3: Couvercles S/V (requis lors
de la commande des modèles APPLW)

UGS Couleur Lettrage
A49SVC-WRALT Rouge
A49SVC-WWALT Blanc

Alert (alerte)

A49SVC-WRBA Rouge
A49SVC-WWBA Blanc

/FIRE (incendie)

A49SVC-WRBC Rouge
A49SVC-WWBC Blanc

火警/FIRE ALARM
(alarme d’incendie)

A49SVC-WRBF Rouge
A49SVC-WWBF Blanc

FEU/FIRE

A49SVC-WRFEU Rouge
A49SVC-WWFEU Blanc

FEU

A49SVC-WRFIRE Rouge
A49SVC-WWFIRE Blanc

FIRE (incendie)

A49SVC-WRS Rouge
A49SVC-WWS Blanc

Autocall logo
seulement

Tableau 4: Objectif mural S/V

Objectif Couleur Instructions
d’installation

A49LENS-AMBER Ambre
A49LENS-BLUE Bleu
A49LENS-GREEN Vert
A49LENS-RED Rouge

579-1192AC

Remarque : Utiliser des objectifs de couleur seulement à l’intérieur.

Homologué UL, ULC*

Appareils de notification adressables TrueAlert
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Spécifications pour montage au mur du S/V
Tableau 5: Spécifications générales du dispositif

Spécification Caractéristiques nominales
Dimensions 7 3/8 po H x 5 po L x 1 3/4 po P ou 139 mm x 128 mm x 42 mm
Contraintes environnementales 32 °F à 120 °F ou 0 °C à 49 °C; 10 % à 93 %, sans condensation à 104 °F ou 40 °C
Connexions Borniers pour 18 AWG à 12 AWG (0,82 mm2 à 3,31 mm2; deux câbles pour chaque borne pour le câblage

entrée/sortie. Utiliser le câble non blindé (UTP) pour le câblage IDNAC et audio.

Tableau 6: Spécifications audio du haut-parleur

Spécification Caractéristiques nominales
Tension d’entrée 25 VRMS ou 70,7 VRMS
Prises de puissance 1/4 W, 1/2 W, 1 W et 2 W
Réponse en fréquence 400 Hz à 4 000 Hz (S/V), 200 Hz à 10 000 Hz (H/F) Signalisation générale = 125 Hz à 12 kHz

Tableau 7: Sortie du haut-parleur S/V 25 Vrms ou 70,7 Vrms à 10 pi ou 3 m

Prise de
puissance en
watt

1/4 W 1/2 W 1 W 2 W

Modèle S/V H/F S/V H/F S/V H/F S/V H/F
Test
d’enceinte de
réverbération,
conformément
au UL 1480
(dBA)

79 76 83 80 86 82 89 86

Test de
chambre
anéchoïque,
conformément
au ULC-S541
(dBA)

81 78 84 81 88 84 90 87

Tableau 8: Référence de dispersion polaire (conformément au test de chambre anéchoïque ULC-S541)

Atténuation Angle Atténuation Angle
-3 dB 75° -6 dB 85°

Tableau 9: Pourcentage du taux d’éclairage à température de la pièce

Sur l’axe Vertical, sous l’axe Horizontal, à gauche/droite de l’axeAngle
0° 45° 90° 45° 90°

Sortie UL requise 100 % 34 % 12 % 75 % 25 %
Sortie typique 194 % 90 % 45 % 121 % 41 %

Tableau 10: Câblage SLC IDNAC

Spécification Caractéristiques nominales
Plage de tension de fonctionnement typique 23 V c.c. à 30 V c.c., application spéciale
Référence de conception de la tension de l’appareil 23 V c.c. (avec chute de 6 V c.c.)
Exigences de supervision 1 charge d’unité (courant d’unité de commande = 0,8 mA)
Chargement du taux de clignotement et SLC synchronisé 1 Hz; avec jusqu’à 63 stroboscopes synchronisés pour chaque NAC
Charge du SLC IDNAC Maximum de 127 adresses pour chaque SLC, 139 charges d’unité. Voir

les instructions d’installation de l’appareil et de la commande d’incendie
compatibles pour obtenir les limites de charge de courant du circuit.
UTP, paire torsadée non blindée recommandée
Longueur de câble maximale autorisée avec des connexions T pour
câblage de classe B par CLS = 10 000 pi ou 3 048 m

Caractéristiques du câblage du SLC IDNAC consulter les instructions
d’installation du module de contrôle pour de plus amples informations)

Longueur de câble maximale jusqu’au dispositif = 4 000 pi (1 219 m). Cette
longueur peut être doublée à 8 000 pi ou 2 438 m en utilisant un répéteur
IDNAC 4009.

Tableau 11: Consommation de courant***

Réglage des
candelas

15 cd 30 cd 75 cd 110 cd 135 cd 185 cd

Objectif clair/blanc 47 mA 57 mA 100 mA 132 mA 160 mA 208 mA
Objectif teint 54 mA 78 mA 128 mA 184 mA 211 mA S/O
Mode extérieur
privé

69 mA S/O 240 mA 300 mA S/O 445 mA
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Tableau 11: Consommation de courant***

Réglage des
candelas

15 cd 30 cd 75 cd 110 cd 135 cd 185 cd

***Mesuré à 23 V c.c. sur les SLC IDNAC adressables
Remarque : Les haut-parleurs sont conçus pour être branchés à des circuits audio d’alarme d’incendie compatibles. Les caractéristiques
anéchoïques du haut-parleur sont représentatives de la véritable sortie sonore installée.

Référence d’installation du S/V pour montage au mur

Illustration 2: Référence d’installation

Sélection de produits étanches
Tableau 12: Dispositifs d’avertissement à haut-parleur S/V étanche monté au mur

UGS Description Instructions d’installation
A49SV-APPLW-O
A49SV-APPLW-O-BA
A49SV-APPLW-CO

Dispositif S/V seulement. Sélectionner le couvercle la plaque de
montage et le boîtier de surface/WP séparément.

579-1237AC

Tableau 13: Couvercles S/V (requis lors de la commande des modèles APPLW-O)

UGS Couleur Lettrage
A49SVC-WRBA-O Rouge
A49SVC-WWBA-O Blanc

FIRE (incendie)/حريق

A49SVC-WRBC-O Rouge
A49SVC-WWBC-O Blanc

火警/FIRE ALARM (alarme d’incendie)

A49SVC-WRBF-O Rouge
A49SVC-WWBF-O Blanc

FEU/FIRE

A49SVC-WRFEU-O Rouge
A49SVC-WWFEU-O Blanc

FEU

A49SVC-WRFIRE-O Rouge
A49SVC-WWFIRE-O Blanc

FIRE (incendie)

A49SVC-WRALT-O Rouge
A49SVC-WWALT-O Blanc

ALERT (alerte)

A49SVC-WRS-O Rouge
A49SVC-WWS-O Blanc

Autocall logo seulement

Tableau 14: Boîtier de surface/WP

UGS Couleur Description Instructions d’installation
A49WPBB-SVWR Rouge Boîtier de surface/WP rouge
A49WPBB-SVWW Blanc Boîtier de surface/WP blanc

579-1239AC
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Tableau 15: Protecteurs de fils et boîtier de protecteur de fils

UGS Description
A49WGBB-SVWR-O Boîtier de protecteur de fils, au mur, rouge, WP
A49WGBB-SVCR-O Boîtier de protecteur de fils, au plafond, rouge, WP
A49WG-SVWCR Protecteur de fils, au mur, rouge

Tableau 16: Plaque arrière S/V de montage au mur

UGS Description Instructions d’installation
A49MP-SVWR Plaque arrière de montage rouge
A49MP-SVWW Plaque arrière de montage blanche

579-1193AC

Spécifications pour montage au mur du S/V étanche
Tableau 17: Spécifications environnementales

Spécification Caractéristiques nominales
Plage de tension c.c. de commande/stroboscope Application spéciale, 23 V c.c. à 30 V c.c.

Température nominale UL/ULC
Extérieur privé : -40 °F à 150,8 °F ou -40 °C à 66 °C
Mode intérieur et public, humidité non contrôlée : 32 °F à 122 °F ou 0 °C à 50 °C

Température nominale FM -40 °F à 120 °F ou -40 °C à 49 °C
Plage d’humidité UL/ULC 95 %, sans condensation à 140 °F ou 60 °C
Connexions Borniers de 18 AWG à 12 AWG ou 0,82 mm2 à 3,31 mm2

ATTENTION : Les logements du dispositif sont offerts en rouge et en blanc. Ne peinturez pas et ne modifiez pas les finis d’origine de
quelque façon que ce soit.

Tableau 18: Modules SO et S/V TrueAlert adressable à montage au mur – fils de connexion et sortie du haut-parleur (audio à 25 V ou 70 V)

Tension Connexion J1 à prise Réglage de prise en watts
Réverbération UL1480 à 10 pi

Modèles SV/SO
Anéchoïque ULC-S541 à 3 m

Modèles SV/SO
E 1/4 78 80
F 1/2 81 83
G 1 84 86

25 V

H 2 87 89
A 1/4 76 79
B 1/2 80 83
C 1 84 86

70,7 V

D 2 87 89
Remarque :
• Les mesures dBA de réverbération représentent une mesure UL minimum en fonction des mesures du niveau sonore effectuées par le test

d’enceinte de réverbération UL.
• Les mesures dBA anéchoïque représentent une mesure ULC minimum en fonction des mesures du niveau sonore effectuées par le test de chambre

anéchoïque ULC.
• Le niveau de pression sonore diminue de 3 dB à un angle de déplacement de 25° par rapport à la ligne perpendiculaire du centre du haut-parleur.

Le niveau de pression sonore diminue de 6 dB à un angle de 35° de cette ligne.

Tableau 19: Pourcentage de sortie de lumière à 15 ou 75 candelas (mode publique – température de la pièce)

Dispersion verticale Dispersion horizontale
Angle sur le plan Y Sortie UL requise Sortie typique Angle sur le plan X Sortie UL requise Sortie typique

0 100 % 194 % 0 100 % 194 %
5 90 % 192 % ±5 90 % 203 %
10 90 % 132 % ±10 90 % 168 %
15 90 % 129 % ±15 90 % 155 %
20 90 % 145 % ±20 90 % 166 %
25 90 % 150 % ±25 90 % 169 %
30 90 % 112 % ±30 75 % 164 %
35 65 % 124 % ±35 75 % 151 %
40 46 % 114 % ±40 75 % 145 %
45 34 % 90 % ±45 75 % 121 %
50 27 % 91 % ±50 55 % 97 %
55 22 % 78 % ±55 45 % 83 %
60 18 % 72 % ±60 40 % 79 %
65 16 % 68 % ±65 35 % 70 %
70 15 % 75 % ±70 35 % 59 %
75 13 % 74 % ±75 30 % 50 %
80 12 % 68 % ±80 30 % 51 %
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Tableau 19: Pourcentage de sortie de lumière à 15 ou 75 candelas (mode publique – température de la pièce)

Dispersion verticale Dispersion horizontale
85 12 % 63 % ±85 25 % 45 %
90 12 % 45 % ±90 25 % 41 %

Tableau 20: Taux de candelas (CD) du mode extérieur privé pour W15/W75/W110/W185

Directement
à la sortie

du dispositif
Vertical sous le dispositif À gauche/droite, horizontal

Candela 0° 45° 90° 45° 90°
WP15 CD typique à 77 °F ou 25 °C 69 25 18 32 12
WP75 CD typique à 77 °F ou 25 °C 240 100 60 119 47
WP110 CD typique à 77 °F ou 25 °C 300 118 74 160 58
WP185 CD typique à 77 °F ou 25 °C 445 169 105 228 75

Tableau 21: Courant de fonctionnement RMS maximum

Sélection des candelas Type d’utilisation 23 V*
(CD4) 15 cd S/V 47 mA
(CD3) WP15 cd S/V 81 mA
(CD2) 75 cd S/V 100 mA
(CD1) WP75 cd S/V 187 mA
(CD6) WP110 cd S/V 230 mA
(CD7) WP185 cd S/V 298 mA
Haut-parleur seulement SO 15 mA
* Pour une connexion au SLC IDNAC.

Références de compatibilité de l’équipement
Tableau 22: Références de compatibilité de l’équipement

Commandes compatibles Référence de la fiche
technique

4100ES avec source d’alimentation EPS+ ou EPS AC4100-0100
4009 Répéteur IDNAC AC4009-0004
4100ES Flex 35 et amplificateurs 50 W
Amplificateur 100 W 4100ES
Supervision constante et NAC audio 4100ES

AC4100-0034
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© 2020 Johnson Controls. Tous droits réservés Toutes les spécifications et autres informations présentées étaient valides à la date de révision du document et sont sujettes
à modification sans préavis. D'autres homologations peuvent être applicables; contacter votre fournisseur local de produits Autocall® pour les renseignements les plus
récents. Les homologations et les certifications visées par Tyco Fire & Security GmbH, et les noms de produit mentionnés dans le présent document sont des marques ou
des marques déposées. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Les codes NFPA 72 et National Fire Alarm Code des marques déposées de la National Fire
Protection Association (NFPA).
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