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HINWEISE FUR DEN INSTALLATEUR

Dieses Handbuch gilt fir die Version: PowerMaster-10 ab Software Version 13.xxx.
Im Lieferumfang sind 2 Handbticher enthalten:

W Installationsanleitung (das vorliegende Handbuch) — zur Verwendung durch den Systeminstallateur
wahrend der Installation und Konfiguration des Systems
B Bedienungsanleitung — ebenfalls zur Verwendung durch den Installateur wéhrend der Installation und
Konfiguration des Systems, aber auch fir den Eigentimer/Hauptbenutzer des Systems ("Master-Benutzer"),
sobald die Installation abgeschlossen ist..
Der ANHANG C. Melder- & Sender-Plan - dieser Installationsanleitung hilft lnnen bei der Ausarbeitung eines
Installationsplans. Flllen Sie gegebenenfalls die Formulare aus — dadurch erleichtern Sie sich erheblich Ihre
Arbeit, und es kommt zu keinem Durcheinander. Das Ausflllen der Formulare hilft lhnen auch, eine Liste der
Melder und Sender anzulegen, die fir die jeweilige Anwendung beschafft werden missen.
Obwohl das Einstellen des richtigen Datums und der richtigen Uhrzeit Aufgabe des Benutzers ist, empfehlen wir
Ihnen, Uhrzeit und Datum im Rahmen der Programmierung einzustellen. Zugang zu den
,Benutzereinstellungen® erhalten Sie lber das Errichter Programmierung oder das Benutzermeni (ausfihrliches
Verfahren siehe Bedienungsanleitung). Wenn Sie mit dem Programmieren fertig sind, sollten Sie mit der
Montage des Systems wie in der Installationsanleitung beschrieben beginnen.
Bei Systemen mit Festnetz-Telefonanschluss sollten Sie lberpriifen, ob das Alarmsystem auf den
Telefonanschluss zugreifen kann, um aktuelle Berichte tbermitteln zu kénnen, selbst wenn der
Telefonanschluss im Alarmfall benutzt wird. Bitte beachten Sie, dass auch andere Telekommunikationsdienste
(z.B.: ,DSL") vorhanden sein kénnen. Wenn der Telefonanschluss mit einem DSL-Dienst ausgestattet ist, sind
Filter/Splitter so anzubringen, dass im Alarmfall keine Beeintrachtigung der Kommunikation mit der Zentrale
auftreten kann. Bei ISDN Diensten ist sicherzustellen, dass diese Kommunikation auch bei Stromausfall oder
Belegung der zur Verfligung stehenden Kommunikationskanéle sichergestellt ist. Spezielle NTBA’s flir
Mehrgerateanschliisse bieten entsprechenden Schutz gegen diese Risiken. Bei ISDN Anlagenanschliissen wird
empfohlen eine seperate analoge Leitung durch den Betreiber bereitstellen zu lassen, wenn das Risiko dies
erfordert. Ist ein DSL Anschluss ohne ,echte“ Analog- oder ISDN- Leitung vorhanden, bei dem die
Kommunikation mittels Voice over IP (VOIP) realisiert wird, indem der Router kiinstliche analoge-/ISDN-
Anschliisse bereitgestellt, ist zu beachten, das eine Ubertragung von digitalen Reports an Wachdienste oft nicht
mdglich ist. Je nach Region kommt es auch auf dem GSM Kommunikationsweg durch neuartige
Komprimierungsverfahren der Netzbetreiber vermehrt zu Problemen bei der Ubertragung von
Protokollinformationen an Wachdienste. Diese Probleme konnen geldst werden indem fir die Aufschaltung auf
Wachdienste die IP/GPRS Kommunikation genutzt wird.

Konformitaten mit den erforderten Normen

Hiermit erklart die Visonic-Gruppe, dass die PowerG-Baureihe, bestehend aus Alarmzentralen und Zubehor,
folgende Anforderungen erfiillt:

® US-Normen: USA: (FCC) CFR 47 Part 15 und Part 68
® Kanadische Normen: RSS 210
® Europaische CE-Normen

Die PowerMaster 10-Baureihe ist kompatibel mit den RTTE-Anforderungen - Richtlinie 1999/5/EG des
Europaischen Parlaments und des Européischen Rates vom 9. Méarz 1999.

Das PowerMaster 10-System entspricht der europaischen Norm EN50131-1 Grad 2 (niedrigen bis mittleren
Risiken) / Klasse Il (Innenanwendungen allgemein), Spannungsversorgung Typ A - EN 50136 sowie ATS4
gemaB EN 50136.

® GSM-Normen:
Europa: Entspricht den CE-Normen 3GPP TS 51.010-1, EN 301 511, EN301489-7.
USA: CFR 47 Part 22 (GSM850) und Part 24 (GSM 1900).
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1 EINFUHRUNG

PowerMaster®-10 ist ein professionelles Funk-Einbruchs- und Gefahrenmeldesystem, welches die neuartige
PowerG™ Zwei-Wege-Funktechnologie von Visonic unterstiitzt. Diese Systeme zeichnen sich durch
unvergleichliche Stabilitat der Funkverbindung, Gberlegene Reichweite sowie eine lange Batterielebensdauer
aus. Sie bieten eine perfekte und benutzerfreundliche Lésung sowohl fiir Wach- und Notrufzentral-Dienstleister
als auch professionelle Installateure. Das Systemwird fortlaufend weiterentwickelt. Es kann vorkommen, dass
beschriebene Menipunkte aufgrund lokaler Gegebenheiten nicht von der Zentrale unterstltzt werden, oder ein
in der Zentrale angezeigtes Meni nicht im Handbuch erklart ist. In beiden Fallen wenden Sie sich bitte an die
Bezugsquelle wenn entsprechende Informationen bendtigt werden.

Die wesentlichen Leistungsmerkmale der PowerG-Funktechnologie:

=  Zwei-Wege-Kommunikation stellt sicher, dass keine Alarme verloren gehen, und verlangert die
Batterielebenszeit, indem unnétige Mehrfachiibertragungen vermieden werden.

=  Permanentes Frequency-hopping zwischen mehreren Kanélen eines Bandes (4 Kanéle bei 868MHz)
verhindern, dass Storeinfliisse die Funkkommunikation behindern.

= Uberragende Reichweite (bis zu 2.000 m im freien Feld), was Installationen in groBen Liegenschaften
ohne Einsatz von Signalwiederholern erméglicht.

=  Kollisionen von per Funk tbertragenen Meldungen werden durch den Einsatz der gleichen
Technologien wie bei WiMAX, GSM und Bluetooth vermieden

= Einintelligenter Mechanismus ermdglicht es benachbarten Systemen, nebeneinander zu
funktionieren, ohne sich gegenseitig zu stéren

= Kurze Abstande der Uberwachungs- und Polling-meldungen (Keep-Alive der GRPS uns IP
Kommunikation) bieten den bestméglichen Schutz vor Manipulationsversuchen oder Geréteausfallen.

= AES-128-Verschlusselung der Funkkommunikation

= Die Batterielebenszeit betragt bei allen Meldern circa 5 bis 8 Jahre bei normaler Nutzung.

Die wesentlichen Vorteile des PowerMaster-Systems:
= PowerG-Funkkommunikation
= Schnelle und einfache Installation sowie Vorort-Diagnoseprogramm
= Alle Gerate werden von der Alarmzentrale aus konfiguriert — keine Schalter/Jumper in Meldern und
keine Notwendigkeit, die Peripheriegerate nach der Montage nochmals zu 6ffnen
= 7-stelliger einmaliger ID-Code flr jedes Gerat dient der problemlosen Zuordnung und/oder dem
Einlernen.
= Standarteinstellungen erméglichen eine gemeinsame Konfiguration der Geréte, welche bei Bedarf bei
jedem einzelnen Melder zusétzlich angepasst werden kann.
=  Eine Einlerntaste an jedem Geréat verhindert, dass andere Melder das Einlernverfahren stéren kénnen.
= Die Anzeige der Funksignalstérke erfolgt an allen Geréten — so kann der ideale Installationsstandort
gewahlt werden, ohne die Alarmzentrale bei der Montage von Peripheriegeraten aufsuchen zu
missen
=  Leistungsstarkes Diagnose-Tool zeigt die Funkverbindungsqualitat an, so sind Installationsfehler leicht
und friihzeitig zu ermitteln oder die Installation kann jederzeit einfach Gberprift werden.
= Uberpriifung bzw. -konfigurationsdnderung und Statusabfrage in Bezug auf alle Peripheriegeréte
jederzeit an der Zentrale oder aus der Ferne (Server, Remote-Software) méglich.
= Durchgangstests kénnen mit Unterstiitzung einer Person vor Ort auch aus der Ferne durchgefiihrt
werden
Rauchmelder kdnnen ebenso als Sirene agieren (SirenNet)
Unterstiitzt die Funktion Alarmverifikation durch Bilder.
Eine verdrahtete Zone und programmierbarer PGM-Ausgang
Versand von Berichten Gber Mobiltelefon- oder Festnetzverbindung an private Telefonanschliisse und
Wach- bzw. Notrufzentrale mittels Ton, SMS, digitalen Kommunikationssignalen usw.
= Geratelokalisierungsfunktion - hilft, offene und gestérte Gerate zu orten, die im Display der
Alarmzentrale angezeigt werden.
=  Neuer Zonentyp "Guardbox" ermdglicht es, das System nach einem Alarm mit einem speziellen
Benutzercode zu deaktivieren. (wenn vom Gerat unterstiitzt)
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1.1 Leistungsmerkmale des Systems

Die folgende Tabelle listet die Leistungsmerkmale des PowerMaster-10-Systems auf, wobei jedes
Leistungsmerkmal und seine Anwendung beschrieben wird.

Leistungs-
merkmal

Beschreibung

Referenz

Alarmverifikation

Wenn das PowerMaster-10-System

So konfigurieren Sie die

durch Bilder zusammen mit der PIR-Kamera Next CAM Kameraeinstellungen: siehe
PG2 PIR eingesetzt wird, ermdglicht dies Installationsanleitung fur Next CAM PG2.
eine genaue Beurteilung der Lage am So schalten Sie die Feuer- und pers.
geschutzten Ort, indem die Wach- bzw. Alarmuiberprifung ein: siehe Abschnitt
Notrufzentrale die Moglichkeit erhalt, Bilder | 3¢ Konfiguration von PIR-Kameras fiir
zu betrachten, die von PIR-Kameras Alarmiiberpriifung per Video
aufgenommen werden, wenn ein Alarm
durch Einbruch-, Feuer- oder Notruf/Panik
ausgeldst wird. Das System sendet die
Bilder bei Einbruchalarmen, Feuer oder
Notruf/Panik je nach Einstellung an die
Wach- bzw. Service und Notrufleitstelle.

Auf Abruf Das PowerMaster-System kann Bilder von So richten Sie die "Bilder auf Abruf“"-
der PIR-Kamera Next CAM PG2 auf Abruf Funktion ein: siehe Abschnitt 3.6.6
liefern, wenn ein entsprechender Befehl von | Konfiguration von PIR-Kameras fiir
der Wach- bzw. Notrufzentrale kommt. Um Alarmiberprifung per Video
die Privatsphare des Kunden zu schiitzen, Fiir Wachdienste: So rufen Sie
kann das System individuell so eingerichtet | yjdeobilder ab, um sie zu betrachten:
werden, dass das "Bilder auf Abruf" nur in siehe Bedienungsanleitung fir das
spezifischen Systemmodi (z.B. Anwesend PowerManage-System, Abschnitt 5 -
Aktiv, Abwesend Aktiv, Deaktiviert) moglich | Betrachten und Behandeln von Ereignissen
ist und auch nur innerhalb eines
bestimmten Zeitfensters nach einem
Alarmereignis.

Einlernen PowerG-Gerate miissen an der Beschreibung des Einlern- und
Alarmzentrale "eingelernt" werden. Auch Voranmeldeverfahrens mit Hilfe der
"Voranmelden" (= "manuelles Einlernen”) ist | Alarmzentrale: siche Abschnitt 3.4.2
mdglich, indem die PowerG-Geréate-ID-Nr. Hinzufligen (Einlernen) neuer drahtloser
(die auf der Rickseite jedes Gerates Geréte und verdrahteter Melder
angegeben ist) eingegeben und dann das
Gerét in der Nahe der Alarmzentrale
aktiviert wird (da das Gerat an den
Endbenutzer vor dieser Phase versandt
worden sein kann).
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Konfiguration

Gerateparameter und das damit
verbundene Systemverhalten kénnen Uber
die Alarmzentrale oder mittels
Fernprogrammierung konfiguriert werden.

So konfigurieren Sie Geréate liber die
Alarmzentrale: siehe Abschnitt 3
Programmierung

Nur fiir Nutzer des PowerManage Servers
oder der Remote-Software: So
konfigurieren Sie Geréate per
Fernprogrammierung: siche
Bedienungsanleitung flir das PowerManage-
System, Abschnitt 3 Arbeiten mit
Alarmzentrale, und Bedienungsanleitung fir
die Fernprogrammier-PC-Software,
Abschnitt 6 und 7.

Diagnose der
Alarmzentrale
und der
Peripheriegerate

Dieser Modus ermdglicht es, die Funktion
aller Melder zu testen, die im gesamten
geschitzten Bereich installiert wurden, um
Informationen Uber die Signalstérke der von
jedem Sender empfangenen Signale zu
sammeln und die gesammelten Daten
anschlieBend zu analysieren.

So testen Sie die Funktion der drahtlosen
Melder und priifen die Anzeige der
Empfangssignalstérke: siehe Abschnitt 3.9
Diagnose

Durchfiihren von

Sie kénnen regelmé&Big mindestens

So fithren Sie einen Durchgangstest

Durchgangstests | 1 x pro Woche sowie nach jedem Alarm mittels Alarmzentrale durch: siehe
(Gehtests) einen Test durchfiihren. Der Abschnitt 4 Periodischer Test
Durchgangstest kann auch von einem So fiihren Sie einen Durchgangstest per
entfernten Ort mit Hilfe einer am Fernprogrammierung durch: siehe
geschutzten Ort anwesenden Person Bedienungsanleitung fiir die
durchgefihrt werden. Fernprogrammier-PC-Software, Abschnitt 6
Tabellen mit Angaben zu den Daten.
Geratekonfigurati | Jedes PowerG-Gerat hat eigene So konfigurieren Sie die
on Uber die Einstellungen, die Uber die Alarmzentrale Gerateparameter: siche

Alarmzentrale

konfiguriert werden kénnen, indem Sie das,
fir das Gerat glltige, Meni
"STANDARTEINSTELLUNGEN" aufrufen.

Installationsanleitung des jeweiligen Gerates

Standardkonfigur
ation der Gerate

Die Standardwerte der Geréte sind flr jedes
neu im System eingelernte Geréat je nach
personlichen Vorlieben konfigurierbar. Sie
kdnnen eine bestimmte Gruppe von
Standardwerten fir eine bestimmte Gruppe
von Geréaten verwenden und die
Standardwerte fiir eine andere Gruppe
andern.

So definieren Sie Standardwerte fiir die
Gerateparameter: siehe Abschnitt 3.4.6
Konfigurationsstandardwerte unter
"STANDARTEINSTELLUNGEN" definieren

SirenNet

Sirenenfunktion
der
Rauchmelder

Der Rauchmelder beinhaltet eine Sirene mit
vier akustischen Signaltypen, die Einbruch-,
Gas-, Feuer- und Rohrbruchalarme
auslésen kénnen.

So nutzen Sie SirenNet: siche
Installationsanleitungen fir SMD-426 PG2 /
SMD-427 PG2
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Integrierte bzw.

In die Alarmzentrale ist eine Sirene

Erlauterungen zur Verdrahtung der

eingebaute eingebaut, die im Alarmfall ertént. Innensirene: siche Abschnitt 2.3.9 Einbau
Sirene des optionalen Erweiterungsmoduls
So definieren Sie, ob die Innensirene im
Alarmfall ertént: siehe Abschnitt 3.5.5
Sirenenfunktionen konfigurieren
Verdrahtete Die Alarmzentrale beinhaltet zwei fest So fligen Sie eine verdrahtete Zone oder
Zonen und PGM- | verdrahtete Anschlisse: einen Eingang fur einen PGM-Ausgang hinzu: siehe
Ausgang verdrahtete Zonen/Melder und einen Abschnitt 2.2.8 Hinzufligen einer
Ausgang (PGM; programmierbarer Open- verdrahteten Zone oder eines PGM-
Kollektor Ausgang). Ausgangs.
So programmieren Sie den PGM-
Ausgang: siehe Abschnitt 3.7 PGM-
Ausgang.
Berichte an Das PowerMaster-10-System kann so So konfigurieren Sie die GSM-Berichte an
private programmiert werden, dass es private Telefonanschliisse: siehe
Telefonanschliis | verschiedene Ereignismeldungen wie PowerMaster-Bedienungsanleitung,
se und Alarm-, Aktivier- oder Stérungsereignisse Abschnitt 6, Unterabschnitt C.11
Wachzentralen an 4 private TelefonanschlUsse durch Programmierung zwecks Ubermittiung von
mittels SMS oder | akustische Signale an 4 SMS-Tel.-Nr. als Meldungen per Telefon und per SMS
digitalen Textmeldung oder an zwei So konfigurieren Sie die GSM-Berichte an

Kommunikations
signalen

Wachdienstempféanger als analoges
digitales Protokoll, SMS-Protokol oder IP-
Protokoll via GPRS oder IP Anschluss
senden kann.

die Wach- bzw. Notrufzentrale: siche
Abschnitt 3.6.4 Konfiguration der
Ereignisberichte an Wach-/Notrufzentralen

So konfigurieren Sie die GPRS-Berichte
an die Wach- bzw. Notrufzentrale: siche
Abschnitt 3.6.4 Konfiguration der

Ereignisberichte an Wach-/Notrufzentralen

Leistungsmerkm
ale fur schnelle
Installation

Die Wahl des idealen Ortes firr die Montage
eines drahtlosen Geréats kann recht
mihsam sein, wenn man wiederholt
zwischen dem Gerat und der Alarmzentrale
hin und herlaufen muss, um die
Funkverbindungsqualitat zu prifen. Bei
PowerG-Geraten braucht das Display der
Alarmzentrale nicht konsultiert zu werden,
da alle PowerG-Geréte Uber eine integrierte
Anzeige der Funkverbindungsqualitat
verflgen. Daher ist die Wahl des idealen
Standortes schnell und einfach zu
bewerkstelligen.

Wahl des idealen Ortes flr die Befestigung
eines drahtlosen Gerates, siche 2.1 Wahl
des geeigneten Montageortes
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Gerételokalisieru
ngsfunktion

Ist dabei behilflich, problemlos zu ermitteln,
welches Gerét gerade im Display der
Alarmzentrale angezeigt wird. Das Gerat,
das im Display angezeigt wird (Im Men( far
die Programmierung oder bei Anzeige nach
einem Alarm/einer Stdrung) beginnt zu
blinken, wenn es im Display der Zentrale
angezeigt wird.

Erlauterungen zur
Gerételokalisierungsfunktion: siehe
PowerMaster-Bedienungsanleitung,
Abschnitt 2 Betrieb des PowerMaster-
Systems

So nutzen Sie die
Geriételokalisierungsfunktion beim
Umgehen einer Zone oder beim Léschen
einer umgangenen Zone: siche
PowerMaster-Bedienungsanleitung,
Abschnitt 6, Unterabschnitt C.1 Einstellen
des Zonenumgehungsplans

So nutzen Sie die
Gerételokalisierungsfunktion beim
regelméBig durchgefiihrten Test: siche
Abschnitt 4 Periodischer Test, oder siehe
PowerMaster-Bedienungsanleitung,
Abschnitt 9 Testen des Systems
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2. INSTALLATION
2.1 Wahl des Montageortes

Um sicher zu gehen, dass die Alarmzentrale am bestmdéglichen Standort montiert wird, sollten folgende Punkte

beachtet werden:

e System ungefahr in der Mitte der zu schiitzenden Liegenschaft zwischen allen Sendern montieren.

o |Installationsort in der Néhe einer Netzstromquelle und einer Telefonbuchse wéahlen (falls die Alarmzentrale
mit einem Festnetz-Telefonanschluss verbunden werden soll)

e Mit Abstand zu méglichen Stérquellen installieren. Z.B.:

- starke elektrische Rausch- und elektromagnetische Quellen wie Computer, TV-Geréte, Stromleitungen,
Mobiltelefon, Lampendimmer usw.

- groBe Metallgegensténde (z.B. Metalltiren und Metallschranke)

Hinweis: Empfohlen wird ein Abstand von mind. 1 Meter.

o Stellen Sie sicher, dass der Signalempfangspegel der Signale jedes Senders, wie er beim Diagnosetest des
PowerMaster-10-Systems angezeigt wird, "hoch" (STARK) oder "gut" (GUT) ist.

e Der Alarm (wenn nur die Sirene der Zentrale genutzt wird) kann im ANWESEND-Modus tberall gehért
werden.

o Funkmagnetkontakte sollten in vertikaler Position und so hoch wie méglich an Tiren bzw. Fenstern montiert
werden.

e Funk-Melder sollten in der in ihrer jeweiligen Installationsanleitung angegebenen Héhe montiert werden.

o Signalwiederholer sollten hoch oben an einer Wand in der Mitte zwischen den Sendern und der Alarmzentrale
montiert werden.

e Beachten Sie, dass der Installationsort der Zentral nicht zuganglich ist, ohne das im aktivierten Zustand ein Melder
ausgeldst wird. In diesem Zusammenhang beliebt und vorteilhaft ist die ,versteckte® Installation der Zentrale.
Abgeschaltete Tone/Sirenenfunktionen an der Zentrale und abgesetzte Alarmsignalisierung an Innensirenen und
Rauchmeldern sowie die regularen Bedien-Informationen ausschlieBlich an Bedienteile erméglichen solche
Installationstypen.

Fiir USA und Canada: WARNUNG! Um die FCC- und IC-Funkwellen-Emissionsvorschriften einzuhalten, sollte
die Alarmzentrale im Normalbetrieb im Abstand v. mind. 20 cm von allen Personen angebracht sein. Die fir
dieses Produkt verwendeten Antennen diirfen nicht gemeinsam mit anderen Antennen oder Sendern montiert
bzw. betrieben werden.

2.2 Installation der Funk-Alarmzentrale

2.2.1 Planung und Programmierung

Es empfiehlt sich vor der Installation, unter Verwendung der Tabellen in ANHANG C. Melder- & Sender-Plan ,
am Ende dieser Anleitung vorauszuplanen, um den Standort jedes Melders, den Inhaber und die Zuordnung
jedes Senders zu programmieren.

Legen Sie alle Sender und Melder, die System verwendet werden sollen, zusammen und markieren Sie jeden
von ihnen entsprechend lhrem Installationsplan.

Programmieren Sie jetzt das System vor der Installation der Sender und Melder wie im Abschnitt
PROGRAMMIERUNG beschrieben. Dazu kénnen Sie das System voriibergehen mit dem Akku betreiben,
wenn dieses vorgeladen ist.
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2.2.2 Offnen und befestigen
Verfahren zum Offnen zur Befestigung der PowerMaster-10-Alarmzentrale siehe Abb. 3.1.

Abb. 3.7 - Befestigen der Gefiduserickserte

So befestigen Sie die Alarmzentrale: A. Montageflache
1. Schrauben l6sen, bis Gehausefront abhebbar. B. Gehauseriickseite
2. Gehausefront entfernen

3. 5 Bohrpunkte (inklusive Sabotageabrisskontakt) mit Hilfe
der Ruckwand auf der Montageflache markieren

4. Locher bohren und Diibel einsetzen
5. Gehauseriickwand mit Schrauben befestigen
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2.2.3 Gehause schlieBen

Wenn die Batterie und alle optionalen Module eingesetzt sowie alle Anschliisse (Strom/Netzteil; Verdrahtete
Zone, PGM Ausgang) druchgefiirht wurden, kann wie im Folgenden dargestellt die Alarmzentrale geschlossen

werden.

Abb. 3.2 - Enagiffiges Schiliefern

So schlieBen Sie die
Alarmzentrale wieder:

1. Gehausedeckel schlieBen
2. Schrauben festziehen

2.2.4 Notstrom (Backup) Akku einlegen

Das Einlegen des Notstrom-Akkus ist in Abb. 3.3 dargestellt. Die zeitweise Versorgung des Systems ist
vorteilhaft, wenn Sie dieses vor der Installation/Lieferung zum Kunden in lhrem Biro/auf einer Werkbank
programmieren/konfigurieren méchten. Beachten Sie, dass beim Betrieb mit dem Akku Stérungsmeldungen
auftreten kénnen. Diese kdnnen Sie fiir die Zeit der Programmierung/Konfiguration ignorieren, sollten jedoch

nach Vollendigung der Installation nicht mehr vorhanden sein.

—RA =

=

Abb. 3.3 — Alarmzentrale an Spannungsversorgung anschliesern
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Notstrom-Akku einlegen:
Akku-Pack wie in Abb. 3.3
dargestellt einlegen.
1. Batterie einlegen

2. Batterie anschlieBen



2.2.5 GSM-Modul

GSM-Modul wie in Abb. 3.5 dargestellt einstecken und mit der mitgelieferten Schraube fixieren.
Das optionale GSM 350-Modul ermdglicht es dem PowerMaster-10-System, Uber ein GSM/GPRS-
Mobiltelefonnetz zu kommunizieren (weitere Einzelheiten siehe Installationsanleitung fir GSM 350 PG2).

Das Leistungsmerkmal ,automatischen GSM-
Modemerkennung® erméglicht das automatische
Einlernen des GSM-Modems in die PowerMaster-10-
Alarmzentrale. Die automatische GSM-
Modemerkennung kann mit einem der beiden
nachstehend genannten Verfahren aktiviert werden:
nach dem ,Rickstellen der Sabotage” (schlieBen des
Gehauses der Zentrale) oder nach einem Reset (bei
jedem Verlassen des Errichter Programmierungs).
Durch diese aktionen tastet das PowerMaster-10-
System automatisch die Modul-Ports nach dem
Vorhandensein von Modulen ab.

Wenn die automatische GSM-Modemerkennung
versagt und das Modem zuvor bereits bei der
PowerMaster-10-Alarmzentrale eingelernt war, zeigt
das Display der Alarmzentrale eine entsprchende
Stdrungsmeldung an.Diese Meldung wird erst wieder
geldscht, wenn der Benutzer die Taste

betatigt. Das Modem gilt dann als nicht eingelernt, und
die GSM-Stérungsmeldung wird nicht mehr angezeigt.
Hinweis: Eine Meldung wird nur angezeigt, wenn das
PowerMaster-10-Alarmsystem deaktiviert ist.

SIM-Karte einsetzen (siehe Abb. 3.6).
Kartenhalter leicht nach hinten schieben.
Halter 6ffnen

SIM-Karte am Halter ausrichten

SIM-Karte in Halter schieben

Halter auf Kontakte klappen

Halter zum Verriegeln nach vorne schieben

o0 wN A

WICHTIG! SIM-Karte nicht einlegen oder entfernen,
wahrend die Alarmzentrale an Netz- oder
Batteriespannung anliegt.

D-303951 Installationsanleitung PowerMaster-10

A. GSM
B. Gehausefront

Abb. 3.5 - GSM-Modu/ (Sonderzubelror)
Installieren

Abb. 3.6 — SIM-Karte einfegen




2.2.6 PGM-5 Modul

PGM-5 ist ein optionales Modul, das Ausgange fir Alarm-, Stérungsereignis- und Statussignale zur Anbindung
an externe Gerate bereitstellt. (weitere Einzelheiten siehe Installationsanleitung fir PGM-5).

PGM-5 bietet 5 Festkdrperrelais-ausgange (Halbleiterrelais) und ist so ausgelegt, dass es in die PowerMaster-
10-Alarmzentrale integriert werden kann.

Hinweis: PGM-5 kann nur genutzt werden, wenn die PGM-5-Option werksseitig in der Software aktiviert wurde.

Achtung! Es empfiehlt sich dringend, bei der Montage des PGM-5-Moduls das Flachkabel zur Platine wie in
Abb. 3.7 dargestellt zu verlegen, um Interferenzen zu vermeiden, zu denen es kommen kann, wenn das
Flachkabel zu nahe an den Antennen der Alarmzentrale verlegt wird. Die Kable zur Anbindung der PGM-5
Ausgéange an Drittgerate kdnnen wahlweise lber die regularen Kabledurchfiihrungen der Geh&useriickwand in
das Gehause gefiihrt werden.

Gehausefront
Gehauseriickwand
PGM-5-Modul

2 Schrauben zur Befestigung des PGM-5-Moduls
Flachkabel
Verdrahtung zu externen Geréten

MTmMOooOwp

Abb. 3.7 - PGM-Modul imstallierern
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2.2.7 Kabel in Gehause einfiihren
Verfahren zum Einflihren von Kabeln in das Gehause der PowerMaster-10-Alarmzentrale siehe Abb. 3.8

HINWEISE ZUR KABELVERLEGUNG

A. Kabeldurchfiihrungsoptionen
B. Gehauserlickseite
C. Kabelclips

So verlegen Sie das Kabel:

1. Vorgestanzte Kabeldurchflihrung links oder rechts ausbrechen und Kabel durchfiihren.
2. Kunststoffsegment(e) nach Bedarf entfernen und benutzen.

So verlegen Sie das Kabel (Forts.):
3. Kunststoffsegment (1 von 2) wie dargestellt platzieren und dann hineindrehen.

4. Mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig auf den in der Abbildung dargestellten Punkt driicken.
Sicherstellen, dass das Kunststoffsegment verriegelt ist (Einrasten muss hérbar sein).

Abb. 3.8 - Verkabelung
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2.2.8 Analoger Telefonanschluss

Verdrahtung bei Systemen mit RJ/Western Buchsen
Bei Systemen mit RJ Buchsen fiir Line (Ankommend) und Set (Schleifenausgang zum Telefon) sind die
Telefonkabel durch die gewlinschte Kabeldurchfiihrung der Riickwand in das Gehause zu flihren und dann
entsprechend mit den Buchen zu verbinden. Diese Methode ist in USA, Canada und einigen Européischen
Lander Ublich. Im mitteleuropédischen Raum wird in der Regel die hochwertigere Installationsausfiihrung mit
Schraubklemmen und Installationskabel gewahit.

Hinweis: Das Telefonkabel sollte max. 3 m lang sein.

A. SET
B. LINE
C. Telefon-Wandbuchse

Verdrahtung bei Systemen mit Schraubklemmen
Im Folgenden ist die Anbindung der analogen Telefonleitung an Systeme mit Schraubklemmen dargestellt. Der
externen Telefonanschlusses ist in dieser Abbildung mit einem RJ45 / RJ31X Stecker und der zugehdrigen
Buchse im Detail erklart. Wird statt der RJ45/RJ31X Anbindung die direkte Verdrahtung mit Installationskable
durchgefuhrt, ist zu beachten, das auf die Schaubklemmen markiert mit B (Line) die ankommende Amtsleitung
und auf A (Set) die weiterflihrende Leitung zu weiteren Anschlussnutzern (Telefonen, Faxgeréte usw)
angeschlossen wird.

8195Vt

A. SET (Schleifenausgang) G. Grin

B. LINE (Amtsleitung ankom.) H. Braun

C. RJ-31X-Schnur . RJ-31X-Buchse

D. 8-Stift-RJ-31X-Stecker J. Leitung vom 6ff. Telefonnetz kommend
E. Grau K. Haustelefone

F. Rot

Abb. 3.4. - Telefornverarahiung
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2.2.9 Verdrahtete Zone & PGM-Ausgang

Verfahren zur Verdrahtung der PowerMaster-10-Alarmzentrale siehe Abb. 3.8 bis 3.11.

A. PGM-Ausgang C. Gerat
Vmax=30V D. Externe Spannungsquelle 5 - 30VDC
Imax=100mA E. Sabotageschalter

B. Schaltschiitz/ Relais F. Alarm

Hinweis: Nur das vom Hersteller mitgelieferte Netzkabel verwenden (3 m lang).

Abb. 3.9 - PGM- & Zonenverarahtung
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2.2.10 An das Stromnetz anschlieBen

Um EU-Sicherheitsnormen einzuhalten:

a. Die Alarmzentrale ist entsprechend lokalen elektrotechnischen Vorschriften zu installieren.

b. Der Schutzschalter (Sicherung) muss gut zugénglich sein.

c. Der Nennwert des externen Schutzschalters darf max. 16A betragen.

d. Die Kabel fiir den Netzstromanschluss missen einen Gesamtleitungsdurchmesser von 13mm bzw. 16mm
haben.

Je nach Ausfiihrung wird die Alarmzentrale mit einem in das Gehause eingebautem Netzteil oder einem

Externen Steckernetzteil geleifert. Der Anschluss des Externen Netzteils an die Alarmzentrale kann in den

Ausfiihrungen mit Steckverbindung oder Schraubklemmen vorhanden sein. Externe Netzteile werden als AC/AC

Wandler geleifert. Deswegen muss bei Ausflihrungen mit externen Netzteilen und Schraubklemmen nicht auf

die Polung geachtet werden. Im Folgenden Darstellungen zum Anschluss an das Stromnetz mittels externen

Netzteil und Steckverbindung an der Zentrale (Abb. 3.10) sowie internem Netzteil mit Steckverbindung an der

Zentrale (Abb. 3.11 und Abb 3.12)

ALARMZENTRALE MIT EXTERNEM AC/AC-NETZADAPTER

Netzkabel anschlieBen und Alarmzentrale wie in der Abbildung unten gezeigt wieder schlieBen. In der Nahe der
Alarmzentrale sollte sich eine gut erreichbare Netzsteckdose befinden.

WARNUNG! Keine Steckdosen benutzten, die (iber einen Wandschalter ein-/ausschaltbar ist.

Fiir USA und Canada: Hinweis: Dieses System sollte entsprechend Kap. 2 des National Fire Alarm Code der USA
(ANSI/NFPA 72) montiert werden.

~ [«
9 T
@ i <lie

‘(-;w-l‘ & (=]

Netzadapter an Netzstecker anschlieBen.

Abb. 3. 70 - Externes Netzter/
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ALARMZENTRALE MITTELS INTERNEM AC/DC-NETZTEIL

SCHRITTE 1, 2 UND 3 VOR DER MONTAGE AUF EINER WERKBANK DURCHFUHREN

———
1. 1 Kunststoffsegmente herausnehmen (wird spater 6. (In Schritt 1 entfernte) Kunststoffkappe auf die
gebraucht) Kabeldurchfiihrung platzieren
2. Kunststoffsegment herausnehmen (wird spater 7. Netzkabel mit der (in Schritt 2 entfernten)
gebraucht) Kunststoffklemme befestigen
3. Eine der Durchflihrungsabdeckung herausbrechen 8. Deckel der Netzanschlussklemmen wieder schlieBen
4. Deckel der Netzanschlussklemmen (E) abnehmen
5. Netzkabel durch den gewéhlte Durchfiihrung legen, A. Internes AC/DC-Netzteil
zum Netzteil fiihren und die 2 Drahte an die Netzteil- B. Netzkabel-Klemmenoptionen
Klemmenleiste anschlieBen. Schrauben gut C. Fir dinne Kabel
festziehen. Sicherstellen, dass die Dréhte fest sind! D. Fiir dicke Kabel (Klemme umdrehen)

E. Klemmendeckel
Abb. 3.77 - Internes Netzter/
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INTERNES NETZTEIL AN GEHAUSEFRONT ANSCHLIESSEN

Abb. 3.72 - Infernes Stromkabel anschilielern

2.3 System-Check

Nach Abschluss der Programmierung und der Installation sind alle Funktionen zu priifen, um sicherzustellen das
das System mit allen Komponenten entsprechend der Programmierung reagiert.

Hinweis: Das PowerMaster-10-System muss ebenfalls mind. alle drei (3) Jahre durch einen qualifizierten
Techniker geprtift werden (vorzugsweise und entsprechend lokaler Vorschriften mancherorts sogar jedes Jahr).
Der jahrliche System-Check soll einen ordnungsgemaBen Betrieb des Alarmsystems sicherstellen, indem
folgende Prifungen durchgefihrt werden:

e Periodischer Test /Diagnose entsprechend dieser Anleitung. (Abschnitt 3.9 und 4)
Aktivier-/Deaktivierfunktion

An der Alarmzentrale werden keine Stérungsmeldungen angezeigt

Die Uhr zeigt die richtige Zeit an

Meldungen: Generieren von Ereignissen von allen Meldern, die an die Wachzentrale und/oder den Benutzer
gemeldet wird.
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3. PROGRAMMIERUNG

3.1 Allgemeine Hinweise

Dieser Abschnitt erlautert die Optionen zur Programmierung durch den Installateur (Konfiguration) fur das
PowerMaster-10 -System und erklart, wie der Betrieb des System an lhre und die besonderen Anforderungen des
Endbenutzers angepasst werden kann.

Technischer Tipp@:

Wir empfehlen lhnen, das PowerMaster-10-System vor der endgliltigen Installation aus Griinden der
Arbeitserleichterung auf einer Werkbank zu programmieren. Die Spannungsversorgung kann durch das
Notstrombatterie-Pack oder durch Anschluss an den Netzstrom sichergestellt werden.

3.1.1 Navigation

Die Tasten der Tastatur der Alarmzentrale dienen beim Programmieren verschiedenen Funktionen. Die
nachstehende Tabelle beschreibt ausflhrlich die Funktion bzw. den Verwendungszweck jeder Taste.

Taste Definition Navigation / Einstellfunktion

B | WEITER Dient dem Weitergehen / Scrollen zu den nachsten Men(ioptionen.

ZURUCK Dient dem Zuriickgehen / Scrollen zu den vorhergehenden Menuoptionen.

KXX® | OK Dient der Auswahl einer Meniioption oder der Bestatigung einer Einstellung
oder MaBnahme.

ANWESEND Dient dazu, eine Ebene héher im Men( zu gelangen oder zum vorhergehenden
Einrichtschritt zurlickzukehren.

ABWESENDLU | Dient dem Zuriickspringen zur Anzeige [MEM( VERL <OK3>], um die
Programmierung zu beenden.

AUS Dient dem Abbrechen, Léschen oder Beseitigen von Einstellungen, Daten usw.

0-9 Numerische Tastatur, die bei Bedarf der Eingabe numerischer Daten dient.

Driicken Sie zwecks Anzeige der Optionen in den Men(is der Alarmzentrale wiederholt die Taste WEITER IIEE
oder ZURUCK @IREI. bis die gewiinschte Option angezeigt wird (das Blétter ist in diesem Handbuch in Form
von E2R> dargestellt), und driicken Sie dann die Taste OK IEXEZ®, um die gewiinschte Option auszuwahlen (in
diesem Handbuch auch als dargestellt). Driicken Sie wiederholt die Taste ANWESEND IESEE, um zu den
vorherﬁehenden Optionen zurlickzukehren bzw. eine Ebene héher zu springen, und die Taste ABWESEND

, um das Programmiermeni zu beenden.

Um dieses Verfahren noch weiter zu vereinfachen, brauchen Sie eigentlich nur zwei wichtige Tasten, um die
gesamte Alarmzentrale zu programmieren: Die Taste WEITER JJE3l] sowie die Taste OK IKXEZ®. Mit der
Taste 3l k6nnen Sie durch die Optionen scrollen, und mit der Taste FJEX® konnen Sie die gewlinschte
Option auswéhlen.
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3.1.2 Akustische Signale

Die akustischen Signale, die Sie bei der Benutzung der Alarmzentrale héren, lauten wie folgt:

Melodie Definition

J Einzelner Summerton, der immer dann ertént, wenn eine Taste gedrlickt wird.

dd Doppelter Summerton, der die automatische Riickkehr zum normalen Betriebsmodus (durch
Zeitablauf) ankiindigt.

Jddd Drei Summertone, die ein Stérungsereignis melden.

ﬂ @ Fréhliche Melodie (- - - —), die bedeutet, dass eine Eingabe erfolgreich durchgefiihrt wurde.

Jj @ Traurige Melodie (
abgelehnt wurde.

), die bedeutet, dass eine falsche Eingabe gemacht oder eine Eingabe

3.2 "Errichter-Programmierung” aufrufen

Um in die "Errichter-Programmierung" zu gelangen und dort Einstellungen aufzurufen, gehen sie bitte wie
folgt vor::

Schritt 1 ® Ischritt2 ® [schritt3 © |Schritt
"Erricher Progr." [1] |Installateurcode 2] e . " x [3]
auswahlen eingeben Option "Errichter Programmierung" auswéhlen

e e Siehe P Siehe

- - Abschn. - Abschn.

Bereit. BAIOA A1 :iMeue Err.Code k¥ B2:iBetrei.Funkt.. KR

B2:ZonensSender RIS B9illerkseinstel. KEH Gehen

Joc Je o o e o<

B4 :Kommunikation KK 11:5tart UL-DL 3.13 b 9°9

Wenn die "Errichter- - enen

Programmierung” Z: : Eus?ang? — 2 12:Teilbereiche KRE dA;’rSCh”'“

nicht angezeigt wird, iPersonalisie. RRY Menu verl.= <0K> gewihiten

siehe Abschnitt 3.2.1 B7:Diagnose 3.9 Option.

® @ -Mend, Errichter-Programimierung ” aurruren

[1] Das Mend "Errichter-Progr." kénnen Sie nur aufrufen, wenn das System deaktiviert ist. Der nachstehend
beschriebene Prozess bezieht sich auf den Fall, dass die Option " Zugriffsrecht " nicht aktiviert ist. Wenn
"Zugriffsrecht” notwendig ist, sollten Sie die Option "Betreiber-Progr." auswahlen und den Hauptbenutzer
("Master-Benutzer") bitten, seinen Code einzugeben, und dann zum Men( "Errichter-Progr." scrollen (letzte

Option im Men). Weiter mit Schritt 2.

[2] Wenn Sie Ihre personliche Benutzercode-Nr. noch nicht geéndert haben, sollten Sie die Standardeinstellung
benutzen. "8888" fiir den Installateurcode und "9999" fiir den Master-Installateurcode.

[3] Sie befinden sich jetzt in der "Errichter-Programmierung". Zur gewiinschten Option scrollen, diese

auswahlen und dann weiter gemafB dem entsprechenden Abschnitt in diesem Handbuch fortfahren (ist rechts
neben jeder Option angegeben). Beachten Sie das es je nach Ausflihrung des Systems zu Abweichungen

zwischen der angezeigten Menipunkte in der Anleitung und der Zentrale kommen kann.

Ausfiihrlicher Plan des Errichter Programmierungs

Einen ausfiihrlichen Plan des Aufbaus des Errichtermentis finden Sie in ANHANG B. Ubersicht
Errichterprogram. .
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3.2.1 "Errichter-Progr." via "Zugriffsrecht"

In bestimmten Landern schreiben die 6rtlichen Bestimmungen ggf. eine Benutzerzulassung vor, um
Anderungen an der Konfiguration der Alarmzentrale vornehmen zu diirfen. Um diesen Bestimmungen zu
entsprechen, kann auf die Option "Errichter-Programierung” nur tiber das Meni "Betreiber-
Programmierung” zugegriffen werden. Der Hauptbenutzer ("Master-Benutzer") muss dann zuerst das Men(
"Betreiber-Progr."” aufrufen, dann weiterscrollen, bis die Option "Errichter-Progr.” angezeigt wird, und dann
kann der Installateur wie in der Tabelle oben dargestellt weiter fortfahren (vergleiche ® [1] in Schritt 1 weiter
oben).

So konfigurieren Sie die Alarmzentrale so, dass sie den Bestimmungen im Hinblick auf die Benutzerzulassung
entspricht - siehe Option Nr. 91 "Zugriffsrecht" in Abschnitt 3.5.8.

3.3 Neue Errichter Codes programmieren

Das PowerMaster-10-System bietet zwei Installateurzulassungsebenen mit gesonderten Installateurcodes wie
folgt:

e Master-Installateur: Der "Master-Installateur" darf auf alle Optionen des Errichter Programmierungs und
dessen Untermenus zugreifen. Der Standard-Master-Installateurcode lautet: 9999 (*).

¢ Installateur: Der Installateur" darf auf die meisten, jedoch nicht alle Optionen des Errichter
Programmierungs und dessen Untermenis zugreifen. Der Standard-Installateurcode lautet: 8888 (*).

e Wachdienstcode: Erlaubt es einem zugelassenen Wachdienst, die Alarmzentrale nur ABWESEND zu
aktivieren bzw. zu deaktivieren. Der Standard-Wachdienstcode lautet 0000 (* **).

Folgende Schritte kdnnen nur mit dem Master-Installateurcode durchgefiihrt werden:

e  Master-Installateurcode &ndern.

e  Spezifische Kommunikationsparameter definieren - siche in den Abschnitten 3.6.1
und 3.6.4.

e  PowerMaster-10-Parameter auf die Standardparameter zuriicksetzen — siehe EXBISESSIH RIS HE
Abschnitt 3.11.

Hinweis: Nicht jedes System beinhaltet die Funktion Master-Installateurcode. In derartigen Systemen hat der
Installateur wie der Master-Installateur Zugang zu allen Optionen des Errichter Programmierungs und dessen
Untermens.

(*) Natiirlich sollten die Standardcodes nur benutzt werden, um erstmalig Zugang zum Errichter
Programmierung zu erhalten; anschlieBend sollte er durch einen geheimen Code ersetzt werden, den nur
Sie kennen.

(**) Der Wachdienstcode wird nur von Systemen angezeigt, die diese Funktion unterstiitzen.

Um den Master-Installateurcode bzw. Installateurcodes zu &ndern, wie folgt vorgehen:

Schritt 1 ® |[Schritt 2 ® |[Schritt3 ® | Schritt 4
Option "01:neue Err.Code" []1] |Option “Neu Master Code  [2] | NEUEN Master-Installateur-  [3]
auswahlen o. Neu.Install.Code* wahlen bzw. Installateurcode
eingeben.
=~ =@~ > N
A1 :neue Err.Code Heu Master Code Master Code: m999 9 weiter zu
H Schritt 2
¥
Neu.Install.Code Err. Code: mEES S weiter zu
i Schritt 2

MEL). WACHD IE. CODE (o« I WACHD.CODE: maae
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® @ -/mstallateurcodes programimieren

[11  Errichter Programmierung aufrufen und die Option "@1 :Heus Ert. Codes" auswéhlen (siehe Abschnitt
3.2).

[2] "NEUER MASTERCODE", "NEUER INST. CODE" oder "NEU.WACHDIE. CODE" auswahlen.
[38] Den neuen vierstelligen Code dort eingeben, wo der Cursor blinkt, und dann Taste KX driicken.

Anmerkungen:
1. Der Code “0000” ist nicht fiir den Master-Installateur gliltig! Es wird empfohlen, diesen Code NICHT
zugleich fiir den Installateur zu benutzen.

2. Warnung: Immer unterschiedliche Codes fiir den Master-Installateur, den Installateur und die
verschiedenen Benutzer programmieren.

A. Wenn der Master-Installateurcode identisch mit den Installateurcode ist, kann die Alarmzentrale
den Master- Installateurcode nicht erkennen. In diesem Fall miissen Sie den Installateurcode in
einen anderen Code uméndern. Danach ist der Master-Installateurcode wieder gliltig.

B. Wenn ein Benutzercode identisch mit dem Master-Installateurcode oder dem Installateurcode ist,
kann das System den Installateurcode nicht mehr erkennen. In diesem Fall miissen Sie das Men(i
"Benutzereinstellungen” aufrufen, und den Benutzercode in einen anderen Code uméndern.
Danach ist der Installateurcode wieder gliltig.

3.3.1 Gleicher Installateur- & Master-Code

Bei einem System mit 2 Installateuren (und 2 Codes) kann der Installateur, der den Master-Installateurcode
nicht kennt, u. U. ungewollt seinen Installateurcode so &ndern, dass er identisch mit dem Master-
Installateurcode ist. In diesem Fall erlaubt die Alarmzentrale die Anderung, um zu verhindern, dass der
Installateur, der den Master-Installateurcode nicht kennt, auf diese Weise den Master-Installateurcode in
Erfahrung bringt. Wenn der Master-Installateur beim néchsten Mal in den ERRICHTER PROGRAMMIERUNG
geht, wird er vom System als Installateur und nicht als Master-Installateur behandelt. In einem solchen Fall
sollte der Master-Installateur folgende Lésungsschritte wahlen:
(a) Mit Hilfe der PowerMaster-Fernprogrammierer-Softwareanwendung auf die Alarmzentrale zugreifen und den
Master-Installateurcode in einen anderen Code als den vom Installateur programmierten andern.
Oder
(b) 1)Den Installateurcode voriibergehend &ndern,
Il) den ERRICHTER PROGRAMMIERUNG verlassen,
Ill) den ERRICHTER PROGRAMMIERUNG erneut aufrufen und den Master-Installateurcode eingeben
(dieser wird nun akzeptiert),
IV) den Master-Installateurcode in einen anderen Code andern,
V) und den zuvor voriibergehend geédnderten Installateurcode wieder in den vorherigen Code andern, so der
Installateur, der nicht Master-Installateur ist, wieder auf das System zugreifen kann.
Es ist auch mdglich, dass ein Benutzer ungewollt seinen Benutzercode in einen Code &ndert, der mit dem
Installateurcode oder dem Master-Installateurcode identisch ist. In diesem Fall kann der Installateur nicht mehr
in den ERRICHTER PROGRAMMIERUNG gelangen. Der Installateur sollte die gleichen Prozeduren wie oben
beschrieben befolgen, um dieses Problem zu I&sen.
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3.4 Zonen / Sender

3.4.1 Allgemeine Hinweise

Das Meni ZONEN/SENDER erméglicht es lhnen, das System um neue Gerate zu erweitern, sie zu
konfigurieren und sie bei Bedarf zu lI6schen.

Um eine Option auszuwahlen, die nachstehend beschriebenen Anleitungen befolgen. Weitere Einzelheiten und
Anleitungen finden Sie in Abschnitt 3.2.

Errichter Prodr. Jeedl6z:Zonen Sender [mvll Geushlte Drtion e bedeutet g EE "auswahlen"

"scrollen"
Option Anwendung Abschn.
Dient dazu, den ein neues Gerates nach "einzulernen” und zu 3.4.2

konfigurieren, und dient bei Meldern auch dazu, den Zonennamen (=
Standort), den Zonentyp und den Gongbetrieb des betreff. Gerates zu

definieren.
Dient dazu, Gerate aus dem System zu ldschen 3.4.3
Gerit modifiz. Dient dazu, die Konfiguration eines Geréates zu liberpriifen und/oder die 3.44

Konfiguration eines Gerates zu dndern.

Dient dazu, fehlerhafte Gerate durch automatische Konfiguration des neuen  3.4.5
Gerates zu ersetzen.

eSS tS B Dient dazu, die Standardwerte der Parameter jedes neu im System 3.4.6
eingelernten Gerates je nach persdnlichen Praferenzen einzurichten.

3.4.2 Gerate hinzufiigen (Funk/verdrahtete)

Eines der besonderen Merkmale des PowerG-Netzes besteht darin, dass alle angebundenen Geréate mit Hilfe der
PowerMaster-10-Alarmzentrale (oder sogar von einem anderen Standort aus) konfigurierbar sind. Es ist nicht mehr
notwendig, zum Installationsort zu fahren oder auf Leitern zu klettern und Geréte zu 6ffnen, nur um die Empfindlichkeit
eines Bewegungsmelders oder eine andere Funktion oder einen Parameter einzustellen. Die PowerG-Gerate kénnen
auch unter Verwendung der auf jedem Geréat angegebenen ID-Nr. von einem anderen Standort aus eingelernt
werden.

Ahnlich wie bei der WiFi-Technology wird PowerG mit verschiedenen Protokollvarianten(z.B. verschiedenen
Frequenzen) ausgeliefert. Die genaue Variante des vom jeweiligen Gerat verwendeten PowerG-Protokolls
ist auf der Rickseite jedes PowerG-Gerates vermerkt. Der Name der PowerG-Variante ist in folgendem
Format angegeben: FFF-M:DDD, wobei FFF das Frequenzband und M:DDD die Variante (,Flavor®) innerhalb
dieses Frequenzbandes ist. PowerG-Gerate arbeiten nicht mit Alarmzentralen unterschiedlicher Varianten
(anderes Frequenzband oder anderer Flavor) zusammen, und das Display der Alarmzentrale zeigt ein
inkompatibles Gerat an (mdgliche Fehleranzeigen siehe Tabelle Newe Gerdte fiinzufiger weiter unten),
wenn Sie ein Gerat einlernen und dessen PowerG-Variante von der abweicht, die die Alarmzentrale versteht.
Doch PowerG-Alarmzentralen kénnen mit verschiedenen PowerG-Flavors gleichzeitig zusammenarbeiten,
solange diese Flavors im gleichen Frequenzband arbeiten. So kénnen beispielweise Alarmzentralen mit dem
Flavor FFF-M:ANY (,ANY* = ,Jeder”) mit jedem DDD-Wert unter der Voraussetzung zusammenarbeiten,
dass die FFF- und M-Werte denen der Alarmzentrale entsprechen.

A. Gerite-ID-Nummer und Einlernverfahren

Gerate-ID-Nummer

Jedes Gerat des PowerMaster-Systems besitzt eine 7-stellige ID-Nummer, die auf dem Etikett auf der
Geraterlckseite vermerkt ist, z.B. 300-2963. Die ersten 3 Ziffern dieser ID-Nr. (d.h. "300") sind die Typennummer, die
den genauen Typ oder das Modell des Gerates angibt (in diesem Fall ein Handsender, Modell KF-234 PG2), wahrend
die anderen vier Stellen eine kurze verschliisselte ID-Nr. sind, die vom System verwendet wird, um den betreffenden
Handsender im System zu identifizieren. Die folgende Liste nennt Typennummern mehrerer Geréte, die im Rahmen
des PowerMaster-Systems verwendet werden.

D-303951 Installationsanleitung PowerMaster-10 25



Gerat Geratemodell Typennummer

Tar-/Fensterkontakt MC302 PG2 100
PIR-Bewegungsmelder NEXT PG2 120
PIR-Kamera Next-CAM PG2 140
Rauchmelder SMD-426 PG2 200
Handsender KF-234 PG2 300
Verdrahtete Eingénge 050

Komplettes Einlernen

Beim "kompletten Einlernen" handelt es sich um ein einfaches Verfahren, das nur am Installationsort durchfiihrbar ist.
In der Erricher Programmierung wird im Men(i Zonen/Sender die Option Gerat hinzufligen aufgerufen. Wenn im
Display die Aufforderung erscheint ,Einlernen oder ID Nummer* muss die Einlerntaste des jeweiligen Geréates betatigt
werden. Wéhrend des Einlernens tauschen die Alarmzentrale und das Gerét die kompletten Identifikationsdaten,
sicheren Verschlisselungscodes und Netzparameter aus

Voranmeldung (durch Eingabe der Gerate ID-Nummern)

Bei der Voranmeldung handelt es sich um ein zweiphasiges Verfahren. In der 1. Phase registrieren Sie die ID-
Nummern der Geréte in der Alarmzentrale und schlieBen die Konfiguration tber die Tastatur oder die Remote
Programming Software ab. In der 2. Phase brauchen Sie nur das ,vorangemeldete“ Gerat durch Driicken des
Einlerntaste am Gerat, so wie sie dies auch beim "kompletten Einlernen" tun, wobei jetzt die Alarmzentrale im
Normalmodus ist (d.h., das Meni Errichter Programmierung braucht nicht aufgerufen zu werden). Die
Alarmzentrale schlieBt daraufhin die Einlernprozedur genauso ab wie beim "kompletten Einlernen". Dies kann sehr
nitzlich sein, wenn bereits installierte Systeme um neue Gerate erweitert werden sollen, ohne dass ein Techniker
Uber den Installateurcode informiert wird oder Zugang zu Programmiermends erhalt.

Denken Sie daran! Wenn die 2. Phase der Voranmeldung nicht abgeschlossen wird, zeigt das System die
Stérungsmeldung. Flir das fehlende Gerét wird eine Stdrung angezeigt (d.h., ein registriertes Gerét ist noch
nicht in das Funknetzwerk integriert), bis die 2. Phase abgeschlossen ist oder das betroffene Gerét/die betroffenen
Geréte in das Funknetzwerk eingebunden sind.

B. Gerate einlernen

Technischer Tipp@: Bevor Sie mit der Programmierarbeit beginnen, sollten Sie alle Geréate, die Sie ,einlernen”
wollen, nebeneinander hinlegen und sicherstellen, dass sich in allen Geraten Batterien befinden.

Einlernprozedur

Gerateinformationen in der Installationsanleitung fur das betreffende Gerat durchlesen, Gerat 6ffnen und
feststellen, wo sich die Einlerntaste befindet. Bei Handsendern und Fernbedienungen die AUX 'k'-Taste
benutzen.

Prozedur flir komplettes Einlernen

Einlerntaste circa 2 bis 5 Sekunden lang gedriickt halten, bis die LED aufleuchtet, und dann die Taste umgehend
loslassen. Die LED erlischt oder blinkt einige Sekunden lang, bis der Einlernprozess abgeschlossen ist. Wenn das
Einlernen abgeschlossen ist, 1&sst die Alarmzentrale eine "fréhliche Melodie" erténen, und das Display zeigt kurz

EEREVISTIERNENE an und dann die Geréatedetails — siehe Schritt 3 im Diagramm unten.
Voranmeldeprozedur (ID eingeben):

Siebenstellige ID-Nummer eingeben, die auf dem Etikett auf der Riickseite des Gerétes zu lesen ist, und Taste
zur Bestatigung driicken. Um einen verdrahteten Melder in der verdrahteten Zone einzulernen,
folgende ID-Nr. eingeben: 050-0001 (Erste verdrahtet Zone) oder 050-0002 (Erste verdrahtet Zone).

® 1. Ein verdrahteter Melder wird in die verdrahtete Zone unter Anwendung der Voranmeldeprozedur
und der Eingabe der ID-Nr. 050-0001/050-0002 in die verdrahtete Zone eingelernt.

2. Das Einlernen eines Handsenders kann auch durch den Benutzer erfolgen ((iber das Mendi
BETREIBER PROG.).

3. Drahtlose Melder kénnen in die Zonen 01 bis 30 (PowerMaster-10) eingelernt werden.

4. Aufgrund des hohen Sicherheitsgrads der verwendeten Verschliisselung kénnen PowerG-Geréate
(einschl. Handsendern) nicht fir mehr als ein System verwendet werden.

5. Verdrahtete Magnetkontaktmelder oder sonstige Kontaktmelder kénnen in eine beliebige Zone
(PowerMaster-10) bzw. zwei beliebige Zonen (PowerMaster-30) zugeordnet werden.

6. Bitte lesen Sie den Abschnitt "Zusétzliche Informationen" ® fiir jeden Schritt entsprechend den
Hinweisen unter Punkt ®[1] usw. sorgféltig durch — siehe Tabelle am Ende dieses Abschnitts.
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Um ein Gerat einzulernen und zu konfigurieren, sollten Sie genau der Anleitung im folgenden Diagramm folgen
(lesen Sie zudem sorgfaltig die "Zusétzlichen Informationen" ® fir jeden Schritt entsprechend den Hinweisen
unter Punkt ®[1] usw. durch — siehe Tabelle am Ende dieses Abschnitts):

) . ) ) ® Schr. 5
Schritt 1 ® |Schritt2 ® |Schritt3 ® Schritt 4 -
Option "GERAT [1]  |Gerat einlernen oder [2] |Zonen-Nr. auswahlen [3] Zonennummer & [4] |[5]
HINZUFUGEN" Gerate-ID eingeben Parameter
auswahlen konfigurieren
3- - -
B2: Zonen-Sender
Gerat hinzufigen Jox K | ok He—————
ID eing. sKKR- H ID—Hr. 128-1254
Siehe Einlern- l Weiter
& Voranmeldungs- | i . @5:Bezeichnund P mit Teil
prozeduren oben A5:Bewsd. Meld. = ¥ C.
ID-Hr. 126-1254 - Siehe
....................... ol
ZB3:Standarteins
o8l

C. Bezeichnung, Zonentyp, Gongoption und Gerateparameter konfigurieren

0) 1. Eine Liste der werksseitigen Standardeinstellungen finden Sie in ANAHANG F Werksseitige
Zoneneinstellung. Sie kénnen die leeren Spalten noch vor Beginn der Programmierarbeiten ausftillen
und dann die Programmierung anhand dieser Liste durchfiihren.

2. Schritte 6 bis 12 gelten nur flir Melder.

Schritt § @ |Sehritt7 @ |Sehritts ® |Schritt9 @ [|Sehr10
Menl "Bezeichnung”  [6] Bezeichnung auswahlen [71 Menil "Typ" aufrufen  [8] Zonentyp auswahlen  [9]
aufrufen (siehe Liste unten) (siehe Liste unten)
> B 4. > B 3.
21@:Bezeichnung J Ok o« Mziere 1:Verzégertl m Weiter
S L . — I
M : Schritt
1.
Schriti 11 @  |Schritt 12 @ [Schriti 16 ® [Schritt 17 @ [Pehritt18
Idenl "Gong" aufrufen  [11]  |Gongoption auswéhlen [12]  [Menl "Standard- [16] [Parameter einstellen [17] [Weiter oder
ein." aufrufen Ende
u = u% u = 2@,
; — Konfigurationsanweisungen siehe ®[5].
- " siehe Installationsanleitung
Gond Melodie des betreff. Geréates.
Siehe ®@[14].
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Standortliste ("Bezeichnung')

Nr.

01
02
03
04
05
06
07
08

Standortname

Dachgeschoss
Nebeneingang
Keller
Badezimmer
Schlafzimmer
Kinderzimmer
Toilette
Arbeitszimmer

Nr. Standortname Nr. Standortname Nr. Standortname
09  Esszimmer 17 Flur 25  Werkstatt

10  Treppenhaus 18  Kuche 26  Wintergarten
11 Notruf 19  Wirtschaftsraum 27  Zone 1

12 Feuer 20  Wohnzimmer 28 Zone?2

13 Haupteingang 21 Hobbyraum 29 Zone3

14  Garage 22 Atelier 30 Zone4

15  Garagentor 23  Buro 31 Zone 5

16  Géstezimmer 24 Verkaufsraum

Zonentypliste (""Zonentyp"):

Nr.
01

02

03

04

05

06

07

Zonentyp
Verzégert 1

Verzégert 2

Innen/Aussen

Innenb.Folge

Innenbereich

Aussenbereich

Aussenb.Folge

Beschreibung

Wird fir Tir-/Fensterkontakte benutzt, die den Zugang zum Haus schiitzen. Gibt
Ihnen genug Zeit, um den geschitzten Ort zu verlassen, nachdem Sie das System
aktiviert haben, und den geschitzten Ort zu betreten und das System zu
deaktivieren, bevor ein Alarm ausgeldst wird. Konfiguration der Eingangs-
/Ausgangs-verzdgerung 1 siehe Abschnitte 3.5.1 & 3.5.2 - Errichter Programmierung

EELECREV NS | Optionen 01 und 03. (*)

identisch mit Eingangs-/Ausgangsverzégerung 1, ermdglicht es jedoch, eine
abweichende Eingangsverzdgerung zu programmieren. Wird manchmal fiir
Eingangstiiren benutzt, die ndher an der Alarmzentrale liegen. Konfiguration der
Eingangs-/Ausgangsverzdgerung 2 siehe Abschnitte 3.5.1 & 3.5.2 - Errichter

Programmierung , Optionen 02 und 03. (*)

Wird fUr Tar-/Fensterkontakte und Bewegungsmelder benutzt, die Eingangstlren zu
Wohnbereichen im Geb&udeinneren gewahren, in denen sich die Bewohner frei
bewegen wollen, wahrend das System ANWESEND aktiv ist. Funktioniert als
"Verzdgerungszone", wenn das System ANWESEND aktiv ist, und als
"AuBenbereich-Folge-Zone", wenn es ABWESEND aktiv ist.

Wird fiir Tir-/Fensterkontakte und Bewegungsmelder benutzt, die den Weg
zwischen Haustlr und Alarmzentrale schiitzen. Diese Zone wird kurzzeitig vom
Alarmsystem wéahrend der Eingangs-/Ausgangsverzdgerungszeiten ignoriert und
I6st andernfalls sofort Alarm aus. (*)

Wird fiir Tir-/Fensterkontakte sowie Bewegungs- und Glasbruchmelder benutzt, die
in Innenbereichen installiert sind, die nur dann geschitzt werden miissen, wenn das
System ABWESEND aktiv ist, jedoch nicht geschiitzt ist, wenn das System
ANWESEND aktiv ist. Bei Auslésung eines dieser Geréate wird sofort Alarm
ausgelost.

Wird fUr alle Typen von Meldern benutzt, die den AuBenbereich des geschiitzten
Ortes schitzen, und zwar sowohl im ABWESEND AKTIV- als auch im ANWESEND
AKTIV-Modus ist. Bei Ausldsung eines dieser Gerate wird sofort Alarm ausgelést.

Wird fUr alle Arten von Meldern benutzt, die den AuBenbereich des geschitzten
Ortes schitzen, jedoch kurzzeitig vom Alarmsystem wéahrend der Eingangs-
/Ausgangsverzégerungszeiten ignoriert werden. Ansonsten wird sofort Alarm

ausgelost. (*)
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08

09

10

11

12

17

(1]

(2]

(3]

(4]

(3]

24H still Wird benutzt, um Alarmereignisse von Meldern (oder manuell betatigten Tasten) an
die Wach- bzw. Notrufzentrale oder private Telefonanschliisse (wie programmiert)
zu berichten, ohne die Sirenen zu aktivieren. Rund um die Uhr aktiv.

24H laut Wird benutzt, um Alarmereignisse von Meldern (oder manuell betatigten Tasten) an
die Wach- bzw. Notrufzentrale oder private Telefonanschliisse (wie programmiert)
zu berichten und zugleich die Sirenen zu aktivieren. Rund um die Uhr aktiv.

Notfall Wird fiir Notrufsender oder sonstige Notrufmelder und -ausléser benutzt, um einen
Notruf an die Wach- bzw. Notrufzentrale oder private Telefonanschllsse (wie
programmiert) zu initiieren.

Schllissel schalt. Ein "Schliisselschalter" ist eine Zone, die zum Aktivieren und Deaktivieren des
Systems durch einen verdrahteten Kontakt oder verdrahteten Eingang des PowerG-
Magnetkontakt dienen kann.

Ohne Alarm Wird fiir andere als Alarmanwendungen benutzt. Z.B. fiir Melder oder andere
Ausléser um den Gong, Heimautomation usw. anzusteuern. Gilt nicht fiir PIR-
Kameras.

Wachd. Box Eine Wachdienstschlissel-Zone ist eine 24H-Zone. Da die Wachdienst-

Schlusselbox ein fest verdrahtetes Gerét ist, erfolgt die Installation mit Hilfe der
verdrahteten Zoneneingéngen an der Zentrale oder dem Eingangs des Funk-
Magnetkontaktes.

Diese Zonentypen sind insbesondere sehr niitzlich, wenn Sie das System aus dem Innenbereich des
geschlitzten Ortes heraus aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie das System von auBen aktivieren
(ohne einen Melder auszulésen), z.B. einen Handsender, werden bevorzugt die anderen Zonentypen
benutzt.

® - Newe Gerdte hinzuftigen

Errichter Programmierung aufrufen, die Option "82.Zonen<Sender" auswahlen (siehe Abschnitt 3.2)
und dann die Option "Get&t. hinzufiigen" auswahlen.

Gerat einlernen

Wenn der Einlernprozess erfolgreich ist, zeigt das Display "Getr-at eindelernt" (oder "IL
andenommen) an und danach die Geratedetails - siehe [3]. Wenn das Einlernen jedoch fehlschlagt,
nennt lhnen das Display den Grund fiir das Fehlschlagen, z.B.: 'Beteits eingelernt”, "kein Gerat.
2ing.", "falsche ID Hr." oder "Kein Platz frei".

Das Display zeigt die Geratedetails an und die erste verfligbare freie Zonen-Nr., z.B.:

"Z681iBewed.Meld. > ID Hr. 128-1254" (oder "K01:Handsender / SO1:Sirene usw. - je nachdem, um

welchen Typ es sich beim eingelernten Gerat handelt).

Wenn Sie das Gerét einer anderen Zonen-Nr. zuweisen wollen, z.B. "Zone 05", sollten Sie die Taste
driicken, bis das Display "Z85:Eewed.Meld." anzeigt, oder die Zonen-Nr. Uber die Tastatur

der Alarmzentrale eingeben und dann die Taste KXXID o Bestatigung driicken.

Gewlnschte Konfigurationsoption auswahlen, z.B. Bezeichnung, Typ, Gong und Gerateparameter

(Einstellungen) auswahlen und mit Teil B fortfahren, um das Gerat zu konfigurieren. Am Ende jeder der 4

Konfigurationsoptionen bringt Sie der "Programmierassistent" automatisch zur néchsten

Konfigurationsoption.

Sie kénnen auch die Konfiguration aller Parameter nacheinander Uiberpriifen, indem Sie wiederholt die

Taste IKXEZ® driicken.

Nach Abschluss der Konfiguration des Gerates bringt Sie der "Programmierassistent” zum Men( "Néchster
Schritt" mit den folgenden 3 Optionen:

Hachstes Gerat Bringt Sie zuriick zu Schritt 2, um das nachste Gerét einzulernen.

Gerat modifiz, Bringt Sie zuriick zum Beginn von Schritt 4 (d.h. "Bezeichnung"), um bei Bedarf
weitere Anderungen vorzunehmen.

Beendet die Einlernprozedur und bringt Sie zuriick zu Schritt 1 zum Men(
"Zohen-Gerate".
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(6]

(7]

(8]

9]

(11]

(12]

Standort (Bezeichnungq) einstellen:

Wenn Sie den Standort (= die Bezeichnung) Uberpriifen oder andern wollen, sollten Sie die Taste KX
driicken oder andernfalls zur ndchsten Option scrollen.

Wenn Sie das Men( "Bezeichnung" aufrufen, zeigt das Display die Standardbezeichnung () oder bei einer

Anderung die aktuell gewihlte Bezeichnung an (markiert durch ®). Wenn Sie die Bezeichnung &ndern
wollen, kdnnen Sie im Menl "Bezeichnung" scrollen, und die gewiinschte Bezeichnung auswahlen (z.B.
"Wohnzimmer", "Kiiche" usw.). — siehe "Standortliste" weiter oben. Die Liste enthalt 26 feste
Standortbezeichnungen sowie 5 individuelle Bezeichnungen, die mit Hilfe der Option

im Errichter Programmierung definiert werden kénnen. Siehe Abschnitt 3.8.

Hinweis: Eine schnelle Shortcut-Prozedur kann verwendet werden, indem die zweistellige Nr. der in der
0.g. Standortliste angegebenen Bezeichnung eingegeben wird, die Sie direkt zur entsprechenden
Standortbezeichnung bringt.

(*) Eine Liste der werksseitig programmierten Standortbezeichnungen je Zone finden Sie in ANHANG F
Werksseitige Zoneneinstellungen.

Zonentyp einstellen:

Wenn Sie den Zonentyp Uberpriifen oder &ndern wollen, sollten Sie die Taste XKD driicken oder
andernfalls zur nachsten Option scrollen.

Der Zonentyp bestimmt, wie das System Alarme und sonstige von dem Gerat kommende Signale
verarbeitet. Nach dem Einlernen eines neuen Melders miissen Sie einen geeigneten Zonentyp auswahlen.
Die Liste der verfligbaren Zonentypen und die Erlauterung fiir jeden Zonentyp finden Sie weiter oben.

Wenn Sie das Men( "Typ" aufrufen, zeigt das Display die Standardeinstellung () oder den zuvor
ausgewahlten Zonentyp (markiert durch ®) an. Wenn Sie den Zonentyp andern wollen, kénnen Sie

im Men0 "Typ" scrollen, und den gewlinschten Zonentyp auswahlen (z.B. "Verzégerung1" "Innenbereich”
usw.) —siehe Tabelle weiter oben.

Hinweis: Eine schnelle Shortcut-Prozedur kann verwendet werden, indem die zweistellige Nr. des in der
0.g9. Zonentypliste angegebenen Zonentyps eingegeben wird, die Sie direkt zum entsprechenden
Zonentyp bringt.

(*) Eine Liste der werksseitig programmierten Zonentypen je Zone finden Sie in ANHANG F Werksseitige
Zoneneinstellungen.

Gongzonen einstellen:

Alle Zonen sind standardmaBig auf Gong AUS eingestellt. Wenn Sie das Geréat so konfigurieren wollen,
dass die Alarmzentrale (im deaktivierten Zustand) beim Auslésen eine Gongmelodie erklingen lasst, sollten

Sie die Taste IKEEZ® driicken oder andernfalls zur nachsten Option scrollen.

Sie kdnnen zwischen "Gong AUS", und "Gongmelodie" auswahlen. Bei "Gongmelodie" |asst die
Alarmzentrale eine Gongmelodie erklingen, wenn der Melder ausgelést wird. Der Gong funktioniert nur,
wenn das System deaktiviert ist und die Gongfunktion durch den Benutzer eingeschaltet ist.
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[13]
[14]

[16]

(17]

Teilbereiche einstellen’:

Hinweis: Das Menii "TEILBEREICHE" wird nur dann angezeigt, wenn die Funktion von der Zentrale und
deren Softwareversion unterstttzt wird und die Funktion "Teilbereiche" in der Alarmzentrale eingeschaltet
worden ist.

Wenn Sie das Meni aufrufen, zeigt das Display die Standard-Teilbereichsauswahl an (markiert durch m).

Tasten n! «"9 bzw. E driicken, um den Status der Teilbereiche T1, T2 bzw. T3 zu andern.

Gerate konfigurieren:

Wenn Sie die Geratekonfiguration (Einstellungen) tiberpriifen oder &ndern wollen, sollten Sie die Taste
driicken oder andernfalls zur nachsten Option scrollen — siehe @ [5].

Jedes Gerat hat seinen eigenen spezifischen Parametersatz, der im Einklang mit den
Benutzerpraferenzen konfiguriert werden kann. Die Einzelheiten zu den Parametern jedes Gerates sind
dem Datenblatt des betreffenden Gerates zu entnehmen. Die Standardwerte der Gerateparameter
kdnnen auch wie in Abschnitt 3.4.6 erlautert konfiguriert werden. Um das Gerat zu konfigurieren, siehe
Detailangaben in der Installationsanleitung des betreffenden Gerétes.

3.4.3 Gerat loschen

Um ein Gerat zu I&schen, wie folgt vorgehen:

Schritt 1 ® |Schritt2 ® |Schritt3 ® |Schritt4 ® |Sehrs
Option [1] Betreff. Gerategruppe [2] Zu léschendes Gerat  [3] Geréat ldschen: [4]
"GERAT LOSCHEN" auswahlen auswahlen )
auswahlen Taste dricken
‘I} ’% :@,
B2iZonen-Sender

Gerat 1dschen Magnetkontakte

Bewegungsmelderk EB E’ ldschen = <AUS* [A) © )
Z81:Bewed. Meld. L1 weiter

zu
ID-HMr. 1268- Schritt

2

®
(1]

(2]

(3]

(4]

® - Gerdt loschen
Errichter Programmierung aufrufen, Option "82.2onen-Sender" auswahlen (siehe Abschnitt 3.2) und
dann die Option "Ger&t. 1&schen" auswahlen.

Gerategruppe, in der ein Gerat geléscht werden soll, auswahlen, d.h. "Magnetkont.akte",
"Bewedun3dsmelder", "Glasbruchmelder.", "Rauchmelder", "CO-Melder", "Gasmelder",
"Rohrbruchme lder", "Temreratursensor”, "Uerdrahtete Melder", "Prox. Tags", "Handsender",
'Fernbedienungen”, "Sirenen" und "Signalwiederholer". Beispiel: "Bewedundsmelder".

Zur betreff. Gerategruppe scrollen und das zu I6schende Gerét (mittels Zone und/oder ID-Nr.) identifizieren,
z.B.:"201: Bewed.Meld.> ID Nr. 128-1254", und dann Taste IKXEE® driicken.

" e
Das Display forder Sie wie folgt auf: . Um das Gerat zu I6schen, mlssen Sie die Taste
(deaktivieren/OFF) drlicken.
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3.4.4 Gerat modifizieren/liberprifen

Um die Gerateparameter zu modifizieren oder zu tiberpriifen, wie folgt vorgehen:

Schritt 1 ® [Schritt2 ® |Schritt3 ® | Schritt4 @ |Sehritts
Option "GERAT [11 |Betreff. Gerategruppe [2] |Gerat auswéhlen, das [3] Parameter auswéhlen,  [4] |Paramete
MODIFIZ." auswéhlen auswahlen Sie dndern wollen die Sie andern wollen r &ndern
3. - L3 Q3.

B2:Zonen-Sender

Gerit modifiz. m Magnetkont.akte

e r ) " . e Siche
Z218:PIR-CAM. CK MM 71R:Bezeichhund K ®4]

ID-Hr. 148-1737 Z218:Tar
Nach
Abschluss
Z1lB8:5tandartein. Szu
Schritt 3

® ® - Gerdt dnadern oder vberpriifen
[1]  Errichter Programmierung aufrufen, Option "B82.Zonen-Sender" auswéhlen (siehe Abschnitt 3.2) und
dann die Option "GERAT MODIFIZ." auswéhlen.

[2] Gerategruppe, in der ein Gerét tiberpriift werden soll, auswéhlen, d.h. "MAGHETKOMTAKTE",
"BEWEGUHGSMELDER", "SLASERUCHMELDER", "RAUCHMELDER", "CO-MELDER", "SASMELDER",
"ROHRBRUCHMELDER", "TEMPERATURSENSOR", "WERDRAHTETE MELDER", "HANDSEHDER",
"FERHBEDIEHUHGEN" und "SIREMEHN". Beispiel: "EEWEGUHMGSHMELDER".

[38] Zur betreff. Gerategruppe scrollen und das zu dndernde oder zu priifende Gerat (mittels Zone und/oder ID-
Nr.) identifizieren, z.B.:

"Z18: PIR-Cam. > ID Hr. 148-1737".

[4] Ab diesem Punkt ist der Prozess identisch mit dem Konfigurationsprozess, der dem Einlernen dieses Gerates
folgt. Weiter mit Abschnitt 3.4.2 "Drahtloses Geréat hinzufligen", Teil B, Schritt 6. Danach zeigt das Display das
nachste Gerat gleichen Typs an (d.h. "PIR-Kamera").

3.4.5 Gerat ersetzen

Diese Option wird benutzt, um ein gestértes Gerét, das im System eingelernt ist, durch ein anderes Geréat mit
gleicher Typ-Nr. (d.h., die ersten 3 Ziffern der ID-Nr. sind identisch — siehe Abschnitt 3.4.2.A) zu ersetzen, wobei
die Konfiguration des alten Gerétes beibehalten werden soll. Dabei ist es nicht erforderlich, das gestorte Gerat
zu l6schen oder das neue Gerat neu zu konfigurieren. Sofort nach dem Einlernen wird das neue Gerat
automatisch auf die gleiche Konfiguration eingestellt wie das gestorte (ersetzte) Gerat.

Um ein Gerat zu ersetzen, wie folgt vorgehen:
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Schritt 1 ® |Schritt2 ® |Schritt3 ® | Schritt4 @ |Schritts
Option "GERAT [1] |Betreff. Gerategruppe [2] N s [3] Neues Gerét einlernen  [4]
ERSETZEN" auswahlen Slzrztr:‘;i‘g’jr\‘,'viﬂegas
auswahlen
>N =- 03-

B2:Zonen-Sender
Hasnetiont akte
3 3 Siehe
(o« Wios:Handsender 0% J -
ID-Hr. 30E-G367 W 10 cin. :3ee—000 B Nach
Abschluss
Szu
Schritt 2

® © - Gerdtersetzen

[11  Errichter Programmierung aufrufen, Option "82.2ZohenSender" auswahlen (siehe Abschnitt 3.2) und
dann die Option "Ger&t. ersetzen" auswahlen.

[2] Gerategruppe, in der ein Gerét ersetzt werden soll, auswahlen, d.h. "Magnetkont.akte",
"Bewedundsmelder", "Glasbruchmelder", "Rauchmelder", "CO-Melder", "Gasmelder",
"Rohrbruchmelder", "Temreratursensoren”, "Prrox. Tags", "Hahdsender", "Fernbedienunden”,
"Sirenen" und "Signalwiederholer" usw. Beispiel: "Hahdsender".

[8] Zur betreff. Gerategruppe scrollen und das zu ersetzende Geréat (mittels Zone und/oder ID-Nr.) identifizieren,
z.B.: "KB3: Handsender > ID-Hr. 366-8367".

Ab diesem Punkt ist der Prozess identisch mit dem Einlernprozess fiir ein neues Gerat. Weiter mit Abschnitt
3.4.2 "Drahtloses Gerat hinzuftigen", Teil A, Schritt 2.

Wenn Sie ein neues Gerat eines anderen Typs als das ersetzte Gerat einlernen, lehnt das PowerMaster-
10-System das neue Gerat ab, und das Display zeigt an. Danach zeigt das
Display das nachste Gerat gleichen Typs an (d.h. "Handsender").

(4]

3.4.6 Standardwerte fiir Gerate definieren

Wéhrend der Einlernprozedur wird jedes neue Gerat mit den Standardparametern konfiguriert, die sein
Betriebsverhalten definieren, z.B. "Alarm-LED (EIN oder AUS), Empfindlichkeit (HOCH oder NIEDRIG) usw.
Wie in Abschnitt 3.4.2 dargestellt, kdnnen diese Parameter im Rahmen des Einlernprozesses oder spater (wie
in Abschnitt 3.4.4 beschrieben) geandert (d.h., benutzerspezifisch angepasst) werden.

Zwecks bestmdglicher Arbeitserleichterung und Zeitersparnis ermdglicht es das PowerMaster-10-System, die
beim Einlernen verwendeten Standardparameter vorab zu definieren, bzw. die eingestellten zu nutzen, und
sie immer dann zu &ndern, wenn Sie dies wilinschen, so dass neue Geréte, die im System eingelernt werden,
automatisch mit den gewlinschten Standardparametern konfiguriert werden, ohne dass die Konfiguration fiir
jedes eingelernte neue Gerat gedndert werden muss. Sie kdnnen eine bestimmte Gruppe von Standardwerten
fur eine bestimmte Gruppe eines Geratetyps verwenden und dann individuell die Standardwerte fiir einen
weiteren Teil dieser Gruppe noch nicht eingelernter Gerate &dndern, die die neue Einstellung dann automatisch
Ubernimmt. Bitte beachten Sie, das Sie davon unabhangig diese Konfiguration nach dem einlernen eines neuen
Geréte oder spater Uber das ,Meni Gerat Modifizieren® individuell anpassen kénnen.

WICHTIG! Gerite, die bereits im PowerMaster-10-System vor dem Andern der Standardwerte eingelernt
wurden, sind von den neuen Standardeinstellungen nicht betroffen.

Um die Standardparameter einer Gerategruppe zu definieren, wie folgt vorgehen:
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Schritt 5
Schritt 1 ® Schritt 2 ® |Schritt3 ® Schritt 4 ®
®
Option [1] |Betreff. Gerategruppe [2] [3] Neue [4] | [5]
"STANDARDEINST." auswahlen Standardparameter Standardeinstellung
A auswahlen A
auswahlen auswahlen
3. 3- N 3.
B2:ZonensSender Magnetkontakte
. — . Siehe
Standarteinstel. m Alarm-LED 5]

Empfind. hiedrig
Empfind. hoch Nach

llenn deaktiviert Abschlus
H sOzu
Schritt 3

® © —Stanadaraeimnstellungen dnaern

[11  Errichter Programmierung aufrufen, Option "2 .Z0MEM.SEMDER" auswéhlen (siehe Abschnitt 3.2) und
dann die Option "STAHMDARDEINSTEL." auswahlen.

[2] Betreff. Gerétegruppe, deren Standardwerte definiert werden sollen, auswéhlen, d.h. "MAGHETKONTAKTE",
"BEWEGUMGSMELDER", "RAUCHMELDER", "TEMPERATURSENSOR", "HAMDSEWDER", "FERHBED IEMUNGEN" und
"SIREMEN". Beispiel: "BEWEGUHGSHMELDER".

[8] Die Parameterliste der Gerategruppe durchscrollen und den Standardparameter auswahlen, den Sie andern
wollen, z.B.: "Ereignizszihler".

In dieser Liste sind die Parameter aller Gerate der Gruppe zusammengefasst, z.B. die Parameter aller
Arten von Bewegungsmeldern.

[4] Im Beispiel lautete die vorhandene Standardeinstellung fiir den "Ereigniszahler" fir eingelernte
Bewegungsmelder: "Emrfindlichkeit MIEDRIG" (markiert durch m) . Um diese Einstellung in
"Empfindlichkeit HOCH" zu &ndern, sollten Sie durch das Men( scrollen, bis das Display
"Emrfindlichkeit HOCH" anzeigt, und dann die Taste XKD qriicken. Die neue Standardeinstellung
des Parameters "Ereigniszahler fir neu eingelernte Bewegungsmelder" lautet nun: "Empfindlichkeit HOCH".

[5] Die neue Standardeinstellung beeinflusst nicht die Bewegungsmelder, die bereits vor dieser Anderungen
eingelernt worden sind, sondern nur Bewegungsmelder, die dem PowerMaster-10-System nach
Durchfiihrung dieser Anderung hinzugefligt werden.

3.4.7 Konfiguration an Gerate senden

Wenn Sie die "Errichter Programmierung" verlassen, kommuniziert die PowerMaster-10-Alarmzentrale mit allen im
System vorhandenen Geraten und aktualisiert diese mit den Anderungen, die wéhrend der Konfiguration ihrer
"Gerateeinstellungen" vorgenommen wurden. Wahrend der Aktualisierungsphase zeigt das Display

E RS EISEEIMN an, wobei die Zahl (z.B. "018") das Herunterzéhlen der verbleibenden Gerate angibt,
die noch aktualisiert werden miissen (im angezeigten Beispiel also noch "18 Gerate").

3.5 Alarmzentrale Programmieren

3.5.1 Aligemeine Hinweise

Das Menl "ZENTRALE PROG" ermdglicht es Ihnen, den Betrieb der Alarmzentrale zu konfigurieren und
benutzerspezifisch nach persénlichen Praferenzen anzupassen. Dieses Menii bietet Ihnen eine Reihe von
konfigurierbaren Funktionen und Parametern, die in mehrere Gruppen aufgegliedert sind, von denen jede - wie
nachstehend beschrieben - bestimmte Aspekte der Systembetriebsprozesse behandelt (ausfuhrliche Liste in
Schritt 2 des nachstehenden Diagramms):
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Gruppe Beschreibung der Gruppenmerkmale und -parameter Abschn.
Aktivieren & Enthalt Parameter, bezogen auf das Aktivieren und Deaktivieren des 35.2
Deaktivieren Systems sowie den Eingang- und Ausgangsprozeduren.
Zonenverhalten Enthalt Parameter, die mit der Funktionalitdt der Zonen zusammenhangen.  3.5.3
Alarme & Stérungen Enthalt Parameter, die mit dem Auslésen, Léschen und Berichten von 3.54
Alarm- sowie Stérungsereignissen zusammenhangen.
Sirenen Enthalt Parameter, die allen Sirenen im System gemeinsam sind. 3.5.5
Benutzerschnittstelle Enthéalt Parameter, die mit der Funktionalitat der akustischen Signale und 3.5.6
optischen Anzeigen der Alarmzentrale zusammenhangen.
Funkstérung & Enthélt konfigurierbare Leistungsmerkmale und Parameter, die mit dem 357
Uberwachung Erfassen und Berichten von Funkstérungs- und
Geréatelberwachungsereignissen (z.B. fehlenden Geréten)
zusammenhangen.
Sonstiges Enthélt eine Reihe konfigurierbarer Leistungsmerkmale und Parameter, die  3.5.8
mit dem System zusammenhéngen.
Um das Men( SSEELECHEEVENFEERN aufzurufen und eine Option aufzurufen, wie folgt vorgehen:
Schritt 1 ® chritt 2 ® ’Schritt 3®
Option "ZENTRALE [1]  [Parameter, der konfiguriert werden soll, im Menii "Zentrale Prog" auswéhlen [2] [Option [3]
PROG" auswéhlen konfigurieren
: b ieh 2 ieh Lo ieh
Q. 2. e : e B e
‘ Aktivieren & I3 i l Alarme & I 2| Bt
; Deaktivieren | Stérungen e t
N 9 Wiedergabe
@3:Zentrale Gehen Sie
zum angegebenen
- ) Gruppenabschnitt
B4:Austrittmod Sq:Eatileer Option.

B5:5chhellakti

a7 : Info—-Modus

eaktivieru

55:Licht an—

S&6:Screensaver

[5E:

Zonen-
verhalten |353

Funkstor.&
Uberwachu.

61 :Fremdfunk

-
frenen- T T ) Nach Abschiuss
funktionen g )
T © 2u Sehiitr 2
ey 358

453:Blitzl. Zeit

A1:iZuariffsrec

46:5ire.Tel. .5t
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®

(1]
(2]

(3]

® —Mend "Zentrale prog. " autrufen

So wahlen Sie eine Option aus:

"Errichter Programmierung" aufrufen und Option "83.ZEMTRALE PROG" auswéhlen (siehe Abschnitt 3.2).

Option identifizieren, die konfiguriert werden soll, und dann zu dieser Option scrollen und diese auswahlen, z.B.:
"451 BLITZLICHTZEIT" in der Gruppe "Sirenen™.

Hinweis: Eine schnelle Shortcut-Prozedur kann verwendet werden, indem die zweistellige Nr. der im
Optionsdisplay erscheinenden Option wie im Ablaufdiagramm genannt eingegeben wird, z.B. "46" fiir
"46:SIRENE BEI TEL.-STOR.". So gelangen Sie schnell zu dieser Option

Weiter mit dem in Schritt 2 des Ablaufdiagramms fiir die Gruppenauswahl der ausgewahlten Option
genannten Abschnitt, z.B. Abschnitt 3.5.5 fir die Gruppe "Sirenen"; suchen Sie die Option, die Sie
konfigurieren wollen (z.B. "4&:SIREME BEI TEL.-STOR."). Nach dem Konfigurieren des ausgewahlten
Parameters kehrt das Display zuriick zu Schritt 2.

So adndern Sie die Konfiguration der ausgewéhlten Option:

Wenn Sie die ausgewahlte Option aufrufen, zeigt das Display die Standardeinstellung (oder die zuvor
ausgewahlte Einstellung - markiert durch (H)) an.
Wenn Sie die Konfiguration &ndern wollen, sollten Sie durch das Meni "Optionen" scrollen, die

gewunschte Einstellung auswahlen und dann die Taste zur Bestatigung drucken. Danach kehrt das
Display zurtick zu Schritt 2.

3.5.2 Deaktivier.-/Aktivierungs-Funktionen

Die folgende Tabelle enthalt eine ausflihrliche Beschreibung jeder Option und ihrer Konfigurationseinstellungen.
Auswabhl einer Option und Anderung ihrer Konfiguration — siehe Abschnitt 3.5.1.

Option Konfigurationsanleitung
B1:lerzégdert 1 Zwei unterschiedliche Eingangsverzdgerungen erlauben es dem Benutzer, den

» geschiitzten Ort lber zwei festgelegte Tlren und Wege zu betreten (wahrend das
A2:lerzdgert 2

System aktiviert ist), ohne einen Alarm auszuldsen.

Nachdem er den geschitzten Ort betreten hat, muss er das Alarmsystem an der

Alarmzentrale vor Ablauf der Eingangsverzdgerungszeit deaktivieren. Langsame

akustische Signale beginnen zu erténen, sobald die Haustir gedffnet wird; wenn die

letzten 10 Sek. der Eingangsverzégerung beginnen, werden die akustischen Signale

schneller. Die Optionen "Eingangsverzég1" und "Eingangsverz6g2" ermdglichen es,

die Dauer dieser Verzdgerungszeiten zu programmieren.

Optionen: 00 Sekunden; 15 Sekunden (Standardeinstellung f. Eingangsverzégerung

2); 30 Sekunden (Standardeinstellung f. Eingangsverzégerung 1); 45 Sekunden; 60

Sekunden; 3 Minuten und 4 Minuten.

Anmerkungen: Flir USA & Canada: Wenn UL-Normenvorschriften erflillt werden

sollen, darf die Eingangsverzdgerung 45 Sekunden nicht liberschreiten.
Fiir USA & Canada: Wenn CP-01-Vorschriften erfiillt werden sollen,
dirfen die Einstellungen "00s" und "15s" nicht verwendet werden.

Flir Europa: Wenn EN-Normenvorschriften erfiillt werden sollen, darf
die Eingangsverzégerung 45 Sekunden nicht (iberschreiten.

B3:Austrittsue Die Ausgangsverzdgerung gibt dem Benutzer die Mdglichkeit, das System zu aktivieren

36

und dann den geschiitzten Ort Uber bestimmte Wege und Turen zu verlassen, ohne
einen Alarm auszulésen. Langsame akustische Signale beginnen zu erténen, sobald
der Systemaktivierbefehl gegeben wurde; wenn die letzten 10 Sek. der
Ausgangsverzégerung beginnen, werden die akustischen Signale schneller. Die Option
"Ausgangsverzég." ermdglicht es, die Dauer der Verzdgerungszeit zu programmieren.
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B4:Austrittsmo

B5:5chnel lakt.i

HE:Zohenabsch.

A7 : Info—Modus

Optionen: 30 Sekunden; 60 Sekunden (Standardeinstellung); 90 Sekunden; 120
Sekunden, 3 Minuten and 4 Minuten.

Anmerkungen: Fiir USA & Canada: Wenn UL-Vorschriften erftillt werden sollen, darf
die Ausgangsverzdgerung 120 Sek. nicht (iberschreiten.
Flir USA & Canada: Wenn CP-01-Vorschriften erflillt werden sollen, ,
darf die Einstellung "30s" nicht verwendet werden.

Die "Ausgangsverzdgerungszeit" kann zudem an den Weg angepasst werden, den der
Benutzer zum Verlassen des geschitzten Ortes préaferiert. PowerMaster-10 bietet die
folgenden " Austrittsmodus"-Optionen:

A: "Normal" - Die Ausgangsverzdgerung ist genau definiert.

B: "Wiederholen" - Die Ausgangsverzdgerung beginnt erneut, wenn die Haustir
wahrend der ersten Ausgangsverzdgerung erneut gedffnet wird. Dieser Neustart
erfolgt nur ein Mal. Die Wiederholung der Ausgangsverzdgerung kann dann
hilfreich sein, wenn der Benutzer unmittelbar nach dem Hinausgehen wieder
zurtickkommt, weil er etwas vergessen hat.

C. "Aus durch Tir" - Die Ausgangsverzdgerung lauft automatisch ab (endet), wenn die
Ausgangstir geschlossen wird, selbst wenn die programmierte
Ausgangsverzdgerungszeit noch nicht abgelaufen ist.

Optionen: Normal (Standardeinstellung); Wiederholen und Aus durch Tiir.

Hier kénnen Sie festlegen, ob der Benutzer die Funktion ,Schnell-Aktivierung
“ benutzen darf. Wenn ,Schnell-Aktivierung“ zulassig ist, fordert die Alarmzentrale den
Benutzer nicht auf, einen Benutzercode einzugeben, bevor das System aktiviert wird.

Optionen: AUS (Standardeinstellung) und EIN (Standardeinstellung in den USA).

Hier kénnen Sie festlegen, ob der Benutzer die einzelnen Zonen manuell umgehen
(abschalten) darf, oder dem System erlauben darf, offene (gestérte) Zonen automatisch
wahrend der Ausgangsverzdgerung zu umgehen (d.h., das Aktivieren "erzwingen"
kann). Wenn eine Zone offen und "erzwungenes Aktivieren" nicht zul&ssig ist, kann
das System nicht aktiviert werden, und im Display wird “HICHT BEREIT” angezeigt.
Wenn "Kein Umgehen" gewahit wird, ist weder manuelles Umgehen noch
erzwungenes Aktivieren zuldssig, was bedeutet, dass alle Zonen gesichert
(geschlossen) sein missen, bevor das System aktiviert werden kann.

Optionen: Kein Umgehen ((Standardeinstellung); Erzwungene Aktivieren und
Manuelles Umgehen (Standardeinstellung in den USA).

Anmerkungen: Die Option "Erzwungene Aktivierung" ist in GB nicht verfiigbar.

Hier kénnen Sie festlegen, ob das System im "Schliisselkind-Modus™ aktiviert werden
kann. Wenn das System auf diese Weise aktiviert wird, wird eine "Schlisselkind"-
Meldung per SMS an die Benutzer Ubermittelt (siehe Anm.), wenn das System von
einem “Schliisselkind-Benutzer” (Benutzer 5 bis 8 oder Handsender 5 bis 8) deaktiviert
wird. Dieser Modus ist besonders dann nitzlich, wenn Eltern tber die Rickkehr eines
Kindes von der Schule informiert werden méchten.

Hinweis: Um das Versenden der Meldung einzuschalten, muss das System so
konfiguriert werden, dass es die Ereignisse "Warriwwrden"” an private Benutzer berichtet
(die Schliisselkindfunktion zdhlt zur Warnmeldungsgruppe). Ist beispielsweise nur
LAlarme” eingestellt, wird diese Meldung nicht an den Benutzer (ibertragen. Vergleiche

Abschnitt 3.6.4 - Option sowohl im Men(i "Srrache ah Privat.” als
auch im Mendi ,5M5 an Privat "

Optionen: AUS (Standardeinstellung) und EIN.
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Bestimmte lokale Vorschriften verlangen, dass das System - wenn es im ABWESEND-
Modus aktiviert wird - nicht von auBerhalb des Hauses deaktiviert werden darf, bevor der
geschitzte Ort betreten und eine "Eingangsverzégerungszone" aktiviert wird. Um diese
Anforderung zu erflllen, bietet das PowerMaster-10-System folgende Optionen, um das
System zu deaktivieren:

A: "Jederzeit".

B: "Eint.Handsend. ". Nur wahrend der Eingangsverzégerung mit einem Handsender

C: "Eingang - Tastatur".Wéahrend der Eingangsverzdgerung nur mit Codeeingabe tber
die Tastatur der PowerMaster-10-Alarmzentrale.

D: "Eintrittver." . Wahrend der Eingangsverzdgerung mittels Handsendern oder mit
Codeeingabe Uber die Tastatur der PowerMaster-10-Alarmzentrale

Optionen: Jederzeit (Standardeinstellung); Eint.Handsend;
Eingang - Tastatur und Eintrittver.

3.5.3 Zonenverhalten

Die folgende Tabelle enthalt eine ausflihrliche Beschreibung jeder Option und ihrer Konfigurationseinstellungen.
Auswahl einer Option und Anderung ihrer Konfiguration — siehe Abschnitt 3.5.1.

Option Konfigurationsanleitung
Die Funktion ,Alarmwiederholung” ("Swinger stop") legt fest, wie oft jede Zone wahrend

einer einzigen AKTIVIERT/DEAKTIVIERT-Periode Alarm auslésen darf (einschlieBlich
Sabotage- und Netzstromausfallereignissen bei Melderereignissen usw.). Wenn die Anzahl
der Alarme einer bestimmten Zone die flrr diesen Speicherplatz programmierte Zahl
Ubersteigt, umgeht die Alarmzentrale automatisch diese Zone, um Belastigungen durch
Sirenenlarm und stndige Meldungen an die Wach- bzw. Notrufzentrale zu unterbinden.
Die Meldelinie wird erst wieder nach ihrer Deaktivierung aktiviert oder 48 Stunden nach
Beginn der Umgehung/Abschaltung (wenn das System aktiviert bleibt).

Optionen: Abschalten nach 1 (Standardeinstellung); Abschalten nach 2
(Standardeinstellung in den USA); Abschalten nach 3 und Kein Abschalten.

,Alarm Bestatigung* ist ein Verfahren, das verwendet wird, um Fehlalarme zu vermeiden:
Ein Alarm wird erst ausgeldst, wenn zwei benachbarte Zonen (Zonenpaar) innerhalb von
30 Sekunden gestdrt werden. Die Auslésung der zweiten Zone bestatigt somit die
Erfassung. Dieses Leistungsmerkmal ist nur aktiv, wenn das System ABWESEND aktiv ist
und nur in Bezug auf folgende Zonenpaare: 18+19, 20+21, 22+23, 24+25, 26+27.
Hier kdnnen Sie festlegen, ob die Funktion aktiv oder nicht aktiv sein soll.

Optionen: AUS (Standardeinstellung) und EIN.

Anmerkungen: 1. Wenn eine der beiden Linien eines Pérchens (siehe Abschnitt 3.5.2)
umgangen wird, funktioniert die andere Zone davon unabhéngig.

2. Es wird empfohlen, nur solche Zonen festzulegen, die fiir die
Erfassung von Einbruchversuchen verwendet werden, d.h. folgende
"Zonentypen": Eingang/ Ausgang, Innenbereich, AuBenbereich und
AuBenbereich-Verfolgung.

Achtung! "Cross Zoning" niemals fiir andere Zonentypen wie Feuer,

Notfall, 24h akustischer Alarm, 24h stiller Alarm usw. verwenden.

3.5.4 Alarme & Stérungen konfigurieren

Die folgende Tabelle enthalt eine ausflhrliche Beschreibung jeder Option und ihrer Konfigurationseinstellungen.
Auswahl einer Option und Anderung ihrer Konfiguration — siehe Abschnitt 3.5.1.
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Option
J1:Panik Alarm

32:Bedrohung

33iBewohner

34iSabota.0Fti

IaiStromaus.me

Konfigurationsanleitung

Hier wird festgelegt, oder der Benutzer einen Uberfallalarm mit Hilfe eines Handsenders
(durch gleichzeitiges Driicken der beiden "Notruftasten") oder einer Fernbedienung (durch
gleichzeitiges Driicken der Tasten "Abwesend" + "Anwesend") auslésen darf und ob
dieser Alarm dann "still" (d.h., dass das Ereignis nur berichtet wird) oder auch "laut" (d.h.,
die Sirenen werden ebenfalls eingeschaltet) erfolgt.

Optionen: Lauter Alarm (Standardeinstellung); stiller Alarm und Ausgeschaltet.

Ein ,stiller Alarm bei Deaktivieren unter Zwang" kann an die Wach- bzw. Notrufzentrale
Ubermittelt werden, wenn der Benutzer unter Androhung oder Anwendung von Gewalt
gezwungen wird, das System zu deaktivieren. Um eine derartige Meldung auszulésen,
muss der Benutzer das System mit dem werksseitig vorprogrammierten Spezialcode
(standardmasBig ,2580“) deaktivieren. Hier kénnen Sie den Code fiir den stillen Alarm
unter Zwang &ndern oder ,0000“ eingeben, um die Funktion ,Stiller Alarm bei
Deaktivieren unter Zwang“ auszuschalten. Weisen Sie den Benutzer darauf hin, dass
dieser Code nach dem betatigen der Deaktivierungstaste anstelle seines regularen Codes
eingegeben werden muss.

Um den Code zu andern, kdnnen Sie den neuen vierstelligen Code fiir stillen Alarm unter
Zwang an der Position des blinkenden Cursors eingeben oder aber "0000" eingeben, um
diese Funktion auszuschalten, und dann die Taste drlicken.

Anmerkungen: 1. Das System ldsst das Programmieren eines Codes fiir den stillen
Alarm bei Deaktivieren unter Zwang, der identisch mit einem
vorhandenen Benutzercode, nicht zu.

2. Nur fir England: Der Code fiir Deaktivieren unter Zwang findet in
GB keine Anwendung.

Wenn keiner der Melder im Innenbereich mindestens 1 x innerhalb eines festgelegten
Zeitfensters eine Bewegung erfasst, wird ein Ereignis des Typs “Inaktivitats-warnung”
ausgelost.

Hier legen Sie das Zeitfenster fiir die Uberwachung der Inaktivitit (keine Bewegung im
Innenbereich) fest.

Optionen: Ausgeschaltet (Standardeinstellung); nach: 3 Stunden; nach 6 Stunden;
nach 6 Stunden; nach 12 Stunden; nach 24 Stunden und nach 72 Stunden.

Hier legen Sie fest, ob die Sabotagemeldung (6ffnen eines Gerétes) fiir alle Zonen und
sonstige Peripheriegerate (auBer der Alarmzentrale) EIN oder AUS ist.

Optionen: Eingeschaltet (Standardeinstellung) und Ausgeschaltet.

Warnung!: Wenn Sie "Ausgeschaltet” auswéhlen, sollten Sie beachten, dass kein Alarm
oder Meldung ausgeldst wird, wenn es einen Versuch gibt, Peripheriegeréte zu
sabotieren.

Um unnétige Stérungsmeldungen bei einer kurzzeitigen Unterbrechung der
Netzstromversorgung im geschitzten Objekt zu verhindern, sendet das System eine
Netzstromausfall-Meldung nur dann, wenn die Netzstromversorgung nicht innerhalb einer
festgelegten Zeit wiederhergestellt wird. Hier legen Sie die Zeit zwischen dem Eintritt des
Netzstromausfalls und dem Berichten des Stérungsereignisses fest.

Optionen: nach 5 Minute (Standardeinstellung), nach 30 Minuten, nach 60 Minuten
oder nach 3 Stunden.

Hinweis: Wenn EN-Normenvorschriften erfillt werden sollen, darf diese Verzégerungszeit
60 Min. nicht (berschreiten.
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J6:iBest it Al ar

Iriluittierzei

J8:Alarm 16—

F9:iReset Ortion

Wenn 2 aufeinanderfolgende Alarmereignisse (von der gleichen Zone) innerhalb eines
festgelegten Zeitfensters eintreten, kann das System so konfiguriert werden, dass es das
zweite Alarmereignis als "bestéatigten Alarm" meldet (siehe Abschnitt 3.6.4, Option 61).
Hier kénnen Sie dieses Leistungsmerkmal einschalten und das betreffende Zeitfenster
einstellen.

Optionen: Ausgeschaltet (Standardeinstellung in den USA); in 30 Minuten; in 45
Minuten; in 60 Minuten (Standardeinstellung); oder in 90 Minuten

Das PowerMaster-10-System kann so konfiguriert werden, dass eine “Abbruchintervall”
(Verzdgerungszeit) ablauft, ehe ein Alarm ausgeldst wird (Meldung an den
Wachdienst/privaten Empfénger; Eintrag in den Ereignisspeicher und einschalten der
AuBensirene/n). Diese ist sozusagen eine ,zweite” Eintritts-Verzdgerungszeit nach Ablauf
der reguldren Eintrittsverzégerung. Wenn der Benutzer das System innerhalb des hier
eingestellten Intervalls deaktiviert, wird der Alarm abgebrochen (gilt nicht fir Alarme,
durch Zonen des Typs ,Feuer®, ,24h stiller Alarm“ und ,Notfall“ ausgeldst werden).
Wahrend dieses Intervalls ertdnt die in die Zentrale eingebaute Innensirene, doch bleiben
eventuelle Funk-Sirene stumm, und der Alarm wird auch nicht gemeldet. Hier kénnen Sie
dieses Leistungsmerkmal einschalten und das betreffende "Abbruchintervall" auswahlen.

Optionen: in 00 Sekunden (Standardeinstellung in den USA); in 15 Sekunden; in 30
Sekunden (Standardeinstellung); in 45 Sekunden; in 60 Sekunden; in 2 Sekunden; in 3
Minuten und in 4 Minuten.

Hinweis: Fiir AUS & Canada: Wenn UL- oder CP-01-Normenvorschriften erfiillt
werden sollen, darf das Abbruchintervall 45 Sek. nicht (iberschreiten.

Das PowerMaster-10-System kann so programmiert werden, dass ein Zeitfenster fir
Alarmabbruch festgelegt wird, das beginnt, wenn ein Alarmereignis an die Wach- bzw.
Notrufzentrale berichtet wird. Wenn der Benutzer das System innerhalb der
Alarmldschzeit deaktiviert, wird eine Alarmldschmeldung an die Wach- bzw.
Notrufzentrale gesendet, die angibt, dass der Alarm vom Benutzer geléscht wurde. Hier
kénnen Sie das Leistungsmerkmal einschalten und die "Alarml&schzeit" einstellen.

Optionen: AUS (Standardeinstellung in den USA); in 1 Minute, in 5 Minuten
(Standardeinstellung); in 15 Minuten; in 60 Minuten und in 4 Stunden.

Hinweis: Fiir USA & Canada: Wenn CP-01-Vorschriften erfiillt werden sollen, steht die
Option "1 Minute" nicht zur Verfligung.

Bestimmte lokale Vorschriften (z.B. in GB) verlangen, dass das System nach einem
Alarmereignis nicht wieder aktiviert werden kann, bevor es geprift und von einem
Installateur (Techniker) nullgestellt/riickgestellt wurde. Um diese Anforderung zu erflllen,
bietet das PowerMaster-10-System die folgenden Optionen:

A: ,Durch Benutzer“ Durch einen Benutzer wie gewdhnlich durch

Aktivierung/Deaktivierung des Systems.

B: ,Durch Techniker” (Installateur), indem er den "Installateurmodus" aufruft und wieder
beendet, oder durch Fernzugriff auf das System per Telefon unter Eingabe des
Installateurcodes (Reset durch Installateur). Fernzugriff auf das System per Telefon
siehe Bedienungsanleitung, Abschnitt 5 — "Fernbedienung mittels Telefongerat" und
Eingabe des Installateurcodes an Stelle des Benutzercodes.

Optionen: durch Benutzer (Standardeinstellung) und durch Installateur.

Hinweis: Dieses Leistungsmerkmal findet in den USA keine Anwendung.

3.5.5 Sirenenfunktionen konfigurieren

Die folgende Tabelle enthlt eine ausflihrliche Beschreibung jeder Option und ihrer Konfigurationseinstellungen.
Auswahl einer Option und Anderung ihrer Konfiguration — siehe Abschnitt 3.5.1.
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Option

44:5irene Zeit

45:Blit=zl. Zeit

45i5ire.Tel.S5to

Konfigurationsanleitung

Hier legen Sie fest, ob die eingebaute Sirene der Alarmzentrale akustische Alarme (EIN)
ertdnen l&sst oder still bleibt (AUS).

Optionen: EIN (Standardeinstellung) und AUS.

Hier kénnen Sie die Betriebsdauer der Sirenen festlegen, wahrend der sie bei Alarm zu
hoéren sind. Sobald das "Sirenenintervall" abgelaufen ist oder das System deaktiviert
wird, verstummt die Sirene automatisch.

Optionen: 1 Minute; 3 Minuten; 4 Minuten (Standardeinstellung); 8 Minuten; 10
Minuten; 15 Minuten und 20 Minuten

Hinweis: Fiir USA: Wenn UL-Normenvorschriften erfiillt werden sollen, darf das
Sirenenintervall 15 Min. nicht (iberschreiten.

Hier kénnen Sie die Zeit festlegen, wéahrend der das Blitzlicht (Stroboskop) bei Alarm
leuchtet.

Optionen: 5 Minuten; 10 Minuten, 20 Minuten (Standardeinstellung); 40 Minuten und
60 Minuten

Hier kdnnen Sie festlegen, ob die Sirene aktiviert, wenn die Telefonverbindung
unterbrochen wird, wéhrend das System aktiviert ist.

Optionen: AUS bei Storung (Standardeinstellung) oder EIN bei Stérung.

3.5.6 Akustische und visuelle Wiedergabe

Die folgende Tabelle enthalt eine ausflhrliche Beschreibung jeder Option und ihrer Konfigurationseinstellungen.
Auswahl einer Option und Anderung ihrer Konfiguration — siehe Abschnitt 3.5.1.

Option

51 :lUoral armt.dne

S2i5torundssian

S3iAlarmanzeige

Konfigurationsanleitung

Hier kdnnen Sie festlegen, ob die Alarmzentrale wahrend der Ausgangs-
/Eingangsverzdgerung Téne wiedergibt. Eine weitere Option besteht darin, dass der
Summer nur ertdnt, wenn das System ,ABWESEND* aktiviert wird.

Optionen: EIN (Standardeinstellung), AUS bei ANWESEND und AUS.

Hinweis: Wenn die Voralarmténe wéhrend der Ausgangsverzégerung AUS sind, ertént
die "fréhliche Melodie" (Erfolg) dennoch bei Ablauf der Ausgangsverzégerung.

Einstellung der Laustérke Mit den Tasten || (lauter) und EE (leiser).

Wenn Stérungsbedingungen vorliegen, gibt der Summer 3 kurze akustische Signale pro
Minute aus. Hier kdnnen Sie festlegen, ob diese generell ein- oder ausgeschaltet oder
nur nachts ausgeschaltet werden soll. Die "Nachtzeit" ist werksseitig voreingestellt (20:00
Uhr abends bis 7:00 Uhr morgens).

Optionen: EIN, NACHTS AUS (Standardeinstellung) oder AUS.

Hier kdnnen Sie festlegen, ob Alarmmeldungen angezeigt werden sollen.
Optionen: EIN (Standardeinstellung) und AUS.
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S54:Bat.lesr

23:Licht An—

S6iScresnsaver

Hier kbnnen Sie einstellen, ob der Benutzer aufgefordert wird, die Warnung "Batterie fast
leer", die sich auf die Batterie seines Handsenders bezieht, zu bestétigen. Weiter Angaben
siehe Bedienungsanleitung, Abschnitt 6.

Optionen: AUS (Standardeinstellung) — Bestatigung nicht erforderlich; EIN — Bestatigung
erforderlich.

Hier kdnnen Sie festlegen, ob die Hintergrundbeleuchtung der Alarmzentrale standig EIN
bleibt oder nur 10 Sekunden lang leuchtet, wenn eine Taste gedriickt wurde.

Optionen: immer EIN and AUS nach 10 s (Standardeinstellung).

Manche lokale Vorschriften verlangen, dass die Statusanzeige fiir nicht autorisierte
Personen nicht sichtbar ist. Die Option "Screen Saver" ersetzt (wenn sie eingeschaltet
ist) die Statusanzeige durch die Anzeige “PowerMaster-10“, wenn mehr als 30 Sek. lang
keine Taste gedriickt wird.

Hier kdnnen Sie die Option "Screen Saver" aktivieren und festlegen, ob die
Statusanzeige wieder erscheint, wenn eine Taste gedrlickt wird (Durch Taste) oder
wenn ein Code eingegeben wird (Durch Code). Wenn die Option Durch Taste gewahlt
wurde, bewirkt das erstmalige Betatigen einer Taste (auBer den Tasten FEUER und
NOTRUF), dass die normale Display-Anzeige wieder erscheint; das erneute Betéatigen
einer Taste I6st dann die betreffende Tastenfunktion aus. Betétigung der Tasten FEUER
und NOTRUF: Bei erstmaligem Drlicken dieser Tasten kehrt die normale Display-Anzeige
zurlick, und zusatzlich wird die Notruffunktion ausgeldst. Weiter Angaben siehe
Bedienungsanleitung, Abschnitt 1 "Screen Saver".

Optionen: Screen Saver AUS (Standardeinstellung), Durch Code., Durch Taste .

Hinweis: Um EN-Vorschriften zu erfiillen, muss "Durch Code " gewéhlt werden.

3.5.7 Funkstérung & Uberwachung

Die folgende Tabelle enthalt eine ausfiihrliche Beschreibung jeder Option und ihrer Einstellungen. Auswahl
einer Option und Anderung ihrer Einstellung (Konfiguration) — siehe Abschnitt 3.5.1.

Option

51 iFremdfunk

42

Konfigurationsanleitung

Hier kdnnen Sie festlegen, ob Funkstérungen (andauernde Stérsignale, die das Funknetz
stéren) erfasst und gemeldet werden sollen. Wenn eine der Optionen gewahlt wird, ist das
System bei Blockaden durch Funkstérungen nicht aktivierbar. Das PowerMaster-10 -

System bietet mehrere Optionen fiir die Erfassung, um die folgenden Normen zu erflllen:

Option Norm  _Erfassung und Bericht, wenn:
UL 20/20 USA Funkstérung, die 20 Sek. lang ununterbrochen anhalt
EN 30/60 Europa Innerhalb von 60 Sek. kommt es insgesamt 30 Sek. lang
zu einer Funkstérung
Class 6 GB Wie bei ,EN (30/60)“, doch wird das Ereignis nur
(30/60) gemeldet, wenn die Funkstorung langer als 5 Min. dauert
AUS Keine Stérungserfassung/-berichte

Anmerkungen: fjr USA & Canada: Um UL-Vorschriften zu erfiillen, muss "UL 20/20"
ausgewéhlt werden.
Fir Europa: Um EN-Vorschriften zu erfiillen, muss "EN 30/60"
ausgewahlt werden.
Fiir GroB Britannien: Um "Class 6"-Vorschriften zu erfiillen, " muss
"Class 6 (30/60)" ausgewdéhit werden.
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Hier legen Sie das Zeitfenster fiir den Empfang von Uberwachungssignalen
(»Statusmeldungen®; "Lebenszeichen") von den verschiedenen drahtlosen
Peripheriegeréaten fest. Wenn ein Gerat nicht mindestens einmal innerhalb des
gewabhlten Zeitintervalls eine Meldung sendet, erschient eine ,GERAT
VERMISST" Warnung .
Optionen: nach 1 Stunde; nach 2 Stunden; nach 4 Stunden; nach 8 Stunden; nach
12 Stunden (Standardeinstellung) und ausgeschaltet.

Hinweis: Um EN-Vorschriften zu erfiillen, "1 oder "2 Stunden" auswéhlen.

Hier kénnen Sie festlegen, ob das System im Fall eines Uberwachungsproblems (d.h.,
ein Gerat "fehlt" - siehe "&2: FEHL. BERICHT") weiter als normal funktioniert oder der
Systemstatus zu "Nicht bereit" (nach fehl. Bericht) wechselt, solange die Stérung
"Fehlender Bericht" anhéalt.

Optionen: normal (Standardeinstellung) und Wenn Gerét fehit.

EN-Vorschriften verlangen, dass die Sirene ertdnt, wenn wéhren der "ABWESEND
aktiv" Phase eine Uberwachungs- (fehlendes Gerat) oder Funkstérung eintritt. Das
Ereignis wird als Sabotagemeldung gemeldet. Hier kénnen Sie festlegen, ob sich das
System gemaB EN-Norm oder normal verhalt.
Optionen: normal (Standardeinstellung) oder EN-Norm.

Hinweis: Um EN-Normenvorschriften zu erftillen, muss "EN-Norm" ausgewéhlt sein.

3.5.8 Sonstige Leistungsmerkmale

Die folgende Tabelle enthalt eine ausflhrliche Beschreibung jeder Option und ihrer Konfigurationseinstellungen.
Auswahl einer Option und Anderung ihrer Konfiguration — siehe Abschnitt 3.5.1.

Option Konfigurationsanleitung

Mit dieser Option kdnnen Sie festlegen, ob der Zugang zur ERRICHTER
PROGRAMMIERUNG eine Autorisierung durch den Benutzer erforderlich macht oder

nicht. Wenn Sie eingeschaltet wahlen, ist der Installateur in der Lage, nur Uber das
Benutzermen( auf die Erricther Programmierung zuzugreifen, nachdem der Master-
Benutzer (Benutzer Code 1) seinen Code eingegeben hat (siehe Abschnitt 3.2).
Optionen: Ausgeschaltet (Standardeinstellung), Eingeschaltet (Standardeinstellung in
GB).

Hinweis: Um EN-Vvorschriften zu erfiillen, muss "Eingeschaltet" ausgewéhlt sein.

3.6 Kommunikation

3.6.1 Aligemeine Hinweise

Das Meni KOMMUNIKATION erméglicht es Ihnen, die Kommunikation und das Berichten von Alarm-, Stérungs-
und sonstigen Systemereignissen an die Wach- bzw. Notrufzentrale oder private Telefonanschllisse entsprechend
ortlichen Anforderungen oder persdnlichen Benutzerpraferenzen zu konfigurieren. Das PowerMaster-10-System
bietet eine Reihe von Kommunikationsmitteln, einschl. Festnetz-Telefonverbindung, mobiler GSM-, GPRS- oder
SMS-Verbindung sowie IP-Ubertragung lber einen Breitband-Internetzugang.

Das Menl enthalt mehrere Untermentoptionen, von denen jede eine Gruppe
konfigurierbarer Leistungsmerkmale und Parameter abdeckt, die wie nachstehend beschrieben mit der
Kommunikation und den Berichten zusammenhéngen (siehe ausfihrliche Liste in Schritt 3 im nachstehenden
Diagramm):

Option Beschreibung der Optionsmerkmale und -parameter Abschn.
Enthalt konfigurierbare Parameter, die sich auf den Festnetz- 3.6.2

Telefonanschluss beziehen, an den das System angeschlossen ist.
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Enthalt konfigurierbare Parameter, die sich auf den Mobiltelefonanschluss

des PowerMaster-10-Systems beziehen.

3.6.3

Enthalt konfigurierbare Parameter, die sich auf das Berichten von 3.6.4
Ereignismeldungen an Wachdienste per Festnetz, GSM/GPRS oder IP
beziehen.

4iMeldund.Priyv | Enthalt konfigurierbare Parameter, die sich auf das Berichten von 3.6.5
Ereignismeldungen an private Benutzer per Telefon oder SMS beziehen.

Enthalt konfigurierbare Parameter, die sich auf die Ubertragung von Bildern ~ 3.6.6
der PirCam’s an Wachdienste beziehen, damit diese eine Alarmverifikation
durchfiihren kénnen, und diese gegeben falls per Email weitersenden..

Enthalt konfigurierbare Verbindungsinformationen, Zugangsberechtigungen 3.6.7
und Sicherheitscodes im Zusammenhang mit Upload/Download-Prozeduren
per Festnetztelefon oder GPRS.

Um das Menl aufzurufen und eine Option aufzurufen, wie folgt vorgehen:

Schritt 1 ® ischritt 2 ® | Schritt 3 ® |schr.4

Auswahlen: Menti  [1] [Untermenioption [2] | "Kommunikations"-Parameter auswéahlen, [3] ®

"KOMMUNIKATION" in diesem Menl den Sie konfiguriert wollen [4]

auswahlen
E3- - E3- 3- Siehe

Errichter Prodr.

44

B4 :Kommunikat.ion 1:Festnetz Ortsvorwahl

i

k3
o1

SM-GPRS/SMS

GPRS Rerort.
G5M Rerort

|GPRS APH

GPRS Username

81 :Rerort Wachz.

3:Meldund.Wachd. *

(%) Diese Optionen
sind nur
zugénglich f. d.
"Master-Installateur”

62:10bertrad.lleg

B3:2Ubertrad.leg

12:1D Wachz.2

16:Tel. Wachz.1
17:iTel. Wachz.2 *

21:IP-Emrfangerl

P-ErrFf anger2

2615MS Wachz. 1
41 11tar

* ok ok Kk K Kk Kk k ¥

SIMKarte PI

47:lahlwied.G5H

51:Autote.Z9klus
S5Z2:Autotest Zeit

53:lerbind.Stor

ung
&61:Rer.best it Al

62:Kurz Abwesend

63:Meldel 0K mel

64:Deaktiv. Rer.

Abschn.

3.6.2

363
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Schritt 1 ® ischritt 2 ® | Schritt 3 ® |schr.4
Auswahlen: Menii  [1] [Untermentoption [2] | "Kommunikations"-Parameter auswéahlen, [3] ®
"KOMMUNIKATION" in diesem Men den Sie konfiguriert wollen [4]
auswahlen
e v ™ Siehe
3 - 3 L3- Sone

I3 °°°
che
1. SMS—Hr. Bedien
e

4iMeldungd.Privat | Serachm.an

M Rerort auswihlen
1.Priv.Telefonn.

2. Priv.Telefonn.

eitung,
3. Priv.Telefonn. 3. SM5-HNr. Abschn
.4,
4. Priv.Telefonn. 4. SMS—Hr. Unter-
Wahlwied.an Pri. Agsfgn

Voice{- —*Privat

Best it igundsart

I

(s:Pircan  Jox S Eilder versenden °°°
m 1. E-Mail-Addr. T

8 2. E-Mail-Addr.

B 3. E-Mail-Addr.

B 4. E-Mail-Addr.

— 1. MMS-HNr.
— 2. MMS-Hr.
! 3. MMS-Hr.

- 4. MMS-Hr.
ElE=ramleas | PSTN Ur-Dounload gy 367
MEE

Master DL Code 1. Anrufer ID

Instal. DL Code 2. Anrufer 1D
‘ Urload Ortionen
UL~DL Telefonnr. |

(1]
(2]
(3]
(4]

® — Mend "Kommunikation” aufruren

So wabhlen Sie eine Option aus:

Errichter Programmierung aufrufen und die Option "84 :KOMMUMIKATION" auswéhlen (siehe Absch. 3.2).
Gewlnschte Untermenii-Option auswahlen, z.B.: "33 BERICHT AN WACHZ.".

Parameter auswahlen, den Sie konfigurieren wollen, z.B.: "11:ID Wachzentrale 1"

Um fortzufahren, sollten Sie zum Abschnitt der ausgewahlten Untermentioption gehen, z.B. Abschnitt 3.6.4
fir das Untermend "3:Meldund.Wachd.”, und nach der Option suchen, die Sie konfigurieren wollen (z.B.
"11:ID Wachz.1"). Nach dem Konfigurieren eines Parameters kehrt das Display zuriick zu Schritt 3.

So éndern Sie die Konfiguration der ausgewahlten Option:

Wenn Sie die ausgewahlte Option aufrufen, zeigt das Display die Standardeinstellung (oder die zuvor
ausgewahlte Einstellung markiert durch (m).

Wenn Sie die Konfiguration &ndern wollen, sollten Sie durch das Menl "Optionen" scrollen, die

gewlnschte Einstellung auswéhlen und dann die Taste zur Bestétigung driicken. Danach kehrt das
Display zuriick zu Schritt 3.
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3.6.2 Festnetz-Telefonverbindung

Die PowerMaster-10-Alarmzentrale besitzt einen eingebautes Wahlgerét fiir Ubermittlung von Meldungen an
Wach- bzw. Notrufzentralen (siehe Abschnitt 3.6.4, Option 41) und/oder an private Telefonanschllsse (siehe
Abschnitt 3.6.5 "Sprache an Privat ") Uber das analoge Festnetz. Hier kdnnen Sie die notwendigen Parameter
konfigurieren, die sich auf den Festnetz-Telefonanschluss beziehen, an den das PowerMaster-10-System
angeschlossen ist.

B4iKommunikati L= 1:Festnetz o [(EENTETEE) o B3 ocdeutet & Erauswanien”

"scrollen"

Um eine Option auszuwahlen, das Menl aufrufen, die Option auswéhlen, die konfiguriert werden soll (siehe
Anleitung oben und in Abschnitt 3.6.1) und dann die nachstehende Tabelle konsultieren, die ausfihrliche
Erlauterungen und eine Konfigurationsanleitung flr jede Option enthalt.

Option Konfigurationsanleitung
Ortsvoruahl Hier geben Sie die Ortsvorwahl flr die Funkalarmzentrale ein (bis zu vier Ziffern). Diese

Funktion ist nur fir L&nder gedacht, in denen bei Verbindungen Uber das Festnetz
Vorwahlnummern (Maximal vierstellig) der Stadt entfallen missen, wenn die
Empfangsstation in der gleichen Stadt liegt, die Vorwahlnummer jedoch mit eingetragen
wurde weil ein GSM Modul als Backup oder primarer Ubertragungsweg installier ist, das
fir den Verbindungsaufbau die Vorwahinummer benétigt.

Hier geben Sie die Préfix-Ziffer (falls notwendig) ein, damit das System bei der Anbindung
an Nebenstellenanlagen Zugang zu einem externen Telefonanschluss erhélt. Diese
Nummer kann auch bei der Telefonnummer eingegeben werden, wenn keine GSM
Verbindung genutzt wird, bei der diese Nummer vor der Telefonnummer sonst zur
Falschwabhl fihren wirde.

Wih1lmodus Hier legen Sie das Wahlverfahren fest, dass der automatische Wahlgerat, mit dem die
PowerMaster 10-Alarmzentrale ausgestattet ist, verwenden soll.

Optionen: Impuls und Tonwahl (DTMF) (Standardeinstellung).

3.6.3 GSM/GPRS/SMS

Das GSM/GPRS-Modul kann mit dem Empfanger der Notruf- bzw. Wachzentrale iiber einen GPRS-, GSM
Voice- (analog) oder SMS-Kanal kommunizieren. Jeder dieser Kanéle lasst sich gesondert einschalten und
konfigurieren, um die Ubertragung von Ereignismeldungen individuell einzustellen. Wenn alle Kanale eingeschaltet
sind, benutzt das GSM/GPRS-Modul immer zuerst den GPRS-Kanal. Falls dies nicht geht, versucht es das System
mit dem "GSM-Voice-Kanal". Falls dies nicht geht, versucht es das System mit jeder anderen mdéglichen Methode
(Festnetz-Breitband) und erst danach per SMS. Durch Ausschalten von Kanélen des GSM-Moduls wird der Modul
dazu gebracht, eine andere als die 0.g. Sequenz abzuarbeiten.

B4iKommunikati [l 2:GSH/GPRS-SMS Ll Gewihlte Ortion it ** [T REER o« PPN

"scrollen”

Um eine Option auszuwahlen, das Menii EHEEEEHETEENEN  qufrufen, die Option auswéhlen, die konfiguriert
werden soll (siehe Anleitung oben und in Abschnitt 3.6.1) und dann die nachstehende Tabelle konsultieren, die
ausfihrliche Erlauterungen und eine Konfigurationsanleitung fir jede Option enthalt.
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Option Konfigurationsanleitung
Hier legen Sie fest, ob das System Ereignisse an den PowerManage-Empféanger der

= |
Wach- bzw. Notrufzentralen Gber den GPRS- (IP) Kanal berichtet. Weitere Angaben siehe
Abschnitt 3.6.4, Optionen 21 & 22.
Optionen: Ausgeschaltet (Standardeinstellung); Eingeschaltet.

Hier legen Sie fest, ob das System Ereignisse an den Analoge-Empfanger der Wach-
bzw. Notrufzentralen lber den (analogen) GSM-Voice--Kanal sendet. Weitere Angaben
siehe Abschnitt 3.6.4, Optionen 41.
Optionen: Ausgeschaltet (Standardeinstellung); Eingeschaltet.

Hier legen Sie fest, ob das System Ereignisse an den SMS-Empféanger der Wach- bzw.
Notrufzentralen Gber den SMS-Kanal sendet. Weitere Angaben siehe Abschnitt 3.6.4,
Optionen 26 & 27.
Optionen: Ausgeschaltet (Standardeinstellung); Eingeschaltet.

Hier kdnnen Sie den Namen des APN-Zugangspunkt eingeben, der fir die
Interneteinstellungen der GPRS-Kommunikation verwendet wird (max. 40 Stellen).
Hinweis: Um den Namen des APN-Zugangspunktes einzugeben, sollten Sie den "String
Editor"” am Ende dieses Abschnitts verwenden.

Hier geben Sie den Benutzernamen des APN ein, der fir die GPRS-Kommunikation
verwendet wird (max. 30 Ziffern).
Hinweis: Um den Benutzernamen einzugeben, sollten Sie den "String Editor” am Ende
dieses Abschnitts verwenden.

Hier geben Sie den PIN-Code der SIM-Karte ein, die im GSM-Modul installiert ist (max.
16 Ziffern).
Hinweis: Um den PIN-Code einzugeben, sollten sie die numerischen Tasten der Tastatur
verwenden.

Hier geben Sie das Passwort des APN ein, das fiir die GPRS-Kommunikation verwendet
wird (max. 16 Stellen).
Hinweis: Um das Passwort einzugeben, sollten Sie den "String Editor” am Ende dieses
Abschnitts verwenden.

Hier kdnnen Sie die SIM-Karte zwingen, nur das "Heimnetzwerk" zu benutzen und so ein
mdgliches Roaming zu anderen Netzwerken fiir den Fall verhindern, dass das
Heimnetzwerk nicht gefunden wird.
Optionen: Roaming AUS (Standardeinstellung); Roaming EIN.

Hier legen Sie fest, ob die Alarmzentrale sténdig per GPRS-Kommunikation ("Immer EIN")
verbunden bleiben soll oder nach jeder Ereignisberichtubertragung "auflegt”.
Optionen: Ausgeschaltet (Standardeinstellung); Eingeschaltet.

Einige GSM-Service-Provider neigen dazu, einen Anschluss zu sperren, wenn der

Benutzer in den letzten 28 Tagen keinen abgehenden Anruf initiiert hat. Um das Kappen
der GSM-Verbindung zu verhindern, kdnnen Sie das System so konfigurieren, dass es
einen "Verbindung halten"- GSM-Anruf im Turnus von 28 Tagen initiiert, indem es
eine Testmeldung an die erste SMS-Nummer (falls vorhanden) oder alternativ an die
erste private Tel.-Nr. sendet.

Optionen: Ausgeschaltet” (Standardeinstellung) oder Alle 28 Tage.
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,»String Editor” / Eingabe alphanumerischer Symbole/Zeichen

Taste Funktion
Bl Bewegt den Cursor von links nach rechts. Langes driicken beschleunigt die Bewegung.
Bewegt den Cursor von rechts nach links. Langes driicken beschleunigt die Bewegung.
[ ™ | # ] Setzt den Cursor an das rechte Ende der Zeichenkette.
B Vorwarts zum nachsten Symbol/Zeichen blattern. Langes driicken beschleunigt die Bewegung
[ 2 | Riickwarts zum vorherigen Symbol/Zeichen blattern. Langes driicken beschleunigt die Bewegung.
[ 5 | Wechseln zwischen Kleinbuchstaben (a,b,c...z) und GroBbuchstaben (A,B,C...Z).
ﬁ Loscht das selektierte Zeichen
Léscht alle Zeichen rechts vom Cursor.
m Bestétigt, speichert und kehrt zum vorhergehenden Men( zurick.
Beendet den Bearbeitungsmodus und springt zur vorhergehenden oder héchsten Menlebene,
ohne die Anderungen zu speichern.
Beendet den Bearbeitungsmodus und wechselt zur Anzeige "MENU VERL <OK>", ohne die
Anderungen zu speichern.
Sequenz | Sequenz der Zeichen/Symbole: a/A, b/B....z/Z ;0,1,2..9; ' #% &' *+-/="@._"?

3.6.4 Meldungen an Wachdienste

Die PowerMaster-10-Alarmzentrale ist so ausgelegt, dass sie, vorausgesetzt entsprechende optionale Module sind

eingesetzt, Alarme, Warnungen, Stérungen und sonstige Meldungen an bis zu zwei Wach- bzw. Notrufzentralen

per Festnetztelefon-, GSM (analoger Sprachkanal), GPRS, SMS oder Breitband-IP libermitteln kann. In diesem

Abschnitt konfigurieren und definieren Sie alle Parameter und Leistungsmerkmale, die fir das Berichten von

Ereignissen an die Wach- bzw. Notrufzentralen erforderlich sind:

e Die an jede der beiden Wach- bzw. Notrufzentralen berichteten Ereignisse und die entsprechenden Backup-

Funktion.

Den Reihenfolge der nutzbaren Kommunikationsweg.

Die Kunden-Nr. (Teilnehmer-Nr./Account-Nr. vom Wachdienst vorgegeben), die mit dem Ereignis an die

Wach- bzw. Notrufzentrale zu melden ist.

Die Tel.-Nummern, IP-Adressen und SMS-Nummern sowie das Format (firr die analoge Ubertragung) mit

dem das Ereignis an die Empfanger der Wach- bzw. Notrufzentralen lbertragen wird, sowie die Zahl der

Wiederholversuche, wenn die Ubermittlung fehlschlagt.

¢ Die automatischen Kommunikationstests und Kommunikationsausfallberichte.

e Das Berichten bestimmter Systemfunktionsereignisse wie etwa "Bestatigter Alarm”, "Erneutes Schlieen",
Zone wieder OK" und "System nicht benutzt".

Bd:Konmunikati |3 Heldun.lachd. [t Gewihlte Ortion g *> [HSNTIRRESEE o ENPINING

"scrollen"

Um eine Option auszuwahlen, das Men(EMUSEERERIEEMERN aufrufen, die Option auswéhlen, die konfiguriert
werden soll (siehe Anleitung oben und in Abschnitt 3.6.1) und dann die nachstehende Tabelle konsultieren, die
ausfuhrliche Erlauterungen und eine Konfigurationsanleitung fur jede Option enthélt.
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Option

B2:1.0bertrag.l

B3:2.(bertrag.il

B4:3.Ubertrag.l

B5idual . [bertr

11:1ID Wachz.1
12: 10 Wachz.2

Nur Master-
Installateur

Konfigurationsanleitung

Hier legen Sie fest, welche Ereignisse (d.h. Alarme (alrm); Aktiviert/Deaktiviert
(Offen/geschlossen = o-z); Warnungen (info); Wartung und Stérungen) an die
Wach- bzw. Notrufzentrale berichtet werden. Aufgrund der begrenzten
Anzeigemdglichkeit werden die Abkirzungen alrm, info, oz und alle (steht fur "alle
Ereignisse") verwendet. Das Minuszeichen (-) steht fir "ohne/auBer", z.B. al1¢{—-info?
bedeutet alle Ereignisse auBer Warnunden.

Das Sternchen (%) dient als Trennsymbol zwischen Ereignissen, die an den Empfanger
der Wachzentrale 1 berichtet werden, sowie Ereignissen, die an die Wachzentrale 2
berichtet werden. Ausfihrlichere und vollstandigere Erlduterung siehe "Ereignisbericht-
Diagramm" am Ende dieses Abschnitts.

Optionen: alle-o/z % Backup alle-o/z % o/z Kein Report
alle % alle alle(-info) % info alle ¥Backup
alle-o/z % alle-o/z alrm 3% all(-alrm)

Hinweis: Alarmereignisse (alrrm) haben die héchste Prioritét, und
Warnungsereignisse (infa) haben die niedrigste Prioritat.

Wenn das System mit einem GSM/GRPS Module ausgestattet ist, miissen Sie definieren,
welchen der Kommunikationskanale (d.h., Mobil- oder Festnetztelefon) das System als
mit 1. Prioritét fir das Berichten von Ereignismeldungen an die Wach- bzw.
Notrufzentralen benutzt, und welche Kanale mit 2. und 3. Berichtsprioritat benutzt werden,
wenn der Hauptkanal ausfallt.

Die Option "1. Ubertragungsweg" aufrufen und definieren, welchen der
Kommunikationskanéle das System als Hauptberichtkanal benutzt. Wenn Sie auch die
,Backup-Kanéle“ definieren wollen, miissen Sie die Optionen "2. Ubertragungsweg " und
"3. Ubertragungsweg " ebenfalls definieren.

Optionen: Ausgeschaltet (Standardeinstellung); GSM/GPRS. und Festnetztel..

WICHTIG: Nur ausgewéhlte Kommunikationskanéle werden vom System

verwendet, um Ereignismeldungen an die Wach- bzw. Notrufzentralen
zu senden. Wenn kein Kanal ausgewéhlt wurde, ist das Berichten
an die Wach- bzw. Notrufzentralen ausgeschaltet.

Hinweis: Wenn der GSM/GPRS ausgewdhlt wird, lautet die Prioritatenliste des

Mobiltelefonkanals wie folgt: GPRS-Kanal zuerst, dann GSM-
Sprachkanal und zuletzt SMS-Kanal. Dies gilt mit der MaBgabe, dass
diese Kandile in Abschnitt 3.6.3 aktiviert wurden.

Hier legen Sie fest, ob die Ereignisse mittels Festnetz- und Mobiltel. berichtet werden.
Optionen: Ausgeschaltet (Standardeinstellung) und Festnetz- & Mobiltel..

Hier geben Sie die jeweilige 1. Kunden-Nr. ("11:ID Wachz.1") ein, mit der die 1.
Wachzentrale (bezeichnet als "16:Tel.Wachz 1", ,21:IP Empfanger 1“ oder ,26:SMS
Wachz.1%) lhr Alarmsystem identifizieren kann.

Die 2. Kunden-Nr. ("12:1D Wachz.2"), dient der Identifizierung an der die 2. Wachzentrale
(bezeichnet als "17:Tel.Wachz 1" oder ,22IP Empfanger 2“ oder ,27:SMS Wachz.2). Die
Kontaktdaten des zweiten Wachdienstempfangers dienen in der Regel als Backup-
Empfénger beim gleichen Wachdienst wodurch die 2.Kunden-Nr. identisch ist mit der
ersten. Die Kundennummer wird vom Wachdienst vergeben.

Die Kundennummer hat 6 Stellen. Stellt der Wachdienst eine vierstellige Kunden-Nr. (bei
Nutzung des Contact-ID Protokolls) sind die ersten zwei stellen mit ,,0“ aufzuflllen.
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Geben Sie die 1. und 2. Kundennummer in ihre jeweiligen Eingabefelder ein. Um
Hexadezimalzeichen einzugeben, kénnen Sie folgende Tabelle konsultieren:

Hexadezimalzeichen eingeben |
Zeichen 0.....9 A B C D E F
Eingeben 0.....9 [#]=>[0] [#]=>[1] [#]2>[2] [#]2>[3] [#]>[4] [#]>[5]

STl Das System kann so programmiert werden, dass es Meldungen, die unter Option
"01:Report Wachz." definiert sind, an zwei analoge Empfénger Uber das analoge
- Festnetz und/oder GSM (analoger Sprachkanal) berichtet. Dabei werden internationale

Nur Master- Standardformate verwendet (d.h. SIA, Contact-ID oder Scancom). Das Berichtsformat
Installateur wird unter Option "41:Protokoltyp " definiert.

Hier kénnen Sie die Tel.-Nr. des Empfangers 1 eingeben, der unter der 1. Wachzentrale

(16: Tel. Wachz.1%) gespeichert ist, und des Empféngers 2, der unter der 2. Wachzentrale

(17: Tel.Wachz.2) gespeichert ist.

Geben Sie die Tel.-Nr. des Empfanger 1 und des Empfanger 2 in die entsprechenden
Felder ein (einschl. Ortsvorwahl — max. 16 Ziffern). Weitere Programmierinformationen
siehe nachstehende Tabelle.

Hinweis: Wenn eine hier programmierte Tel.-Nr. eine Ortsvorwahl beinhaltet, beachten

Sie gegebenenfalls die Option in Abschnitt 3.6.2..

| Zeichen | Eingeben | Bedeutung des Zeichens

A [#]=>[0] Das Wahlgeréat wartet 10 Sek. lang, bzw. es wartet auf das
Amtsfreizeichen - je nachdem, welches Ereignis friiher eintritt —
und wahlt dann. Gilt nur fir die 1. Ziffer.

D [#]~>[3] Das Wahlgerat wartet 5 Sek. lang auf das Amtsfreizeichen und legt
dann auf, wenn er dieses nicht erfasst. Gilt nur fir die 1. Ziffer.
E [#]=>[4] das Wahlgerat wartet 5 Sekunden lang bevor die nachste Nummer

gewahlt wird. Gilt nur fir die Mitte der Tel-Nr..

Um den Cursor zu bewegen und Ziffern zu I6schen, sollten Sie die Tasten zur
"String-Bearbeitung" wie in der Tabelle am Ende von Abschnitt 3.6.3 beschrieben

benutzen.
Wenn das PowerMaster-10-System mit dem GSM- oder dem Breitband/PowerLink-Modul
ausgestattet ist, kann es so programmiert werden, dass es die unter der Option
"01:Report Wachz." definierten Ereignismeldungen an zwei IP-Empfanger
Nur Master- (PowerManage-Server von Visonic) sendet. Die IP-Berichte kénnen tber den GPRS-
Installateur Kanal (mittels "SIA IP"-Format) oder iiber den Breitband-IP-Kanal (mittels "SIA IP" oder

"Visonic PowerNet" —Format) Gbermittelt werden.

Hier kénnen Sie die entspr. IP-Adresse des IP-Empféangers 1 eingeben, der unter der 1.
Wachzentrale (21: IP--EMPFANGER1) gespeichert ist, und des IP-Empfangers 2, der
unter der 2. Wachzentrale (22: IP-EMPFANGER2) gespeichert ist.

Geben Sie die IP-Adressen (000.000.000.000) des IP-Empféngers 1 und des IP-
Empféngers 2 in die entsprechenden Eingabefelder ein.

26:5MS Wachz. 1 Wenn das PowerMaster-10-System mit dem GSM-Modul ausgestattet ist, kann es so
2215HS Llachz, 2 programmiert werden, dass es die unter Option "01:Report Wachz." definierten

= Ereignismeldungen an zwei SMS-Empfanger Uber den GSM-SMS-Kanal sendet. Weitere
Nur Master- Angaben zum SMS-Textformat erhalten Sie auf Anfrage von Visonic.

Installat

nstafiateur Hier kénnen Sie die entsprechenden Telefonnummern fur den SMS-Empfanger 1
eingeben, der unter der 1. Wachzentrale (26: SMS-Wachz.1) gespeichert ist, und fiir den
SMS-Empfanger 2, der unter der 2. Wachzentrale (27: SMS-Wachz.2) gespeichert ist.

Geben Sie die Tel.-Nr. des SMS-Empfangers 1 und des SMS-Empféangers 2 in die
entsprechenden Felder ein (einschl. Ortsvorwahl — max. 16 Ziffern).

Hinweis: Um die Landervorwahl (+) an der 1.Stelle einzugeben, [#]2>[1] eingeben.
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41:Protokollta

Nur Master-
Installateur

46illahlwied.PS

47illahlwied.G5

S1:Autote.Zoklu

S2:Aut.otest

Das PowerMaster-10-System kann so programmiert werden, dass es Ereignismeldungen,
die unter Option "01:Report Wachz." definiert sind, an zwei Empféanger (siehe Optionen
16 u. 17) Uber den Festnetz und/oder analogen GSM (falls das System mit dem GSM-
Modul ausgestattet ist) berichtet, wobei Standardformate verwendet werden (d.h. SIA,
Contact-ID und Scancom).

Hier kdnnen Sie festlegen, welche Berichtformate das System verwendet, um Ereignisse
an die beiden Empféanger zu senden. Die fir die Berichte in jedem der verfligbaren
Formate verwendeten Ereigniscodes werden in ANHANG D. Ereignis-Codes spezifiziert.
Stellen Sie sicher, dass die Wachzentralen eine der nachfolgend gelisteten Empfénger
nutzt bzw. dass der genutzte Empfénger mit dem gewahlten Protokolltyp kompatible ist.
Kompatible Empfanger:

Osborne-Hoffman, Modell 2000; Ademco, Modell 685; FBII, Modell CP220; Radionics,
Modell D6500; Sur-Gard, Modell SG-MLR2-DG; und Silent Knight, Modell 9500.

Optionen: SIA (Standardeinstellung); Scancom; SIA Text und Contact ID.

Hier legen Sie fest, wie oft das System den Versuch wiederholt, an die Wachzentrale zu
berichten, wenn der Versuch iber den Festnetz-Telefonanschluss fehlschlagt.

Optionen: 2 Versuche; 4 Versuche (Standardeinstellung); 8 Versuche; 12 Versuche
und 16 Versuche.

Hier legen Sie fest, wie oft das System den Versuch wiederholt, an die Wachzentrale zu
berichten, wenn der Versuch iber das GSM/GPRS Modul - d.h. per GPRS, GSM und SMS -
fehlschlagt.

Optionen: 2 Versuche; 4 Versuche (Standardeinstellung); 8 Versuche; 12 Versuche
und 16 Versuche.

Um die ordnungsgeméaBe Kommunikation zu testen, kann das PowerMaster-10-System
so konfiguriert werden, dass es wiederholt automatische Testmeldungen (Routineruf) in
vordefinierten an die Wach- bzw. Notrufzentrale sendet. Hier kdnnen Sie die
automatische Testfunktion einschalten und das Zeitintervall zwischen aufeinander
folgenden Tests festlegen. Die Berichtszeit wird in Option 52 festgelegt. Ist das System
mittels GPRS oder IP-Module an einen Wachdienst angebunden der den Visonic-IP
Empfanger nutzt, steht mit der Funktion Keep-Alive/Polling eine weitere Moglichkeit der
Verbindungsiiberwachung zur Verfiigung. Fir Details zu dieser Funktion wenden Sie sich
bitte an einen mit einem Visonic IP Empfanger ausgestatteten Wachdienst.

Optionen: Test AUS (Standardeinstellung); alle 1 Tage; alle 2 Tage; alle 5 Tage; alle 7
Tage; alle 14 Tage; alle 30 Tage und alle 5 Stunden.

Hier kénnen Sie die genaue Uhrzeit einstellen, zu der die automatische Testmeldung
(Routineruf), falls diese in Option 51 eingeschaltet wurde, an die Wach- bzw.
Notrufzentrale gesendet wird.

Zeitpunkt fir automatischen Testbericht eingeben.

Hinweis: Wenn das AM/PM-Format benutzt wird, kénnen Sie die "AM" -Ziffern mit der
Taste @A und die "PM"-Ziffern mit der Taste KRlIED eingeben.
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S3:Uerbind.S5to

St.érung

(Zuriick)

61 iRer.best. AL .A

Nur Master-
Installateur

62iKurz HAbwes—

63iMeldel. 0K

Gdilbeaktiv.

52

Hier kdnnen Sie festlegen, ob ein Ausfall eines der Kommunikationskanale, d.h.
Festnetztelefon oder GSM/GPRS, angezeigt und gemeldet bzw. wie lange die Stérung
vorliegen muss, bis diese eine Anzeige und Meldung erzeugt, die an die die Wach- bzw.
Notrufzentrale berichtet wird, sobald eine Ubermittlung wieder méglich ist. Ein
Stérungsereignis (z.B. "Tel.-Verbindung gestért" bzw. "GSM-Verbindung gestért") wird im
Ereignisprotokoll gespeichert.

So konfigurieren Sie die Funktion:
Taste driicken, um das Untermen(l EEEEERRE B30 aufzurufen, und
dann zum gewiinschten Kommunikationskanal scrollen, diesen auswahlen und dann

konfigurieren, d.h. ESEEEUENESSNSEN o RS 1 schiicBend zwecks
Ruckkehr die Taste driicken.

Optionen fir "Stérung Festnetz“: sofort (Standardeinstellung); nach 5 Minuten; nach 30
Minuten; nach 60 Minuten; nach 180 Minuten und kein Report .

Optionen fir "Stérung GSM/GPRS*: nach 2 Minuten; nach 5 Minuten; nach 15
Minuten; nach 30 Minuten und kein Report (Standardeinstellung).

Hier legen Sie fest, ob das System ein Ereignis des Typs "bestatigter Alarm" meldet,
d.h., wenn 2 aufeinander folgende Alarmereignisse innerhalb eines bestimmten
Zeitfensters eintreten; dies gilt mit der MaBgabe, dass diese Funktion eingeschaltet ist -
siehe Abschnitt 3.5.4, Option 36.

Optionen: Bericht ausgeschaltet (Standardeinstellung); eingeschaltet und umgangen
(siehe Anmerkung unten) und Bericht eingeschaltet.

Ftir GroB Britannien: Hinweis: "eingeschaltet+umgangen" sollte gewéahlt werden, wenn
DD243, Anhang B (britische Norm), erfiillt werden soll. Laut DD243 sollte der alarmierende
Melder - wenn ein Melder, der den Beginn der Bestétigungszeitschaltung verursacht hat, bei
Ablauf der Bestétigungszeitschaltung immer noch Alarm meldet, und ein zweiter Alarm
(bestétigter Alarm) bis dahin nicht eingetreten ist, UMGANGEN WERDEN, und die Wach-
bzw. Notrufzentrale sollte informiert werden, dass der Melder/die Zone umgangen
(abgeschaltet) wird.

Ein verbreiteter Grund fir Falschalarme (Tauschungsalarme) ist die Tatsache, dass die
Benutzer den geschitzten Ort nicht innerhalb der Ausgangsverzégerungszeit verlassen
und infolgedessen kurze Zeit spéter ein Fehlalarm ausgeldst wird. In solchen Féllen ist es
wichtig, die Wach- bzw. Notrufzentrale zu informieren, dass der Alarm eingetreten ist,
kurz nachdem das System aktiviert wurde. Hier kénnen Sie den Bericht einschalten, der
an die Wach- bzw. Notrufzentrale gesendet wird, wenn es innerhalb von 2 Minuten nach
Ablauf der Ausgangsverzégerung zu einem Alarm kommt.

Optionen: Bericht ausgeschaltet (Standardeinstellung) und Bericht eingeschaltet

Einige Wach- bzw. Notrufzentralen verlangen, dass das System nach einem
Alarmereignis, das von einer bestimmten Zone gemeldet wird, auch berichtet, wann die
alarmierende Zone wieder zum Normalzustand zurlickgekehrt ist.

Hier kdnnen Sie festlegen, ob die Wiederherstellung einer Zone/Meldelinie gemeldet
werden soll oder nicht.

Optionen: Bericht eingeschaltet (Standardeinstellung) und Bericht ausgeschaltet

Das PowerMaster-10-System kann so programmiert werden, dass es eine
Ereignismeldung "System nicht aktiv" (CID-Ereignis 654)an Wach- bzw. Notrufzentrale
berichtet, wenn das System innerhalb eines vordefinierten Zeitfensters nicht benutzt (d.h.
aktiviert/deaktiviert) wird.

Hier kdnnen Sie dieses Leistungsmerkmal einschalten und das betreffende Zeitfenster
auswahlen.

Optionen: Bericht ausgeschaltet (Standardeinstellung); nach 7 Tagen; nach 14 Tagen;
nach 30 Tagen; und nach 90 Tagen.
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Ereignisbericht-Diagramm

Um die Konfiguration des Berichtens von Systemereignissen an die Wach- bzw. Notrufzentralen zu
vereinfachen, wurden die Ereignismeldungen in 5 Gruppen aufgeteilt, die in der nachstehenden Tabelle
beschrieben werden: Aufgrund der begrenzten Anzeigemdglichkeit im Display werden die Abklrzungen alrm,
info, oz und alle (steht fir "alle Ereignisse") verwendet — sieche nachstehende Tabelle.

Ereignisgruppe Abk. Gemeldete Ereignisse

Alarme alrm Feuer, Einbruch, Uberfall/Panik und Sabotage

Offen/geschlossen o/z ABWESEND Aktiv, ANWESEND Aktiv und Deaktivieren

Warnmeldungen info Inaktivitat, Notruf und Schlisselkind

Wartung - Batterie fast leer/Netzstromausfall

Stérung - Alle anderen o.g. Stérungsereignisse wie "fehlender Melder",
Funkstérung, Kommunikationsausfall usw.

Hinweis: Die "Alarm"-Gruppe hat héchste Prioritét, wahrend die "Warnung'-Gruppe die niedrigste Prioritét hat.

Das PowerMaster-10-System erlaubt Ihnen eine Auswahl auch, welche Ereignisgruppen an die beiden Wach-
bzw. Notrufzentralen berichtet werden sollen. Die nachstehende Tabelle beschreibt die verfligbaren
Berichtsoptionen. Das Minuszeichen (=) steht fur "ohne/auBer". Beispiel: al 1{—inf'o} bedeutet al 1e Ereignisse
auBer Warnun9en. Das Sternchen (%) dient als Trennsymbol zwischen Ereignismeldungen, die an
Wachzentrale 1 (Wachz. 1) berichtet werden, und Ereignismeldungen, die an Wachzentrale 2 (Wachz. 2)
berichtet werden.

Verfiigbare Optionen Meldungen an Wachz. 1 Meldungen an Wachz. 2

"alle % backur" Alle Alle, nur wenn Wachz.1 nicht reagiert

"alle-osz * backur” |Alle Ereignisse auBer offen/geschlossen |Alle Ereignisse auBer offen/geschlossen,
jedoch nur, wenn Wachz. 1 nicht reagiert

"alle % alle” Alle Alle

"alle-o-sz ¥ alle— Alle Ereignisse auBer offen/geschlossen|Alle Ereignisse auBer offen/geschlossen
o/z"

"alle-osz ¥ oz " Alle Ereignisse auBer offen/geschlossen|Offen/geschlossen

"alle{-info) ¥ info" |Alle Ereignisse auBer Warnmeldungen |Warnmeldungen

"alrm ¥ alle(—-alrm?" |Alarme Alle Ereignisse auBBer Alarmmeldungen
"Kein Rerort."” Keine Keine

Hinweis: “alle” bedeutet, alle 5 Gruppen werden gemeldet, einschl. Stérungsmeldungen — Batterie der
Alarmzentrale/eines Melders fast leer, Melder inaktiv, Netzstromausfall, Funkstérung, Kommunikationsausfall usw..

3.6.5 Meldungen an private Empféanger

Das PowerMaster-10-System kann so programmiert werden, dass es verschiedene Ereignismeldungen wie
Alarm-, Aktivier- oder Stdrungsereignisse an bis zu 4 private Telefonteilnehmer in Form von Ansagen/Ténen
Ubermitteln kann, und - wenn das GSM-Modul installiert ist - auch Nachrichten an bis zu 4 SMS-
Telefonnummern senden kann. Diese Berichte kénnen entweder an Stelle der oder zusétzlich zu den an die
Wach- bzw. Notrufzentrale Gbermittelten Berichte programmiert werden. In diesem Abschnitt wird beschrieben,
wie Sie Folgendes konfigurieren kénnen:

e Die spezifischen Ereignisse, die das System berichten soll.

e Die1., 2, 3., und 4. private Tel.-Nr. und die 1., 2., 3., und 4 SMS-Nr. der privaten Telefonteilnehmer.

o Die Zahl der Wahlwiederholungen und lhre bevorzugte Bestatigungsmethode. d.h. ob ein einzelnes
Bestatigungssignal den Berichtsprozess stoppt oder ob ein Bestatigungssignal von jedem Telefon
erforderlich ist, ehe das gemeldete Ereignis als "berichtet" gilt.

Wenn Sie eine Option auswahlen und konfigurieren wollen, sollten Sie die nachstehend beschriebene Anleitung

befolgen. Weitere Einzelheiten und Anleitungen finden Sie in Abschnitt 3.6.1.

B4:Kommunikati [l 4: Meldun.Privat [edGeushlte Option Jaid => [NOUREUCEE S o« IS
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Die Konfiguration und eine ausfiihrliche Beschreibung der EHiEEERERFFWEVS Optionen finden Sie in der
Bedienungsanleitun. Diese Beschreibung wird daher hier nicht wiederholt. Die ausfiihrliche Darstellung der
Mendi- und Untermentoptionen finden Sie in Abschnitt 3.6.1 weiter oben.

D-303951 Installationsanleitung PowerMaster-10 53



3.6.6 Meldungsoptionen fiir PirCam’s

Wenn das PowerMaster-10-System mit einem GSM/GPRS-Modul ausgeriistet ist, kann es mit Wach- bzw.
Notrufzentralen, die mit einem Visonic PowerManage-Empfangs-Server ausgestattet sind, per GPRS
kommunizieren und dabei auch mit PIR-Kameras (Modelle Next CAM PG2 und Next-K9 CAM PG2)
aufgenommene Bilder tbertragen. Die Wach- bzw. Notrufzentrale kann diese Bilder nutzen, um
Einbruchalarme, die von PIR-Kameras erfasst wurden, zu Uberprifen. Somit kann eine visuelle Alarmverifikation
in Echtzeit durchgeflihrt werden. Das System kann so konfiguriert werden, dass es auch Bilder aufnimmt, wenn
es zu anderen als Einbruchalarmen kommt (d.h. Feuer, Deaktivieren unter Zwang, Notruf und Uberfall/Panik).
Der Server kann die Bilder dann an die Wach- bzw. Notrufzentrale Ubergeben oder an 4 E-Mail-adressen
und/oder an 4 Mobiltelefone per MMS Ubertragen (vorausgesetzt der beim Wachdienst positionierte
PowerManage Server ist mit dieser Funktion ausgestattet).

Dariiber hinaus kann die Wach- bzw. Notrufzentrale (iber den PowerManage-Server das Alarmsystem
auffordern, Bilder auf Anfrage zu liefern. Um die Privatsphare des Benutzers zu schitzen, kann das System
individuell so eingerichtet werden, dass das "Bilder auf Anfrage" nur in spezifischen Systemmaodi (z.B.
Anwesend & Abwesend Deaktiviert) méglich ist und auch nur innerhalb eines bestimmten Zeitfensters nach
einem Alarmereignis. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die 4 E-Mailadressen und
Mobiltelefonnummern programmiert werden, an die die Bilder weitergeleitet werden, und wie die Parameter der
"Bilder auf Anfrage"-Funktion nach Bedarf des Benutzer konfiguriert werden.

Bd4:Kommunikati L=l S: PIRCAM o (NI o B bcdeutet & Eauswanien”
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Um eine Option auszuwahlen, das Men(i EH#1HE aufrufen, die Option auswahlen, die konfiguriert
werden soll (siehe Anleitung oben und in Abschnitt 3.6.1) und dann die nachstehende Tabelle konsultieren, die
ausfihrliche Erlauterungen und eine Konfigurationsanleitung fir jede Option enthalt.

Option Konfigurationsanleitung

CIRD e Hier kdnnen Sie die 4 E-Mailadressen und/oder 4 Mobiltelefonnummern eingeben, an
die der PowerManage-Server die Bildfolgen weiterleiten soll, die von den PIR-Kameras
aufgenommen wurden. So programmieren Sie das System:

Taste driicken, um das Untermenu aufzurufen, und dann jede
der vier E-Mail-Nummern auswéhlen und programmieren und danach jede der vier
4., E-Mail- Mobiltelefonnummern. AnschlieBend zwecks Riickkehr die Taste |3 dricken.

Die 1., 2., 3. und 4. E-Mail-Adresse in die betreffenden Felder eingeben (siehe
Anmerkung unten), dann die 1., 2., 3. und 4. Mobiltelefonnummer in die betreffenden
Felder eingeben (bzw. 1. MMS-Tel.-Nr. usw.)

2. E-Mail-

Hinweis: Um die E-Mailadressen einzugeben, den Cursor zu bewegen und Ziffern
zu léschen, die Tasten zur "String-Bearbeitung" wie in der Tabelle am Ende von
Abschnitt 3.6.3 beschrieben benutzen.

Hier aktivieren Sie die Funktion "Bilder auf Anfrage" und legen fest, wahrend welchen
Aktiviermodi (Systemmodi) " Bilder auf Anfrage " zul&ssig ist. Unter der nachsten Option
"Zeit flr Bilderabruf " kdnnen Sie festlegen, bei welchem Aktiviermodus die Funktion
"Bilder auf Anfrage " mdglich ist.

Optionen: Ausgeschaltet (Standardeinstellung); bei allen Zustéanden; nur bei
ABWESEND; nur bei ANWESEND; bei ANWESEND & ABWESEND; bei
DEAKTIVIERT & ABWESEND; bei DEAKTIVIERT & ANWESEND oder bei
DEAKTIVIERT.

LRI Wenn " Bilder auf Anfrage " unter der vorhergehenden Option eingeschaltet wurde,
kénnen Sie zudem festlegen, ob " Bilder auf Anfrage " jederzeit wahrend der
ausgewahlten Aktiviermodi méglich sein soll (d.h. "Immer") oder auf bestimmte
Zeitfenster nach einem Alarmereignis beschrankt bleiben soll.

Das Men( wird nur
angezeigt, wenn eine
andere Option als
"Ausgeschaltet" unter
"Bild auf Abruf"
ausgewahlt wird.

Optionen: Immer (Standardeinstellung); Alarm + 5 Min.; Alarm + 15 Min.; Alarm + 1
Stunde
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Das System kann so konfiguriert werden, dass es auch Bilder aufnimmt, wenn es zu
anderen als Einbruchalarmen kommt (d.h. Feuer, Deaktivieren unter Zwang, Notruf und
Uberfall).

Optionen: Eingeschaltet (Standardeinstellung); Ausgeschaltet.

3.6.7 Optionen fiir Fernprogrammierung

Wenn die Remote Software benutzt wird, kann das PowerMaster-10-Systen Uiber einen PC, entweder lokal oder
Uber den analogen Festnetzanschluss sowie das GSM Netz (vorausgesetzt die Zentrale ist mit einem
GSM/GPRS Module bestiickt) konfiguriert werden. Bei Anbindung an einen beim Wachdienst platzierten
Empfangsserver kann die Konfiguration auch mittels GPRS-Verbindung erfolgen. Beachten Sie, dass die
Remote Programmer Software sowie der Zugriff iber den Empfangsserver nur fir Installateure vorgesehen ist.
Lokale Programmierung ist durch direktes AnschlieBen des Computers an die serielle Schnittstelle der
Alarmzentrale und Anwendung der Remote Programmer Software méglich.

Fernprogrammierung per analoges Festnetz ist mit Hilfe eines Modems und der vorgenannten Software
mdoglich. Das Modem wahlt die Alarmzentrale an und stellt eine Verbindung per Festnetz-Telefonverbindung
unter Anwendung des vereinbarten Prozesses her. Sobald die Verbindung aufgebaut worden ist, kann der
Installateur oder der Master-Installateur unter Verwendung der jeweiligen UL/DL-Zugangscodes, die im Meni

programmiert wurden, auf die Alarmzentrale zugreifen — siehe nachstehende
Tabelle. Weitere Informationen siehe auch "Bedienungsanleitung fiir die Remote Programmer
Software".Beachten Sie das im Zuge der bevorstehenden Umstellung der analogen Festnetzanschliisse
vermehrt Schwierigkeiten bei der Nutzung diese auftreten kénnen. Siehe ,Hinweise fiir den Installateur” an
Anfang dieser Anleitung.

Fernprogrammierung per GPRS ist mit Hilfe eines Visonic PowerManage-Servers. Der PowerManage-Server
ruft die SIM-Kartennummer der Alarmzentrale an. Die Alarmzentrale priift die Anrufer-ID und wenn sie identisch
mit einer der beiden ID-Nr. 1 oder ID-Nr. 2 ist, die im Men( programmiert sind (siehe
Tabelle unten), initiiert die Alarmzentrale eine GPRS-Verbindung mit dem betreffenden IP-Empfanger 1 oder 2
(wie in Abschnitt 3.6.4, Optionen 21 & 22, konfiguriert). Sobald die Verbindung aufgebaut ist, kann die
Wachzentrale die Upload-/Download-Prozedur Uber die zuvor aufgebaute sichere GPRS-Verbindung
durchfiihren. Weitere Informationen siehe "Bedienungsanleitung fir den PowerManage-Server".

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Zugangsberechtigungen (d.h. Sicherheitscodes und Identifikation)
konfiguriert und die Funktionalitét der Upload/Download-Prozeduren per Festnetztelefon- und GPRS-Kanal
festgelegt werden.

o el o ey o B vedeutet & Eauswanlen”
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Um eine Option auszuwahlen, das Menii aufrufen, die Option auswahlen, die konfiguriert
werden soll (siehe Anleitung oben und in Abschnitt 3.6.1) und dann die nachstehende Tabelle konsultieren, die
ausfuhrliche Erlauterungen und eine Konfigurationsanleitung fiir jede Option enthélt.

Option Konfigurationsanleitung
S el Hier kdnnen Sie die Fernkonfiguration per Festnetzanschluss einstellen.
So programmieren Sie das System:

Taste driicken, um das Untermenti aufzurufen, und dann jedes
der funf Untermenils auswéhlen und wie nachstehend dargestellt konfigurieren.
AnschlieBend zwecks Rickkehr die Taste driicken.

— T Hier schalten Sie den Fernzugriff auf das System ein. Wenn er ausgeschaltet ist, kann
auf das System nicht von einem anderen Standort aus zugegriffen werden, so dass die
Fernkonfiguration sowie die Fernbedienung tiber den Festnetzanschluss oder den
analogen GSM-Kanal blockiert ist (siehe Abschnitt 5 in der Bedienungsanleitung —
Fernbedienung mittels Telefongerat).

Optionen: Eingeschaltet (Standardeinstellung); Ausgeschaltet.

v
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Master DL Code

Instal.DL Code

(Zuriick)

GPRS Ur-Downl oad

Meine SIM Tel.Nr

IAE (Zurick)

Hier legen Sie den vierstelligen Passwort-Code fest, der dem Master-Installateur Zugang
zum System gewahrt um von einem abgesetzten Standort aus oder vor Ort die
PowerMaster-10-Alarmzentrale mittels die Remote Programmer Software zu konfigurieren.
Andern Sie den Werksseitig vorgegebenen Code auf jeden Fall, wenn der Fernzugriff
eingeschaltet ist, auch wenn Sie die Remote Programmer Software nicht nutzen.

Vierstelligen Master-Installateur-Download-Code eingeben ("0000" ist kein glltiger Code
und darf nicht benutzt werden). Der Master Downloadcode darf nicht gleich dem
Installateur Downloadcode sein.

Hier legen Sie den vierstelligen Passwort-Code fest, der dem Installateur Zugang zum
System gewahrt um von einem abgesetzten Standort aus oder vor Ort die PowerMaster-10-
Alarmzentrale mittels die Remote Programmer Software zu konfigurieren. Andern Sie den
Werksseitig vorgegebenen Code auf jeden Fall, wenn der Fernzugriff eingeschaltet ist,
auch wenn Sie die Remote Programmer Software nicht nutzen.

Vierstelligen Installateur-Download-Code eingeben ("0000" ist kein giiltiger Code und darf
nicht benutzt werden). Der Installateur Downloadcode darf nicht gleich dem Master
Downloadcode sein.

Hinweis: Der Installateur kann nur Optionen per UL/DL konfigurieren, zu deren
Konfiguration er von der Alarmzentrale berechtigt ist.

Hier legen Sie fest, ob der Download-/Upload-Prozess nur im Modus "Deaktiviert"
(deaktivierter Systemzustand) oder in allen Modi (d.h. Abwesend, Anwesend &
Deaktiviert) durchgefiihrt werden kann.

Optionen: Jederzeit (Standardeinstellung) oder wenn System AUS.

Hier kdnnen Sie die Upload/Download-Funktionalitdt per GPRS konfigurieren.
So programmieren Sie das System:

Taste driicken, um das Untermeni Lliie=illse wlu) T [MuS|v) aufzurufen, und dann
jedes der drei Untermen(is auswéhlen und wie nachstehend dargestellt konfigurieren.
AnschlieBend zwecks Rickkehr die Taste driicken.

Hier kénnen Sie die Tel.-Nr. der -SIM-Karte eingeben, die in die PowerMaster-10 eingesetzt
ist. Der PowerManage-Server der Wachzentrale kontaktiert diese Nummer, wenn er einen
Ruckruf der Alarmzentrale zum PowerManage-Server per GPRS wiinscht, um den
Upload/Download-Prozess initiieren zu kdnnen.

Die Tel.-Nr. der SIM-Karte der Alarmzentrale eingeben.

Hier geben Sie die "Anrufer-ID" (d.h. Tel.-Nr.) ein, von der aus die Wachzentrale 1
(Wachz. 1) anruft, um den Upload/Download-Prozess zu initiieren. Wenn die Anrufer-ID
des Absenders mit der "1. Anrufer-ID" tbereinstimmt, ruft das PowerMaster-10-System
den PowerManage-Server unter Verwendung der "IP-EMPANGER 1"-Adresse zuriick, die
in Abschnitt 3.6.4, Option 21, konfiguriert wurde.

Anrufer-ID-Nr. des SMS-Absenders von Wachzentrale 1 eingeben.

Hinweis: Die Anrufer-ID 1 muss mindestens sechsstellig sein - andernfalls funktioniert
der Prozess nicht.

Hier geben Sie die "Anrufer-ID" (d.h. Tel.-Nr.) ein, von der aus die Wachzentrale 2
(Wachz. 2) anruft, um den Upload/Download-Prozess zu initieren. Wenn die Anrufer-ID
des Absenders mit der "2. Anrufer-ID" Gbereinstimmt, ruft das PowerMaster-10-System
den PowerManage-Server unter Verwendung der "IP-EMPANGER 2"-Adresse zuriick, die
in Abschnitt 3.6.4, Option 22, konfiguriert wurde.

Anrufer-ID-Nr. des SMS-Absenders von Wachzentrale 2 eingeben.

Hinweis: Die Anrufer-ID 2 muss mindestens sechsstellig sein - andernfalls funktioniert
der Prozess nicht.
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3.7 PGM-Ausgang

3.7.1 Allgemeine Hinweise

Das Men( ermdglicht es lhnen, Ereignisse/Bedingungen auszuwahlen, durch die der
(programmierbare) PGM-Ausgang ausgeldst wird, oder das dieser wie eine Innensirene oder ein Blitzlicht
angesteuert wird (die entsprechend der Systemprogrammierung aktiviert werden).

B5:Aus95nd I=dFert Gerate o I o B ocgeutet & EPravswanien”
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Um eine Option auszuwahlen, das Men(i ELREEREES | aufrufen, die Option auswahlen, die konfiguriert
werden soll (siehe Anleitung oben und in Abschnitt 3.2) und dann die nachstehende Tabelle konsultieren, die
ausfihrliche Erlauterungen und eine Konfigurationsanleitung fir jede Option enthalt.

3.7.2 Offene Kollektor-Zustande

Das PowerMaster-10-System bietet einen offenen Kollektor-Ausgang ("Active Low") fiir Steuerungszwecke:
EIN-Zustand (geht gegen Erde) = 0
AUS-Zustand:

Ohne Pullup = potenzialfrei

Mit Pullup gegen Vce = 1

3.7.3 PGM-Gerat konfigurieren

Hier legen Sie fest, welche Faktoren, einschl. einer beliebigen Kombination von Faktoren, den PGM-Ausgang
bestimmen.
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3.7.4 Abschaltzeit eingeben
= = ERE bedeutet & ED auswahlen”

"scrollen”

Das Men |m auswahlen, um die Tageszeitbegrenzungen einzugeben, durch die das PGM-Gerét
ausgeschaltet wird, selbst wenn die damit zusammenhangenden Melder ausgeldst wurden.

Beispiel: Nutzen Sie eine Bewegungsmelder daflr, dass dieser Uber den PGM Ausgang die Beleuchtung im
Treppenhaus einschaltet, kdnnen Sie hier den Zeitrahmen einstellen, in dem der PGM Ausgang nicht
angesteuert wird, auch wenn der Bewegungsmelder ausgel6st wurde —z.B.: Wahrend der Tageszeit wenn keine
Beleuchtung benétigt wird.
Im Folgenden die Ubersicht der Optionen die fiir die Konfiguration des PGM Ausgangs genutzt werden kénnen.
Option Konfigurationsanleitung
_ Hier legen Sie den Zustand des PGM-Ausgang im Modus " Abwesend Aktiv" fest.
Optionen: Deaktiviert (Standardeinstellung); Einschalten; Ausschalten; Impuls.
(11
Hier legen Sie den Zustand des PGM-Ausgang im Modus " Anwesend Aktiv" fest..
Optionen: Deaktiviert (Standardeinstellung); Einschalten; Ausschalten; Impuls.
(1]
Hier legen Sie den Zustand des PGM-Ausgang im Modus " Deaktiviert " fest.
Optionen: Deaktiviert (Standardeinstellung); Einschalten; Ausschalten; Impuls.

(1]
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Hier legen Sie den Zustand des PGM-Ausgang im Modus " Alarm im Speicher” fest.
Erst wenn der Alarm aus dem Speicher (vom Display) geldscht ist, kehrt der PGM-
Ausgang zum Normalzustand zurtck.

Optionen: Deaktiviert (Standardeinstellung); Einschalten; Ausschalten; Impuls.
(1]

Hier legen Sie fest, den PGM-Ausgang wéahrend der

Ausgangs-/ Eingangsverzdgerung zu aktivieren.

Optionen: Deaktiviert (Standardeinstellung); Einschalten; Ausschalten; Impuls.
(1

Hier legen Sie fest, den PGM-Ausgang durch Driicken der Taste AUX (%) auf
Handsendern zu aktivieren. Die Tastenfunktion muss in den Standardeinstellungen des
Handsenders entsprechend konfiguriert sein). Weitere Einzelheiten siehe
Konfigurationsanleitung zur Taste AUX (%) in der Bedienungsanleitung des
betreffenden Handsenders.

Optionen: Deaktiviert (Standardeinstellung); Einschalten; Ausschalten; Impuls,
Umschalten [1]

Hier legen Sie fest, dass der PGM-Ausgang aktiviert wird, wenn einer von bis zu 3
Meldern (Zonen) im System ausgeldst wird, und zwar unabhéngig davon, ob das
System aktiviert oder deaktiviert ist.

So konfigurieren Sie die Funktion:

Taste W driicken, um das Untermenti el el e v aufzurufen, und dann die

Zone auswabhlen, die Sie programmieren mdchten, z.B. "Zone A". Wenn die Zone zuvor
konfiguriert wurde, zeigt das Display die aktuelle Zonennummer (Z:xx) an, und wenn
nicht, ist das Feld fir die Zonennummer leer (Z:_ _). Um die Zonennummer zu

konfigurieren, Taste driicken, so dass der Cursor an der Stelle der ersten Ziffer
erscheint. Zonennummer (2 Ziffern) eingeben, die den PGM-Ausgang aktivieren soll,
und dann zur Bestatigung Taste driicken. Wenn Sie einen weiteren Melder
hinzufligen wollen, eine der beiden anderen Optionen ("Zone B" und "Zone C")
auswahlen und den oben beschriebenen Prozess wiederholen.

AnschlieBend zwecks Rickkehr die Taste driicken.

Optionen: Deaktiviert (Standardeinstellung); Einschalten; Ausschalten; Impuls,
Umschalten [1]

Hinweis: Wenn Sie "Umschalten", wéhlen, wird der PGM-Ausgang bei Eintritt eines
Ereignisses in einer dieser Zonen eingeschaltet und bei Eintritt des ndchsten
Ereignisses wieder ausgeschaltet.

Hier legen Sie fest, dass der PGM-Ausgang nach Ausfall des Festnetz-
Telefonanschlusses aktiviert wird.

Optionen: Bei Storung AUS (Standardeinstellung); Bei Storung EIN.

Hier legen Sie die PGM-Ausgangsimpulszeit fest. Dieser Wert ist fiir alle Modi (durch
Abwesend Aktiv, durch Anwesend Aktiv, durch Deaktivieren usw.), bei denen die die
Option "Impuls" ausgewahlt wurde.

Hier kdnnen Sie den Zeitrahmen festlegen , in dem der PGM Ausgang nicht durch eine
Zone angesteuert werden kann.

Optionen: Bei Stérung AUS (Standardeinstellung); Bei Stérung EIN.
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Schritt 1 | ® ‘ Schritt 2 | ® | Schritt 3 ‘ ©) ‘ Schritt 4 | ©) ‘SchrittS

onscratien ]

Option "PGM-GERATE" [1] "PGM-GERAT 01" [2] Modus, der konfiguriert [3]  Neue Einstellung [4]
auswahlen oder "PGM AUS" werden soll, auswahlen
auswahlen auswahlen
3- L3-
u o ) ) O ma  Rlckkehr
: PGM: bei Aktiv tivieren T sorit
~e W PGM: bei Anw.AkL G 3.
v e

PGM: bei Uerzda
PGHM: durch Hans.

PGEM:durch Zone

| deaktiviert,

Ein Tel.Stér.
25ek ImPuls W

2 Min InFulsm |
4 Hin Inpuls @

[

o Ytart - i |
ErE—

8l

(1]
(2]
(3]
(4]

(5]
(6]

(7]
(8]

® —Das Mend "PGM-Ausgarng ” aufrufen

So wabhlen Sie eine Option aus:
Das Errichter Programmierung aufrufen und die Option auswahlen (siehe Abschnitt 3.2).
Gewlinschte Untermen(i-Option auswahlen, z.B.: .

Parameter auswéahlen, den Sie konfigurieren wollen, z.B.: PGM: bei Alarm |

Um fortzufahren, zum Abschnitt der ausgewahlten Untermeni-Option gehen, und die Option suchen, die
Sie konfigurieren wollen. Nach dem Konfigurieren des ausgewahlten Parameters kehrt das Display zuriick
zu Schritt 3.

Die Option "Umschalten" ist nur fir "PGM: durch Handsender" verfiigbar.

"Einschalten" auswahlen, um den PGM-Ausgang zu aktivieren, "Ausschalten" wahlen, um den PGM-
Ausgang auszuschalten, und "Deaktiviert" wahlen, um den PGM-Ausgang dauerhaft zu deaktivieren.

Die Zeitauswahl wird nur dann wirksam, wenn "Impuls" eingeschaltet wurde.
~Start”/Stop” auswahlen und gewiinschte Zeit eingeben.

So andern Sie die Konfiguration der ausgewéhliten Option:

Wenn Sie die ausgewahlte Option aufrufen, zeigt das Display die Standardeinstellung (oder die zuvor
ausgewahlte Einstellung - markiert durch (H)) an.

Wenn Sie die Konfiguration &ndern wollen, sollten Sie durch das Menii "Optionen" scrollen, die

gewinschte Einstellung auswéhlen und dann die Taste zur Bestatigung driicken. Danach kehrt das
Display zuriick zu Schritt 3.
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3.8 Meldelinien-Namen personalisieren

3.8.1 Individuelle Bezeichnung eingeben

Wahrend des Gerateeinlernprozesses definieren Sie auch den Namen des Standortes (Bezeichnung), an dem
das Gerat installiert ist. Diese Bezeichnung wird aus einer Liste mit 26 vordefinierten Bezeichnungen sowie 5
personalisierten Bezeichnungen ("Zone 1" bis "Zone 5") ausgewahlt - siehe Abschnitt 3.4.2, Schritte 6 bis 7, und
Abschnitt 3.4.2.

Hier kdnnen Sie die 5 individuellen Standortbezeichnungen gemaB individuellen Benutzerbedlrfnissen
eingeben und die personalisierten Bezeichnungen “Zone 1” bis “Zone. 5” an Stelle der Namen aus der
Standortliste beim Einlernen von Geréten benutzen.

Siehe folgende Anleitung, um die personalisierten Standortbezeichnungen zu definieren. Weitere Einzelheiten
und Anleitungen finden Sie in Abschnitt 3.2.

Erricher Prooe. Ldas:Perzonalizie. fodText Zone an- oo P PRNSIEEI o« [NRWEIINE

"scrollen"

Um die gewiinschte personalisierte Standortbezeichnung einzugeben, das Men(i LSS (ECNY
aufrufen (siehe Anleitung oben), dann die nachstehende Tabelle konsultieren, die ausfiihrliche Erlauterungen
und eine Programmanleitung enthalt.

Option Konfigurationsanleitung

Text Zohe andern Hier kdnnen Sie die gewlinschten 5 personalisierten Standortbezeichnungen an
sovesmewesmmm  Stelle von "Zone 1" bis "Zone 5" in der Standortliste in Abschnitt 3.4.2. eingeben.

So programmieren Sie das System:

Taste driicken, um das Untermenti [Text Zone dndern aufzurufen, und

dann die Zone auswahlen, die Sie programmieren méchten, z.B. "Text Zone 1". Das
Display zeigt die aktuelle personalisierte Bezeichnung an, z.B. "Zone 1". Um die

1. . .. -
Bezeichnung zu éndern, Taste driicken, so dass der Cursor an der Stelle der

ersten Ziffer erscheint. Gewlinschte Bezeichnung eingeben und danach Taste
zur Bestétigung driicken.

AnschlieBend zwecks Riickkehr Taste dricken.

Hinweis: Um die Standortbezeichnung einzugeben, "Text Editor" (siehe Ende von
Abschnitt 3.6.3) benutzen

Text Zone 3

Text Zone 4
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3.9 Diagnose

3.9.1 Allgemeine Hinweise

Das Menii DIAGNOSE ermdglicht es Ihnen, das System zu testen und auf ordnungsgemaéfBen Betrieb der
PowerMaster-Alarmzentrale, der mit dieser verbundenen drahtlosen Gerate und der Kommunikationsmodule
(GSM/GPRS) zu prifen.

WICHTIG! Ein zuverldssiger Empfang sollte wédhrend der anfdnglichen Tests und auch wéhrend des gesamten
nachfolgenden Systemwartungszyklus sichergestellt werden. Ein Gerét sollte niemals an einem Standort
installiert werden, an dem die Signalstédrke nur "schwach" ist. Wenn Sie von einem bestimmten Gerét nur
ein "schwaches" Signal empfangen, sollten Sie dieses umpositionieren und erneut testen, bis Sie eine "gute"
oder "hohe" Signalstérke erhalten. Ist das Umpositionieren nicht méglich, oder ist die Distanz zu gro3, kénnen
Signalwiederholer Abhilfe schaffen. Dieser Grundsatz sollte wdhrend des gesamten Diagnosetestverfahrens
eingehalten werden.

Nachstehend wird der entsprechende Diagnosetestprozess dargestellt.
Das Menti enthalt mehrere Unterment(ioptionen, von denen jede eine Gruppe
konfigurierbarer Leistungsmerkmale und Parameter abdeckt, die wie nachstehend beschrieben mit der

Kommunikation und den Berichten zusammenhéngen (siehe ausfihrliche Liste in Schritt 3 im nachstehenden
Diagramm):

Option Beschreibung der Optionsmerkmale und -parameter Abschn.
Beschreibt, wie die Gerate, die mit der PowerMaster-Alarmzentrale 482

verbunden sind, getestet und ihr Status sowie die Funksignalstérke
Uberprift werden. Sie kdnnen wahlweise alle oder einzelne Geréate
testen und den Status sowie die Funksignalstarke aller oder einzelner
Geréte Uberpriifen.

Beschreibt, wie das GSM/GPRS-Kommunikationsmodul getestet wird. 483

Um das Menii | aufzurufen und eine Option aufzurufen, wie folgt vorgehen:

Schritt 1 ® Schritt 2 ® Schritt 3 ® Scl;ritt
Auswahlen: [1] Untermen(ioption [2] Diagnose, die durchgefiihrt werden soll, [3] ®
DIAGNOSE auswahlen 4]
B7¢. Diadnose auswiahlen
= [T [T [ Siehe
3~ 3~ a3~ 2 e
> H

Alle Gerate zeig
i Furkrroblem zeig
¥

Test einzl.Gerat Magnetkontakte
- H

Signal.Wiederh.

Drahtlose Gerate @ Test alle Gerate 4.8.2
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®

(1]

(2]
(3]

@ —Mend "Komumunikation” aufrufen

So wéhlen Sie eine Option aus:

Das Errichter Programmierung aufrufen und die Option auswahlen (siehe Abschnitt
4.2).

Gewiinschte Untermenii-Option auswahlen, z.B.: ERELGRT=EENCEREEEN |

Diagnosefunktion auswéhlen, die Sie ausfilhren wollen, z.B.: UEEANE S FIE L

So andern Sie die Konfiguration der ausgewahliten Option:

Wenn Sie die ausgewahlte Option aufrufen, zeigt das Display die Standardeinstellung (oder die zuvor
ausgewahlte Einstellung - markiert durch (H) an.
Wenn Sie die Konfiguration &ndern wollen, sollten Sie durch das Men(i "Optionen" scrollen, die

gewunschte Einstellung auswéahlen und dann die Taste ok zur Bestatigung dricken. Danach kehrt das
Display zuriick zu Schritt 3.

3.9.2 Drahtlose Geréate testen

Das PowerMaster-System ermdglicht es Ihnen, die mit der Alarmzentrale verbundenen Gerate zu testen. Sie
kénnen alle Gerate nacheinander testen und ihren Status sowie die Funksignalstarke anzeigen lassen.

= D aht lose Gerite [m=dGewihlte Ortion @m bedeutet & "auswéhlen"

"scrollen"

Um die gewlinschte Option auszuwéhlen, das Men(i L=l =E=ENE = w14 aufrufen, die gewiinschte Option
auswabhlen (siehe Anleitung oben), dann die nachstehende Tabelle konsultieren, die ausfihrliche Erlauterungen
fir jede Option enthalt.

Option Anleitung
Test alle Hier kdnnen Sie alle Gerate automatisch testen lassen.

62

Wihrend Sie in UEESEMNEREEEVEN sind, Taste driicken, um den Test zu
initiieren. Die Gerate werden in folgender Reihenfolge getestet: installierte Melder,
Handsender und mobile Gerate. Am Ende des Testprozesses zeigt das Display der

Alarmzentrale Folgendes an: EMEREEEVERCER  Taste ED driicken, um den
Geratestatus anzuzeigen.

Hinweis: Weitere Informationen zum Gerétestatus siehe Abschnitt iiber

Alle Gerite zeig B

Wenn Sie wahrend des Testprozesses eine der folgenden Taste driicken, werden
folgende Optionen ausgefiihrt:

1. Taste m um zur nachsten Geréategruppe zu springen. Z.B. von "Meldern" zu
"Handsendern".

2. Taste driicken, um mit dem Testprozess fortzufahren

3. Taste driicken, um den Testprozess zu beenden

Wéhrend des Testprozesses fiir mobile Gerate, der im betreffenden Display angezeigt
wird, z.B., "TEST HANDS. 01", eine beliebige Taste am ausgewahlten Gerate driicken,
um den Test zu initiieren.
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Magnetkontakte

Alle Gerite |

[Funkrroblem \

Hier kdnnen Sie ein bestimmtes Gerat auswahlen, dass Sie testen moéchten
(Magnetkontakte, Bewegungs-, Glasbruch-, Rauch-, CO-, Gas- und Rohrbruchmelder

sowie Temperatursensor, Handsender, Fernbedienungen, Sirenen oder Relaissender).

0] - i Gerat
Taste W driicken, um das Untermenti Lieeis el (e Slieis aufzurufen, und Taste

benutzen, um durch die Geratefamilien zu scrollen. Taste m driicken, um ein
< Geratefanilie

Untermenil aufzurufen, z.B.: Bewegungsmelder

ot e >
Daraufhin wird Folgendes angezeigt: o}

wobei Zxx die Geratezonennummer angibt.

Wenn es kein Gerat gibt, wird Folgendes angezeigt: biebiebatsih .

Taste driicken, um das ausgewahlte Gerat zu testen. Daraufhin wird Folgendes
t.-s-st.e- Zxxt HHH

4 Standort. >

angezeigt: .
Gehen Sie durch das geschitzte Objekt, um jedes Gerat auszulésen, das wahrend
des Testprozesses im Display angezeigt wird, z.B., "TEST HANDS. 01", eine beliebige
Taste am ausgewahlten Gerate driicken, um den Test zu initiieren.

Am Ende des Testprozesses zeigt das Display der Alarmzentrale den Geratestatus an:

oY Zxx: AKT.: <St.atusy*

Hinweis: Weitere Informationen zum Geratestatus im Abschnitt EEREEREEEES .

Hier kénnen Sie den Geratestatus anzeigen lassen.
Hinweis: Diese Option ist erst nach Abschluss des Testprozesses verfligbar.

Taste dricken, um den Geratestatus anzuzeigen.

usy+ N 7ot AKT.: <Statusi+

Daraufhin wird Folgendes angezeigt: EXSEERLER St TEa

* Die Signalstarkeanzeigen lauten wie folgt: STARK (hoch)"; GUT"; "SCHWACH"; "1-
WEG-KOM" (das Gerat wird im 1-Weg-Modus betrieben, oder der "AKTUELL"-
Kommunikationstest ist fehlgeschlagen); "KEINE KOM." (keine Kommunikation);
"KEIN TST" (Ergebnisse werden angezeigt, ohne dass ein Test erfolgte); "KEINE
VERB." (Gerét ist vorangemeldet, jedoch noch nicht vernetzt); "KEIN ERG."
(Handsender, 24Std.-Ergebnis); oder "ZU FRUH" (Durchschnittswert der letzten 24
Std. noch nicht ermittelt.).

Taste m drlicken, um zwischen den Geratefamilien zu scrollen.

Hier kénnen Sie sich nur die Gerate mit Funkproblemen anzeigen lassen.
Hinweis: Diese Option ist erst nach Abschluss des Testprozesses verfligbar.

Taste driicken, um den Geratestatus anzuzeigen.

Daraufhin wird Folgendes angezeigt: [Z:x: 24H: <Statusyw SRR Zooct AKT. : <Statusi+ |

* Die Signalstarkeanzeigen lauten wie folgt: STARK (hoch)"; GUT"; "SCHWACH"; "1-
WEG-KOM" (das Gerat wird im 1-Weg-Modus betrieben, oder der "AKTUELL"-
Kommunikationstest ist fehlgeschlagen); "KEINE KOM." (keine Kommunikation);
"KEIN TST" (Ergebnisse werden angezeigt, ohne dass ein Test erfolgte); "KEINE
VERB." (Gerét ist vorangemeldet, jedoch noch nicht vernetzt); "KEIN ERG."
(Handsender, 24Std.-Ergebnis); oder "ZU FRUH" (Durchschnittswert der letzten 24
Std. noch nicht ermittelt).

Taste driicken, um zwischen den Geratefamilien zu scrollen.
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3.9.3 GPRS Verbindung testen

Das PowerMaster-System ermdglicht es lhnen, das in die Alarmzentrale eingebaute GSM-Modul zu testen.

i Tost GPRS Uerb.,  [mtg S bedeutet & EBauswahlen”
"scrollen"

Um den GSM-Diagnoseprozess zu starten, das Mend aufrufen und Taste o J driicken, um
den Test zu initiieren. Nach Abschluss des Tests prasentiert das PowerMaster10-System das Testergebnis.

Die folgende Tabelle zeigt die Testergebnismeldungen:

Meldung Beschreibung

Test OK GSM / GPRS funktioniert problemlos.

GSM Verbin.Fehl. Das GSM/GPRS-Modul kommuniziert nicht mit der Alarmzentrale.

PIN Code Fehler Fehlender oder falscher PIN-Code. (nur wenn der PIN-Code der SIM-Karte aktiviert
ist)

GSM Netzwerkfeh. Gerat konnte sich nicht beim lokalen GSM-Netz anmelden.

SIM Karte Fehler SIM-Karte ist nicht installiert oder ausgefallen.

GSM nich.erkannt Automatische GSM-Anmeldung kann GSM/GPRS-Modul nicht erfassen.

kein GPRS Servi. Auf der SIM-Karte ist der GPRS-Dienst nicht aktiviert.

GPRS Verb.fehig. Das lokale GPRS-Netz ist nicht verfliigbar, oder die GPRS-APN, der Benutzername
und/oder das Passwort sind falsch eingestellt.

Server nich.err. Der IPMP-Empfanger ist nicht erreichbar — Server-IP prifen.

IP nicht defini. Server IP Nr. 1 und Nr. 2 sind nicht konfiguriert.

APN nicht defin. Die APN ist nicht konfiguriert.

SIM gesperrt Nachdem 3x nacheinander ein falscher PIN-Code eingegeben worden ist, wurde

die SIM-Karte gesperrt. Um sie zu entsperren, eine PUK-Nr. eingeben. Die PUK-Nr.
kann Uber die Alarmzentrale eingegeben werden.

Abgewies.v.Serv. Der IPMP-Empfanger weist die Verbindungsanfrage zuriick. Sicherstellen, dass die
Alarmzentrale beim IPMP-Empfénger angemeldet ist.
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3.10 Betreiber Programmierung

Das Men( ,,Betreiber-Progr.”“ erméglicht Ihnen den Zugang zu den Benutzerfunktionen tiber das Mend fur die
Errichter Programmierung.

Ausflhrliche Beschreibung des Verfahrens siehe Bedienungsanleitung.

Achtung! Wenn das System nach dem Programmieren der Benutzercodes lhren Installateurcode nicht
mehr erkennt, bedeutet dies, dass Sie einen Benutzercode programmiert haben, der mit lhrem
Installateurcode identisch ist. Sollte dies der Fall sein, miissen Sie das Benutzermenii erneut aufrufen und
den Benutzercode andern, der mit lhrem Installateurcode identisch ist. Danach ist Ihr Installateurcode
wieder giiltig und kann gegeben falls geéndert werden um dachen wieder den Benutzercode einzusetzen,
der vorher mit dem Installateurcode identisch war.

3.11 Werkseinstellung

3.11.1 Aligemeine Hinweise

Das MenU ,,Werkseinstell“ gibt dem Installateur die Mdglichkeit, die PowerMaster-10-Parameter auf die
werksseitigen Standardparameter zurilickzustellen..

3.11.2 Auf Werkseinstellung zuriicksetzen
Um die werksseitigen Standardeinstellungen zurilickzusetzen, wie folgt vorgehen:

Schritt 1 ® |schritt2 ® |Schritt3 ® | schritta o) §‘°h"“
Mend [1] "Ricksetzen=<OK>" [2] | Geben Sie den [3] Das Zuriicksetzen auf [4]
"09:WERKSEINSTELL" auswahlen Installateurcode ein werkss.
auswahlen Standardeinstellungen

l&uft
-
89:llerkseinstell Rilicksetzen=<0K:> W bitte warten... o) it
welter
ZU
Schritt
1

® © — Werkssertige Standaraemstellungen zurickselzern

[1] Das Errichter Programmierung aufrufen und das Menii "09:WERKSEINSTELL" auswahlen (siehe
Abschnitt 3.2).

[2] Wenn "Riicksetzen=<OK>" angezeigt wird, Taste IKEEZ® driicken.

[3] Installateurcode eingeben.

Hinweis: Bei PowerMaster-10-Systemen, die zwei Installateurcodes (INSTALLATEURCODE und
MASTER-INSTALLATEURCODE) besitzen, erméglicht nur der Master-Installateurcode einen Zugang zur
Funktion WERKSSEITIGE STANDARDEINSTELLUNGEN.

[4] Es erfolgt eine kurze Anzeige, nach der alle werksseitigen Standardeinstellungen wiederhergestellt
werden.
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3.12. Seriennummer

3.11.1 Allgemeine Hinweise

Im Menl SERIENNUMMER kénnen Sie sich die Seriennummer des Systems anzeigen lassen (nur fr
Supportzwecke). Es ist empfehlenswert diese Daten zu notieren, da diese bei jeder Supportanfrage benétigt
werden.

3.12.2 Seriennummer ermitteln

Um die Seriennummer des Systems sowie sonstige relevante Daten zu ermitteln, wie folgt vorgehen:

Schritt 1 ® Schritt 2 ® Schritt 3

Meni "10:SERIENNUMMER" [1] Das Display der Alarmzentrale [2]

auswéhlen zeigt die Seriennummer des
Systems an.

3.

B E® O weiter zu Schritt 1
JEFE1958 113.813
GERATE-ID:
PYTHOH: EEEEEN

® @ -Serfennummer des Systems ermitteln

[1] die Errichter Programmierung aufrufen und das Menii "10:SERIENNUMMER" AUSWAHLEN (siehe
Abschnitt 3.2).

[2] Die erste Anzeige im Display ist die Seriennummer des Systems. Nach jeder Betatigung der Taste
zeigt die Alarmzentrale nacheinander folgende Informationen an:

o HW-Version Zentrale: Die Hardware-Version der Alarmzentrale

e SW-Version Zentrale: Die Software-Version der Alarmzentrale

e |ID Nummer der Zentrale (wird zwecks Identifizierung bei GPRS und IP Kommunikation verwendet)
e Modemsoftware-Version

3.13. UL/DL starten

3.11.1 Allgemeine Hinweise

Hinweis: Diese Option wird nur bei der Installation von Alarmzentralen verwendet, die von kompatiblen Wach-
bzw. Notrufzentralen verwaltet werden.

Das Men(i "UL/DL STARTEN" erlaubt es dem Installateur, einen Anruf zum Upload/Download-Server zu
initiieren. Der Server |adt die PowerMaster-10-Konfiguration in seine Datenbasis herauf und kann vordefinierte
Parameter in das PowerMaster-10-System laden.
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3.13.2 Up-/Download durchfiihren

Um einen Server-Upload/-Download durchzufiihren, wie folgt vorgehen:
Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Mend "11:UL/DL ® [1] [Kommunikation starten ® [2]

STARTEN" auswahlen

-

11:5tart UL/DL NGNS EZ O weiter zu Schritt 1

(1]
(2]

® - Server-Upload/Dowrrload aurchiiifiren
Das Errichter Programmierung aufrufen und das Ment "11:Start UL/DL " auswahlen (siehe Abschnitt 3.2).

Nachdem Sie die Taste IKIKZ® gedruickt haben, erscheint eine der folgenden Meldungen im Display der
Alarmzentrale:

"VERBINDUNG AKTIV" - Wenn die UL/DL-Server-Telefonnummer bereits definiert worden ist (siehe
Abschnitt 3.6.4 "Konfiguration der Ereignisberichte an Wach-/Notrufzentralen"), zeigt das PowerMaster-10-
Display "VERBINDUNG AKTIV" wéahrend des Wéhlprozesses an.

" keine Tel.-Nr. " - Wenn die UL/DL-Server-Telefonnummer nicht definiert worden ist (siehe Abschnitt
4.6.4 "Konfiguration der Ereignisberichte an Wach-/Notrufzentralen"), zeigt das PowerMaster-10-Display
"TEL.NR NICHT DEF." an, wobei diese Anzeige ca. 30 Sek. lang zu lesen ist, gefolgt von einer "traurigen
Melodie" ("erfolglos").

"DOWNLOADLAUFT" - Wenn die Verbindung zwischen der PowerMaster-10-Alarmzentrale und dem
Upload/Download-Server aufgebaut worden ist, zeigt das PowerMaster-10-Display "D0WHLOAD LALFT"
wahrend des Wahlprozesses an.

" Fehler Tel. Wahl" - Wenn keine Verbindung zwischen der PowerMaster-10-Alarmzentrale
Upload/Download-Server aufgebaut werden konnte, zeigt das PowerMaster-10-Display"WAHLVERS.-
FEHLER" ca. 30 Sek. lang an, gefolgt von einer "traurigen Melodie" (erfolglos).

"Download OK" - Nachdem der Download/Upload-Prozess erfolgreich abgeschlossen worden ist, zeigt
das PowerMaster-10-Display "DOWNLOAD OK" ca. 30 Sek. lang an, gefolgt von einer "fréhlichen Melodie"
(erfolgreich).

"Downlo. nicht OK" - Wenn keine Verbindung zwischen der PowerMaster-10-Alarmzentrale
Upload/Download-Server aufgebaut werden konnte, zeigt das PowerMaster-10-Display DOWNLOAD-
FEHLER" ca. 30 Sek. lang an, gefolgt von einer "traurigen Melodie" (erfolglos).

3.15 Errichter-Programmierung verlassen

Gehe

n Sie wie folgt vor, um den ERRICHTER PROGRAMMIERUNG zu beenden:

Um das Men( "Errichter Progr." zu beenden, durch wiederholtes Driicken
der Taste HAIH (siehe oben) im Men(i nach oben gehen, bis die Anzeige
[MEMU VERL <0KZ>] lautet, oder vorzugsweise die Taste 1 x driicken, um
sofort zur Anzeige [MEMO VERL <0K3] zu gelangen.

=" EONE oder
Wenn die Anzeige [MEMU UERL <0K>] lautet, Taste JEYEZ® driicken.
=4 010K
Daraufhin beendet das System das Menti "ERRICHTER PROGRAMMIERUNG "
und kehrt zum normalen "Deaktiviert"-Zustand zurtick, wobei das Display
BEREIT anzeigt.
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4 ANLAGENTEST
4.1 Allgemeine Hinweise

Dieser Modus bietet Ihnen das Mittel, um regelmaBig einen Test mit Hilfe des MenUs "Analgen TEST"
durchzufiihren, und zwar mindestens 1 x pro Woche und nach jedem Alarmereignis.

Wenn Sie die Anweisung erhalten, einen “Anlagen Test” durchzuflihren, sollten Sie im geschiitzten Bereich
herumgehen, um die Funktion der Melder durch Auslésung (z.B.: éffnen/schlieBen von Magnetkontakten und
Gehtests im Erfassungsbereich von Bewegungsmeldern) zu prifen (auBer bei Sirenen und Temperatursensoren).
Wenn ein Melder ausgeldst wird, sollten im Display der Name des Melders, seine Nummer und der Empfangspegel
angezeigt werden (z.B.: “Badezimmer, Z19, hoch”), und der Summer sollte je nach Empfangspegel erténen (1 von
3 Melodien). Jedes Gerat sollte entsprechend den in seiner Installationsanleitung gemachten Angaben getestet
werden.

Um das Men(i BEREEENTZE aufzurufen und einen periodischen Test durchzufiihren, wie folgt vorgehen:

Schritt1 | ® Schritt 2
E X [1] Test, der durchgefiihrt werden
ereit A
soll, auswahlen [2]
[+ B

fniagentest [ ox (ox
(Installateur-
/MaStgr-lnSt" Test alle Gerdte
Code eingeben)
Test einzl.Gerit

® © —Meni ‘Periodischer Test” aufruten

So wahlen Sie eine Option aus:

(1] Das Meni ERMEEEREEEAN durch Eingabe des Installateur- oder Master-Installateurcodes aufrufen.
[2]  Den durchzufiihrenden Test auswahlen, z.B.: HEISISA WIS und dann Taste driicken.

4.2 Tests durchfiihren

Das PowerMaster-10-System bietet die Mdglichkeit, den periodischen Test in vier Schritten durchzufiihren:

Sirenentest: Jede Sirene des Systems wird automatisch 3 Sekunden lang (AuBensirenen mit geringer
Lautstarke) aktiviert.

Temperaturtest: Wenn Melder mit eingebauten Temperatursensoren im System eingelernt sind, zeigt die
Alarmzentrale die Umgebungstemperatur des jeweilingen Melders an. Dies dient in der Uberprifung.

Test alle Gerate: Alle Gerate werden automatisch nacheinander getestet.

Test einzelne Geréte: Jedes der Gerate im System wird vom Installateur aufgerufen, und das Display gibt an,
welche Gerate noch nicht getestet wurden. die LED am jeweiligen Geréat hilft, bei Bedarf die noch nicht
getesteten Gerate zu identifizieren. Ein Zahler zeigt auch die Zahl der Gerate an, die noch nicht getestet
wurden.

=fin1acentest  Radlceushlte = bedeutet g XM "auswanlen®

"scrollen”
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Um einen periodischen Test durchzufiihren, sollten Sie zun&chst sicherstellen, dass das System deaktiviert ist,

und dann das Meni durch Eingabe des Installateurcodes (standardméaBig "8888") oder des
Master-Installateurcodes (standardmaBig "9999") aufrufen.

Option

Temreratur Test

Anleitung
Hier kdnnen Sie die Sirenen testen.

Um den Sirenentest auszuldsen, miissen Sie die Taste IKEEZ® driicken. Sofort nach
dem Driicken der Taste IKIKZ® sollten alle 4 LED-L&mpchen an der Alarmzentrale
aufleuchten (LED-Test). Das Display zeigt jetzt an: . Dies gibt die
Anzahl der in der Alarmzentrale eingelernten Sirenen an, die noch nicht getestet
wurden. Zuerst ertént die eingebaute Innensirene der Alarmzentrale 3 Sek. lang;
danach wiederholt das PowerMaster-10-System automatisch die Prozedur flr die
nachste im System eingelernte Sirene, bis alle Sirenen getestet worden sind. Sie
sollten auf die Sirenensignale achten und sicherstellen, dass alle Sirenen erténen.

Wenn alle Sirenen getestet worden sind, zeigt das Display LEEESS AT
an. Taste KIS oder I driicken, um den Test zu bestétigen.

Hier misst die Alarmzentrale die Temperatur der Zone.

Um die Zonentemperatur im Display ablesen zu kénnen, miissen Sie die Taste
driicken. Die Alarmzentrale ermittelt die Temperatur in jeder Zone. Die
Anzeige im Display wechselt zwischen Temperatur, Melder-Nr. und Melder-Standort,

2.8.; EETEEIEEIN \wechselt zu ELIEAI T und dann zu [EEELAER Lol

Driicken Sie wiederholt die Taste “, um die Temperatur jeder Zone angezeigt
zu bekommen. Wenn die Temperaturen aller Zonen geprift worden sind, zeigt das

Display EEEMAEAENTINN an. Taste IKIEED oder IIEEIM driicken, um das

Testende zu bestatigen, und gehen Sie dann zum néachsten Schritt, um die anderen
Gerate zu testen.

Hier kdnnen Sie alle Geréte in einem Durchgang testen. [1]

Wahrend Sie in sind, Taste @ driicken, um den Test zu
initiieren.
Das Display zeigt jetzt an: E=EESESEIEIE, Dies gibt die Anzahl der in der

Alarmzentrale eingelernten Gerate an, die noch nicht getestet wurden. Diese Zahl geht
automatisch fiir jedes getestete Gerat um jeweils "1" zuriick. Sobald die Anzeige
erscheint, sollten Sie durch das geschiitzte Objekt gehen, um die
Melder nacheinander auszulésen, oder eine beliebige Taste eines mobilen Geréates
driicken, um den Test zu initiieren. Nachdem ein Gerat aktiviert worden ist, zeigt das
Display der Alarmzentrale "Zxx AKTIVIERT" an und die "N"-Z&hleranzeige geht um
"1" zurick.

Wenn Taste wahrend des Testprozesses gedriickt wird, werden
Einzelinformationen zu jedem noch nicht getesteten Gerat angezeigt. Das Display
der Alarmzentrale zeigt die Gerate-Nr. an, gefolgt vom Geréatetyp (z.B.
Magnetkontakt, Bewegungsmelder oder Handsender) und dem Geréatestandort. In
diesem Stadium werden durch Driicken der nachstehend genannten Tasten folgende
Optionen gedffnet:

1. Taste driicken, um Details zum nachsten noch nicht getesteten Gerat
anzuzeigen. [2]
2. Taste driicken, um den Testprozess zu beenden.

Wahrend des Testens kdnnen Sie auch die Signalstérkeanzeige fir jedes Gerat
prifen (weitere Einzelheiten siehe Installationsanleitung des jeweiligen Gerates).

Nachdem alle getestet worden sind, zeigt das Display der Alarmzentrale
Test Meld.Ende an.
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AN Hier kénnen Sie ein bestimmtes Gerat auswihlen, dass Sie testen machten
el (Magnetkontakte, Bewegungs-, Glasbruch-, Rauch-, CO-, Gas- und Rohrbruchmelder
e 0d€T Verdrahtete Sender, Handsender und Fernbedienungen).

0] - i Gerat
Taste m driicken, um das Untermenti Lieeis el (e Slieis aufzurufen, und

Taste benutzen, um durch die Geratefamilien zu scrollen. Taste driicken,
< Geratefanilie

Bewegundsmelde

Fernbedienung—

um das Untermen(i

ozesuns:netcer —]
ot e > b
Daraufhin wird Folgendes angezeigt: o s Standart

wobei Zxx die Geratezonennummer angibt.

Wenn es kein Gerat gibt, wird Folgendes angezeigt: (Gerat unbekannt .

Taste m driicken, um das ausgewahlte Gerat zu testen. Daraufhin wird Folgendes
N Z01 etzt &=
angezelgt:‘ Jetzt ausl

aufzurufen, z.B.:

Durch das geschiitzte Objekt gehen, um die Melder auszulésen, oder eine beliebige
Taste eines mobilen Geréates driicken, um den Test zu initiieren.

Wéhrend des Testens kdnnen Sie auch die Signalstarkeanzeige fir jedes Gerét
prifen (weitere Einzelheiten siehe Installationsanleitung des jeweiligen Gerates).
Am Ende des Testprozesses kehrt die Anzeige im Display der Alarmzentrale zu

.. Test einzl.Gerat
Folgendem zurick: ’

® ® - Periodischer Test

[1]  Gilt nicht fur Sirenen und Temperatursensoren.

[2] Wenn sie alle noch nicht getesteten Gerate gepriift haben, zeigt das Display der Alarmzentrale "MENU
VERLASSEN= <OK>" an. Sie kdnnen nun einen der folgenden Schritte durchfiihren: Taste drlicken, um

die Testprozedur abzubrechen; Taste | »> | driicken, um mit der Testprozedur fortzufahren; oder Taste
dricken, um die Testprozedur zu beenden.
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5. WARTUNG

5.1 Systemstorungen beseitigen

Stérung

Bedeutung

Lésung

1-WEG

Die Alarmzentrale kann das Gerat
weder konfigurieren noch steuern.

Der Batterieverbrauch steigt.

i) Sicherstellen, dass das Gerat
physisch vorhanden ist.

ii) Display auf Fehleranzeige priifen,
z.B. "Batterie fast leer".

iii) Funkdiagnosetest durchfiihren, um
die aktuelle Signalstarke und die
Signalstarke wahrend der letzten 24
Std. zu prifen.

iv) Geratedeckel 6ffnen und Batterie
auswechseln oder Sabotageschalter
betatigen.

v) Gerét an einem anderen Standort
installieren.

vi) Gerat auswechseln.

KEINE VERB.

Ein Gerat wurde nicht bzw. nicht korrekt
installiert oder kann nach der Installation
keine Verbindung zur Alarmzentrale
aufbauen.

i) Sicherstellen, dass das Gerat
physisch vorhanden ist.

ii) Funkdiagnosetest durchfiihren, um
die aktuelle Signalstarke und die
Signalstarke wahrend der letzten 24
Std. zu prifen.

iii) Geratedeckel 6ffnen und Batterie
auswechseln oder Sabotageschalter
betatigen.

iv) Das Gerét erneut einlernen.

VERMISST

Ein Gerat bzw. Melder hat eine Zeit lang
keine Meldung an die Alarmzentrale
Ubermittelt.

i) Sicherstellen, dass das Gerat
physisch vorhanden ist.

i)y Display auf Fehleranzeige prifen,
z.B. "Batterie fast leer".

iii) Funkdiagnosetest durchfiihren, um
die aktuelle Signalstarke und die
Signalstarke wahrend der letzten 24
Std. zu prifen.

iv) Batterie auswechseln.

v) Geréat auswechseln.

FUNKSTORUNG

Ein Funksignal, das den
Kommunikationskanal blockiert, Gber
den die Melder mit der
Funkalarmzentrale kommunizieren, wird
erfasst.

Quelle der Funkstérung orten, indem
drahtlose Geréate (Mobil-/Haustelefone,
Funkkopfhérer usw.) im Haus zwei
Minuten lang ausgeschaltet werden.
Danach priifen, ob das Problem weiter
besteht.

Auch Funkdiagnosetest durchfiihren,
um Signalstarke zu prifen.

BATTERIE FAST LEER

Die Batterie eines drahtlosen Gerats
(Melder, Handsender oder
Fernbedienung) ist fast leer.

i) Bei Geraten mit
Netzspannungsanschluss prifen, ob
die Netzquelle Spannung fiihrt und
an das Gerat richtig angeschlossen
ist.

ii) Batterie des betroffenen Gerates

auswechseln.
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Stérung Bedeutung Lésung
REINIGEN Der Rauchmelder muss gereinigt Verwenden Sie einen Staubsauger, um
werden. gelegentlich die Luftschlitze der Melder

zu saubern, damit sie staubfrei bleiben.

GASMELDERSTORUNG | Gasmelder ist gestort. Gasmelder: Netzstecker von der
Wandbuchse trennen und wieder
einstecken.
CO-Gasmelder: Melder auswechseln.

SIRENE OHNE An der Sirene liegt keine Spannung an. Sicherstellen, dass der

SPANNUNG Netzspannungsanschluss
ordnungsgeman ist.

KEINE Am Gasmelder liegt keine Spannung Sicherstellen, dass der

NETZSPANNUNG an. Netzspannungsanschluss

ordnungsgeman ist.

GSM-NETZAUSFALL

Das GSM-System kann sich nicht beim
Mobiltelefonnetz anmelden.

i) Die Alarmzentrale und das GSM-
Modul an einen anderen Standort
bringen.

ii)y Errichter Programmierung aufrufen
und wieder schlieBen.

iii) Das GSM-Modul trennen und erneut
installieren.

iv) SIM-Karte auswechseln.
v) Das GSM-Modul auswechseln.

GSM-NETZ SCHWACH

Das GSM-Modul hat erfasst, dass das
Signal des GSM-Netzes schwach ist.

Die Alarmzentrale und das GSM-Modul
an einen anderen Standort bringen.

KEINE NETZSPANNUNG

Es liegt keine Spannung an, und das
System arbeitet mit der Notstrombatterie.

Sicherstellen, dass der
Netzspannungsanschluss
ordnungsgeman ist.

KEINE VERB.

Eine Meldung konnte nicht an die
Wach- bzw. Notrufzentrale oder einen
privaten Telefonanschluss tbermittelt
werden (oder eine Meldung wurde zwar
Ubermittelt, aber nicht quittiert).

i) Telefonkabelverbindung prifen

ii) Sicherstellen, dass die richtige Tel.-
Nr. gewdhlt wurde.

iii) Wachzentrale anrufen und
nachfragen, ob Ereignismeldungen
empfangen wurden oder nicht.

ZENTRALE - BATT.

Die Notstrombatterie der Alarmzentrale

i) Prufen, ob Netzspannung an der

FAST LEER ist fast leer und muss ausgewechselt Alarmzentrale anliegt.
werden (siehe Abschnitt 7 — ii) Wenn die Stérung langer als 72
Notstrombatterie auswechseln). Stunden andauert, Batterie-Pack
auswechseln.
ZENTRALE - An der Alarmzentrale wurde ein Die Alarmzentrale ist nicht richtig
SABOTAGE physischer Sabotageversuch geschlossen. Alarmzentrale 6ffnen und

unternommen, oder der Deckel wurde
gedffnet, oder sie wurde von der Wand
genommen.

dann wieder schlieBen.

SICHERUNG GESTORT

Die PGM-Sicherung ist durchgebrannt
oder Uberlastet.

Sicherstellen, dass die Anschlusslast
dem in "Technische Daten"
spezifizierten Wert entspricht.

LEITUNG GESTORT

Es gibt ein Problem mit der
Telefonleitung.

i) Telefonhdrer abheben und prifen,
ob das Freizeichen horbar ist.

i) Telefonleitung zur Alarmzentrale
prufen.
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5.2 Demontage der Funkzentrale

A. Schraube |6sen, mit der der Gehausedeckel an der Gehauseriickseite befestigt ist - siehe Abb. 3.1.

C. Notstrom-Akku abtrennen; Stromanschluss entsprechend der Vorschriften im Spannungsfreien Zustand
entfernen; wenn vorhanden verdrahtete Anschliisse (Melder, Sirenen, Festnetz-Telefonleitung usw.)
entfernen. — siehe jeweiligen Abschnitt unter 2.2.

B. Die Schrauben entfernen, mit der die Geh&userickseite an der Montageflédche befestigt ist - siehe Abb. 3.1 -
und dann Alarmzentrale abnehmen.

5.3 Notstrombatterie auswechseln

Batteriewechsel und erstmaliges Einlegen der Batterien sind gleich - siehe Abb. 3.3.

Wenn neue Batterien richtig eingelegt wurden und der Batteriefachdeckel/Das Gehé&use fest verschlossen wird,
muss die Anzeige STORUNG erléschen, sobald die Batterie etwas geladen wurde. Stattdessen blinkt jetzt
jedoch die Anzeige ALARM im Display (verursacht durch den ,Sabotagealarm®, den Sie durch Offnen des
Batteriefachdeckels/Gehauses ausgeldst haben). Loschen Sie diese Meldung durch Aktivieren und sofortiges
erneutes Deaktivieren des Systems.

5.4 Sicherung auswechseln

Das PowerMaster-10-System hat eine eingebaute Sicherung mit automatischer Riickstellung. Daher braucht die
Sicherung nicht ausgewechselt zu werden.

Wenn es zu einem Uberstromereignis kommt, unterbricht die Sicherung den Stromkreis. Sobald die
Uberstromstérung mehrere Sekunden nicht mehr existiert, wird die Sicherung automatisch nullgestellt und stellt
so den Stromfluss im Schaltkreis wieder her.

5.5 Melder ersetzen/umpositionieren
Wenn Wartungsarbeiten das Umpositionieren oder Neupositionieren von Meldern erforderlich machen, ist immer
ein kompletter Diagnosetest gemaB Abschnitt 4 durchzufiihren.

Denken Sie daran! Ein “schwaches” Signal ist nicht akzeptabel, wie oben am Anfang der Beschreibung des
Testverfahrens bereits erwahnt wurde.

6 EREIGNISPROTOKOLL

Alle Ereignisse werden im Ereignisprotokoll gespeichert. Auf dieses Protokoll kénnen Sie zugreifen und die
Eintrage nacheinander lesen. Wenn der Ereignisprotokollspeicher vollsténdig voll ist, wird das alteste Ereignis
beim Speichern eines weiteren Ereignisses geldscht.

Das Datumunddie Uhrzeitdes Eintritts werden fiir jedes Ereignis gespeichert.

Wenn Sie das Ereignisprotokoll lesen, werden die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge angez &d .h. vom
neusten zum altesten Ereignis. Zugang zum Ereignisprotokoll erhalten Sie, indem Sie die Taste [ * | ricken;
der Zugang ist nicht Gber das normale Errichter Programmierung mdéglich. Der Lese- und Léschprozess fiir das
Ereignisprotokoll wird nachstehend dargestellt.
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6.1 Ereignisprotokoll lesen

Bereit BAIAE
1. =>E1E

2.
[ 010K
]
B9-82-18 3137 P

&

&

Taste @S driicken, wahrend das System im normalen Betriebsmodus
ist.

Giiltigen Installateurcode eingeben.

Das jlingste Ereignis wird angezeigt.

Das Ereignis wird in zwei Teilen angezeigt, z.B. "Z13 Alarm" und dann
"B9-82,18 J1EF P

Taste JCYEZ® wiederholt driicken, um durch die Ereignisliste zu
scrollen.

Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt wéhrend dieser Prozedur die Taste
wiederholt driicken, gelangen Sie mit jedem Betétigen eine
Ebene héher. Wenn Sie die Taste drticken, gelangen Sie zur
Anzeige “MEMLI VERL <OK>".

6.2 Ereignisprotokoll I6schen/beenden

L3
>

&

Loschen = <AUS>

&

8. I

&

74

An jedem Punkt im Ereignisprotokoll kénnen Sie die Taste |JIE
driicken.

Hinweis: Gilt nur, wenn der Installateurcode eingegeben wird.

Wenn Sie in dieser Phase des Verfahrens die Taste oder
driicken, gelangen Sie zur Option “MEMU UERL . <0K3>”, ohne
dass das Ereignisprotokoll geléscht wird. Wenn Sie die Taste I
driicken, gelangen Sie zurlick zur Anzeige “‘EREIGHISPR. LOSCHEN”.

Das System léscht das Ereignisprotokoll und kehrt zum Normalbetrieb
zurdck.

Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt wdhrend dieser Prozedur die Taste
wiederholt driicken, gelangen Sie mit jedem Betétigen eine
Ebene héher. Wenn Sie die Taste drticken, gelangen Sie zur
Anzeige “MEHL VERL <0K>".
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ANHANG A. Technische Daten

A1. Funktionen

Zahl der Zonen

Anford. f.
festverdrahtete Zone

Codes

Bedienelemente

Display
Aktiviermodi

Alarmarten

Sirenensignale

Zeit Sirene
Eingebaute Sirene
Uberwachung
Sonderfunktionen

Datenabruf
Echtzeituhr

Batterietest

30 Zonen ( einschl. 1 verdrahteten).
2,2 kQ Schleifenendwiderstand (max. Drahtwiderstand: 220 Q).

e 1 Master-Installateurcode (standardmaBig 9999)*

e 1 Installateurcode (standardméaBig 8888)*

e 1 Master-Benutzercode Nr. 1 (standardméaBig 1111)

e Benutzercodes Nr. 2 -8

* Die Codes diirfen nicht identisch sein.

- Integrierte Tastatur, drahtlose Handsender und Fernbedienungen
- SMS-Befehle Uber optionales GSM/GPRS-Modul.

- Fernbedienung mittels Telefongerat

Fir USA und Canada: Hinweis: Um SIA CP-01 zu erfiillen, muss bei Einsatz
von KF-234 PG2 auch eine externe Sirene vorhanden sein.

Einzeiliges, hintergrundbeleuchtetes LCD mit 16 Zeichen.

ABWESEND, ANWESEND, SOFORT ABWESEND, SOFORT ANWESEND,
SCHLUSSELKIND, ERZWUNGEN und UMGEHEN.

Stiller Alarm, Uberfallalarm/Panik, Einbruchalarm, Gasalarm, Feueralarm und
Rohrbruchalarm.

Daueralarm (Einbruch / 24 Stunden / Uberfall);

3 Impulse - Pause — 3 Impulse usw. (Feuer);

vier Impulse — lange Pause — vier Impulse usw. (Gas);

langer Impuls — lange Pause — langer Impuls usw. (Rohrbruch).

Programmierbar (Standardeinstellung: 4 Minuten)

mind. 85 dBA in 3 m Entfernung

Programmierbares Zeitfenster fiir die Erfassung fehlender Statusmeldungen
- Gonglinien

- Diagnosetest und Ereignisprotokoll.

- Lokale und Fernprogrammierung per Telefon-, GSM/GPRS-Verbindungen.

- Herbeirufen von Hilfe mittels Notrufsender

- Uberwachung langerer Zeiten ohne Aktivitét bei Senioren, Pflegebediirftigen
und Kranken.

Alarm- & Stérungsanzeige, Ereignisprotokoll

Das Bedienfeld hat eine eingebaute Uhr mit Datum-/Uhrzeitanzeige. Dieses
Leistungsmerkmal wird auch fir die Protokolldatei verwendet (Datum/Uhrzeit
jedes Ereignisses).

1 x alle 10 Sekunden.
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A2. Funk
Hochfrequenznetz
Frequenzen (MHz)
Kanéle (je Frequenz)
Region der Fequenzen

Verschliisselung

A3. Elektrisch
Externer AC/AC-Adapter:

Interner AC/DC-Adapter

Stromverbrauch
Notstrombatterie

Ladezeit
Optionaler Akku-Pack

Ladezeit (option. Notstrom-
Akku-Pack)

Gesamtstromaufnahme der
Melder (Summe)

Stromaufnahme der
AuBensirene (,EXT*):

Stromaufnahme der
Innensirene (,INT*):

PGM-Ausgang

Absicherung gegen
Hochspannung/Kurzschluss

76

PowerG — 2-Way Synchronized Frequency Hopping (TDMA / FHSS)

433 -434 868 - 869 912-919
8 4 50
Weltweit Europa Nordamerika und
ausgewahlte Lander
AES-128

Europa: Eingang 230VAC, 50Hz, Ausgang 9VAC, 700mA.
USA: Eingang 120VAC, 60Hz, Ausgang 9VAC, 1.000mA.
Interne Steuerspannungsversorgung:

Eingang: 100-240VAC, max. 0,12 A

Ausgang: 7,5VDC, max. 1,2A

ca. 70 mA im Standby-Betrieb, 1200 mA Spitze bei Volllast.
4,8V, 1300 mAh, NiMH-Akku-Pack, Teile-Nr. GP130AAM4YMX,
Hersteller: GP oder gleichwertige Batterien.

Achtung! Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch eine Batterie
anderen Typs ersetzt wird. Leere Batterien gemaB Anweisungen des
Herstellers entsorgen.

Fiir USA und Canada: Hinweis: Um UL-Normen zu erfiillen, muss die
Notstrombatterie mind. 24 Stunden halten (12 Stunden, um EN-Normen
zu erfiillen).

80 % (~ 13h)
4,8V, 2200 mAh, NiMH-Akku-Pack, Teile-Nr. GP230AAHC4YMX, Her-

steller: GP.
80 % (~ 24h)
Nicht zutr.

Nicht zutr.

Nicht zutr.

Open Kollektor gegen Masse; max. 100 mA
Max. externe Gleichspannung +30 VDC

Nicht zutr.
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A4. Kommunikation
Kommunikation PSTN; GSM; GPRS; IP (f. kiinftige Anwendungen)

Eingebautes Modem 300 Baud, Protokoll: Bell 103

Programmierschnittstelle  Serielle Schnittstell RS232 via optionalen Adapter (Adapter und Software
nur fir Facherrichter)

Meldungsziele 2 Wachzentralen (via Festnetz oder IP/GPRS oder SMS), 4 private
Telefon-Nr.(via Sprache/Téne oder SMS)

Berichtformatoptionen SIA, Kontakt-ID, Scancom, SIA IP, Visonic PowerNet.

Impulsrate 10, 20, 33 und 40 pps - programmierbar

Meldung an priv. Tel.-Nr.  Tonwahl

Ruftonerfassung Die Alarmzentrale unterstitzt keine Ruftonerfassung ohne
Gleichspannung auf dem Telefonanschluss (>28V).

A5. Physikalische Eigenschaften
Betriebstemperatur -10,00°C bis 49°C

Lagertemperatur -20°C bis 60°C

Luftfeuchtigkeit 85% rel. Luftfeuchtigkeit bei 30°C
Abmessungen 196 x 180 x 55 mm

Gewicht 6589 (mit Akkus)

Farbe WeiB

AG6. Peripheriegerate und Zubehor
Module GSM/GPRS, IP (f. kiinftige Anwendungen)
Speicherplatze 30 Melder/Zonen (30 Funk oder 29 Funk und einen verdrahten Eingang) +
far 8 Handsender +
Peripheriegerate g Fernbedienungen +
2 Sirenen +
4 Signalwiederholer +
8 Proximity Tags +

D-303951 Installationsanleitung PowerMaster-10

77



ANHANG B. Ubersicht Errichterprogram.

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3
wahle "Errichter Progr." Installateurcode eingeben  |entsprechendes Untermenii auswéhlen
r Siehe ; Siehe
* e T
- Siehe Abschn. 3.2 a- Abschn 3- Absc

33 310
3.4 311
35 i8:Seriennumne JECRP
3.6 11:5tart UL-DL  JEESE
3.7 12:Teilbereich JEEAK

KN i e 1. = <0K> I

3.9

v

Ertichter

Schritt 4
Option, die konfiguriert werden soll, auswahlen
Siehe > Siehe P Siehe
L3- Abschn 3- Abschn - Abschn

@ Neu. Master Code [
3.3
Meu.Install.Co

B2:Zonen-Sende ‘ m Gerdt hinzufiden [Ma
| " " 3.4.3
Gerat ldschen 344

Gerat modifiz. RPN
(Gerst ersetzen [EEO
Standardein—
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Deaktivier- & | 352
Aktivierung

dl:ilerzdgert 1

B Zonenabsch. |

A7 : Info—-Modus

Zonen- 353
Verhalten
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ANHANG C. Melder- & Sender-Plan
D1. Melder Belegungsplan

Zone
Nr.

Typ der Zone

Installationsort/ Name oder Funktion
(Nichtalarm-, Steuerungs- oder Notruf-Zone)

Gong
(Ja/Nein)

QIN|@ |0 (B0

30.

Zonentypen: 1 = Verzégert 1 ¥ 2 = Verzégert 2 ¥ 3 = Innen/AuBen ¥ 4 = Innnenbereich-Verfolgung ¥ 5 =
Innnenbereich ¥ 6 = AuBenbereich ¥ 7 = AuBenbereich-Verfolgung ¥ 8 = 24h Still # 9 = 24h Laut ¥ 10 =
Notfall ¥ 11 = Schltisselschalter # 12 = Nichtalarm ¥ 17 = Wachdienst-Schiiisselbox.

Zonenbezeichnungen: Vorgesehen Bezeichnung fiir jeden Melder notieren. Beim Programmieren kénnen Sie
eine der 26 verfligbaren Bezeichnungen (plus 5 individuellen Bezeichnungen, die Sie hinzufiigen kénnen - siehe
Menti "02:ZONEN/SENDER").

Hinweis: Es gibt nur eine festverdrahtete Zone beim PowerMaster-10-System.
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C2. Liste der Handsender

Senderdaten Zuweisungen f. AUX-Taste
Nr. Typ Inhaber Ausgangsverzogerung léschen oder
"Sofort aktiv"

1 Gewunschte Funktion angeben (falls zutr.)

2

3

4

5

6 Ausg.-verz. ldschen. [ ]

’ Sofort aktiv ]

C3. Liste der Notfall-/Notrufsender

Sdr Nr. | Sendertyp Angemeldet fiir Zone Name des Inhabers

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C4. Liste der Nicht-Alarm-Sender

Sdr Nr. | Sendertyp Angemeldet fir | Name des Inhabers Zuweisung
Zone

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ANHANG D. Ereignis-Codes

D1. Contact-ID Ereignis-Codes

Code Definition Code Definition

101 Notfall (Medizinisch) 350 Kommunikationsstérung

110 Feuer 351 Telefonstoérung

114 Hitze Alarm (Rauch+Temperatur Melder) 373 Rauchmelderstérung

120 Uberfall/Panik 380 Anti-Masking Alarm

121 Deaktivieren unter Zwang 380 Warmealarm

122 Stiller Alarm 380 Temperatur-Sonde Stérung

123 Akustischer/Lauter Alarm 381 Fehlende Statusmeldung/Uberwachung

131 AuBenhaut-Meldelinie 383 Sabotage am Melder

132 Innenbereich-Meldelinie 384 Senderbatterie fast leer

134 Eingang/Ausgang-Verz. Meldelinie 393 Rauchmelder reinigen

137 Sabotage an Alarmzentrale 401 De-/Aktivierung durch Benutzer

139 Einbruchalarm geprift/bestatigt 403 Automat. Aktivieren

151 Gasalarm 406 Léschen/Riicksetzung

152 Warnung "Tiefkihltruhe" 408 Quick Arming (schnelles Aktivieren)

153 Warnung Frostgefahr 426 Ereignis: TUr offen

154 Rohrbruchalarm 441 Anwesend aktiv

158 Warnung "hohe" Temperatur 454 Fehler bei Aktivierung

159 Warnung "niedrige” Temperatur 455 Autom. Aktivierung fehlgeschlagen

180 Gasmelder Stérung 456 Teilaktiviert

301 Netzspannungsausfall 459 -Kurz Abwesend" (inerh. 2min nach
Aktivierung)

302 Batterie der Alarmzentrale fast leer 570 Umgangen/Zonenabschaltung

311 Batterie nicht angeschlossen/Stérung 602 Routineruf/automatischer Test

313 Reset durch Techniker 607 Anlagentest/Diagnosetest

321 Sirene 641 Inaktivitatsalarm (pflegebedurftige

344 Funkstérung Personen)
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D2. SIA Ereignis-Codes

Code Definition Code Definition
AR Netzsp.-Ausfall behoben KJ Temperatur-Sonde Stérung Reset
AT Netzspannungsausfall LR Telefonverbindung gestért Reset
BA Einbruchalarm LT Telefonverbindung gestort
BB Einbruchalarm umgangen/abgeschaltet OP Bericht Uber offene/gestorte Zonen
BC Einbruchalarm abgebrochen oT Nicht aktiviert
BR Einbruchalarm Reset PA Uberfall/Panik
BT Einbruchalarm Fremdfunk/Stérung PR Uberfall/Panik Reset
BV Einbruchalarm gepriift/bestatigt QA Notruf (Medizinisch)
BZ Fehlende Statusmeldung/Uberwachung | |RN Reset durch Techniker
CF Aktivieren/SchlieBen Erzwungen RP Automatischer Test/Routineruf
CG Anwesend aktiv RX Manueller Test/AnalgenTest/Diagnose
CG Schnell Anwesend Aktiv-Ereignis RY Manueller Test beendet
[¢] Nicht aktiviert/geschlossen TA Sabotagealarm
CL Bericht Uber geschlossene Zonen TR Sabotagealarm Reset
CL Schnell Abwesend Aktiv-Ereignis uJ Anti-Masking Alarm Reset
CP Automat. Aktivieren YM Batteriestérung in der Alarmzentrale
CR Kurz Abwenden (innerh. 2min nach uT Anti-Masking Alarm
Aktivierung)
EA Tar offen WA Rohrbruchalarm
FA Rauchmelder Alarm/Feuer WR Rohrbruchalarm Reset
FT Rauchmelder reinigen XR Melderbatterie Stérung Reset
FJ Rauchmelder Stérung XT Melderbatterie Storung
FR Rauchmelder Alarm Reset YM Alarmzentrale Batterie nicht angeschlossen
GA Gas Alarm YR Armzentrale Batterie schwach Reset
GR Gas Alarm Reset YT Armzentrale Batterie schwach
GT Gasmelder Stérung YX Kundendienst anrufen
GJ Gasmelder Stérung Reset ZA Warnung Tiefklihlung
HA Deaktivieren unter Zwang (Stiller Alarm) ZH TiefkGhlung wieder in Ordnung
KA Temperatur hoch/niedrig ZJ Tiefkhltruhe wieder in Ordnung
KH Temperatur hoch/niedrig Reset ZT Warnung "Tiefkihltruhe"
KT Temperatur-Sonde Stérung

D3. Scancom Datenformat

Das Datenformat der SCANCOM-Meldung
besteht aus 13 Dezimalziffern, die — von links
nach rechts — in vier Gruppen unterteilt sind
(siehe nebenstehendes Beispiel)

L ) Zugangs Kanale Kanale
Jeder Kanal ist wie nachstehend beschrieben Code 1-4 5.8
mit einem bestimmten Ereignis verbunden: — ~ A System Status:

"C": Zweiter Alarm
"C": Stérungsmeldungen

wan. daaa CCC CCCC S < Keine Stérung.
1."C™ Feugr ______________ 9 Test, Batterie
2."C": Angriff
3. "C": Einbrecher Die Ziffer an dieser Stelle beschreibt Die Ziffer an dieser Stelle beschreib
4."C": Offen/geschlossen den Status von Kanal 1 den Status von Kanal 8
5."C": Alarm geldscht Scancom-Datenformat
6. "C": Notfall
7.
8.

86 D-303951 Installationsanleitung PowerMaster-10



ANHANG E. Glossar

Die in dieser Liste erlauterten Begriffe sind in alphabetischer Reihenfolge (der englischen Begriffe) geordnet.
Jeder im Erlduterungstext kursiv geschriebene Begriff wird in diesem Glossar gesondert erldutert.

Quittierzeit: Wenn ein Alarm ausgelést wird, wird der Summer zundchst eine bestimmte Zeit (die vom
Installateur eingestellt wurde) lang aktiviert. Diese Zeit wird Abbruchintervall genannt. Wenn Sie versehentlich
einen Alarm ausldsen, kénnen Sie das System wahrend dieses Abbruchintervalls wieder deaktivieren, ehe die
Sirenen erténen und ehe der Alarm an die Wachzentrale, Notrufzentrale oder private Rufnummer gemeldet wird.

Alarm: Es gibt zwei Arten von Alarm:

Lauter (akustischer) Alarm - sowohl Innensirene als auch AuBensirene erténen mit Dauerton, und die
Alarmzentrale meldet das Ereignis per Telefon.

Stiller Alarm - die Sirenen erténen nicht, doch die Alarmzentrale meldet das Ereignis per Telefon.
Ein Alarmstatus wird verursacht durch:

o Eine Bewegung, die von einem Bewegungsmelder erfasst wird

« Offnen eines Magnetkontaktes — Beispiel: Geschlossene Fenster oder Tiiren werden gedffnet.
e Rauch wird von einem Rauchmelder erfasst.

e Sabotageversuch an einem der Melder.

o Die beiden Notruftasten (Panik) im Tastenfeld der Alarmzentrale werden gleichzeitig gedriickt.

Aktivieren: Beim ,Aktivieren” des Alarmsystems handelt es sich um eine MaBnahme, durch die sichergestellt
wird, dass ein Alarm ertdnt, wenn eine Zone durch Bewegung bzw. Offnen einer Tlr oder eines Fensters
wverletzt” wird. Die Funkalarmzentrale kann in unterschiedlichen Betriebsarten (Modi) aktiviert werden (siehe
ABWESEND, ANWESEND, SOFORT und SCHLUSSELKIND).

Zugewiesen: Bezieht sich auf Zonen.
Zusammenhéangend: Bezieht sich auf Geréte.

ABWESEND: Diese Aktivierungsart wird benutzt, wenn sich alle Personen vom geschitzten Ort entfernen. Alle
Zonen, d.h. sowohl Innenbereich als auch AuBenbereich, werden geschitzt.

Abgeschaltet: "abgeschaltete"/“umgangene” Zonen sind Zonen, die nicht aktiviert werden, wenn das System
aktiviert wird. Dies erlaubt es, das System nur teilweise zu aktivieren, so dass sich Personen frei in bestimmten
Zonen bewegen kénnen, wahrend das System aktiviert ist.

Gongzonen: Ermdglichen es, die Aktivitdten am geschitzten Ort zu kontrollieren, wahrend das Alarmsystem im
deaktivierten Zustand ist. Immer wenn eine Gongzone ,gedffnet” wird, ertént der Summer zwei Mal. Der
Summer ertdnt jedoch nicht, wenn die Zone geschlossen wird (Rickkehr zum normalen Betriebsmodus). In
Wohnhausern oder Geschéftsrdumen kann dieses akustische Signal dazu dienen, eintretende Besucher,
Kunden oder Personal anzukindigen, die in einen Uberwachten oder zugangsbeschrankte Bereiche gehen.
Hinweis: Eine 24-Stunden- oder Rauchmelderzone sollte niemals als Gongzone definiert werden, da diese
beiden Zonentypen selbst dann einen Alarm ausldésen, wenn das System deaktiviert ist.

Selbst wenn eine oder mehrere Zonen als Gongzonen definiert sind, kdnnen Sie die Gongfunktion aktivieren
oder deaktivieren, indem Sie die Taste "GONG EIN/AUS" [ 8 [N drlicken.

Funkalarmzentrale/Alarmzentrale: Bei der Alarmzentrale handelt es sich um ein Schaltgehause, in das die
elektronischen Schaltungen und der programmierbare Mikroprozessor eingebaut sind, die flr die Steuerung des
Alarmsystems sorgen. Sie sammelt die von den verschiedenen Meldern kommenden Informationen, verarbeitet
sie und reagiert dann auf unterschiedliche Art und Weise. Dazu gehért auch die Benutzerschnittstelle, die aus
Funktionstasten, einem numerischen Tastenfeld, einem Display, LED-Anzeigelampchen, einem Summer und
einem Lautsprecher besteht.

Standardeinstellungen: Einstellungen, die flr eine bestimmte Gerategruppe gelten.

Melder: Jedes Gerat, das einen Alarm sendet und mit der Alarmzentrale kommuniziert (z.B. ist "NEXT PG2" ein
Bewegungsmelder und "SMD-426 PG2" ein Rauchmelder).
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Deaktivieren: Das Gegenteil von ,Aktivieren* — MaBnahme, die die Armzentrale wieder in ihren normalen
Bereitschaftszustand bringt. In diesem Zustand I6sen nur und 24-Stunden-Meldelinien einen Alarm aus, doch
der Notfallalarm kann ebenfalls ausgelést werden Rauchmelderzonen und 24-Stunden-Zonen einen Alarm aus,
doch der “Notfall-/Uberfallalarm” kann ebenfalls ausgeldst werden.

Gestorte Zone: Eine Zone die sich nicht im Normal-/BEREIT-Zustand befindet. Dies kann durch ein offenes
Fenster, eine offene Tir oder eine Bewegung im Erfassungsbereich eines Bewegungsmelders verursacht
werden. Gestérte Magnetkontakte werden durch ,offen“ angezeigt und Bewegungsmelder im Moment der
Ausldésung erzeugen die Anzeige ,Detektion®.

Erzwungene Aktivierung: Wenn eine der Zonen des Systems ,gestdrt” (offen) ist, kann das Alarmsystem nicht
aktiviert werden. Eine Mdglichkeit, dieses Problem zu I6sen, besteht darin, die Ursache fiir diese Stérung zu
ermitteln (z.B. offene Fenster oder Tiren). Eine andere Méglichkeit besteht darin, eine erzwungene
Aktivierung vorzunehmen, d.h. die automatische Deaktivierung von Zonen, die nach Ablauf der
Ausgangsverzdgerung noch gestért sind. ,Abgeschaltete” Zonen sind wahrend der gesamten AKTIV-Phase
nicht gesichert. Selbst wenn sie wieder in den Normalzustand gebracht (d.h. geschlossen) werden, bleiben
umgangene Meldelinien so lange ungeschiitzt, bis das System deaktiviert wird.

Die Erlaubnis, eine ,erzwungenen Aktivierung® vorzunehmen, wird vom Installateur erteilt oder verweigert, wenn
er das System programmiert. Beachten Sie das erzwungene Aktivierung dies zur Einschrankung der
Systemsicherheit flihren kann.

Anwesend: Diese Aktivierungsart wird verwendet, wenn sich am geschitzten Ort weiterhin Personen aufhalten.
Ein typisches Beispiel ist die Nachtzeit, wenn die Familie zu Bett geht. Durch ANWESEND AKTIV werden die
AuBenbereichzonen geschitzt, jedoch nicht die Innenbereichzonen. Daher werden Bewegungen im
Innenbereich von der Funkalarmzentrale ignoriert, doch die Auslésung einer AuBenbereichzone I6st einen
Alarm aus.

Sofort: Sie kdnnen das System SOFORT ABWESEND oder SOFORT ANWESEND aktivieren und dadurch die
Eingangsverzdgerung fiir alle Verzégerungszonen fiir die Dauer eines AKTIV-Zyklus lI6schen.

Sie kdnnen Sie beispielsweise die Alarmzentrale im Modus SOFORT ANWESEND aktivieren und im
geschuitzten Bereich bleiben. Nur der AuBenbereichschutz ist dann aktiv, und wenn Sie keinen Besucher
erwarten, wahrend das System aktiviert ist, ist diese Funktion sinnvoll, da sofort ein Alarm ausgel&st wird,
sobald jemand durch die Haustir in das Haus eindringt.

Um das System zu deaktivieren, ohne einen Alarm auszuldsen, kdnnen Sie das Tastenfeld der Alarmzentrale
(das normalerweise zuganglich ist, ohne dass dadurch eine AuBenbereichzone gestort wird) oder einen
Handsender benutzen.

"Hier ist das betroffene Gerat": Das PowerMaster-10-System beinhaltet eine leistungsstarke
Geratelokalisierungsfunktion, die Ihnen hilft, wie folgt das konkrete Gerat zu identifizierten, das im Display
angezeigt wird:

Wenn das Display ein offenes oder gestortes Gerat anzeigt, blinkt Die LED am betreff. Gerat, was anzeigt: "Hier
ist das betroffene Gerat". Dieses LED-Signal am Geréat selbst leuchtet innerhalb von max. 16 Sekunden auf und
dann so lange, wie das Display der Alarmzentrale dieses Gerat anzeigt.

Schlisselkind-/Infomodus: Bei diesem Modus handelt es sich um einen speziellen Aktiviermodus, in dem
bestimmte so genannte ,Schlisselkinder” eine ,Schliisselkind-Meldung® auslésen, die an eine Rufnummer oder
einen Pager Ubermittelt wird, sobald diese Benutzer das System deaktivieren.

Beispiel: Dieser Modus ist nitzlich, wenn Eltern sicher sein wollen, dass ihr Kind von der Schule nach Hause
gekommen ist und das System deaktiviert hat. Das Aktivieren im Schliisselkind-Modus ist nur méglich, wenn
das System im ABWESEND-Modus aktiviert ist.

Magnetkontaktmelder: Ein magnetgesteuerter Schalter und ein drahtloser Sender, die zusammen in einem
Gehéause verbaut sind. Dieser Melder wird an Tiren und Fenstern installiert, um Zustands&nderungen zu
erfassen (von ,geschlossen” zu ,,offen“ und umgekehrt). Wenn eine offene Tir bzw. ein offenes Fenster erfasst
wird, Ubertragt der Sender des Magnetkontakts ein ,,Alarmsignal“ an die Alarmzentrale. Wenn die Alarmzentrale
zu diesem Zeitpunkt nicht aktiviert ist, meldet sie das Alarmsystem so lange als ,nicht aktivierbereit”, bis die Tur
bzw. das Fenster geschlossen und das Signal ,Wiederherstellung des Normalzustands” von diesem Melder
gesendet wird.

Bewegungsmelder: Ein Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder. Wenn er eine Bewegung erfasst, lbertragt der
Melder ein Alarmsignal an die Alarmzentrale. Nach der Ubertragung ist der Melder wieder bereit, weitere
Bewegungen zu erfassen.
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Nichtalarm-Zone: Ihr Installateur kann einer Zone auch andere Funktionen als nur die Alarmierung zuweisen.
Ein Bewegungsmelder, der in einem dunklen Treppenhaus installiert ist, kann beispielsweise dazu verwendet
werden, um Lampen automatisch einzuschalten, wenn jemand durch diesen Bereich geht. Oder er kann einer
Zone einen mobilen Sender zuweisen, um einen Toréffnungsmechanismus zu steuern.

»Schnell Aktiv*: Aktivieren ohne Benutzercode. Die Funkalarmzentrale fordert Sie nicht auf, einen
Benutzercode einzugeben, wenn Sie die Aktiviertasten drlicken. Die Erlaubnis fur dieses Aktivierverfahren wird
vom Installateur gegeben, wenn er das System programmiert.

Meldungsempfanger (Wach-/Notrufzentrale, private Rufnummer): Hierbei kann es sich um ein gewerbliches
Dienstleistungsunternehmen handeln, das Wachdienste fiir Wohnungen und Betriebe anbietet (eine
Wachzentrale) oder oder einen Verwandten/Freund, der sich bereit erklart, den geschitzten Ort wahrend der
Abwesenheit seiner Bewohner/Betreiber zu iberwachen. Die Alarmzentrale meldet Ereignisse per Telefon an
diese Stellen.

Restore (Nullstellen/Reset): Wenn ein Melder vom Zustand, der einen Alarm ausgeldst hat, in den normalen
Bereitschaftszustand zurtickkehrt, wird gesagt, dass er ,nullgestellt” wurde.

Ein Bewegungsmelder stellt sich nach dem Erfassen einer Bewegung automatisch null und kann dann neue
Bewegungen erfassen. Ein Magnetkontaktmelder stellt sich nur dann null, wenn die geschitzte Tur bzw. das
geschutzte Fenster geschlossen wird.

Sensor: Das jeweilige Sensorelement: pyroelektrischer Sensor, Lichtzelle, Mikrofon, optischer Rauchsensor
usw.

Rauchmelder, drahtlos: Ein normaler Rauchmelder und ein drahtloser PowerG-Sender, die zusammen in
einem Gehause verbaut sind. Wenn Rauch erfasst wird, (ibertragt der Sender des Melders einen
unverwechselbaren Kenncode zusammen mit einem ,Alarmsignal” und verschiedenen weiteren Statussignalen
an die Alarmzentrale. Da der Rauchmelder einer speziellen Rauchmelderzone zugewiesen ist, wird ein
Feueralarm ausgeldst.

Zustand: ABWESEND, ANWESEND, SOFORT ABWESEND, SOFORT ANWESEND, SCHLUSSELKIND,
ERZWUNGEN und ABGESCHALTET.

Status: Netzstromausfall, Batterie schwach, Systemstatus usw.

Benutzercodes: Das PowerMaster-10-System ist so konstruiert, dass es auf Ihre Befehle reagiert, jedoch nur,
wenn diesen Befehlen ein glltiger Benutzercode vorangestellt ist. Nicht autorisierte Personen kennen diesen
Code nicht, so dass jeder von ihnen unternommene Versuch, das System zu deaktivieren oder zu umgehen,
fehlschlagt. Einige Bedienvorgange kénnen jedoch ohne Benutzercode ausgefihrt werden, da sie den Grad der
Sicherheit des Alarmsystems nicht beeintrachtigen.

Zone/Meldelinie: Ein Bereich an einem geschtzten Ort, der von einem bestimmten Melder iberwacht wird. Im
Rahmen der Programmierarbeiten kann der Installateur die Alarmzentrale so einrichten, dass sie den ID-Code
des jeweiligen Melders speichert und mit der betreffenden Zone/Meldelinie vernetzt. Da die Zonen durch Zahlen
und Bezeichnungen differenziert werden, kann die Funkalarmzentrale dem Benutzer den Status jeder Zone
melden und in ihrem Speicher alle Ereignisse protokollieren, die vom Melder dieser Zone gemeldet werden.
Sofort- und Verzdégerungszonen ,liberwachen” ihre Umgebung nur dann, wenn die Alarmzentrale aktiviert ist,
wahrend bei den anderen (24-Stunden-)Zonen die Uberwachung unabhingig davon funktioniert, ob das System
aktiviert ist oder nicht. Bei diesem System ist eine Meldelinie/Zone ein Speicherplatz fiir einen Melder. Ein Raum
— z.B.: Wohnzimmer —, der auch Zone/Beriech genannt wird, kann jedoch mit mehreren Meldern —
Bewegungsmeldern, Magnetkontakte usw. — ausgestattet sein und somit mehre Zonen Uber die
Bezeichnung/den Standortnamen zugewiesen bekommen haben.
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ANHANG F. Werksseitig Zoneneinstellungen

Zone Zonentyp Standort Gong: Melodie,
Nr. [Werksseitig [programmiert Werksseitig programmiert oder AUS)
1 [Verzégerungi Haupteingang
2  |Verzbgerungi Garage
3 |Verzbgerung2 Garagentor
4 |AuBenbereich Nebeneingang
5 ]AuBenbereich Kinderzimmer
6 |Innenb.Folge Biro
7 |Innenb.Folge Esszimmer
8 |AuBenbereich Esszimmer
9 |AuBenbereich Kiiche
10 [AuBenbereich \Wohnzimmer
11 |Innenb.Folge Wohnzimmer
12 |Innenb.Folge Schlafzimmer
13 [AuBenbereich Schlafzimmer
14 |AuBenbereich Gastezimmer
15 |Innenb.Folge Atelier
16 [AuBenbereich Atelier
17 |AuBenbereich Wirtschaftsraum
18 [AuBenbereich Hobbyraum
19 [AuBenbereich Keller
20 |24 Std. laut Werkstatt
21 |24 Std. laut Werkstatt
22 |AuBenbereich Notruf
23 |AuBenbereich Notruf
24 |24 Std. still Keller
25 |24 Std. still Biro
26 |24 Std. laut Dachgeschoss
27 |24 Std. laut Arbeitszimmer
28 [AuBenbereich Wintergarten
29 |AuBenbereich Flur
30 |AuBenbereich Werkstatt

Hinweis: Alle Zonen sind standardméBig auf GONG AUS eingestellt. Tragen Sie Ihre eigene Option in der
letzten Spalte ein, und programmieren Sie das System entsprechend.
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GARANTIE

Visonic Limited (die ,Herstellerin®) leistet fiir dieses Produkt (das ,Produkt”) ausschlieBlich
dem urspriinglichen Erwerber (der ,Erwerber”) die Gewahr, dass es bei normalem Gebrauch
frei von Material- und Herstellungsfehlern ist, und zwar fir die Dauer von zwdlf (12) Monaten
ab dem Datum des Versands durch den Hersteller.

Diese Garantie unterliegt dem absoluten Vorbehalt, dass das Produkt ordnungsgeman
installiert, gewartet und unter Bedingungen normalen Gebrauchs entsprechend der vom
Hersteller empfohlenen Installations- und Betriebsanleitung betrieben wurde. Produkte, die
aus irgendeinem anderen Grund nach Ermessen der Herstellerin fehlerhaft geworden sind,
z.B. durch unsachgemaBe Installation, Nichtbefolgung der empfohlenen
Installationsanweisung, Pflichtversdumnis oder vorsatzliche Beschéadigung, Missbrauch oder
Vandalismus, Beschadigung durch Unfall, Umbau oder Manipulation oder aufgrund einer
Reparatur durch jemand anders als den Hersteller, sind nicht durch diese Garantie abgedeckt.
Die Herstellerin sichert nicht zu, dass dieses Produkt nicht manipuliert oder umgangen werden
kann oder dass dieses Produkt Todesfélle, Personenschaden und/oder Korperverletzungen
und/oder Sachschaden und/oder Schaden verhindert, die sich aus Einbruch, Raub, Feuer

oder sonstwie ergeben, oder dass das Produkt in allen Féllen angemessen warnt oder schiitzt.

Das ordnungsgemaB installierte und gewartete Produkt reduziert lediglich das Risiko
derartiger Ereignisse ohne Vorwarnung und garantiert nicht und schiitzt nicht davor, dass
derartige Ereignisse nicht eintreten.

DIESE GARANTIE IST EXKLUSIV UND GILT AUSDRUCKLICH AN STELLE ALLER
SONSTIGEN GARANTIEN, PFLICHTEN ODER HAFTUNGEN - GANZ GLEICH, OB
SCHRIFTLICH, MUNDLICH, AUSDRUCKLICH ODER IMPLIZIT VEREINBART,
EINSCHLIEBLICH DER GEWAHR DER MARKTGANGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FUR
EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER SONSTIGES. DIE HERSTELLERIN HAFTET
KEINESWEGS GEGENUBER DRITTEN FUR FOLGE- ODER ZUFALLSSCHADEN
AUFGRUND DER VERLETZUNG DIESER GARANTIE ODER SONSTIGER GARANTIEN
GLEICH WELCHER ART WIE VORGENANNT.

TDIE HERSTELLERIN HAFTET KEINESWEGS FUR BESONDERE, INDIREKTE, ZUFALLS:,
FOLGE- ODER PONALISIERENDE SCHADEN ODER FUR VERLUST, SCHADEN ODER
AUSGABEN, EINSCHLIESSLICH AUSFALLSCHADEN, ENTGANGENER GEWINN ODER
UMSATZ ODER FIRMENWERT, DIE SICH DIREKT ODER INDIRERT AUS DER NUTZUNG
ODER DER UMMOGLICHKEIT DER NUTZUNG DES PRODUKTS DURCH DEN ERWERBER
ODER WEGEN DES VERLUSTES ODER DER ZERSTORUNG SONSTIGER
VERMOGENSGEGENSTANDE ODER AUS ANDEREM GRUND ERGEBEN, SELBST WEMV
DIE HERSTELLERIN UBER DIE MOGLICHKEIT EINES DERARTIGEN SCHADENS
UNTERRICHTET WAR.

DIE HERSTELLERIN HAFTET NICHT FUR TODESFALLE, PERSONENSCHADEN
UND/ODER SACHSCHADEN ODER VERLUSTE (GANZ GLEICH, OB DIREKT ODER
INDIREKT, ZUFALLIG ODER ALS FOLGESCHADEN), DIE AUF DER BEHAUPTUNG
BASIEREN, DAS PRODUKT HABE VERSAGT.

Wenn die Herstellerin jedoch — ganz gleich, ob direkt oder indirekt — fir einen Verlust oder
Schaden haftet, zu dem es im Rahmen dieser beschrankten Garantie kommt, so haftet die
Herstellerin in jedem Fall héchstens bis in Hohe des Kaufpreises flir das Produkt, wobei
diese Haftungssumme als Schadenersatz und nicht als Strafgebihr festgesetzt wird und
den ausschlieBlichen Rechtsbehelf gegen die Herstellerin darstellt.
Mit der Annahme der Lieferung dieses Produktes erklart sich der Erwerber mit besagten
Verkaufs- und Garantiebedingungen einverstanden, und er erklart, dass er lber diese
unterrichtet wurde.
Einige Gerichtsbarkeiten lassen den Ausschluss oder die Beschrénkung von Zufalls- oder
Folgeschéden nicht zu; daher gelten diese Beschréankungen unter bestimmten Umstéanden
nicht.
Die Herstellerin tibernimmt keinerlei Haftung gleich welcher Art, die sich aus der
Beschéadigung und/oder Funktionsstdrungen von Telekommunikations- oder elektronischen
Anlagen oder Programmen ergeben.
Die Pflichten der Herstellerin im Rahmen dieser Garantie sind ausschlieBlich auf die
Reparatur und/oder den Ersatz des Produktes oder von Produktteilen, die sich ggf. als
mangelhaft erweisen, nach eigenem Ermessen der Herstellerin beschrénkt. Reparatur
und/oder Austausch verlangert nicht die Garantiezeit. Die Herstellerin haftet nicht fir die
Demontage- und/oder Neuinstallationskosten. Um in den Genuss dieser Garantie zu
kommen, muss das Produkt frachtfrei und versichert an die Herstellerin zurlickgesandt
werden. Fir alle Fracht- und Versicherungskosten ist allein der Erwerber verantwortlich,
und sie fallen nicht unter diese Garantie.
Diese Garantie wird weder geandert noch modifiziert oder verlangert, und die Herstellerin
erlaubt keinem Dritten, in ihrem Namen an der Z\nderung, Modifikation oder Verlangerung
dieser Garantie mitzuwirken. Diese Garantie gilt ausschlieBlich fiir das Produkt. Alle
Produkte, Zubehérteile oder Anbauten Dritter, die in Verbindung mit dem Produkt benutzt
werden (einschlieBlich Batterien), sind ausschlieBlich durch die ggf. vorhandene eigene
Garantie dieser Gegenstande gedeckt. Die Herstellerin haftet nicht fiir Schaden oder
Verluste gleich welcher Art, die direkt oder indirekt, zuféllig oder als Folgeschaden oder
sonstwie durch eine Fehlfunktion des Produkts aufgrund von Produkten, Zubehdrteilen oder
Anbauten Dritter (einschlieBlich Batterien) verursacht werden, die in Verbindung mit den
Produkten benutzt werden. Diese Garantie gilt ausschlieBlich fir den urspriinglichen
Erwerber und ist nicht Ubertragbar.
Diese Garantie gilt zuséatzlich zu allen gesetzlichen Rechten des Erwerbers und
beeintréchtigt diese nicht. In dieser Garantie enthaltene Bestimmungen, die gegen Gesetze
in einem Bundesstaat oder Staat verstoBen, in den das Produkt geliefert wird, gelten nicht.
Warnung: Der Benutzer hat die Installations- und Bedienungsanleitung des Herstellers zu
befolgen, einschlieBlich der mind. 1 x pro Woche durchzufiihrenden Tests des Produktes
und seines gesamten Systems, und er hat alle VorsichtsmaBnahmen zu ergreifen, die fir
seine Sicherheit und den Schutz seines Eigentums notwendig sind.

1/08

Fiir USA & Canada: Laut Testergebnissen erfiillt dieses Gerat gemaB Part 15 der FCC-Vorschriften die Grenzwerte fiir
digitale Gerate der Klasse B. Diese Grenzwerte sehen einen ausreichenden Schutz vor Funkstérungen bei
Hausinstallationen vor. Dieses Gerit erzeugt und nutzt HF-Energie und kann diese auch abstrahlen. Wenn es nicht
gemaB Anleitung montiert und verwendet wird, kann es Funkstorungen beim Radio- und Fernsehempfang

verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass Funkstérungen in einer bestimmten Installation nicht auftreten. Wenn dieses Gerat
Funkstérungen verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Gerétes feststellbar ist, sollte der Benutzer diese Funkstérungen

durch eine oder mehrere der folgenden MaBnahmen beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder suchen Sie einen anderen Standort flr die Antenne.
— VergrdBern Sie den Abstand zwischen dem Gerat und der Zentrale.
- SchlieBen Sie den Detektor an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehort als die Steckdose, an die die

Funkalarmzentrale angeschlossen ist.

— Wenden Sie sich an den Handler oder einen versierten Radio- & Fernsehtechniker.

WARNUNG! Verédnderungen oder Modifikationen an diesem Gerdét, die nicht ausdriicklich von der fiir die Einhaltung dieser
Bestimmungen zustédndigen Stelle genehmigt werden, kénnen bewirken, dass der Benutzer das Gerét nicht mehr betreiben darf.

Die Funkalarmanlage, PowerMaster-10, erfiillt die wesentlichen Erfordernisse und Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Mé&rz 1999 fur Funk- und Telekommunikationsendgeréte.

Die fur die CE-Konformitatserklarung notwendige Dokumentation wird an folgender Stelle aufbewahrt:
UNIT 6 MADINGLEY COURT CHIPPENHAM DRIVE KINGSTON MILTON KEYNES, GB MK10 0BZ. TEL.: +44(0)845 0755800 FAX: +44(0)845 0755801
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