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Botao de Panico Sem Fio

Portuqués

3 Visonic

Guia do Usuario

1. INTRODUGAO

O PB-101 PG2 e o PB-102 PG2 s&o pequenos pingentes PowerG
desenvolvidos para serem usados com os painéis de controle
PowerMaster e outros receptores PowerG.

Para ativar a transmissao, aperte o botdo (ou os botdes) de
pressdo no centro da unidade. Quando ativado, o transmissor
emite um codigo de alarme, uma indicagdo LED que confirma a
transmissao bem-sucedida ou malsucedida, e (somente no PB-
102) uma campainha.

O PB-101/102 possui varias opgdes para transporta-lo ou instala-
lo. A unidade vem com um prendedor de cinto, um chaveiro, um
corddo e um suporte que pode ser ligado ao prendedor de cinto
ou disposto na parede.

Figura 1.PB-10 e PB-102

2. OPERAGCAO

ACUIDADO: Este equipamento s6 deve ser usado em locais sem risco.

As fungdes a seguir estéo disponiveis:

Funcédo PB-101 PB-102
Panico Q Mantenha o bot&o pressionado por AR Mantenha ambos os botées
O sinal notificara sua estagao 2 a 7 segundos. [ Y pressionados ao mesmo tempo por

de monitoramento central
sobre uma situagéo de

mais de 3 segundos.

emergéncia.

Arm -— Nao aplicavel i Mantenha este botao pressionado por
Arma seu sistema no modo Y ao menos 1 segundo.

DIST.

Desarm. -— Nao aplicavel =P Mantenha este botao pressionado por
Desarma seu sistema. [ ao menos 1 segundo.

Esta segao descreve como ligar o PB-101/102 a varias opgdes de portabilidade.

AVISO! Risco de choque; partes pequenas; o pingente e o prendedor de cinto NAO devem ser usados por criangas com menos

de 3 anos.

én

Figura 2 Ligando o PB-101/102 a um prendedor de cinto
1. Deslize o PB-101/102 rumo ao suporte até senti-lo encaixar com
seguranga dentro dele.
2. Para fixar o prendedor de cinto, deslize-o sobre os trilhos na
traseira do suporte.
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3. Para remover o PB-101/102 do suporte instalado na parede ou do
prendedor de cinto, pressione o topo do suporte para baixo e
empurre o pingente para cima com os dedos.

¢

Figura 4 Ligando o PB-101/102 a um corddo
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Figura 5 Ligando o PB-101/102 a um suporte de parede

1. Usando os dois parafusos e ancoras plasticas incluidos na caixa 3. Para remover o PB 101/102 do suporte, pressione o topo do
do PB-101/102, alinhe o suporte voltado para cima e fixe o suporte suporte para baixo e empurre o pingente para cima com os dedos
na parede. conforme ilustra a Figura 2.

2. Deslize o PB-101/102 rumo ao suporte até senti-lo encaixar com
seguranga dentro dele.

4. REGISTRO E CONFIGURAGAO DO PB-101/102

4.1. Registro

O processo de Registro "ensina" ao painel de controle do sistema a ID do PB-101/102 e permite que este se comunique com o painel.
1. Entre no menu do instalador do painel PowerMaster e selecione “02:ZONAS/DISP”.

2. Selecione a opgéo "ADIC NOVO DISP".

L

3. Fique préximo do painel PowerMaster. Mantenha pressionado o botéo O (no caso do PB-101 PG2) ou o bot&o esquerdo 4 (no caso
do PB-102 PG2) até que o LED amarelo acenda e, entéo, solte o botédo. Certifique-se de que o LED permaneca aceso por 2 segundos e,
entéo, pisque por 10 segundos.

4.2. Configurando os parametros do botao de panico (for PowerG Version 18 systems only)

Entre no menu DEVICE SETTINGS e siga as instrugdes de configuragdo para os botdes de panico do PB-101 PG2 e do PB-102 PG2 conforme
descritas abaixo.

Opcao Instrugdes de configuragao

i . 1 Define se usa Arm/Desarmar ou opera o PGM.
Funcionalidade

Configuragdes opcionais: Arm/Desarmar (padrao) e PGM ON/OFF.

Supervisao Define se o painel de controle monitorard mensagens de supervisdo enviadas pelo botdo de panico por um periodo
de 8 horas.

Configuragdes opcionais: Desativado (padrao) e Ativado.

5. TESTE E MANUTENGCAO

5.1. Testando uma nova unidade

Visto que o PB-101/102 ¢é fornecido com a bateria ja instalada, a 3. Opere o pingente em varios locais dentro da area coberta
unidade vem praticamente pronta para ser testada. pelo receptor para determinar pontos "mortos”, onde a
IMPORTANTE! Antes de testar, registre o PB-101/102 no transmisséo € bloqueada por paredes e objetos grandes, ou
painel de controle conforme indicado nas instrugdes de afetada por materiais estruturais.

programacao do painel. Obs.: Se as zonas mortas/marginais forem um problema,

1. Fique a 3 m de distancia do painel de controle e pressione os reposicionar o receptor pode melhorar o desempenho.

botbes. Verifique se o LED de transmissao acende.
2. Certifigue-se de que o painel de controle responde conforme

programado e conforme mencionado nas instrugcbes de
programagéo do painel.

! 36 se aplica ao PB-102 PG2
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5.2. Trocando a bateria

Troque a bateria ao menos uma vez a cada 5 anos ou quando
perceber que o LED cintla nas transmissbes. A bateria
necessaria é a bateria de litio de 3 V do tipo CR2032, fabricada
pela VARTA ou por outra fabricante aprovada pela UL, adquirida
de um fornecedor aprovado pela Visonic.

OBS.: A polaridade da bateria deve ser observada, conforme
ilustra a Figura 7. O manuseio inadequado de baterias de
litio pode resultar em aquecimento, explosdo ou incéndio,
que podem levar a ferimentos.

AVISO: Perigo de explosdo se as baterias forem instaladas
incorretamente. Troque somente pelo mesmo tipo
recomendado pelo fabricante ou equivalente. Mantenha
longe do alcance de criangas pequenas. Se as baterias
forem engolidas, procure imediatamente um médico. Nao
tente recarregar essas baterias. A eliminagdao de baterias
usadas deve ser feita de acordo com as leis de recuperagao
e reciclagem de rejeitos da sua area.

1. Insira uma moeda na entrada no centro da base do
dispositivo e torga para separar os dois lados.

Em seguida, deslize a moeda até o canto do dispositivo e
torca novamente para remover a tampa.

N

1 2
Figura 6. Abrindo o PB-101/102
5.3. Limpeza

O pingente pode se sujar se tocado por dedos oleosos. Limpe-o
somente com um pano macio ou esponja ligeiramente
umedecida com uma mistura de agua e detergente e seque-o
imediatamente.

6. LIMITAGOES DO PRODUTO

Obs.: Certifique-se de que a almofada elastica dentro da
tampa permanega no lugar. Coloque-a de volta no lugar se
ela cair.

CR2032
LITHIUM BATTERY
3V

Figura 7. Trocando a bateria

3. Retire a bateria antiga do alojamento e troque-a por uma
nova bateria recomendada. Certifique-se de que o sinal de
mais da bateria esteja voltado para cima, obtendo a
polaridade correta.

4. Teste a unidade pressionando momentaneamente uma das
chaves de transmissao. O indicador LED deve acender.

5. Recoloque a tampa até ela estalar, indicando que fechou.

O uso de substancias abrasivas de qualquer tipo é
estritamente proibido. Também nunca utilize solventes
como querosene, acetona ou tiner.

Nao mergulhe o produto em nenhum liquido, para impedir
danos aos circuitos eletronicos.

Os sistemas sem fio da Visonic sdo muito confidveis e testados de acordo com altos padroes. No entanto, devido a baixa energia de
transmissao e ao alcance limitado (exigidos pela FCC e por outras autoridades regulamentares), algumas limitagbes devem ser levadas

em conta:

A. Os receptores podem ser bloqueados por sinais de radio que ocorram em suas frequéncias operacionais, ou proximas a estas,

independentemente do codigo selecionado.
B. Um receptor s6 responde a um sinal transmitido por vez.

C. Os equipamentos sem fio devem ser testados regularmente para determinar se ha fontes de interferéncia e para protegé-los contra falhas.
Alocacoes de frequéncia para dispositivos sem fio em paises europeus (UE)

433,92 MHz nao é restrito em nenhum pais membro da UE.

7. CONFORMIDADE COM NORMAS

&CE

EN-50131-6 Tipo C.

O PB-101/102 PG2 cumpre com o seguinte:
EN 300220, EN 301489 EN 50130-4, EN 50130-5, EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 50131-1, EN-50131-3 e

O PB-101 PG2 e o PB-102 PG2 sdao compativeis com os requisitos RTTE - Diretiva 1999/5/EC do
Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de margo de 1999.

Os dispositivos periféricos Power G tém funcionalidade de comunicagdo em duas vias, proporcionando
beneficios adicionais conforme descritos no folheto técnico. Essa funcionalidade néo foi testada para
cumprir com os respectivos requisitos técnicos e, portanto, deve ser considerada fora do ambito de

certificagdo do produto.
Classificacao de seguranga

De acordo com as normas EN 50131-1, EN-50131-3-6 e EN-50131-6 Tipo C: este equipamento pode ser

aplicado em sistemas instalados até e incluindo a Classificagéo de seguranga 2.

Classe ambiental EN 50131-3 Classe Il

poderdo anular a autoridade do usuario em operar o equipamento.

AVISO! As alteragées ou modificagbes nesta unidade que ndo sejam expressamente aprovadas pela parte responsavel pela conformidade
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APENDICE: ESPECIFICAGOES

Banda de frequéncia (MHz) Europa e resto do mundo: 433-434,72, 868-869,15 EUA: 912-919.185
Tipo de bateria Bateria de litio de 3 V tipo CR-2032 da Varta.

Limite de bateria fraca 2,05V
Expectativa de vida da bateria Até 5 anos
Temperatura operacional -10°a55°C

Umidade Umidade relativa (UR) Média ~ 75% sem condensagéo, max. 95% 30 dias/ano
Dimensodes (CxLxP) 53 x33x 11 mm

Peso 159

Peso (bateria incluida) 20g

Declaracao de Reciclagem de Produto R.E.E.E.

Para informagoes referentes a reciclagem deste produto, vocé deve entrar em contato com a empresa da qual originalmente o adquiriu. Se esta descartando este produto, e
néo devolvendo-o para conserto, vocé deve garantir que ele seja retornado como identificado por seu fornecedor. Este produto ndo deve ser jogado fora como lixo comum.
Diretiva 2002/96/EC de Residuos de Equipamentos Elétricos e Eletronicos.

D

A Visonic (o “Fornecedor") garante apenas este produto (o "Produto") somente para o
comprador original (o “Comprador”) contra defeitos de fabricagdo e materiais, sob o uso
normal do Produto, por um periodo de doze (12) meses a partir da data de envio pelo
Fornecedor.

Esta Garantia é absolutamente condicional quanto ao Produto ser adequadamente
instalado, mantido e operado sob condigdes de uso normal, de acordo com as
instrugdes de instalagédo e operagdo recomendadas pelo Fornecedor. Os produtos que
apresentarem defeito por qualquer outro motivo, de acordo com os critérios do
Fornecedor, como instalagédo inadequada, falha em seguir as instrugdes de instalagéo e
operagdo recomendadas, negligéncia, danos intencionais, mau uso ou vandalismo,
danos acidentais, alteragéo ou violagédo, ou reparos realizados por outra pessoa que
nao seja o fornecedor, ndo estéo cobertos por esta Garantia.

O Fornecedor ndo garante que este Produto ndo possa ser comprometido e/ou violado,
ou que o Produto impedira qualquer morte e/ou dano pessoal e/ou danos a propriedade
resultantes de roubo, assalto, incéndio ou outro, ou que o Produto fornecera, em todas
as situagdes, aviso ou protecdo adequados. O Produto, adequadamente instalado e
mantido, apenas reduz o risco de que tais eventos ocorram sem aviso e ndo é uma
garantia ou seguro de que tais eventos néo irdo ocorrer.

ESTA GARANTIA E EXCLUSIVA_E SUBSTITUI EXPRESSAMENTE TODAS AS
OUTRAS GARANTIAS, OBRIGAGOES OU RESPONSABILIDADES, SEJAM ELAS
ESCRITAS, VERBAIS, EXPRESSAS OU IMPLICITAS, INCLUSIVE QUALQUER
GARANTIA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAGAO PARA UM FIM EM
ESPECIAL, OU OUTROS. EM NENHUM CASO O FORNECEDOR SERA
RESPONSABILIZADO POR QUALQUER DANO CONSEQUENTE OU INCIDENTAL
DEVIDO A QUEBRA DESTA GARANTIA OU DE QUALQUER OUTRA GARANTIA,
COMO SUPRACITADO. )

EM NENHUM EVENTO O FORNECEDOR SERA RESPONSABILIZADO POR
QUALQUER DANO ESPECIAL, INDIRETO, INCIDENTAL, CONSEQUENTE OU
PUNITIVO OU PELA PERDA, DANO OU DESPESA, INCLUINDO PERDA DE USO,
LUCRO, RECEITA OU BOA REPUTACAO, DECORRENTE DIRETA OU
INDIRETAMENTE DO USO OU INABILIDADE DO COMPRADOR EM USAR O
PRODUTO, OU PELA PERDA OU DESTRUIGAO DE OUTRAS PROPRIEDADES OU
POR QUALQUER OUTRO MOTIVO, MESMO QUE O FORNECEDOR TENHA SIDO
AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAL DANO.

O FORNECEDOR NAO SERA RESPONSABILIZADO POR QUALQUER MORTE,
DANO PESSOAL E/OU LESAO CORPORAL E/OU DANOS A PROPRIEDADE OU
QUALQUER OUTRA PERDA, SEJA ELA DIRETA, INDIRETA, INCIDENTAL,
CONSEQUENTE OU OUTRA, COM BASE EM UMA REIVINDICAGAO DE QUE O
PRODUTO FALHOU EM SEU FUNCIONAMENTO.

_— = - - — -
Quando este produto néo estiver sendo usado, remova todas as baterias e as guarde separadamente. Leve os aparelhos elétricos aos pontos de coleta locais para
eliminacdo de equipamentos eletronicos e elétricos. As baterias sdo nocivas a salde e ao meio ambiente. Ajude a proteger o meio ambiente contra riscos a saude.

GARANTIA

Entretanto, se o Fornecedor for considerado responsavel, direta ou indiretamente, por
qualquer perda ou dano decorrente sob esta garantia limitada, A RESPONSABILIDADE
MAXIMA (SE HOUVER) DO FORNECEDOR NAO PODERA EM NENHUM CASO
EXCEDER O PREGCO DE COMPRA DO PRODUTO, que sera fixado como
compensagdo e ndo como multa, e esta devera ser a reparagdo completa e exclusiva
pelo Fornecedor.

Ao aceitar a entrega do Produto, o Comprador concorda com tais condigdes de venda e
garantia e reconhece que elas lhe foram informadas.

Algumas jurisdicdes nao permitem a excluséo ou limitagado de danos incidentais ou
consequentes, e, portanto, essas limitagdes podem néo se aplicar em determinadas
circunstancias.

O Fornecedor ndo sera responsabilizado em decorréncia da corrupgdo e/ou mau
funcionamento de qualquer equipamento de telecomunicagdes ou eletrdnico, ou ainda
de qualquer programa.

As obrigagdes do Fornecedor sob esta Garantia estdo limitadas unicamente ao reparo
e/ou substituicdo, segundo critério do Fornecedor, de qualquer Produto ou pe¢a do
mesmo que comprovadamente esteja com defeito. Nenhum reparo e/ou troca fara com
que se estenda o periodo de Garantia. O Fornecedor ndo sera responsavel pelos custos
de desmontagem e/ou reinstalagao. Para exercer esta Garantia, o Produto devera ser
devolvido ao Fornecedor com frete pré-pago e seguro. Todos os custos de frete e
seguro sdo de responsabilidade do Comprador e nao estdo inclusos nesta Garantia.
Esta Garantia ndo deverad ser modificada, variada ou ampliada, e o Fornecedor ndo
autoriza nenhuma pessoa a agir em seu nome na modificagdo, variagdo ou ampliagdo
desta Garantia. Esta Garantia se aplicara apenas ao Produto. Todos os produtos,
acessorios ou anexos de terceiros usados em conjunto com o Produto, incluindo
baterias, serdo cobertos exclusivamente por sua propria garantia, caso haja. O
Fornecedor ndo serad responsavel por qualquer dano ou perda, seja direta, indireta,
incidental, consequente ou outra, causados pelo mau funcionamento do Produto devido
a produtos, acessoérios ou anexos de terceiros, incluindo baterias, usados em conjunto
com o Produto. Esta Garantia é exclusiva ao Comprador original e nao é passivel de
cessao.

Esta Garantia se da em acréscimo a seus direitos legais, ndo os afetando. Toda
disposicao desta Garantia que seja contraria a lei no estado ou pais no qual o Produto é
fornecido nao se aplicara.

Aviso: O usuario deve seguir as instrugdes de instalagdo e operagdo do Fornecedor,
incluindo testar o Produto e seu sistema completo pelo menos uma vez por semana e
tomar todas as precaugdes necessarias para sua seguranca e a protegéo de sua
propriedade.

1/08

3 Visonic

E-MAIL: info@visonic.com
SITE: www.visonic.com
©VISONIC LTD. 2014 PB-101/102 D-305494 (REV. 0, 5/14)

4

1L TAMARE I
0-305494

D-305494 PB-101/102 Guia do Usuario





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 793.701]
>> setpagedevice


