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INTRODUZIONE

1. Introduzione

Premessa

Il PowerMaster-10/30 G2 & un evoluto sistema di controllo e di allarmato senza fili prodotto da Visonic Ltd.
Nota: assicuri di essere in possesso del nome e del numero di telefono della centrale di monitoraggio con cui il
sistema comunichera. Quando si chiama la centrale di monitoraggio per ricevere informazioni & necessario avere
accesso al proprio "NUMERO DI IDENTIFICAZIONE" utilizzato per riconoscere il sistema di allarmato presso la
centrale di monitoraggio. Richiedere il numero al proprio installatore prenderne nota.

Nota: "Pmaster" € I'abbreviazione di "PowerMaster".

Panoramica

Il PowerMaster & un sistema di allarmato senza fili per il rilevamento e l'allerta in caso di furto, incendio e altri
pericoli per la sicurezza. Pud essere inoltre impiegato per il monitoraggio delle attivita di persone disabili e/o
anziane in casa da sole. Le informazioni sullo stato del sistema vengono presentate sia in modo visivo che
acustico® e nella maggior parte dei casi una voce registrata guida l'utente a intraprendere l'azione corretta.

Il sistema comprende una funzionalita di partizione opzionale? (per la descrizione di tale funzionalita, consultare
I'Appendice B).

Il PowerMaster e gestito da una centrale (figura 1a e figura 1b) progettata per ricevere i dati dai diversi sensori
disposti in posizioni strategiche all'interno e lungo il perimetro dell'ambiente protetto.

Il sistema di allarmato puo essere inserito o disinserito per mezzo di telecomandi e tastiere numeriche che
utilizzano codici speciali.

Quando é disinserito, il sistema fornisce informazioni visive e attiva I'allarmato quando rileva fumo o disturbi in
una zona 24 ore (una zona attiva 24 ore al giorno).

Quando € inserito, il sistema attiva l'allarmato al rilevamento di un disturbo in una qualsiasi delle zone inserite.
Le chiavi di prossimita consentono di accedere alle zone riservate.

Il sistema identifica una vasta gamma di eventi - allarmi, tentativi di sabotaggio dei sensori e altri tipi di
anomalie. Gli eventi vengono notificati automaticamente via PSTN (linea telefonica) o con comunicazione GSM
alle centrali di monitoraggio (in modalita digitale o modulo IP) e ai telefoni privati (con chiamate e/o SMS). La
persona che riceve tale messaggio dovra verificare I'evento e intraprendere le opportune azioni.
IMPORTANTE! Tutto il necessario per proteggere una proprieta € spiegato nei capitoli 2 e 3 di questa guida.
Se alcuni dei termini usati nel manuale non dovessero essere chiari, consultare I'Appendice C alla fine di questa
guida.

Nota: Questo sistema deve essere controllato da un tecnico qualificato almeno una volta all'anno.

Caratteristiche del sistema

Il PowerMaster offre numerose caratteristiche esclusive:

e Impostazioni utente principale/utente ordinario: Due livelli di utenza consentono differenti tipi di accesso
(consultare il capitol 6. Menu e funzioni, sezione B.4 Programmazione codici utente).

e 30 zone di rilevamento (PowerMaster-10 G2)/64 zone di rilevamento (PowerMaster-30 G2): ogni zona di
rilevamento € identificata dal numero della zona e dal nome (posizione).

e Molteplici modalita di inserimento: TOTALE, PARZIALE, TOTALE - IMMEDIATO, PARZIALE -
IMMEDIATO, CONTROLLO ed ESCLUSIONE.

e Display acristalli liquidi (LCD): sul pannello anteriore vengono visualizzate le informazioni di stato e le azioni
da intraprendere.

e Orologio in tempo reale: I'ora corrente € visibile sul display. Questa caratteristica & utilizzata inoltre per il file
di registro, con l'indicazione di data e ora di ciascun evento.

o Differenti destinazioni di notifica: gli eventi possono essere naotificati automaticamente alle centrali di
monitoraggio, a telefoni privati e cellulari a scelta, oltre che mediante SMS, se il modulo GSM ¢ installato.
(consultare il capitolo 6. Menu e funzioni, sezione B.12 Programmazione della notifica a numeri telefonici
privati e mediante SMS).

1 . . .
Esclusivamente per il modello PowerMaster-30 G2 con opzione vocale
2 . .
Esclusivamente per il modello PowerMaster-30 G2
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INTRODUZIONE

Notifica selettiva: l'installatore pud determinare quali tipi di eventi devono essere notificati e scegliere il
destinatario delle notifiche.

Modalita controllo: Se il sistema viene disinserito da un utente "controllato” (ad esempio un giovane
componente della famiglia), viene inviato un messaggio automatico ai telefoni selezionati (consultare il
capitolo 2).

Annunci vocali e istruzioni®: i messaggi di stato e i messaggi vocali pre-registrati sono udibili grazie
all'altoparlante integrato (se le istruzioni vocali sono abilitate; consultare il Capitolo 3).

Scambio messaggi’: prima di uscire dalla proprieta & possibile registrare un breve messaggio vocale per
altri utenti che potrebbero arrivare in un secondo momento. All'arrivo sara possibile ascoltare i messaggi
vocali lasciati dagli altri utenti.

Accesso telefonico remoto: E possibile accedere al PowerMaster attraverso un telefono remoto e inserirlo o
disinseritolo, oppure ricevere informazioni sullo stato del sistema (consultare il capitolo 7).

Tastiera numerica come tastiera funzione: quando il sistema € disinserito, la tastiera numerica puo essere
utilizzata anche per controllare diverse funzionalita del sistema. Una semplice icona su ciascun tasto ne
identifica la funzione.

Recupero dati: E possibile visualizzare informazioni sullo stato e sulle anomalie e verificare gli eventi di
allarmato memorizzati (consultare il capitolo 5).

Registro degli eventi: gli eventi del sistema vengono memorizzati in un registro degli eventi, che contiene gli
eventi piu recenti, contraddistinti dall'indicazione dell'ora della data. In caso di necessita, ad esempio a
seguito di un furto, € possibile accedere a questo registro e verificare gli eventi passati (consultare il capitolo
10 Manutenzione).

Sorveglianza di anziani, disabili e persone malate: il sistema puo essere programmato per monitorare
I'attivita delle persone all'interno dell'area protetta e inviare un messaggio di allarmato se non viene rilevato
alcun movimento nell'area per un periodo di tempo predefinito (consultare il capitolo 6. Menu e funzioni).
Chiamate di emergenza: si possono utilizzare dei trasmettitori per attivare questa funzione tramite la
pressione simultanea di due pulsanti.

Disinserimento durante un‘aggressione: se un utente & costretto a disinserire il sistema contro la sua
volonta, puo utilizzare un codice speciale ("Codice antiaggressione") che consente di disattivare il sistema
come di consueto, ma che invia un allarmato silenzioso alla centrale di monitoraggio (consultare il capitolo 2.
Utilizzo del sistema PowerMaster).

Supervisione del sistema: tutte le periferiche senza fili all'interno dell'area protetta inviano messaggi
periodici di supervisione del mantenimento dell'attivita. Allo scadere del messaggio, il PowerMaster visualizza
un messaggio di anomalia correlata all "assenza”. Su richiesta dell'utente, questa caratteristica pud essere
disattivata dall'installatore.

Supervisione batteria: Il PowerMaster esegue il monitoraggio continuo delle condizioni della batteria dei
sensori e dei dispositivi del sistema e visualizza un messaggio di batteria in esaurimento circa 30 giorni prima
che questa sia scarica. Le sirene senza fili hanno ancora a disposizione 2 allarmi prima che siano
completamente inattive.

Nota: quando si riceve il messaggio ‘Batteria scarica’ la batteria deve essere sostituita entro 7 giorni.
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INTRODUZIONE

PowerMaster-10 G2 Indicatore pannello e controlli
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Figura 1a. PowerMaster-10 G2 Controlli e |nd|cator|

N.

Indicazione | Funzione

Alimentazione (verde): indica che il sistema € connesso in modo corretto alla presa di
alimentazione.

Inserimento (rosso): si accende quando il sistema € inserito.

Campanello (verde): Le zone Campanello attivano I'allarmato in presenza di disturbi
(consultare il capitolo 2).

Blob| G

Anomalia (arancione): Siillumina quando il sistema presenta un‘anomalia (consultare

il capitolo 5).
Tasti di controllo
N. Indicazione | Funzione
ﬂ [ » | AVANTI: avanza di un passaggio all'interno di un determinato menu.
@ INDIETRO: torna indietro di un passaggio all'interno di un dato menu.
@ KX OK: consente di verificare singolarmente i messaggi di stato e di selezionare una
delle opzioni visualizzate.

Tasti di inserimento

N. Indicazione [ Funzione
@ TOTALE: inserimento quando non ¢'é nessuno a casa.
@ A PARZIALE: inserimento quando qualcuno & in casa.
@ [ 0 | 1| ISTANTANEO: annullamento del ritardo di entrata dopo l'inserimento (TOTALE o
PARZIALE)
@ DISINSERITO/OFF: Disinserimento del sistema e blocco degli allarmi
16) EJED | SUDDIVISIONE: Selezione suddivisione
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INTRODUZIONE

Altri tasti
N. Indicazione Funzione
® ER Campanello ON/OFF
@ € Revisione del registro eventi
@ [+ | O | Emergenza (tenere premuto per 2 sec.)
@ (U | £ ] Incendio (tenere premuto per 2 sec.)
@ @IEEL A | Per allarmato panico premere contemporaneamente entrambi i tasti.

PowerMaster-30 G2 Indicatore pannello e controlli

Indicatori LED
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Figura 1b. PowerMaster-30 G2 Controlli e indicatori

N.

Indicazione | Funzione

! Alimentazione (verde): indica che il sistema € connesso in modo corretto alla presa di
alimentazione.

13,

Inserimento (rosso): si accende quando il sistema é inserito.

Campanello (verde): Le zone Campanello attivano I'allarmato in presenza di disturbi
(consultare il capitolo 2).

B DB G

Anomalia (arancione): Siillumina quando il sistema presenta un‘anomalia (consultare

capitolo 5).

Tasti di controllo

Indicazione

Funzione

T » ]

AVANTI: avanza di un passaggio all'interno di un determinato menu.

INDIETRO: torna indietro di un passaggio all'interno di un dato menu.

OK: consente di verificare singolarmente i messaggi di stato e di selezionare una
delle opzioni visualizzate.
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INTRODUZIONE

Tasti di inserimento

na Aumento volume *

nE Diminuzione volume *

E Registrazione messaggio *
B Ascolto messaggio *

N. Indicazione | Funzione
@ TOTALE: inserimento quando non c'& nessuno a casa.
@ Ny PARZIALE: inserimento quando qualcuno € in casa.
@ EE’ ISTANTANEO: annullamento del ritardo di entrata dopo l'inserimento (TOTALE o
PARZIALE)
@ e DISINSERITO/OFF: Disinserimento del sistema e blocco degli allarmi
@ n SUDDIVISIONE: selezione della suddivisione in zone
Altri tasti
N. Indicazione Funzione
@ n Campanello ON/OFF
@ u Revisione del registro eventi
@ uﬂ Emergenza (tenere premuto per 2 sec.)
@ Eﬂ Incendio (tenere premuto per 2 sec.)
@ m N Eﬂ Per allarmato panico premere contemporaneamente entrambi i tasti.
@ n 3] Controllo PGM
@ [6]<0) Uscita PGM OFF
@ H ) Uscita PGM ON
23]
[24)
23]
[26)
27)

Altoparlante muto * / **

* La funzionalita potrebbe non essere attiva su tutte le versioni di PowerMaster-30 G2.

** || pulsante Altoparl. muto € attivo solo se € abilitata la funzione " OPZ MSG VOCALI"; (consultare il capitolo 6,
sezione B.14). *

Sirena integrata

Il pannello PowerMaster € munito di una sirena integrata ad alta potenza, che suona in caso di allarmato per
mettere in fuga gli intrusi e chiedere aiuto.

Il tempo massimo di attivita della sirena € configurato dall'installatore in base alla regolamentazione locale.
Suono continuo quando l'allarmato viene attivato da una zona furto o da una zona a 24 ore e quando un
utente attiva "l'allarmato panico".

Quando viene attivato da una zona di incendio (viene rilevato del fumo) ON - ON - ON - pausa - ON - ON - ON -
pausa - ... e cosi via.

In caso di allarmato, se il sistema allarmato non viene disinserito, continuera a suonare per tutto il tempo
impostato inizialmente dall'installatore. Se programmata, la luce stroboscopica lampeggia a intermittenza fino al
disinserimento del sistema o finché la sirena smette di suonare (come configurato dall'installatore).

1 . . .
Esclusivamente per il modello PowerMaster-30 G2 con opzione vocale
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Tipo di Rappresentazione grafica del segnale |Descrizione vocale del segnale

allarmato

Furto/ 24 ore / ON ininterrottamente

panico

Incendio ——— ——=  —==  —— = ON - ON - ON - pausa - ON - ON - ON - pausa...

Gas (CO)  |———- ——__ [ ON - ON-ON - ON - pausa - ON - ON - ON - ON -
pausa.....

Test* — (sirena esterna e sirena interna) ON per 2 secondi (una volta)

* Non disponibile in tutti i modelli

Indicatori generali udibili

i suoni che verranno uditi durante I'utilizzo del pannello di controllo sono:

Suono Definizione

J Tono singolo, emesso ogni volta che si preme un tasto

dd Tono doppio, che indica il ritorno automatico alla modalita di funzionamento normale (timeout).
ddd Tre toni, che indicano un evento problematico

ﬂ© Tono allegro (- - - —), che indica il corretto completamento di un'operazione.

ﬂ® Tono triste (- - - —), che indica un'azione non corretta 0 non eseguita.

Altri indicatori audio?

Gli annunci pre-registrati rispondono ai comandi dell'utente avvisando che il sistema & funzionante e invitando
l'utente a eseguire determinate azioni. Inoltre avvisano di allarmi e anomalie e identificano I'origine di ciascun
evento.

Display LCD

Il display & costituito da un visore LCD retroilluminato con riga singola a 16 caratteri, utilizzato per visualizzare
stato ed eventi del sistema, ora e data, istruzioni di programmazione e file di registro eventi con data e ora di
ciascun evento. Nella visualizzazione normale si alternano le indicazioni dell'ora e dello stato di sistema, ad
esempio:

| PRONTO HH:MM |

¢ (alternatoa) »
| PRONTO MEMORIA |

Modalita salvaschermo

A volte, per motivi di sicurezza, viene richiesto di nascondere l'indicazione dello stato (display a LED ed LCD)
dalla vista di potenziali intrusi. Se l'installatore ha abilitato I'opzione salvaschermo, nel caso in cui non venga
premuto alcun pulsante per piu di 30 secondi sul display verra visualizzata la stringa "POWERMASTER-10 /
POWERMASTER-30" e i LED non indicheranno piu lo stato. Premendo un tasto qualsiasi si ritornera al normale
display di stato. Premendo i tasti Incendio o Emergenza si attiveranno anche i rispettivi allarmi.

Se configurato dall'installatore, per maggiore sicurezza il sistema chiedera all'utente di inserire anche il codice
utente prima di ritornare al display normale.

Se la partizione € abilitata, l'installatore pud configurare il sistema in modo che se non viene premuto alcun pulsante
per oltre 30 secondi, sul display vengano visualizzate la data e I'ora.

1 . . .
Esclusivamente per il modello PowerMaster-30 G2 con opzione vocale
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INTRODUZIONE

Chiavi di prossimita

Il sistema reagisce alle chiavi di prossimita valide registrate nel sistema. Le chiavi di prossimita consentono
all'utente di eseguire alcune funzioni senza inserire il codice utente; ad esempio, € possibile inserire e
disinserire il sistema, leggere il registro eventi e cosi via. Quando viene richiesto il codice utente, & possibile
semplicemente presentare una chiave di prossimita valido ed eseguire I'operazione desiderata, senza dover
digitare il codice.

Quando il sistema ¢é disinserito, dopo aver avvicinato alla centrale una chiave di prossimita valida, viene
visualizzato il messaggio "<OK> per TOTALE". E ora possibile premere i tasti & per attivare subito il
pannello di controllo, oppure Prego Attendere 3 secondi per l'attivazione automatica del sistema in modalita
TOTALE (verra visualizzato il messaggio "Uscire ora"). Presentando nuovamente la chiave di prossimita il
sistema verra DISINSERITO.

Anziché premere il pulsante | 01 0K ] (vedere sopra), € possibile premere il pulsante B ha/due volte
iverra visualizzato il messaggio "<OK> per PARZIALE"/"<OK> per disinserire"), quindi premere il pulsante
per PARZIALE inserimento/disinserimento.

Utenti e codici

L'utente principale (utente 1) per controllare il sistema dovra utilizzare un codice di sicurezza quattro cifre (il
codice 0000 non & consentito).E inoltre possibile autorizzare altre sette persone (PowerMaster-10 G2) o altre 47
persone (PowerMaster-30 G2) all'uso del sistema fornendo loro i rispettivi codici di sicurezza personali
(consultare il capitolo 6, B.4 Programmazione codici utente).

| codici di sicurezza vengono utilizzati principalmente per inserire e disinserire il sistema o per accedere a
informagzioni riservate solo agli utenti autorizzati (vedere capitolo 6, B.4 Programmazione codici utente).

Inoltre € possibile ottenere fino a 8 trasmettitori portachiavi multi-funzione portatili che consentono a tutti gli
utenti di inserire, disinserire e controllare il sistema senza accedere alla centrale, sia dall'interno sia dall'esterno
della proprieta (consultare i capitoli 2 e 6, B.7 Aggiunta / cancellazione trasmettitori portachiavi).

Il Codice antiaggressione permette di disinserire il sistema mediante I'utilizzo di uno speciale codice che invia un
allarmato silenzioso alla centrale di monitoraggio (vedere capitolo 2).
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UTILIZZO DEL SISTEMA POWERMASTER

2. Utilizzo del sistema PowerMaster

Per ulteriori informazioni sui termini utilizzati in questo capitolo, consultare APPENDICE C. GLOSSARIO.

Nota: Nel presente manuale sono illustrati solo i pulsanti della centrale del PowerMaster-10 G2, anche nei casi
in cui le istruzioni si riferiscono a entrambe le centrali. Quando le istruzioni si riferiscono soltanto al modello
PowerMaster-30 G2, vengono illustrati i pulsanti della centrale del PowerMaster-30 G2.

Procedure di base di inserimento e disinserimento

Le seguenti procedure si riferiscono all'inserimento e disinserimento standard del sistema di allarmato.
Preparazione all'inserimento

Prima dell'inserimento accertarsi che sia visualizzato il testo "PRONTO".

PRONTO HH:MM Indica che tutte le zone sono protette e che € possibile inserire il sistema come
desiderato.
Se rimane aperta almeno una zona (disturbata) sul display si leggera:
NON PRT AL INS Indica che il sistema non & pronto per l'inserimento e nella maggior parte dei casi una o
HH:MM pit zone non sono protette. Tuttavia pud anche indicare la presenza di una condizione

non risolta, ad esempio alcune condizioni di anomalia, interferenze e cosi via, in base alla
configurazione del sistema.

Per verificare le zone aperte premere KXEZD. verranno visualizzati i dettagli e il sito del rilevatore della prima
zona aperta (normalmente un sensore di porta o finestra aperta). Per ripristinare la zona aperta, individuare il
sensore e proteggere la zona (chiudere la porta o la finestra); consultare il paragrafo "Localizzatore dispositivi", di
seguito. Ogni pressione del pulsante determinera la visualizzazione di un'altra indicazione di zona aperta
o0 anomalia. Si raccomanda di chiudere le zone aperte, quindi di ripristinare il sistema allo stato "pronto per
I'inserimento”. In caso di difficolta, rivolgersi all'installatore.

Nota: Per uscire da ogni livello e tornare alla fase di "PRONTQ" sul display, premere [ < ]

Localizzatore dispositivi: Il sistema PowerMaster dispone di un potente localizzatore dei dispositivi che aiuta a
individuare i dispositivi aperti o in condizioni di anomalia indicandoli sul display LCD. Quando sul display LCD e
indicato un dispositivo aperto o in condizioni di anomalia, il LED presente sul dispositivo in questione lampeggia
indicando "sono io". L'indicazione "sono i0" sara visibile sul dispositivo entro 16 secondi e continuera a esserlo
finché il dispositivo viene visualizzato sul display LCD.

Inserimento "TOTALE"/"PARZIALE"

Se il sistema &€ PRONTO e/o € stato abilitato I'inserimento forzato, procedere nel modo indicato di seguito. Per ulteriori
informazioni sull'inserimento forzato, consultare la sezione "Inserimento forzato TOTALE/PARZIALE, di seguito.

Se il sistema in stato di NON PRT AL INS e linserimento forzato non & consentito, verificare la presenza di eventuali rilevatori
di zona aperti e chiuderli.

Se si desidera inserire il sistema utilizzando le partizioni, consultare la sezione "Processo di selezione delle zone di
suddivisione"*, quindi procedere come indicato di seguito.

Se l'utente ha modificato lo stato del sistema passando da una modalita di alta protezione a una di protezione inferiore, ad
esempio passando da INSERITO a DISINSERITO, o da INSERITO a PARZIALE, verra richiesto di inserire il codice
utente, saltando cosi I'opzione di inserimento veloce.

PREMERE IL DISPLAY VISUALIZZA
/ INSERIMENTO

TOTALE/PARZIALE

Se l'inserimento veloce ¢ disabilitato | INSERIRE CODICE .| |

| USCIRE ORA |
Lasciare la proprieta (INS TOTALE) O ! (Ritardo uscita)
Spostarsi nella zona interna
(PARZIALE)

| PARZIALE/TOTALE |

IQI L'indicatore di inserimento rimane illuminato mentre il sistema € inserito.

1 . .
Esclusivamente per il modello PowerMaster-30
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UTILIZZO DEL SISTEMA POWERMASTER

Disinserimento e spegnhimento allarmato
Inserire le aree protette utilizzando una zona ritardata. Quando il sistema rileva la presenza dell'utente, inizia a
emettere un suono che avvisa di disinserire il sistema prima dello scadere del tempo di ritardo di entrata.

Dopo aver disinserito il sistema, possono essere visualizzate diverse diciture sul display per indicare che il
sistema é in stato di allarmato MEMORIA. |l messaggio MEMORIA scomparira dopo la riattivazione del sistema.
Per disinserire il sistema procedere come indicato:

| PREMERE IL DISPLAY VISUALIZZA
CODICE! | _
[Inserire codice] Codice

| PRONTO HH:MM |

IQI L'indicatore di inserimento si spegne quando il sistema € disinserito. Il disinserimento del sistema
interrompe anche il suono della sirena, a prescindere dal fatto che I'allarmato abbia iniziato a suonare durante lo
stato di inserimento o di disinserimento.

Disinserimento durante un‘aggressione

Se un utente viene costretto a disinserire il sistema contro la sua volonta, dovra inserire il codice
antiaggressione (2580, predefinito) o un altro codice impostato dall'installatore. Il sistema verra disinserito
apparentemente in modo normale, ma trasmettera un allarmato silenzioso alla centrale di monitoraggio.

Processo di selezione delle zone di suddivisione?

E possibile accedere alle singole zone di suddivisione inserendo un codice individuale o utilizzando una chiave
di prossimita. Non & possibile accedere al MENU INSTALLATORE se una o pit zone sono in modalita TOTALE
0 PARZIALE.

Prima di tentare di eseguire operazioni su una certa zona/e € necessario seguire le seguenti istruzioni che
permettono all'utente di selezionare la zona/e desiderata/consentita utilizzando il codice individuale o la chiave
di prossimita:

| PREMERE IL DISPLAY VISUALIZZA Nota: Se si cerca di selezionare una zona di
[ ™ | # ] SELEZIONARE suddivisione alla quale non sono stati attribuiti
SUDDIVISIONE sensori o periferiche verra emesso un "tono triste".
Inserire zona di ZONA1 i
suddivisione # (1 - 3)

Operazioni speciali di inserimento e disinserimento.

Oltre alla modalita di inserimento di base, il PowerMaster prevede numerose opzioni avanzate di inserimento e
disinserimento:

Passare da ‘PARZIALE’ a ‘TOTALFE’

Non & necessario disinserire il sistema: basta premere [ risposta sara la stessa di INSERIMENTO
TOTALE sopraesposta. Lasciate la proprieta prima che scada il tempo di ritardo uscita.

Passare da ‘TOTALE’ a ‘PARZIALFE’

Non & necessario disinserire il sistema: basta premere | ] Questa operazione riduce il livello di sicurezza, quindi
il Power-Master richiedera di digitare il codice utente principale o quello ordinario per verificare che l'utente sia
autorizzato.

PREMERE IL DISPLAY VISUALIZZA
i INSERIRE CODICE i |
[Inserire codice] Codice

| ATTIVAZIONE PARZIALE |

Spostarsi nella zona { (Ritardo uscita) ¥
interna

| ARM PARZIALE HH:MM |

IQI L'indicatore di inserimento lampeggia quando il sistema € inserito.

1 . .
Esclusivamente per il modello PowerMaster-30 G2
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Inserimento TOTALE o PARZIALE ‘Immediato’

Premendo il pulsante IEBEEY Gurante il ritardo di entrata, il sistema verra inserito in modalita istantanea, ovvero
senza alcun ritardo di entrata. Qualsiasi rilevazione in una zona fara quindi scattare immediatamente I'allarmato.
Per inserire il sistema in modalita TOT. ISTANT., procedere nel modo seguente.

| PREMERE

IL DISPLAY VISUALIZZA

Lasciare la proprieta

INSERIRE CODICE i} _

Codice
INSERIMENTO TOTALE

INSERIMENTO
IMMEDIATO

C (alternatoa) »

| USCIRE ORA |
{ (Ritardo uscita) ¥

| TOTALE |

IQI L'indicatore di inserimento si accende quando il sistema é inserito.

Inserimento forzato TOTALE o PARZIALE

L'inserimento forzato consente di inserire il sistema anche se questo si trova in stato di "NON PRT AL INS".
Durante l'inserimento, eventuali zone aperte verranno ignorate.

Nota: Quando si esegue l'inserimento forzato, viene emesso un tono continuo di "reazione" durante il ritardo di
uscita, fino agli ultimi 10 secondi del tempo di ritardo. E possibile silenziare il segnale premendo nuovamente il

pulsante.

Se viene abilitato I'inserimento forzato e si desidera inserire il sistema anche in presenza della dicitura "NON
PRT AL INS", procedere come segue:

| PREMERE

IL DISPLAY VISUALIZZA

[Inserire codice]

[

(per silenziare il cicalino)

Lasciare la proprieta

INSERIRE CODICE .|

Codice
| INSERIMENTO TOTALE |

| USCIRE ORA |
! (Ritardo uscita) ¥

| ToTALE |

L'indicatore di inserimento si accende quando il sistema € inserito.

Ricordare: L'allarmato forza compromette la sicurezzal!

L'inserimento "PARZIALE" forzato si esegue in modo analogo, come descritto di seguito:

| PREMERE

IL DISPLAY VISUALIZZA

m

[Inserire codice]

(per silenziare il cicalino)

Andare all'interno

INSERIRE CODICE i} _

Codice
| ATTIVAZIONE PARZIALE |

| USCIRE ORA |
! (Ritardo uscita) ¥

| PARZIALE HH:MM |

IQI L'indicatore di inserimento lampeggia quando il sistema € inserito.
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D-303945 PowerMaster-10/30 G2 Guida dell'utente



UTILIZZO DEL SISTEMA POWERMASTER

Inserimento in modalita di controllo

Questa modalita, se abilitata dall'installatore, € utile per i genitori che lavorano, in quanto possono essere sicuri
che i figli siano tornati da scuola e abbiano disinserito il sistema. Al disinserimento del sistema da parte di un
utente "controllato” viene inviato un messaggio.

Gli utenti "controllati" sono in possesso di codici utente o di trasmettitori portatili da 5 a 8 (PowerMaster-10
G2)/da 23 a 32 (PowerMaster-30 G2). Il messaggio "di controllo" € considerato un avviso e non un allarmato: di
conseguenza viene inviato ai telefoni privati programmati dall'utente destinatari dei messaggi di allerta.
L'inserimento del controllo & possibile soltanto in modalita "TOTALE". Per l'inserimento in modalita "controllo”
procedere come segue:

| PREMERE IL DISPLAY VISUALIZZA
INSERIMENTO TOTALE
INSERIMENTO
CONTROLLO
(Entro 2 secondi) C (alternatoa) »
USCIRE ORA |
Lasciare la proprieta | (Ritardo uscita) |
TOTALE

Nota: la modalita "controllo" deve essere predisposta dall'installatore.

IQI L'indicatore di inserimento si accende quando il sistema € inserito.

Attivazione allarmi
Il seguente paragrafo illustra i diversi metodi di avvio degli allarmi.

Attivazione dell'allarmato panico

E possibile generare un allarmato panico manualmente sia quando il sistema disinserito, sia quando @ inserito.
La sequenza sara la seguente:

| PREMERE IL DISPLAY VISUALIZZA
s BED ALLARME PANICO
contemporaneamente

| PRONTO HH:MM |
Per fermare l'allarmato premere il tasto , quindi inserire il codice utente.

Avvio di un allarmato incendio! o di un allarmato di emergenza

E possibile generare un allarmato incendio o un allarmato di emergenza silenziosa sia con il sistema disinserito,
sia con il sistema inserito, nel modo seguente:

| PREMERE IL DISPLAY VISUALIZZA
EiID» ALLARME INCENDIO
OPPURE
U+ [0 | | EMERGENZA |
per 2 secondi Quindi, se o quando il

sistema e disinserito:
| PRONTO HH:MM |

Q (alternatoa) >
|  PRONTO MEMORIA |

Per fermare l'allarmato, premere , successivamente il codice utente.

Questa funzione é disattivata nella versione conforme alle direttive ACPO.
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Campanello ON/OFF

E possibile disabilitato o Abilitato le zone campanello (consultare I'Appendice C) premendo alternativamente il
pulsante R come mostrato di seguito:

| PREMERE IL DISPLAY VISUALIZZA

[ 8 0]
B

CAMPANELLO ON

| CAMPANELLO OFF

{

| PRONTO HH:MM

L'indicatore CAMPANELLO n emette una luce continua quando si seleziona I'opzione "CAMPANELLO ON".

Regolazione volume comunicazione® e volume dei bip

Nel seguente schema si illustra come aumentare o diminuire l'intensita dei suoni premendo il pulsante <1> o il
pulsante <4> (ipotizzando di iniziare con il volume al minimo/massimo).

| PREMERE IL DISPLAY VISUALIZZA | | PREMERE IL DISPLAY VISUALIZZA |
(1| [ voLuvE+ | @GN . |(vouve-EEEE |
G [ vOLUME+ I | m [ VOLUVE-E |
L 1| | vOoLUVE+ I | L 4] | voLUME- B |
@GN ., [vouve-EEEE | G [ voLUME- I |

1 . . .
Esclusivamente per il modello PowerMaster-30 G2 con opzione vocale
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CONTROLLO COMUNICAZIONE E SUONI

3. Controllo comunicazione e suoni?

Pulsanti controllo comunicazione e suoni

Le funzioni suono e comunicazione del pannello di controllo sono gestite dalla tastiera, come descritto
nell'elenco seguente

Quando la suddivisione ¢é attivata:

Le caratteristiche suono e comunicazione si applicano soltanto alla suddivisione (i) dove si trova il pannello di
controllo. Un'attivita, eseguita per mezzo del pannello di controllo da un'altra zona, verra visualizzata e il LED si
accendera. L'operazione sara aggiunta al file di registro, ma non si udira dall'altoparlante del pannello di
controllo.

Pulsante Funzione

n Aumenta l'intensita dei messaggi vocali

EE Diminuisce l'intensita dei messaggio vocali

Attiva / disattiva I'altoparlante

E Registra un messaggio vocale per gli altri utenti del sistema di allarmato
E Consente l'ascolto di un messaggio registrato lasciato da un altro utente del

sistema di allarmato

n Attiva / disattiva la funzione campanello nelle zone campanello

VOCE ON/OFF

E possibile passare dalla modalita "voce on" alla modalita "voce off" degli annunci premendo in modo alterno il
tasto <7>, come mostrato di seguito.

PREMERE IL DISPLAY

VISUALIZZA
| VOCE ON |
| VOCE OFF |

{

| PRONTO HH:MM |
Nota: Il si