y})[ PGPx986 PowerG+ -vesilaatta jaatymisen
Johnson

tunnistuksella Asennus-opas
Controls

Turvallisuusohjeet

Huomautus: Viittaus PGPx986:een tassa asiakirjassa sisaltaa mallit PGP9986, PGP8986, PGP8986-0, PGP8986-1
ja PGP8986-2.

PGP9986 on tarkoitettu DSC / Tyco merkkisille malli (915 MHz)

PGP8986 on tarkoitettu DSC / Tyco merkkisille malli (868 MHz)
PGP8986-0, PGP8986-1 on tarkoitettu Visonic-merkkisille malli (868 MHz)
PGP8986-2 on tarkoitettu Bentel merkkiselle malli (868 MHz)

PGPx986 on asennettava ja sita tulee kayttaa vain ymparistdssa, jonka likaantumisaste on enintdan 2 ja
ylijanniteluokka II, vaarattomissa sisatiloissa. Laitteiston asennus on sallittu vain HUOLTOHENKILOSTOLLE;
(HUOLTOHENKILOSTO tarkoittaa henkild4, jolla on asianmukainen tekninen koulutus ja kokemusta, joiden
perusteella han on tietoinen tehtavan yhteydessa esiintyvista vaaroista, ja joka pystyy my6s minimoimaan itseensa
tai muihin henkildihin kohdistuvat riskit).

Jaatymisentunnistuksella varustettu PGPx986 PowerG+ -vesilaatta saa virtansa kahdesta CR2450-paristosta, joiden
mitoitettu jannite on 3 V.

A Varoitus: Vain pateva henkilostd saa asentaa taman laitteen. Sijoita tdma laite vain vaarattomiin sisatiloihin.
» Tarkeaa: Tarkista laite ja koko halytysjarjestelma viikoittain optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

A Varoitus: Tama tuote sisaltaa nappipariston. Jos se niellaan, se voi aiheuttaa vakavia sisaisia palovammoja
jo kahdessa tunnissa ja johtaa kuolemaan. Pida uudet ja kaytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos
paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen kaytt® ja pida se poissa lasten ulottuvilta. Hakeudu
valittdmasti 1adkarin hoitoon, jos epailet, etta paristoja on nielty tai ne on sijoitettu johonkin kehon osaan.

Poista ja kierrata tai havita kaytetyt paristot valittdmasti paikallisten maaraysten mukaisesti ja pida poissa lasten
ulottuvilta. ALA havita paristoja kotitalousroskien mukana tai polta niita. Jopa kaytetyt akut voivat aiheuttaa
vakavan vamman tai kuoleman. Soita paikalliseen myrkytystietokeskukseen saadaksesi hoitotietoja. Ei-ladattavia
akkuja ei saa ladata.

Ala pakkopurkua, lataa, pura, kuumenna yli (valmistajan ilmoittama lampétila-alue) tai polta. Muutoin seurauksena
voi olla ilmauksesta johtuva loukkaantuminen, vuoto tai rajahdys, joka voi aiheuttaa kemiallisia palovammoja.
Varmista, ettd paristot on asennettu oikein napaisuuden mukaisesti (+ ja -). Al4 sekoita vanhoja ja uusia paristoja,
erimerkkisia tai -tyyppisia paristoja, kuten alkali-, hiili-sinkki- tai ladattavia paristoja.

Poista ja kierrata tai havita akut valittomasti laitteista, joita ei kayteta pitkaan aikaan paikallisten maaraysten
mukaan. Kiinnita paristokotelo aina kunnolla. Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen kaytto, poista
paristot ja pida ne poissa lasten ulottuvilta.

® Huomautus: Katso D-309611 asennuslevy.

Tietoja PGPx986:sta PowerG+ -vesilaatta jaatymisen
tunnistuksella

PGPx986 PowerG+ -vesilaatta jaatymisen tunnistuksella on vesianturi, joka varoittaa asunnonomistajia vuodosta tai
tulvasta ja on yhteensopiva IQ Panel 4:n ja IQ Panel 5:n kanssa. Taman asennusoppaan ohjeet perustuvat IQ Panel
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Esittely

4:n toimintaan. PGPx986 on yhteensopiva myos seuraavien paneelien kanssa: 1Q4 Hub, IQ4-NS, IQ Pro, IQ5 Hub,
IQ5 NS. Katso kunkin paneelin laitteiden rekisterdintiohjeet ohjauspaneelin asennusoppaasta

PGPx986 on yhteensopiva myds muiden PG-yhteensopivien paneelien kanssa vanhan/varmistustilan tilassa. Tassa
tilassa se toimii vain vuotoanturina (ei jaatymisen tunnistusta).

Huomautus: Kayta UL-luokitelluissa asennuksissa malli PGP9986 vain seuraavien UL-luokiteltujen
ohjauspaneelien kanssa: IQPanel4, 1Q4 Hub, IQ4 NS, IQ Panel 5, IQ5 Hub, IQ5 NS, jotka sisaltavat
PowerG-radiomodeemikortin, ja Tyco/DSC-mallit HS2128, H52064, HS2032 ja HS2016, kun ne on kytketty
PowerG-lahetin-vastaanottimeen HSM2HOST, nappaimistot, joissa on lahetin-vastaanotin HS2LCDRF(P)9,
HS2ICNRF(P)9 ja toistin PG9920.

Esittely

PGPx986-vesilaatta jaatymisentunnistimella sisdltaa seuraavat ominaisuudet:

Luotettava pitkan kantaman viestinta: Vankka kaksisuuntainen PowerG-tiedonsiirto ohjauspaneelin kanssa,
jossa hyddynnetaan edistynytta FHSS- ja TDMA-tekniikkaa turvallisen ja luotettavan yhteyden takaamiseksi.

Tyylikas, tilaa saastava muotoilu: Matalaprofiilinen muotoilu mahdollistaa huomaamattoman asennuksen eri
asetuksiin suorituskyvysta tinkimatta.

Parannettu peukaloinnin tunnistus: Tarjoaa paremman kannen, kiinnikkeen ja antureiden tunnistuksen ja
varoittaa kayttajia virheellisesta asennuksesta tai litannoista.

Selkeat visuaaliset ilmaisimet: Varustettu LED-merkkivaloilla, jotka yksinkertaistavat signaalin voimakkuuden
arviointia ja varmistavat laitteen optimaalisen sijoittelun maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi.

Alhaisen paristovirran halytykset: Sisdanrakennettu alhaisen paristovirran ilmaisin antaa oikea-aikaisia
ilmoituksia, joilla varmistetaan, etta laite pysyy toiminnassa.

Langattomat laiteohjelmistopaivitykset: Paivita laitteen laiteohjelmisto vaivattomasti etayhteydella, mika
parantaa toimintoja ja turvallisuutta ilman fyysista kayttoa.

Huomautus: Laiteohjelmiston paivitysta ei kayteta UL-luokitelluissa sovelluksissa.

Monitoimipainike: Monipuolinen painike, joka helpottaa laitteen rekisterointia, nollausta ja mykistystoimintoja
varmistaen kayttajaystavallisen toiminnan.

Vesivuotohalytykset: Antaa selkedn danimerkin vesivuodon sattuessa, mika herattaa valittdman huomion.
Integroidut matalan lampdtilan varoitukset: Alhaisen [ampétilan raportointi jadtymisolosuhteiden
havaitsemiseksi ja mahdollisten vahinkojen estamiseksi.

Ulkoinen anturi ja tunnistuskaapelin tuki: Yhteensopiva ulkoisten antureiden ja tunnistuskaapeleiden kanssa
(lisdvarusteet myydaan erikseen) valvontaominaisuuksien parantamiseksi.

PGPx986-vesilaatta jadtymisentunnistimella sisdltdaa seuraavat komponentit:

PGPx986 PowerG+ -vesilaatta jaatymisen tunnistuksella Asennus-opas
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Laitteen virran kytkeminen aluksi tai laitteen pariston vaihtaminen

Kuva 1: Laitteen komponentit

o

e
B

Kuvan kohta Kuvaus

A Monitoimipainike
B LED

C Adnimerkki

D Nimikyltti

E Elektrodit

Lisavarusteita (tilataan erikseen) on saatavana PGPx986-asennuksen tehostamiseksi, mikd mahdollistaa
asennuksen pystysuorille pinnoille (PGP-WT-PRB) tai laajemman tunnistusalueen kattamiseksi (PGP-WT-SC6).

Tuotenumero Mallin nimi Kuvaus
PGP-WT-SC6 Lisavaruste - seinateline + 6 jalan Lisavarustesarja, joka sisaltaa
anturikaapeli seinakiinnikkeen ja 6 jalan
anturikaapelin PGPx986-mallia
varten
PGP-WT-PRB Lisavaruste - seinateline + Lisavarustesarja, joka sisaltaa
anturianturi seinakiinnikkeen ja ulkoisen
anturianturin PGPx986:n kanssa
kayttoa varten

Laatikon sisalto

+ Laite
* manuaalinen
+ Kaksipuolinen teippi 13x13 mm

Laitteen virran kytkeminen aluksi tai laitteen pariston
vaihtaminen

A Varoitus: Ala korvaa paristoa vaarantyyppiselld paristolla. Katso Tekniset tiedot hyvéaksyttavat akkutyypit.
Havita kaytetyt paristot valmistajan ohjeiden ja paikallisten maaraysten mukaisesti.

PGPx986 PowerG+ -vesilaatta jaatymisen tunnistuksella Asennus-opas 3
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Laitteen virran kytkeminen aluksi tai laitteen pariston vaihtaminen

» Tarkedaa: Paristot toimitetaan kaanteisella napaisuudella, mika tarkoittaa, etta ne on esiasennettu
laitteeseen yldsalaisin. Kun kdynnistat laitteen ensimmaisen kerran, aseta paristot takaisin paikalleen
positiivinen (+) symboli yléspain.

Huomautus: On suositeltavaa kayttaa litteda ruuvimeisselia #2.

Tyonna littea ruuvitaltta varovasti alla olevan kuvan kulmaaukkoon (A).

2. Paina ruuvimeisselia kevyesti vinosti ja nosta auki laitteen kannen sisakielekkeet (B). Varo kayttamasta liikaa
voimaa, koska se voi rikkoa kielekkeet.

3. Toista vaiheet yksi ja kaksi kullekin kulmakielekkeelle ja irrota sitten kansi (C).

Kuva 2: Kannen irrottaminen

PGPx986 PowerG+ -vesilaatta jaatymisen tunnistuksella Asennus-opas
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Laitteen virran kytkeminen aluksi tai laitteen pariston vaihtaminen

4. Veda etulukko taaksepain ja vapauta akku. Katso Kuva 3.

Kuva 3: Pariston irrottaminen

® Huomautus: Ali kidyta ruuvimeisselia tai muuta metallitydkalua akun poistamiseen.

5. Aseta uusi paristo vinosti kahden takalukon alle (A). Katso Kuva 4.
6. Paina akku alas etulukon alle.

® Huomautus: Kun asetat pariston paikalleen, varmista, etta (+)-symboli on nakyvissa.

PGPx986 PowerG+ -vesilaatta jadtymisen tunnistuksella Asennus-opas 5
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Laitteen virran kytkeminen aluksi tai laitteen pariston vaihtaminen

Kuva 4: Uuden akun asettaminen paikalleen

7. Napsauta laitteen kansi takaisin paikalleen. Katso seuraava kuva. Tee visuaalinen tarkastus varmistaaksesi,
etta kansi on taysin kiinni. Kun olet palauttanut alhaisen pariston, jarjestelma poistaa ongelman jopa 5
minuuttia.

Kuva 5: Laitteen kannen sulkeminen

6 PGPx986 PowerG+ -vesilaatta jaatymisen tunnistuksella Asennus-opas
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Laitteen rekisterdinti automaattisen oppimistunnistimen avulla

Laitteen rekisterdinti automaattisen oppimistunnistimen
avulla

Huomaa, etta kun PGPx986 rekisterdidaan yhteensopivaan paneeliin ja laiteohjelmistoon, laite rekisterdidaan
kahdeksi erilliseksi silmukaksi, joista toinen on vedentunnistustoimintoa ja toinen matalan lampétilan tunnistusta
varten.

Rekisterdi PGPx986-laite paneeliin asennusvalikon avulla. Taydelliset rekisterdintiohjeet 16ytyvat ohjauspaneelin
asennusoppaasta. Seuraavat ohjeet viittaavat IQ-paneeliin 4.

Varmista, etta laitteeseen on kytketty virta.

Eal A

10.

Valitse IQ-paneelin valikosta Asetukset > Lisdasetukset.
Syo6ta nelinumeroinen asentajakoodisi.
Valitse Asennus > Laitteet > Turva-anturit > Automaattinen oppimisanturi.

Paina monitoimipainiketta kolmen sekunnin ajan, kunnes keltainen LED-valo syttyy, tai aseta paristot
paikalleen.

Vapauta monitoimipainike. LED-valo sammuu. Laite siirtyy rekisterdintitilaan ja paneeli saa ilmoituksen, kun
laite aloittaa rekisterdinnin. PGPx986 rekisterdidaan laitetunnuksella 242-XXXX. Kayta laitteen takana olevaa
7-numeroista tunnusta rekisterdidaksesi laitteen ohjauspaneeliin.

Kun laite on tunnistettu, valitse OK, kun ponnahdusikkuna tulee nakyviin.
Madrita tarvittavat laiteparametrit.

Valinnainen IQ4-paneelissa: Syota laitteen tuotetarrassa oleva PIN-koodi parantaaksesi turvallisuutta
rekisterdinnin aikana. Laite ei muodosta pariliitosta paneelin kanssa, jos annat vaaran PIN-koodin.

Valitse Lisaa uusi. Laite nakyy Laitteet-valilehdella valittuna laitenimena ja toisena silmukkana, joka kayttaa
samaa nimea (-Jaadytys).

Kiinnita (kaytettaessa lisavarusteiden kanssa) tai kiinnita laite haluttuun paikkaan (vain vesilaatta). Lisatietoja
laitteen testaamisesta on kohdassa Paikallinen diagnostiikkatesti .

Huomautus: Jos laitetta ei rekisterdida automaattisesti, palauta tehdasasetukset kohdassa
Tehdasasetusten palauttaminen oletusasetuksiinkuvatulla tavalla.

Laitteen rekisterointi manuaalisesti tai QR-koodilla

Rekisteroi laite IQ-paneeliin Lisda anturi -toiminnolla tai skannaa laatikon tarrassa oleva QR-koodi IQ4-kameralla.
Laite rekisterdidaan IQ-paneeliin Lisaa PowerG -toiminnolla seuraavasti

1.
2.
3.

Valitse IQ-paneelin valikosta Asetukset > Lisdasetukset.

Syo6ta nelinumeroinen asentajakoodisi.

Valitse Asennus > Laitteet > Turva-anturit > Lisdd tunnistin (manuaalista rekisterdintia varten) tai
Skannaa QR-koodi QR-koodin rekisterointia varten.

Syo6ta anturin tunnus Sensor ID -kenttaan tai skannaa laatikon tarrassa oleva QR-koodi rekisterdidaksesi
laitteen.

Valinnainen: Sy6ta tuotteen tarraan PIN-koodi, jotta voit parantaa turvallisuutta rekisterdinnin aikana. Laite
ei muodosta pariliitosta paneelin kanssa, jos annat vaaran PIN-koodin.

Valitse Lisda uusi. Muutaman minuutin kuluttua laitteen pitaisi rekisterditya automaattisesti. Laite nakyy
Laitteet-valilehdella valittuna laitenimena ja toisena silmukkana, joka kayttaa samaa nimea (-Jaadytys). Voit
nopeuttaa tata prosessia avaamalla pariston kannen.

PGPx986 PowerG+ -vesilaatta jaatymisen tunnistuksella Asennus-opas 7

D-309770 PGPx986 Rev. 01



Laitteen rekisterdinti manuaalisesti tai QR-koodilla

7. Kiinnita (kaytettaessa lisavarusteiden kanssa) tai kiinnita laite haluttuun paikkaan (vain vesilaatta). Lisatietoja
laitteen testaamisesta on kohdassa Paikallinen diagnostiikkatesti .

Huomautus: Jos laitetta ei rekisterdida automaattisesti, palauta tehdasasetukset kohdassa
Tehdasasetusten palauttaminen oletusasetuksiinkuvatulla tavalla.

8 PGPx986 PowerG+ -vesilaatta jaatymisen tunnistuksella Asennus-opas
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Laitteen rekisterdinti varmistustilassa

Laitteen rekisterointi varmistustilassa

Jos haluat rekisterdida PGPx986:n varmistustilaan taulukossa 1 lueteltuihin paneeleihin, kdyta Varmistuslaitteen
tunnus -sarakkeessa ilmoitettua laitetunnusta: paneeli rekisterdi PGPx986:n Varmistuslaite-sarakkeen mukaisesti.

Taulu 1: Laitetunnus varmistustilassa

Merkki Keskus Varmistuslaitteen tunnus | Varmistuslaite

Ao IQ Panel 4 - laiteohjelmisto | 240-XXXX FLD-550 PG2
kohdassa 4.5.1

AO IQ Panel 2 - laiteohjelmisto | 240-XXXX FLD-550 PG2
2.8.1

AO IQ Hub - laiteohjelmisto 240-XXXX FLD-550 PG2
vahintaan 3.1.2

DSC IQ Pro - laiteohjelmisto 240-XXXX PGx985
4.3.0:ssa

DSC Power Series Neo (EMEA) - | 240-XXXX PGx985
laiteohjelmisto 1,37*

DSC Power Series Neo (NA) - 240-XXXX PGx985
laiteohjelmisto 1,5*

DSC PGPHOST9 240-XXXX PGx985

DSC Power Series Pro - 240-XXXX FLD-550 PG2
laiteohjelmisto 1,4

Visonic PowerMaster-30 G2 - 240-XXXX FLD-550 PG2
laiteohjelmisto 18, 19.412 ja
20.2

Visonic PowerMaster-360R - 240-XXXX FLD-550 PG2
laiteohjelmisto 18, 19.412 ja
20.2

Visonic PowerMaster-10 G2 - 240-XXXX FLD-550 PG2
laiteohjelmisto 18, 19.412 ja
20.2

Bentel BW64 - laiteohjelmisto 18, |241-XXXX BW-FLD
19.412 ja 20.2

Bentel BW30 - laiteohjelmisto 18, |241-XXXX BW-FLD
19.412 ja 20.2

Bentel Absoluta Plus - 247-XXXX BW-FLD
laiteohjelmisto vahintaan
4.0

Bentel Absoluta 630 - 247-XXXX BW-FLD
laiteohjelmisto vahintaan
4.0

*) PG-nappaimiston sisaanrakennetulla lahetin-vastaanottimella HS2LCDRFx, HS2LCDRFPx, HS2ICNRFx tai
HS2ICNRFPX, laiteohjelmistolla 1,33 tai HSM2HOST9 laiteohjelmistolla 1,33

Huomaa, etta varmistusjarjestelmalla on seuraavat rajoitukset:
« Ei halytyksia anturin irtikytkennasta
« Ei konfigurointia LEDille

PGPx986 PowerG+ -vesilaatta jaatymisen tunnistuksella Asennus-opas 9
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Laiteparametrien maarittaminen

« Ei summerin konfigurointia

+  Eihalytyksia alhaisesta lampotilasta/jaatymisesta
« Eilangatonta paivitysta

* Ei QR-koodin rekisterdintia

Laiteparametrien maarittaminen

Jos vaihtoehto on kaytettavissa paneelissasi, maarita laiteparametrit ohjauspaneelissa laitteen rekisterdinnin
yhteydessa.

Katso Taulu 2 lisatietoja konfigurointivaihtoehdoista.
Taulu 2: Konfigurointivaihtoehdot

Valinta Toimenpide

Aktivoinnin merkkivalo Maarita, aktivoidaanko halytyksen LED-ilmaisin. Valinnaiset asetukset:
Kaytossa (oletus) ja Ei kaytossa.

Aanimerkki Maarita, kuuluuko halytyssummeri. Valinnaiset asetukset: Kaytdssa
(oletus) ja Ei kaytossa.

Ulkoinen kansisuoja Madrita ulkoisten manipulointihalytysten asetukset. Huomaa, etta

sisdiset manipulointihalytykset ovat aina kaytdssa.

« Ei kaytossa: Ei ulkoisia manipulointihalytyksia.

+ Seina ja anturi: Ulkoiset halytykset lahetetaan seka seinan
manipulointi- etta koettimen peukalointitapahtumista.

Paikallinen diagnostiikkatesti

Kun kytket virran tai suljet laitteen kannen, se siirtyy automaattisesti testitilaan 15 minuutiksi.
Huomautus: Jos haluat siirtaa laitteet manuaalisesti testitilaan, katso ohjauspaneelin asennusopas.

1. Ennen kuin aloitat testin, irrota laitteen kansi alustasta. Katso Kuva 2.

2. Sulje kansi palauttaaksesi peukalointikytkimen normaaliin asentoonsa. Punainen LED vilkkuu.
3. Odota muutama sekunti, kunnes punainen LED-valo lakkaa vilkkumasta.

4. Testaa vuototoiminto. Katso Vuototoiminnon testaus.

Taulu 3: Signaalin voimakkuuden naytto

LED-vaste Vastaanotto
Vihrea LED vilkkuu Voimakas
Keltainen LED vilkkuu Hyva

Punainen LED vilkkuu Heikko

Ei vilku Ei tiedonsiirtoa

» Tarkeda: Varmista luotettava vastaanotto. Heikko signaali ei kelpaa. Jos laitteesta saadaan heikko signaali,
siirra sita ja testaa se uudelleen, kunnes signaalin voimakkuus on hyva tai vahva. Tarkista signaalin
voimakkuus ohjauspaneelin diagnostiikkatestilla. Tarkat diagnostiikkatestin ohjeet ovat ohjauspaneelin
asennusoppaassa. UL-/ULC-hyvaksytyissa asennuksissa vain voimakas signaali on hyvaksyttava.

10 PGPx986 PowerG+ -vesilaatta jaatymisen tunnistuksella Asennus-opas
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Signaalin voimakkuuden tarkistus paneelilta

Signaalin voimakkuuden tarkistus paneelilta

Valitse IQ-paneelista 4 Asetukset > Lisdasetukset.

Syo6ta asentajan koodi.

Valitse Jarjestelmatestit > PowerG-testiajo > .

Paneeli nayttaa signaalin voimakkuuden vahva, hyva, heikko tai ei signaalia.

Vuototoiminnon testaus

Sisaisessa anturissa tai anturissa veden tulee koskettaa molempia antureita. Tunnistuskaapelissa veden tulee
koskettaa kaapelin mita tahansa osaa.

1.

o v kW

Valitse vaihtoehto a tai b.

a. Aseta sisaista anturia varten laite pieneen astiaan. Varmista, etta se on vakaa.

b. Jatkoanturia tai tunnistuskaapelia varten aseta anturi tai tunnistuskaapeli pieneen astiaan. Varmista, etta
se on vakaa. Varmista ennen testin aloittamista, ettd anturin anturi tai anturin kaapeli on liitetty oikein
seinatelineeseen ja laitteeseen.

Kaada vetta hitaasti sailioon, kunnes se ulottuu jatkoanturiin tai tunnistuskaapeliin. Tarkkaile veden tasoa ja
varmista, etta se koskettaa anturia. Odota, etta vesilaatta laukaisee halytyksen ohjauspaneelissa.

Kun ohjauspaneelin halytys on aktivoitu, poista vesilaatan upotettu osa varovasti sailidsta.
Pyyhi ylimaarainen vesi varovasti pois kosteuden poistamiseksi.
Kuivaa osat huolellisesti. Pyyhi laite ja jatkoanturi tai tunnistuskaapelit pehmeallg, kuivalla pyyhkeella.

Anna laitteen, jatkoanturin tai tunnistuskaapelien kuivua kokonaan. Kun laite ja jatkoanturi tai
tunnistuskaapelit ovat taysin kuivia, aseta se varovasti takaisin sille varatulle paikalleen.

Jaatymisen tunnistustoiminnon testaus

Jos jaadytystoiminto on kaytettavissa, testaa jdatymisen tunnistustoiminto suorittamalla seuraavat vaiheet.

1.
2.

Aseta vesilaatta pakastimen kuivaan paikkaan.

Odota, etta vesilaatan lampotilalukema laskee alle 5 °C:n (41 °F), jotta alhainen lampotila laukaisee
jaatymishalytyksen ohjauspaneelissa.

Kun ohjauspaneelin halytys on aktivoitu, poista anturi varovasti pakastimesta.

Pyyhi ylimaarainen vesi varovasti pois, jotta kosteus ei paase viipymaan.

Kuivaa anturi huolellisesti. Pyyhi tunnistin pehmealla, kuivalla pyyhkeella. Varmista, etta kaikilla pinnoilla,
myas liittimissa ja aukoissa, ei ole kosteutta.

Anna tunnistimen kuivua kokonaan ilmassa. Kun tunnistin on taysin kuiva, aseta se varovasti takaisin sille
varatulle paikalleen.

PGPx986 PowerG+ -vesilaatta jaatymisen tunnistuksella Asennus-opas "
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Laitteen kiinnittaminen

Laitteen kiinnittaminen

+ Al3 asenna ldhelle korkeajannitteisid sahkéjohtoja.

+ Ala asenna ulkotiloihin.

+ Aseta laite lattialle tai kiinnita se seinalle kiinnikkeella mihin tahansa korkeuteen. Varmista, etta laite on
oikeassa paikassa, mieluiten mahdollisten tulvalahteiden lahella.

@® Huomautus: Telinetta ei ole tarkoitettu upotettavaksi veteen.

A Varoitus: Mukana tuleva kaksipuolinen teippi voi vahingoittaa lattian pintaa. Johnson Controls ei ole
vastuussa aiheutuneista vahingoista. Jos paatat kayttaa kaksipuolista teippia laitteen kiinnittdmiseen,
suosittelemme ottamaan yhteytta lattian valmistajaan sopivista liimavaihtoehdoista.

» Tarkeda: Aseta paristot ennen laitteen kiinnittamista. Katso Laitteen virran kytkeminen aluksi tai laitteen
pariston vaihtaminen.

Lisavarusteena saatavan kaksipuolisen teipin kayttaminen

1. TIrrota irrotettavat suojakalvot kahdesta teippityynysta.
2. Kiinnita kaksi teippilevya laitteen takaosaan.

Kuva 6: Valinnainen: Teipin kiinnitys

A Varoitus: Ali kansi elektrodeja.

3. Kiinnita laite lattialle alueelle, jossa voi esiintya tulvia.
4. Pida laitetta paikallaan minuutin ajan varmistaaksesi, etta se on kiinni.
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Valinnainen: Laitteen kiinnittaminen PGP-WT-SC6:n

Kuva 7: Kiinnittaminen lattiaan

Valinnainen: Laitteen kiinnittaminen PGP-WT-SC6:n
Asenna laite tunnistuskaapelilla seuraavasti.

1. Yhdista tunnistuskaapeli telineeseen.

Kuva 8: Kaapelin liittdminen telineeseen

2. Aseta tunnistuskaapeli lattialle.
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Valinnainen: Laitteen kiinnittaminen PGP-WT-SC6:n

Kuva 9: Aseta tunnistuskaapeli lattialle
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3. Valinnainen: Kiinnita kaapeli lattiaan tai pintaan mukana toimitetuilla kiinnikkeilla. Pida noin 40 cm:n (16

tuuman) etaisyys jokaisen pidikkeen valilla.
4. Kiinnita kiinnike seindan kolmella ruuvilla. Suositeltu ruuvi on Philips #6 x 1 tuumaa. pitka. Al& kayta

sahkoista ruuvimeisselia.
® Huomautus: Kun valitset asennuspaikkaa, varmista, etta kannattimen alapuolella on riittavasti
korkeutta tunnistuskaapelin liittimelle.

Huomautus: UL-2017-vaatimustenmukaisuus edellyttda ruuvien asentamista.
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Valinnainen: Laitteen kiinnittaminen PGP-WT-SC6:n

Kuva 10: Kiinnita teline seinaan

Huomautus: Kayta vain pakkauksen mukana toimitettuja ruuveja.

5. Tyonna laitetta kiinnikkeeseen, kunnes se naksahtaa paikalleen.

Kuva 11: Laitteen asettaminen telineeseen
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Valinnainen: Laitteen asennus PGP-WT-PRB-kanssa

Valinnainen: Laitteen asennus PGP-WT-PRB-kanssa

Asenna laite ulkoisella anturilla seuraavasti.
1. Liita ulkoinen anturi telineeseen.

Kuva 12: Ulkoisen anturin liittdminen telineeseen

2. Aseta ulkoinen anturi lattialle.
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Vesivahinkohdlytystapahtumat

Kuva 13: Ulkoisen anturin asettaminen lattialle

3. Kiinnita teipilla.
4. Kiinnita teline seindan pakkauksen mukana toimitetuilla kolmella ruuvilla.

® Huomautus: Kayta vain asennussarjan mukana toimitettuja ruuveja.

5. Aseta laite telineeseen.

Vesivahinkohalytystapahtumat

+  PGPx986 tunnistaa vuodot kaikista vesipohjaisista nesteista tislattua vetta lukuun ottamatta.

«  Kun vesivuotohalytys laukeaa, PGPx986 ilmoittaa tapahtumasta ohjauspaneelissa ja laitteen LED-valo vilkkuu
punaisena ja summerista kuuluu aanimerkki.

+ Voit hiljentda PGPx986-summerin tulvahalytyksen aikana pitamalla monitoimipainiketta painettuna, kunnes
kuulet kaksi piippausta. PGPx986-summeri pysyy mykistettynd, kunnes laitteen tila palaa normaaliksi, minka
jalkeen summeri reagoi.

+ Katso tulvahalytyksen jalkeen ohjeet PGPx986:n nollaamiseen tulvahalytyksen Vuototoiminnon testaus jalkeen.
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Huolto

Huolto

Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi suorita seuraavat huoltotehtavat maaraajoin.

Pyyhi vesilaatta ja sen anturit pehmealla, kuivalla liinalla pélyn ja roskien poistamiseksi.

Valta voimakkaita kemikaaleja puhdistuksen aikana. Al4 kiyta hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia, jotka
voivat vahingoittaa laitetta

Jokaisen tulvatunnistuksen jalkeen laite, tunnistuskaapeli ja ulkoinen anturi on puhdistettava ja kuivattava.
Muuten yksikko ei valttamatta toimi tarkoitetulla tavalla erilaisten nesteiden luonteen vuoksi

Tarkista akun varaustaso saanndllisesti varmistaaksesi, etta tunnistin pysyy toimintakuntoisena.

18
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Vianmaaritys

Vianmaaritys
Ongelma Ratkaisu
Ei kdynnisty Tarkista akun asennus: Varmista, etta akut on

asennettu oikein. Poista paristot ja aseta ne takaisin
oikein pain.

Tarkasta akut: Tarkista, ovatko paristot vanhoja

tai tyhjentyneitd, ja vaihda ne tarvittaessa uusiin
suositeltuihin paristoihin.

Alhaisen paristovirran ilmoitus

Vaihda viipymatta: Vaihda paristo mahdollisimman
pian, jotta laite pysyy toimintakykyisena. Pariston
vaihdon lykkdadminen voi johtaa tunnistusominaisuuksien
menetykseen.

Yhteysongelmat ohjauspaneeliin

Signaalin voimakkuus: Jos saat heikon signaalin tai ei
signaalia -varoituksen paneelin signaalitestien aikana,
yrita siirtaa vesilaatta toiseen kohtaan, josta se voi
vastaanottaa voimakkaamman signaalin.

Harkitse toistimia: Jos yhteysongelmat jatkuvat,
harkitse PowerG- tai PowerG+-vahvistimen kayttoa
parantaaksesi signaalin voimakkuutta vesiruudun ja
ohjauspaneelin valilla.

Laite ei laukea halytyksen aikana

Sijoituksen vahvistus: Varmista, etta vesilaatta on
asennettu sopivaan paikkaan, jossa tulvia voi esiinty3,
valttaen alueita, joissa vesi altistuu mahdollisimman
vahan.

Puhdista anturi, anturit ja kaapelit: Tarkista, etta
anturi ja sovellettavan mukaan anturit tai mahdolliset
tunnistuskaapelit ovat puhtaat ja roskattomat. Pyyhi ne
pehmealla, kuivalla liinalla.

Suorita toimintatestit: Tarkista vesilaattojen toimivuus
noudattamalla tassa kayttéoppaassa kuvattuja
testaustoimenpiteita.

Manipulointitesti: Voit testata tunnistimen
reagointikyvyn irrottamalla pariston kannen
simuloidaksesi peukalointitilannetta.

Tulvan vaarat hélytykset

Kosteuden tarkistus: Varmista, etta vesilaatta ei ole
liilan kosteassa ymparistossa, joka voi laukaista vaaria
halytyksia. Jos jarjestelmassa on jdannoskosteutta tai
vesipisaroita, puhdista anturi, anturit ja tunnistuskaapelit
ja siirra tunnistin kuivempaan paikkaan.

Kuiva-anturi ja anturit: Varmista, etta anturi, anturit ja
tunnistuskaapelit ovat taysin kuivia eivatka kosketuksissa
veden kanssa, koska se laukaisee halytyksen.

Tarkista anturit ja kaapelit: Tarkista, ovatko ulkoiset
anturit ja/tai kaapelit katkenneet tai litistyneet.
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Vianmaaritys

Ongelma

Ratkaisu

Summeri ei soi, kun vettd havaitaan

Mykistysasetukset: Varmista, ettd summeria ei ole
saadetty mykistymaan. Jos siind on mykistystoiminto,
varmista, etta se on pois kaytosta.

Suorita summeritesti: Jos ohjauspaneelissasi on
summerin testitoiminto, kayta sita varmistaaksesi, etta
summeri toimii oikein.

Ohjauspaneeli ilmaisee peukaloinnin

Kiinnita akun kansi: Varmista, etta tunnistimen pariston
kansi on suljettu ja kiinnitetty kunnolla.

Tarkista anturit ja kaapelit: Varmista, etta anturit ja
tunnistuskaapelit on kiinnitetty oikein eivatka ne ole
[6ysalla, koska se voi laukaista luvattoman kasittelyn
varoituksen.

Tarkista, ovatko ulkoiset anturit ja/tai kaapelit katkenneet
tai litistyneet.

Vuotohalytys laukeaa vesilaatan nollauksen
jalkeen

Tutki vuodon syy: Vuotohalytyksen syy saattaa olla
edelleen olemassa. Tarkasta, onko alueella jatkuvia
vuotoja tai vesilahteita.

Tarkista kosteus: Varmista, etta anturi, anturit ja
tunnistuskaapelit ovat tdysin kuivia. Jos ne ovat edelleen
markia, halytys laukeaa edelleen.

Tarkista vaurioiden varalta: Tutki, onko anturissa ja sen
osissa merkkeja vaurioista. Jos jokin osa on vaurioitunut,
se on ehka vaihdettava.

Laitetta ei I6ydy

Jos ohjauspaneelissasi on ominaisuus, paikanna laite
TESTI-LED- ja TESTISUMMER-merkkivalojen avulla.

Ulkoisten antureiden tapahtumaongelmien ilmoitus

Liitantavaihtoehdot

Katso ulkoisen tunnistimen liitdntavaihtoehdot seuraavasta kuvasta ja taulukosta.

» Tarkeda: Eiole suositeltavaa liittaa ulkoista anturianturia anturin kaapeliin. Ei ole suositeltavaa kayttaa
kolmannen osapuolen anturikaapelia seindkiinnikkeeseen liittamiseen. Liitannan katsotaan olevan takuun

ulkopuolella.

Kuva 14: Ulkoisen tunnistimen vaihtoehdot

Probe
[ O

Sensing cable

B O |

Tapahtuma Liitantavaihtoehto

A B

Koetin Tunnistuskaapeli
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Vianmaaritys

Tapahtuma Liitantavaihtoehto
Leikkaa Anturin irtikytkenta
Oikosulku Vesivahinkohalytys
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Tehdasasetusten palauttaminen oletusasetuksiin

Tehdasasetusten palauttaminen oletusasetuksiin

1. Paina monitoimipainiketta vahintaan 2 sekunnin ajan, kunnes LED-valo palaa tasaisesti oranssina.

2. Vapauta monitoimipainike hetkeksi ja pida sitten painiketta painettuna 16 sekunnin ajan, kunnes LED-valo
muuttuu punaiseksi ja valahtaa kolme kertaa osoittaen palautuksen tehdasasetuksiin.

Huomautus: Kun laite on palautettu tehdasasetuksiin, poista se paneelista ja rekister6i laite uudelleen.

Tekniset tiedot

Jaatymisentunnistuksella varustetun PGPx986 PowerG+ -vesilaatan tekniset tiedot on esitetty teknisten tietojen

taulukossa.
Taulu 4: Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Kuvaus

Taajuuskaista

PGP9986: 912-919 MHz
PGP8986, PGP8986-0, PGP8986-1 ja PGP8986-2: 868-869 MHz

Enimmaislahetysteho

+14 dBm @ 868 MHz, +18 dBm @ 915MHz

Modulointi GFSK

Tiedonsiirtoprotokolla PowerG, PowerG+

Virtalahde Akku

Pariston tyyppi 2 x 3V litium CR2450 Panasonic-, Duracell- ja GP-paristo

Pariston kayttoika

5 vuotta tyypillisessa kaytossa huoneenlammaossa 25 °C (77 °F)

Heikon akun kynnysarvo

4,3V huoneenlammadssa 25 °C (77 °F)

Nimellinen kayttdjannite

6V

Virrankulutus

Maksimivirta: 100 mA
Minimivirta: 2 uA

Lepovirta: 7,5 UA (vahintaan tunnin kayttamattomyyden jalkeen)

Tunkeutumissuojaus (IP) -luokitus

IP65

Toimintalampdtila

14 °F (-10 °C) - 131 °F (55 °C)
Huomautus: UL-arvioitu 32-120 °F (0 °C) - 120 °F (49 °C)

Varastointilampadtila

-4 °F (-20 °C) - 158 °F (70 °C)

Suhteellinen kosteus

Jopa 93 % tiivistymaton

Mitat (PxLxS)

2,6 tuumaa (P) x 2,6 tuumaa (L) x 0,43 tuumaa (K) / 65 mm (P) x 65 mm
(L) x 11 mm (K)

Paino (sis. akun) 1.7 0z (48 g)
Vari Valkoinen
22 PGPx986 PowerG+ -vesilaatta jaatymisen tunnistuksella Asennus-opas

D-309770 PGPx986 Rev. 01




Normien mukaisuus

Normien mukaisuus

PGP9986: FCC:n ja ISED Canadan vaatimustenmukaisuusilmoitus

Laite tayttda Yhdysvaltain viestintdkomissio FCC:n saanndstdn osan 15 seka Kanadan teollisuusministerion
Industry Canadan lupapoikkeuksia koskevan RSS-normin vaatimukset. Kayttd on sallittu seuraavien kahden ehdon
tayttyessa:

(1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia hairidita ja (2) laitteen on kestettava hairiot, joita se saattaa vastaanottaa tai
jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Le present appareil est conforme aux CNR d'ISED Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisee aux deux conditions suivantes :(1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
|'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.

Noudata seuraavia ohjeita, jotta laite tayttda FCC:n kohdan 1.1310 vaatimukset, jotka koskevat ihmisten
altistumista radiotaajuisille sahkdmagneettisille kentille, ja ISED Canada -vaatimukset: Laitteen toiminnan aikana
on sailytettava vahintdan 20 cm:n etaisyys laitteen ja kaikkien henkildiden valilla.

Le dispositif doit étre placé a une distance d'au moins 20 cm a partir de toutes les personnes au cours de
son fonctionnement normal. Les antennes utilisées pour ce produit ne doivent pas étre situés ou exploités
conjointement avec une autre antenne ou transmetteur.

Huomautus: Tama laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille laitteille asetettuja
vaatimuksia Yhdysvaltain viestintdkomissio FCC:n saanndstén osan 15 mukaisesti. Nama rajat on suunniteltu
tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta hairiéilta asuinymparistddn asennettuna. Laite synnyttaa, kayttaa
ja saattaa sateilla radiotaajuusenergiaa, ja jos sita ei asenneta eika kdyteta ohjeiden mukaisesti, se saattaa
aiheuttaa haitallisia hairi6ita radioliilkenteeseen. Ei voida taata, etta laitteen kaytto ei aiheuttaisi hairidita. Jos
tama laite aiheuttaa haitallisia hairidita radio- tai televisiolahetyksiin, mika voidaan todeta sammuttamalla
laite ja kdynnistamalla se uudelleen, kayttajaa kehotetaan yrittdmaan hairion korjaamista yhdella tai
useammalla seuraavista keinoista:

- Vastaanottoantennin kdantaminen tai siirtdminen

- Siirra laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.

- Kytke laite pistorasiaan, joka ei ole samassa virtapiirissa, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyyda apua jalleenmyyjalta tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta.

Tama luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen.
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

A Varoitus: Taman yksikdn muutokset tai mukautukset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei ole
nimenomaisesti hyvaksynyt, voivat mitatdida kayttajan valtuudet kayttaa tata laitetta.

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Taten Visonic Ltd. ilmoittaa, etta radiolaitetyypit PGP8986-0 ja PGP8986-1 ovat direktiivin 2014/53/EU
vaatimustenmukaisuus. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla osoitteessa:
www.visonic.com/download-center.

Johnson Controls Products Italia S.r.l. vakuuttaa taten, etta radiolaitetyypit PGP8986-2 ovat direktiivin 2014/53/
EU vaatimustenmukaisuus. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla osoitteessa:
www.bentelsecurity.com/dc.

Taten Tyco Safety Products Canada Ltd. Vakuuttaa, ettd PGP8986 radiolaitetyypit ovat direktiivin 2014/53/EU
vaatimustenmukaisuus. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla osoitteessa: http://
dsc.com/pdf/2501001.
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UL/ULC-huomautuksia

Taajuuskaista Enimmaislahetysteho
868,0-868,6 MHz +14 dBm
868,7-869,2 MHz +14 dBm

Yhteydenotot Euroopassa

PGP8986-0, PGP8986: Tyco Security Products, Voltaweg 20, 6101 Xk Echt, Alankomaat

PGP8986-2: Johnson Controls Products Italia S.r.l. Via Gabbiano 22 - Z.1.S Scolastica - 64013 Corropoli (TE) - ITALIA
PGP8986-1: Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen yhteyspiste

Johnson Controls / Yksikot 1, 3 ja 4 Works Road / Letchworth / SG6 1FF / UK

Tuotteen sertifiointi

Malli PGP8986 on seuraavien standardien mukainen:

| Eurooppa \ EN 62368-1, EN 301489, EN 300220

Malli PGP9986 on seuraavien standardien mukainen:

FCC (912-919 MHz): ISED Kanada (912-919 MHz): UL: UL4200A, UL2017, CSA C22.2 nro
47CFR osa 15.247 RSS-247 205: 17

Turvallisuusohjeet

Lue turvallisuusohjeet ennen laitteiston asennusta. IImaisin on asennettava ja sita tulee kayttaa vain ymparistossa,
jonka likaantumisaste on enintaan 2, ylijanniteluokka II, ei rajahdysvaaralliseen sisatilaan. Laitteiston asennus

on sallittu vain HUOLTOHENKILOSTOLLE; (HUOLTOHENKILOSTO tarkoittaa henkild4, jolla on asianmukainen
tekninen koulutus ja kokemusta, joiden perusteella han on tietoinen tehtavan yhteydessa esiintyvista vaaroista, ja
joka pystyy my6s minimoimaan itseensa tai muihin henkiléihin kohdistuvat riskit). Ilmaisin on asennettava sisalle
kuivaan paikkaan. Altistuminen saaolosuhteille tai sydvyttaville olosuhteille voi vahingoittaa yksikkda.

PGPx986 saa virtansa kahdesta CR2450-paristosta, joiden mitoitettu on 3 V. Asenna paristot ennen kayttoa.

A Varoitus: Rdjahdysvaara, jos paristo vaihdetaan vaaran tyyppiseen. Kaytetty akku tulee havittaa valmistajan
antamien ohjeiden mukaisesti.

A Varoitus: Taman tuotteen mukana toimitetaan kaksi kolikkoparistoa. Jos paristo niellaan, se voi aiheuttaa
vakavia sisaisia palovammoja jo kahdessa tunnissa ja johtaa kuolemaan. Pida uudet ja kaytetyt paristot
poissa lasten ulottuvilta. Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen kaytto ja pida se poissa
lasten ulottuvilta. Hakeudu valittdmasti Iadkarin hoitoon, jos epailet, ettd paristoja on nielty tai ne on sijoitettu
johonkin kehon osaan.

UL/ULC-huomautuksia

PGPx986 PowerG+ -vesilaatta jaatymisen tunnistuksella on UL/ULC-luettelo standardien UL2017, CSA C22.2
vaatimusten mukaisesti. Kayta tata laitetta UL/ULC-asennuksissa vain yhdessa yhteensopivien langattomien
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Sahko- ja elektroniikkalaiteromutuotteen kierratysilmoitus

vastaanottimien kanssa. Kun olet asentanut laitteen, tarkista tuotteen toimivuus yhdessa yhteensopivien
langattomien vastaanottimien kanssa.

CERTIFIED

A\ Varoitus

NIELEMISVAARA

Tama tuote sisaltaa nappipariston tai kolikkopariston.
KUOLEMA tai vakava loukkaantuminen voi tapahtua
nieltyna. Nielty nappiparisto tai kolikkoparisto voi
aiheuttaa sisdisia kemiallisia palovammoja jopa 2
tunnissa. PIDA UUDET JA KAYTETYT PARISTOT POISSA
LASTEN ULOTTUVILTA. Hakeudu valittdmasti 1aakarin
hoitoon, jos epaillaan, etta paristo on nielty tai asetettu
johonkin kehon osaan.

Sahko- ja elektroniikkalaiteromutuotteen kierratysilmoitus

Taman tuotteen kierratysohjeita kehotamme pyytamaan tuotteen teille myyneelta
kauppiaalta. Jos tuote aiotaan havittaa eika vieda korjaukseen, on varmistettava, etta se
havitetaan jalleenmyyjan ohjeistamalla tavalla. Tuotetta ei saa havittaa kotitalousjatteiden
mukana.

Sahko- ja elektroniikkaromudirektiivi 2012/19/EU.
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DSC:n Rajoitettu takuu

DSC:n Rajoitettu takuu

Digital Security Controls ("DSC"), Tyco Safety Products Canada Ltd:n jaos, joka kuuluu Johnson Controls -konserniin
(JCI), takaa, etta tuotteessa ei esiinny materiaali- eika valmistusvikoja 12 kuukauden ajan ostopaivasta lukien
normaalissa kaytossa ja etta tallaisen takuun rikkomisen yhteydessa, JCI korjaa tai vaihtaa viallisen laitteen
harkintansa mukaan palautettaessa laitteen korjauspaikkaan. Tama takuu koskee vain osissa esiintyvia ja
valmistusvikoja eika siis kuljetuksessa ja kasittelyssa syntyneita vahinkoja tai sellaisia vahinkoja, joihin JCI ei pysty
vaikuttamaan, kuten salamointi, liian korkea jannite, mekaaninen isku, vesivahinko, eikd mydskaan virheellisen
kayton tai laitteeseen tehtyjen muutosten tai epaasianmukaisen kaytén aiheuttamia vahinkoja.

Edelld kuvattu takuu koskee vain alkuperaista ostajaa, ja se korvaa kaikki muut ilmaistut tai oletetut takuut seka
kaikki muut JCL:n velvoitteet tai vastuut. JCI ei ole missaan vastuussa eika valtuuta ketadn toimimaan puolestaan
naiden takuuehtojen muuttamiseksi tai minkaan takuun antamiseksi taman tuotteen osalta.

JCI ei ole missaan tapauksessa vastuussa mistaan suorista, epasuorista tai oheisvahingoista, odotettujen
tuottojen menetyksesta, ajanhukasta tai muista menetyksista, joita ostajalle on aiheutunut taman tuotteen oston,
asennuksen, kayton tai toimintahdirion yhteydessa.

Varoitus: JCI suosittelee testaamaan jérjestelmdn tdydellisesti sddnnéllisin viliajoin. Huolimatta toistuvasta
testauksesta ja johtuen, mutta ei rajoittuen, rikollisesta peukaloinnista tai séhkéhdiriéistd, on mahdollista, ettd
tdmd tuote ei toimi odotetusti.

Tdrkedd tietoa: Muut kuin JCI:n hyviksymdt muutokset voivat mitdtéidd kdyttdjin oikeuden kdyttdd tdtd
laitetta.
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TARKEAA LUE HUOLELLISESTI: DSC-ohjelmistot ovat tekijdnoikeussuojattuja riippumatta siité, ovatko ohjelmat
erillisia tuotteita tai tulevatko ne laitteiston mukana.

Tama loppukayttajan lisenssisopimus ("Sopimus") on laillinen sopimus Sinun (yhtio, yksityinen osapuoli tai
oikeushenkild, joka hankkii ohjelmiston tai siihen liittyvan laitteiston) ja Digital Security Controlsin, joka on osa Tyco
Safety Products Canada Ltd:ta. ("DSC"), hankkimiesi integroitujen turvajarjestelmien valmistaja ja ohjelmiston ja
niihin liittyvien tuotteiden ja komponenttien ("LAITTEISTO") kehittaja.

Jos DSC ohjelmistotuotteet ("OHJELMISTOTUOTE” tai “OHJELMISTO") on tarkoitettu osaksi LAITTEISTOA, EIKA
niiden mukana toimiteta uutta LAITTEISTOA, OHJELMISTOTUOTTEITA ei saa kayttaa, kopioida tai asentaa.
OHJELMISTOTUOTE sisaltaa tietokoneohjelmiston ja saattaa sisaltaa siihen liittyvia tietovalineita, painettua
materiaalia seka verkko- tai sahkdisen dokumentaation.

Sinulla on oikeus kayttaa kaikkia OHJELMISTOTUOTTEEN mukana tulleita ohjelmistoja ohjelmistotuotteen
loppukayttajan lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti.

Asentamalla, kopioimalla, lataamalla, tallentamalla tai muuten kayttdmalla OHJELMISTOTUOTETTA, hyvaksyt
loppukayttajan kayttdoikeussopimuksen, vaikka taman loppukayttadjien kayttdéoikeussopimuksen katsottaisiin
olevan jonkin aiemman jarjestelyn tai sopimuksen muutos. Mikali kayttdoikeussopimuksen ehtoja ei hyvaksyta,
DSC ei mydnna OHJELMISTOTUOTTEEN kayttooikeutta, eika tuotteita tule silloin kayttaa.

OHJELMISTOTUOTTEEN KAYTTOOIKEUS

OHJELMISTOTUOTE on suojattu tekijanoikeuslailla ja kansainvalisilla tekijanoikeussopimuksilla, seké muilla
immateriaalioikeuksia koskevilla laeilla ja sopimuksilla. OHJELMISTOTUOTE on lisensoitu, ei myyty tuote.

1. KAYTTOOIKEUDEN MYONTAMINEN. Tamé& KAYTTOOIKEUSSOPIMUS myéntaa Sinulle seuraavat oikeudet:
(a) Ohjelmiston asentaminen ja kaytto - Jokaista kayttéoikeutta kohden voi asentaa yhden OHJELMISTOTUOTTEEN.

(b) Tallentaminen/verkon kayttd - OHJELMISTOTUOTETTA ei saa asentaa, hyvaksya, ndyttaa, suorittaa, jakaa tai

kayttad samanaikaisesti eri tietokoneilla, mukaan lukien tydasema, paate tai muu digitaalinen elektroninen laite
("Laite”). Mikali kaytossa on useita tydasemia, jokaiselle tydasemalle, missa OHJELMISTO on kaytdssd, tarvitaan
oma kayttdoikeus.

(v) Varmuuskopio - OHJELMISTOTUOTTEESTA voi tehda varmuuskopioita, mutta ohjelmasta voi olla kulloinkin
vain yksi varmuuskopio asennettuna. Varmuuskopiot on tarkoitettu vain arkistokaytté6n. Lukuun ottamatta
kayttooikeussopimuksen sallimia kopioita, kaikki OHJELMISTOTUOTTEEN ja sen mukana tulleen painetun
materiaalin kopioiminen on kiellettya.

2. MUIDEN OIKEUKSIEN JA RAJOITUSTEN KUVAUS

(a) Kaanteistekniikan kayton, takaisin kaantamisen ja purkamisen rajoitukset - Et saa kayttaa kaanteistekniikkaa
tai takaisin kaantamista OHJELMISTOTUOTTEESEEN tai purkaa sitd, lukuun ottamatta ja vain siind maarin kuin
tallainen toiminta on nimenomaisesti sallittu sovellettavassa laissa tasta rajoituksesta huolimatta. Ohjelmiin ei saa
tehda minkaanlaisia muutoksia ilman DSC:n antamaa kirjallista hyvaksyntaa. Ohjelmistotuotteesta ei saa poistaa
mitaan omistusoikeuksia koskevia ilmoituksia, merkkeja tai tarroja. Taman kayttéoikeuden ehtojen noudattaminen
on varmistettava kohtuullisin keinoin.

(b) Komponenttien erottaminen - OHJELMISTOTUOTE on lisensoitu yhtena tuotteena. Sen erillisia komponentteja
ei tule erottaa kaytettavaksi useammassa kuin yhdessa LAITTEESSA.
(c) Yksi INTEGROITU TUOTE - Jos OHJELMISTO on hankittu LAITTEISTON osana, OHJELMISTOTUOTTEELLE

on annettu kayttdoikeus LAITTEISTON kanssa yhtena integroituna tuotteena. Tassa tapauksessa
OHJELMISTOTUOTETTA saa kayttaa vain laitteiston kanssa taman kayttdoikeussopimuksen mukaisesti.

(d) Vuokraus - OHJELMISTOTUOTETTA ei saa vuokrata, luovuttaa eika lainata. Sité ei saa laittaa tai lahettaa
palvelimelle tai internetsivuille muiden ladattavaksi.
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(e) Ohjelmistotuotteen siirto - Voit siirtaa kaikki taman kayttéoikeussopimuksen mukaiset oikeutesi

ainoastaan LAITTEISTON lopullisen myynnin tai siirron osana edellyttaen, etta sinulle ei jaa yhtaan kopiota,

siirrat koko OHJELMISTOTUOTTEEN (sisaltaen kaikki komponentit, median ja tulostetun materiaalin,

kaikki paivitykset ja taman kayttooikeussopimuksen), ja edellyttaen, ettd vastaanottaja hyvaksyy taman
kayttooikeussopimuksen. Jos OHJELMISTOTUQOTE on paivitys, kaikkien siirtojen tulee sisaltda myos aiemmat versiot
tasta OHJELMISTOTUOTTEESTA.

(f) Irtisanominen - Puuttumatta muihin oikeuksiin DSC voi irtisanoa loppukayttajan kayttooikeussopimuksen,
mikali kayttdoikeussopimuksen ehtoja ei ole noudatettu. Tallaisissa tapauksessa kaikki OHJELMISTOTUOTTEEN
kopiot ja kaikki sen komponentit on havitettava.

(g) Tavaramerkit - Tama loppukayttajan kayttooikeussopimus ei myonna mitaan oikeuksia DSC:n tai sen
alihankkijoiden tavara- tai palvelumerkkeihin.

3. TEKTJJANOIKEUS

OHJELMISTOTUOTTEEN kaikki aineelliset ja aineettomat oikeudet (sisaltden, mutta ei rajoittuen
OHJELMISTOTUOTTEESEEN liittyviin piirroksiin, kuviin ja teksteihin) ja siihen liittyva tulostettu materiaali ja kaikki
OHJELMISTOTUOTTEEN kopiot ovat DSC:n tai sen toimittajien omaisuutta. OHJELMISTOTUOTTEESEEN liittyvaa
tulostettua materiaalia ei saa kopioida. Kaikki omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet sisaltéon, johon voi
paasta kayttamalla OHJELMISTOTUOTETTA, ovat kyseisen sisalléon omistajan omaisuutta ja sisaltd saattaa olla
suojattu tekijanoikeuksilla ja muilla immateriaaliomaisuutta koskevilla laeilla ja sopimuksilla. Tama loppukayttajan
kayttdoikeussopimus ei anna mitaan oikeuksia tahan sisaltédn. DSC ja sen toimittajat pidattavat kaikki oikeudet,
joita ei ole tassa loppukayttajan kayttéoikeussopimuksessa nimenomaisesti myonnetty.

4. VIENNIN RAJOITUKSET

OHJELMISTOTUOTTEEN kaikki vienti tai jalleenvienti maihin, henkildille tai yksikdille, joita koskevat Kanadan
vientirajoitukset, on kielletty.

5. SOVELLETTAVA LAKI: Taman ohjelmiston kayttooikeussopimus on saadetty Ontarion osavaltion (Kanada) lakien
mukaisesti.

6. VALIMIESMENETTELY

Tahan sopimukseen liittyvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti ja sitovasti valimiesoikeudessa, ja osapuolet
sitoutuvat noudattamaan valimiesoikeuden paatésta. Mahdollinen valimiesoikeus tapahtuu Torontossa,
Kanadassa, ja kasittelykielena on englanti.

7. RAJOITETTU TAKUU
(a) EI TAKUUTA

DSC TOIMITTAA OHJELMISTON “SELLAISENA KUIN SE ON” ILMAN TAKUUTA. DSC EI TAKAA, ETTA OHJELMA TAYTTAA
KAYTTAJAN VAATIMUKSET TAI ETTA SEN TOIMINTA OLISI KESKEYTYMATONTA TAI VIRHEETONTA.

(b) TOIMINTAYMPARISTON MUUTOKSET

DSC ei ole vastuussa muutosten aiheuttamista ongelmista LAITTEISTON toiminnassa eika ongelmista
OHJELMISTOTUOTTEIDEN ja muiden kuin DSC LAITTEIDEN yhteistoiminnassa.

(c) VASTUUN RAJOITUKSET; TAKUU VAIKUTTAA RISKIN HAJAUTTAMISEEN

MIKA TAHANSA SELLAINEN TAPAHTUMA, JOSSA SOVELLETTAVA LAKI EDELLYTTAA TAKUUTA TAI JOSSA AIHEUTUU
SELLAISET OLOSUHTEET, JOITA EI HUOMIOIDA TASSA LISENSSISOPIMUKSESSA, DSC:N KOKONAISVASTUU
RAJOITTUU KAIKISSA TAPAUKSISSA ENINTAAN TUOTTEESTA MAKSETTUUN HINTAAN JA VIITEEN KANADAN
DOLLARIIN (CAD 5,00). KOSKA JOILLAKIN OIKEUSTOIMIALUEILLA EI SALLITA VASTUUN POISSULKEMISTA TAI
RAJOITTAMISTA VALILLISISSA TAI EPASUORISSA VAHINGOISSA, EDELLA MAINITTU EI EHKA KOSKE SINUA.

(d) TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

TAMA TAKUU ON KOKO TAKUU JA SE KORVAA KAIKKI MUUT MAHDOLLISET ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT
(MYOS KAIKKI OLETETUT TAKUUT VIRHEETTOMYYDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN) JA
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KAIKKI MUUT MAHDOLLISET DSC:TA SITOVAT VELVOITTEET TAI VASTUUT. DSC EI ANNA MUITA TAKUITA. DSC EI
MYOSKAAN SALLI TAI VALTUUTA KENENKAAN HENKILON MODIFIOIMAAN TAI MUUTTAMAAN TATA TAKUUTA, EIKA
MYONTAMAAN MITAAN LISATAKUITA TALLE OHJELMISTOTUOTTEELLE.

(e) KORVAUSVAATIMUS JA TAKUUN RAJOITUKSET

DSC EI OLE MISSAAN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA MISTAAN VALILLISESTA, EPASUORASTA, OHEIS- TAI
SEURANNAISVAHINGOSTA, JOKA PERUSTUU TAKUUSEEN TAI SOPIMUSRIKKOMUKSEEN TAI HUOLIMATTOMUUTEEN
TAI EDESVASTUUSEEN TAI MUUHUN OIKEUSTEORIAAN. TALLAISIIN VAHINKOIHIN KUULUVAT, NAIHIN
KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, LIIKEVOITTOJEN MENETYS, OHJELMISTOTUOTTEEN TAI SIIHEN LIITTYVAN
VARUSTEEN MENETYS, PAAOMAKUSTANNUKSET, KUSTANNUKSET KORVAAVAN TUOTTEEN, TILOJEN TAI
PALVELUJEN HANKKIMISESTA, SEISOKKIAIKA, OSTAJIEN AIKA, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN, MUKAAN LUKIEN
ASIAKKAIDEN, VAATIMUKSET SEKA OMAISUUSVAHINGOT.

VAROITUS: DSC suosittelee jarjestelman kokonaisvaltaista testaamista saannallisin valiajoin. Huolimatta toistuvasta
testauksesta, on mahdollista, ettd OHJELMISTOTUOTE ei toimi kayttdjan odotusten mukaisesti johtuen - mutta ei
rajoittuen - jarjestelman rikollisesta hakkeroinnista tai sahkohairidista.

Verkkosivusto: www.dsc.com
Tekninen tuki: 1-800-387-3630
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Visonic-takuu

Visonic-takuu

Visonic Limited ("Myyja”) takaa tuotteilleen alkuperaiselle ostajalle ("Ostaja”) takuun viallista valmistusprosessia
ja materiaaleja koskien 12 kuukauden laitetakuun valmistajalta l[ahetyspaivasta alkaen laitteen normaalissa
kaytossa.

Tama takuu edellyttaa ehdottomasti, etta tuotteet on oikein asennettu, huollettu ja kaytetty normaaleissa
kayttéolosuhteissa myyjan suosittelemien asennus- ja kayttdéohjeiden mukaisesti. Tuotteilla, joiden vika on syntynyt
mista tahansa muusta syysta, myyjan oman harkinnan mukaan, esimerkiksi vadaran asennuksen, suositeltujen
asennus- ja kayttdohjeiden noudattamatta jattamisen, huolimattomuuden, tahallisen vahingon, vaarinkayton tai
vandalismin, vahingossa tapahtuneen rikkoutumisen, muutosten tai peukaloinnin vuoksi tai jonkun muuan kuin
myyjan tekemien korjausten vuoksi, ei ole takuusuojaa.

Ohjelmistolle ei mydnneta minkaanlaista takuuta, ja kaikki ohjelmistotuotteet myydaan kayttajalisensseina
kyseisen tuotteen mukaan sisadltyvan ohjelmistolisenssin kayttéoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti.

Myyja ei takaa, etta tuotteita ei voida kayttaa vaarin ja etta tuotteet eivat voi aiheuttaa kuolemaa tai tapaturmaa
ja/tai ettei voi syntya henkilévahinkoa, joka johtuu murrosta, rydstosta, tulipalosta tai muusta tapahtumasta

tai etta laitteet eivat kaikissa olosuhteissa aiheuta varoitusta tai suojaustoimenpiteita. Tuote vahentaa kunnolla
asennettuna ja huollettuna halytin sellaisten tapahtumien, kuten murron, rydston ja tulipalon, riskia ilman
varoitusta, mutta se ei takaa tai ole vakuutena etta sellaista ei tapahdu.

Takuun raukeamista koskevat ehdot: Tama takuu koskee vain tuotteiden normaalissa kaytossa ilmenevia vikoja
osissa ja valmistusprosessissa. Takuu ei korvaa:

« kuljetuksesta ja kasittelysta johtuvia vikoja;
* luonnonmullistusten, kuten tulipalon, tulvan, tuulen, maanjaristyksen tai ukkosen, aiheuttamia vikoja;

* myyjan valvonnan ulkopuolella olevien syiden aiheuttamat vahingot, esimerkiksi ylijannite, mekaaninen isku tai
vesivahinko;

+ valtuuttamattoman kiinnityksen, muutosten, mukautusten tai tuotteiden kanssa tai yhteydessa kaytettyjen
vierasesineiden aiheuttamat vahingot;

« oheislaitteiden aiheuttamat vahingot (jollei myyja ole toimittanut kyseisia oheislaitteita;

+ vikoja, jotka aiheutuvat vaaranlaisesta asennuspaikasta (lampétila, kosteus, tarina, poly ym.);

+ vahingot, joita aiheutuu tuotteiden kaytostad muihin tarkoituksiin, kuin johon ne on suunniteltu;
+ vikoja, jotka aiheutuvat tuotteen puutteellisesta huollosta;

+ vahingot joita aiheutuu mista tahansa muusta tuotteiden vaarinkaytdsta, vaarasta kasittelysta tai vaarasta
kaytosta.

Takuun piiriin eivat kuulu: Takuun raukeamiseen johtavien kohtien lisaksi takuu ei kata seuraavia kohtia;

(i) 1ahetyskustannukset korjauskeskukseen; (i) mahdollisestti maksettavaksi tulevia tullimaksuja, veroja tai

arvonlisaveroja; (iii) tuotteita, joita ei ole merkitty myyjan tuotetarralla tai sarjanumerolla; (iv) Tuotteita, jotka on

purettu tai korjattu sellaisella tavalla, ettd tehdyt muutokset vaikuttavat haitallisesti tuotteiden toimintakykyyn tai

estavat riittavan tarkastuksen tai testauksen, joilla takuuvaatimukset tarkistetaan. Kayttdoikeuskortit tai tagit, jotka

palautetaan vaihdettaviksi takuuhuoltona, korvataan tai vaihdetaan myyjan oman valinnan mukaan.

Tata takuuta ei voi muuttaa tai laajentaa, ja tdman takuun ehtoja tai vastuita ei voi muuttaa kirjoittamalla
tai suullisesti tai muuten, mukaan lukien laitteen kaytté erikoistarkoituksiin. Missaén olosuhteissa MYYJA
ei ole vastuussa aiheutetuista tai tapaturmaisista vahingoista, jotka rikkovat tata takuuta tai muita ylla
mainittuja takuita.

Myyija ei ole missdén olosuhteissa vastuussa mistaan erityisista, epasuorista, satunnaisista, johdannaisista
tai rangaistavista vahingoista tai menetyksistd, vahingoista tai kustannuksista, mukaan lukien kaytén
estyminen, voiton tai goodwill-maineen menetys, suoraan tai epasuoraan aiheutuen ostajan tuotteen
kaytdsta tai tuotteen kaytén estymisestd, tai muun omaisuuden menetyksesta tai vahingoittumisesta tai
mistaan tahansa muusta syystd, vaikka myyjaa olisi varoitettu tallaisten vahinkojen mahdollisuudesta.
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Bentel-takuu

MYYJA ei vastaa kuolemantapauksista, henkilé- ja/tai ruumiinvammoista ja/tai omaisuusvahingoista eika
muista menetyksista, olivatpa ne sitten suoria, epasuoria, satunnaisia, seurauksellisia tai muunlaisia, jotka
perustuvat vaitteeseen, jonka mukaan tuote ei toiminut. Jos Myyjan katsotaan kuitenkin olevan suoraan tai
valillisesti vastuussa taman rajoitetun takuun perusteella aiheutuneesta menetyksesta tai vahingosta, Myyjan
enimmaisvastuu (jos sellainen on olemassa) ei missaan tapauksessa ylitd KYSEISEN tuotteen ostohintaa, joka
vahvistetaan sopimussakkona eika rangaistuksena, ja se on tdydellinen ja yksinomainen oikeussuojakeino Myyjaa
vastaan.

Vastaanottaessaan tuotetoimituksen ostaja hyvaksyy mainitut myynti- ja takuuehdot ja ilmoittaa saaneensa ne
tietoonsa.

Joillain lainsaadantdalueilla ei sallita satunnaisten tai johdannaisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista,
joten tallaiset rajoitukset eivat ehka ole voimassa tietyissa olosuhteissa.

Myyja ei missaan olosuhteissa ole vastuussa minkaan tiedonsiirto- tai sahkdélaitteen tai ohjelman vikaantumisesta
ja [tai toimintahairigista.

Myyjan vastuut taman takuun mukaisesti rajoittuvat yksinomaan vialliseksi osoittautuneen tuotteen tai sen
viallisen osan korjaamiseen ja/tai vaihtamiseen. Mikaan korjaus- ja/tai vaihtotoimenpide ei pidenna alkuperaista
takuujaksoa. Myyja ei ole vastuussa laitteen irrottamisesta ja/tai uudelleen asennuskustannuksista. Takuun piirissa
olevat laitteet pitaa palauttaa myyjalle korjattavaksi rahti maksettuna ja lahetys vakuutettuna. Kaikki rahti- ja
kuljetuskustannukset ovat ostajan vastuulla eivatka sisally taman takuun piiriin.

Takuuehtoja ei saa muuttaa tai laajentaa, myyja ei valtuuta ketdan toimimaan puolestaan naiden takuuehtojen
muuttamiseksi. Tama takuu koskee vain tuotetta. Kaikilla tuotteilla, lisalaitteilla tai niihin liitettavilla laitteilla, akut
mukaan luettuna, on omat takuunsa, (jos sellainen on). Myyja ei takaa mitaan vahinkoa tai mitaan havicta, jotka
suoraan tai epasuoraan tai muutoin aiheutuvat laitteiden oheislaitteiden tai liitantalaitteiden toimimattomuudesta
mukaan lukien paristot. Tama takuu koskee yksinomaan alkuperaista ostajaa eika sita voi siirtaa edelleen.

Tama takuu on lisa eika vaikuta laillisiin oikeuksiisi. Kaikki taman takuun kohdat, jotka ovat ristiriidassa
sovellettavan lain kanssa maassa tai osavaltiossa, jossa laitetta kdytetaan, raukeavat.

Sovellettava laki: Tahan vastuuvapauslausekkeeseen ja rajoitettuun takuuseen sovelletaan Israelin
siviililainsaadantoa.
Varoitus

Kayttajan tulee noudattaa myyjan asennus- ja kayttéohjeita mukaan lukien tuotteen ja sen koko jarjestelman
testaus vahintaan kerran viikossa ja ryhdyttava kaikkiin varotoimiin turvallisuutensa ja omaisuutensa suojaamisen
suhteen.

Sahkoposti: info@visonic.com

Verkkosivusto: www.visonic.com

Bentel-takuu

Takuu myonnetaan loppukayttajille nilden maiden lainsaddanndn mukaisesti, joissa myynti loppukayttajalle
tapahtuu, tai 24 kuukauden takuun sen mukaan, kumpi aika on pidempi. Jakelijoille tai asentajille mydnnettava
takuu maaraytyy myyntiehtojen tai lilkkeosapuolten valisen erillisen sopimuksen mukaan.

Sahkoposti: bentel.info@jci.com.
Verkkosivusto: www.bentelsecurity.com

©2026 Johnson Controls. Kaikki oikeudet pidatetdan. JOHNSON CONTROLS ja Visonic, DSC ja Bentel ovat tavaramerkkeja ja/tai rekisteroityja
tavaramerkkeja. Luvaton kaytté on ehdottomasti kielletty.
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